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RED012X
Alimentazione della linea bus 
per montaggio su guida

RED011X
Alimentazione della linea bus 
con relè per montaggio su 
guida

Power

1 sec 5 min 10 sec1 sec

max 230V/16AL/L T/T max 24V/2A X/Xa/b

X/X
Mon

Cam

S/SN L PE
230V~ 50Hz IN

S

(1 ) C o l l e g a m e n t o  d i  f a se ,  d e l  co n d u t t o r e  n e u t r o  e  
e q u i p o t e n zi a l e  L,  N,  PE

(2) a/b co l l e g a m e n t o  p e r  a p p a r e cch i  a u d i o  i 2
(3 ) X/X Cam C o l l e g a m e n t o  p e r  st a zi o n i  d a  p o r t a  

a 2 fi li
(4) X/X Mon C o l l e g a m e n t o  p e r  p o s t i  i n t e r n i ,  p o s t i  

i n t e r n i  v i d e o  e  s t a z i o n i  d a  p o r t a  s u i  p i a n i
(5) S/S Mon C o l l e g a m e n t o  p e r  a l i m e n t a zi o n e  

su p p l e m e n t a r e
(6 ) L E D  d ’ e se r ci zi o / d i  so vr a cca r i co  Power

Solo versione relè
(7 ) C o n t a t t o  p e r  l ’ i l l u m i n a zi o n e   LL (so l o  va r i a n -

t e  r e l è )
(8 )  C o n t a t t o  TT p e r  a p r i p o r t a  (s o l o  v a r i a n t e  r e l è )
(9 ) P o t e n zi o m e t r o  p e r  i l  p e r i o d o  d i  a cce n si o n e  

d e l l ’ i l l u m i n a zi o n e  (so l o  va r i a n t e  r e l è )
(1 0 ) P o t e n zi o m e t r o  p e r  p e r i o d o  d i  sb l o cca g g i o  

a p r i p o r t a  (so l o  va r i a n t e  r e l è )

Funzione
A p p a r e cch i o  p e r  l ’ a l i m e n t a zi o n e  ce n t r a l e  d e l l ’ u t e n -
te bus a 2 fi li, audio i2 e video 6D.

Uso conforme alle indicazioni
 - A l i m e n t a zi o n e  d e i  co m p o n e n t i  d e l  b u s S E L V  

p r o t e t t o  d a  i n ve r si o n i  d i  p o l a r i t à ,  b a sso  vo l t a g -
g i o  d e l  b u s

 - I n st a l l a zi o n e  su  b i n a r i o  a  n o r m a  D I N  E N  6 0 7 1 5
 - N o n  co m p a t i b i l e  co n  i m p i a n t i  d i  i n t e r co m u n i ca -

zi o n e  d i  a l t r i  p r o d u t t o r i

Caratteristiche del prodotto alimentazione della 
linea

 - P r o t e zi o n e  e l e t t r o n i ca  d a  so vr a cca r i co  e  d a i  
co r t o ci r cu i t i

 - P r o t e zi o n e  e l e t t r o n i ca  d a  so vr a t e m p e r a t u r a
 - T u t t i  i  co l l e g a m e n t i  co n  m o r se t t i  a  i n n e st o

Caratteristiche aggiuntive del prodotto per la 
versione relè

 - C o n t a t t o  p e r  l ’ a p r i p o r t a  c o n  p e r i o d o  d i  s b l o c c a g g i o  
i m p o s t a b i l e  e  p e r  a p r i p o r t a  c o n  p r o t e z i o n e  a n t i m a -
n o m i s s i o n e

 - C o n t a t t o  p e r  l ’ i l l u m i n a zi o n e  co n  p e r i o d o  d i  a c-
ce n si o n e  i m p o st a b i l e

LED d’esercizio/di sovraccarico Power (Figura 1, 6)
I l  L E D  Power su l  l a t o  f r o n t a l e  i n d i ca  l ’ a t t u a l e  st a t o  
d i  f u n zi o n a m e n t o .

S P E N -
T O

L ' a p p a r e cch i o  n o n  è  p r o n t o  p e r  l ' u so .  
T e n si o n e  d i  e se r ci zi o  a sse n t e .

V E R D E L ' a p p a r e cch i o  è  p r o n t o  p e r  l ' u so .
R O S S O L ' a p p a r e cch i o  è  so vr a cca r i co  o p p u r e  i n  

co r t o ci r cu i t o .
L a  t e n si o n e  d e l  b u s vi e n e  st a cca t a  se  si  r i l e va  u n  
so vr a cca r i co  o  u n  co r t o ci r cu i t o .  L ’ a p p a r e cch i o  p r o -
va  a  r i a t t i va r si  o g n i  1 0  se co n d i .  D o p o  l a  r i so l u zi o n e  
d e l  g u st o  i l  L E D  co n t i n u a  a  i l l u m i n a r si  d i  r o sso  p e r  
a l m e n o  a l t r i  1 0  se co n d i .
 D u r a n t e  l ’ a t t i va zi o n e  d e l l ’ a l i m e n t a zi o n e  d e l l a  

l i n e a  (f a se  d i  a vvi o ) i l  L E D  si  i l l u m i n a  d i  r o sso  
p e r  8  se co n d i .

P

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettricoMontaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione.
Le scosse elettriche possono provo-
care la morte!
Disattivare tutti i relativi interruttori 
magnetotermici prima di eseguire 
operazioni sull'apparecchio o sul 
carico. Coprire tutti i componenti 
sotto tensione presenti nella zona!

ç

P e r  l a vo r i  su  i m p i a n t i  co n  a l l a cci a m e n t o  d i  r e t e  a  
23 0  V  i n  co r r e n t e  a l t e r n a t a  si  d e vo n o  o sse r va r e  l e  
i n d i ca zi o n i  d i  si cu r e zza  a  n o r m a  D I N  V D E  0 1 0 0 .
D u r a n t e  l ’ i n st a l l a zi o n e  d e l l ’ i m p i a n t o  d i  i n t e r co m u -
n i ca zi o n e  si  d e vo n o  o sse r va r e  l e  r e g o l e  g e n e r a l i  
d i  si cu r e zza  p e r  g l i  i m p i a n t i  d i  t e l e co m u n i ca zi o n e  
se co n d o  l a  n o r m a  V D E  0 8 0 0 :

 - p o sa  se p a r a t a  p e r  i  ca vi  d i  r e t e  e  d i  i n t e r co m u -
n i ca zi o n e  a  n o r m a  V D E  0 8 0 0 .

 - S e p a r a t o r i  t r a  i  ca vi  d i  r e t e  e  d i  i n t e r co m u n i ca -
zi o n e  i n  ca n a l i n e  ca vi  co m u n i .

 - U so  d i  ca vi  d i  t e l e co m u n i ca zi o n i  d i sp o n i b i l i  i n  
co m m e r ci o ,  a d  e se m p i o  J- Y (S t ) Y  co n  u n  d i a -
m e t r o  d i  0 , 8  m m .

Cavi bus
 - J- Y (S T )Y  o  A - 2Y (L )2Y

Usare una coppia di fi li ritorti.
S u g g e r i m e n t o :  b i a n co / g i a l l o

 - C A T
Usare una coppia di fi li ritorti.
S u g g e r i m e n t o  a r a n ci o n e / b i a n co

 - Y R
Usare fi li affi ancati.

 A n ch e  i n  u n  i m p i a n t o  co n  p o s t i  i n t e r n i  a u d i o  
su g g e r i a m o  d i  r e a l i zza r e  l a  p o sa  d e i  ca vi  e  i l  
n u m e r o  d i  a p p a r e cch i  i n  m o d o  a n a l o g o  a  u n  
i m p i a n t o  co n  p o st i  i n t e r n i  vi d e o .  I n  q u e st o  m o d o  
è  p o ssi b i l e  i n st a l l a r e  i n  u n  se co n d o  t e m p o  
l ’ i m p i a n t o  vi d e o .

Montaggio apparecchio
 z M o n t a r e  l ’ a p p a r e cch i o  co n  l ’ a p e r t u r a  sca t t o  su l  

b i n a r i o  a  n o r m a  D I N  E N  6 0 7 1 5.  I l  co l l e g a m e n t o  
a l l a  t e n si o n e  d i  e se r ci zi o  d e ve  e sse r e  co l l o ca t o  
in alto (fi gura 1, 1).

 L ’ a p p a r e cch i o  si  sca l d a  d u r a n t e  i l  f u n zi o n a m e n -
t o .  R i sp e t t a r e  l e  t e m p e r a t u r e  m a ssi m e  d i  f u n zi o -
namento. Garantire una suffi ciente dissipazione 
d e l  ca l o r e .  

Collegamento alimentazione apparecchio
L a  l i n e a  d i  a l i m e n t a zi o n e  è  p r o t e t t a  d a  u n  i n t e r r u t -
t o r e  d i  p r o t e zi o n e  a  1 6  A .

 z C o l l e g a r e  i l  co n d u t t o r e  e q u i p o t e n zi a l e  a l  co l l e -
g a m e n t o  PE (fi gura 1, 1).

 z C o l l e g a r e  l a  f a se  

P

P

Indicazioni di sicurezza
L’incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 
elettricista qualifi cato in base alle norme, alle 
direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in 
vigore nel paese.
Per lavori su impianti con allacciamento di rete 
a 230 V~ si devono osservare le indicazioni di 
sicurezza a norma DIN VDE 0100.
Il mancato rispetto delle istruzioni può provo-
care danni all’apparecchio, incendi o altri peri-
coli.
Queste istruzioni per l’uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 
dell’utilizzatore fi nale.

Struttura dell’apparecchio
(1 )

(7 ) (8 ) (2) (3 )

(4)(5)

Power

1 sec 5 min 10 sec1 sec

max 230V/16AL/L T/T max 24V/2A X/Xa/b

X/X
Mon

Cam

S/SN L PE
230V~ 50Hz IN

S

(9 ) (1 0 ) (6 )

F i g u r a  1 :  S t r u t t u r a  a p p a r e cch i o
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Solo versione relè: 
collegare l’apriporta in modo protetto da 
manomissioni

 z Ai fini della protezione antimanomissione colle -
g a r e  l ’ a p r i p o r t a  a l  co n t a t t o   (figura 1, 8).

o :
 z A n ch e  n e l  ca so  i n  cu i  vi  si a n o  p i ù  st a zi o n i  d a  

p o r t a  l ’ a p r i p o r t a  p u ò  e sse r e  c o n t r o l l a t o  co n  2 
p o l i  (p r o t e zi o n e  a n t i m a n o m i s si o n i ).  C o l l e g a r e  
u n  p o l o  a l  co n t a t t o  d e l l ’ a p r i p o r t a  d e l l e  st a zi o n i  
d a  p o r t a  e  i l  se co n d o  p o l o  a l  co n t a t t o  d e l l ’ a p r i -
p o r t a   (figura 1, 8) dell’alimentazione della 
l i n e a .  
A 2 fili (figura 2 e 9) 
Audio i2 (figura 14 e 17)  
Video 6D (figura 18 e 24)

 P e r  e vi t a r e  m a n o m i ssi o n i  l a  l i n e a  d i  a l i m e n t a -
zi o n e  d e l l ’ a p r i p o r t a  n o n  d e ve  e sse r e  co n d o t t o  
a t t r a ve r so  l a  st a zi o n e  d a  p o r t a .

 z R u o t a r e  i l  p o t e n z i o m e t r o  p e r  i l  p e r i o d o  d i  s b l o c -
c a g g i o  d e l l ’ a p r i p o r t a   (figura 1, 10) nella 
p o si zi o n e  d e si d e r a t a .

 U n  a p r i p o r t a  d e l  co n t a t t o  d e l l ’ a p r i p o r t a  p u ò  
e sse r e  sb l o cca t o  a n ch e  se n z a  u n a  ch i a m a t a  i n  
entrata (figura 1, 8).

 I n  i m p i a n t i  co n  p i ù  p o r t e  l o  sb l o cc a g g i o  d i  u n o  
specifico apriporta senza chiamata in entrata 
è  p o ssi b i l e  so l o  n e i  p o st i  i n t e r n i  co m f o r t  e  n o n  
p u ò  a vve n i r e  su  l i n e e  a cco p p i a t e .

Solo versione relè: 
collegare il contatto per l’illuminazione

 z C o l l e g a r e  i l  co n t a t t o   (figura 1, 7) al preavviso 
d i  d i sa t t i va zi o n e  p e r  co m m u t a r e  l ’ i l l u m i n a zi o n e  
o  p e r  co n t r o l l a r e  u n  t e m p o r i zza t o r e  d e l l a  l u ce  
sca l e .

 z R u o t a r e  i l  p o t e n zi o m e t r o  p e r  i l  p e r i o d o  d i  a cce n -
si o n e   (figura 1, 9) nella posizione desiderata.

 P e r  i l  co n t r o l l o  d i  u n  t e m p o r i z za t o r e  d e l l a  l u ce  
s ca l e  i l  p e r i o d o  d i  a cce n si o n e  d e ve  e sse r e  
i m p o st a t o  su l  m i n i m o  (1  se co n d o ).

P

P

P

P

Simboli di collegamento e elementi degli 
schemi dei collegamenti elettrici

P o st o  i n t e r n o  (a u d i o )

P o st o  i n t e r n o  vi d e o

A l i m e n t a zi o n e  d e l l a  l i n e a  p e r  m o n t a g g i o  su  
g u i d a
T r a sf o r m a t o r e  d i  r e t e  1 2 V ~  p e r  m o n t a g g i o  su  
g u i d a
A p p a r e cch i o  d i  r e t e  vi d e o  p e r  m o n t a g g i o  su  
g u i d a
T e m p o r i zza t o r e  p e r  l u ce  sca l e

S ca t o l a  d i  d e r i va zi o n e  vi d e o

D i st r i b u t o r e  vi d e o  d o p p i o

D i st r i b u t o r e  vi d e o  t r i p l o

D i st r i b u t o r e  vi d e o  q u a d r u p l o

D i st r i b u t o r e  vi d e o  se st u p l o

C o m m u t a t o r e  vi d e o

P u l sa n t e ,  co n t a t t o  d i  ch i u su r a

P u l sa n t i  d e l  p i a n o
P u l sa n t e  l u ce

T e r m i n a t o r e / r e si st e n za  t e r m i n a l e
P o n t i ce l l o  d e l  t e r m i n a l e  vi d e o  p e r  vi d e o  6 D

A p r i p o r t a

S t a zi o n e  d a  p o r t a  a u d i o  o vve r o  st a zi o n e  d a  
p o r t a  a u d i o  su i  p i a n i

S t a zi o n e  d a  p o r t a  vi d e o  o vve r o  st a zi o n e  d a  
p o r t a  vi d e o  su i  p i a n i

Coppia di fili ritorti per apparecchi video (sugge -
rimento: coppia di fili bianco/giallo)
Coppia di fili per apparecchi audio 2D

 Collegamento e installazione
I l  se g u e n t e  sch e m a  d i  ca b l a g g i o  m o st r a  a  t i t o l o  
d i  e se m p i o  u n a  ca sa  t r i f a m i l i a r e .  I  p o st i  i n t e r n i ,  l e  
st a zi o n i  d a  p o r t a  e  i  p r o d o t t i  a cce sso r i  p o sso n o  
e sse r e  co m p l e t a t i  o  r i d o t t i  i n  m o d o  a n a l o g o  p e r  
a l t r e  t i p o l o g i e  d i  a b i t a zi o n e .

RED012Y

RED622Y

RED622Y

EMS005

???

M o n

C a m

1 ) C a b l a g g i o  st a n d a r d  a p r i p o r t a
2) C a b l a g g i o  a p r i p o r t a  co n  p r o t e zi o n e  a n t i m a n o m i ssi o n i
3 ) P e r  a p p a r e cch i  a u d i o  2i  o p zi o n a l i  

Figura 2: A 2 fili – Un posto interno audio e 
 2 p o st i  i n t e r n i  vi d e o  n o n ch é  st a zi o n i  d a   
 p o r t a  a u d i o  e  vi d e o
 N e l l ’ a l i m e n t a zi o n e  u n i ve r sa l e  d e l l a  l i n e a  p e r  

m o n t a g g i o  su  g u i d a  so n o  a sse n t i  i  co n t a t t i  r e l è .

Tipi di installazione
L’installazione di un impianto a 2 fili può avvenire in 
modi differenti (figura 3 ... 6).

Installazione passante
I n  u n a  i n st a l l a zi o n e  p a ssa n t e  i l  ca vo  b u s  X/X vi e n e  
co l l e g a t o  d a  u n  p o st o  i n t e r n o  a l  p o st o  i n t e r n o  
su cce ssi vo  co n  u n  p r o p r i o  ca vo  se p a r a t o  m e d i a n t e  
ca b l a g g i o  p a ssa n t e .

2

2

2

2

4(5)4)

2

2

2

 
Figura 3: A 2 fili – Installazione passante

P
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Installazione a stella
N e l l ’ i n st a l l a zi o n e  a  st e l l a  si  d e vo n o  u t i l i zza r e  i  
d i st r i b u t o r i  vi d e o .  D o p o  i l  p r i m o  p o st o  i n t e r n o  p o s -
so n o  e sse r e  co l l e g a t i  m e d i a n t e  ca b l a g g i o  p a ssa n t e  
g l i  a l t r i  p o st i  i n t e r n i .

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 22 2

222

2

4(5)4)

 
Figura 4: A 2 fili – Installazione a stella

Installazione per derivazione con scatole di 
derivazione
I n  i n st a l l a zi o n i  p e r  d e r i va zi o n e  co n  sca t o l e  d i  d e r i -
va zi o n e  vi d e o  n o n  so n o  n e ce ssa r i  ca vi  d i  r i t o r n o .

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4(5)4)

 
Figura 5: A 2 fili – Installazione per derivazione  
 co n  sca t o l e  d i  d e r i va zi o n e

Installazione per derivazione senza distributore
I n  u n a  i n st a l l a zi o n e  p e r  d e r i va zi o n e  se n za  d i st r i -
butore video (con fili di andata e ritorno in un unico 
ca vo ) si  d e vo n o  u sa r e  co p p i e  d i  ca vi  r i t o r t i  (a d  e s.  
J- Y (S T )Y  o  C A T ).

2

2
2

2

4

4

2

2

4(5)4)

2

4) P e r  l ’ i n st a l l a zi o n e  d i  a p r i p o r t a  co n  p r o t e zi o n e  a n t i m a -
nomissione in più stazioni da porta sono necessari 5 fili 
(figura 2 e 9).

Figura 6: A 2 fili – Installazione per derivazione  
 se n za  d i st r i b u t o r e

Collegamento stazioni da porta
 z C o l l e g a r e  l e  s t a z i o n i  d a  p o r t a  a u d i o  o  v i d e o  p r i n c i -

p a l i  a i  m o r s e t t i  X/X Cam (figura 1, 3). Come indiriz-
z o  d e l l a  p o r t a  p r i n c i p a l e  s i  p u ò  i m p o s t a r e  0  . . .  a  9 .

Collegare le stazioni interne audio, le stazioni 
interne video e le stazioni da porta sui piani e 
degli appartamenti

 z C o l l e g a r e  l a  l i n e a  2D  V i d e o  a i  m o r se t t i  X / X  M o n  
(figura 1, 4), ad es. posti interni audio, posti 
i n t e r n i  vi d e o  e  st a zi o n i  d a  p o r t a  su i  p i a n i .

 z C o l l e g a r e  l e  e ve n t u a l i  a l i m e n t a zi o n i  su p p l e m e n -
t a r i  d i  p o st i  i n t e r n i  vi d e o  (t a b e l l a  3 ) a i  m o r se t t i  
S/S (figura 1, 5).

2

2 2

2

2

2

2

2

2

 
Figura 7: A 2 fili - Installazione stazioni da porta  
 su i  p i a n i

22

2 2 2

2 2

4(5)4)

2

 
Figura 8:  A 2 fili – Installazione stazioni da porta  
 d e l l ’ a p p a r t a m e n t o
 I  p u l sa n t i  s u i  p i a n i  d e vo n o  e sse r e  i l l u m i n a t i  

se p a r a t a m e n t e .
 L e  st a zi o n i  d a  p o r t a  su i  p i a n i  n o n  d e vo n o  e sse -

r e  m o n t a t e  su l l ’ e st r e m i t à  d i  u n a  l i n e a .
 L e  s t a z i o n i  d a  p o r t a  s u i  p i a n i  e  l e  s t a z i o n i  d a  p o r t a  

d e g l i  a p p a r t a m e n t i  p o s s o n o  e s s e r e  u s a t e  p e r  c h i a -
m a r e  s o l o  i  p o s t i  i n t e r n i  d e l l a  l i n e a  d i  p e r t i n e n z a  
(diramazione) (figura 7 e 8). Come indirizzi per le 
s t a z i o n i  d a  p o r t a  s u i  p i a n i  o  p e r  l e  s t a z i o n i  d a  p o r t a  
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o  s i  p o s s o n o  i m p o s t a r e  A  . . .  F .  

Collegare apparecchi opzionali
 z C o l l e g a r e  g l i  a p p a r e cch i  i 2 n e ce ssa r i ,  a d  e s.  

r e l è  d i  co m m u t a zi o n e  e  i n t e r f a cce  T K  a l l a  l i n e a  
a u d i o  i 2 a/b (figura 1, 2).

 I n  a l t e r n a t i v a  è  a n ch e  p o ssi b i l e  co l l e g a r e  i  co m -
ponenti audio sul bus a 2 fili X/X p e r  m e zzo  d i  
u n  d i sa cco p p i a t o r e  a u d i o ,  a d  e s.  u n ’ i n t e r f a cci a  
T K  p e r  o g n i  a p p a r t a m e n t o .

Solo versione relè: 
Apriporta protetto da manomissioni

2 2

33

2 2
2

 
Figura 9: A 2 fili – Apriporta con protezione  
 a n t i m a n o m i s s i o n i

P

P

P

P

Progettazione di un impianto
I l  n u m e r o  d e i  p o s t i  i n t e r n i  a u d i o  e  v i d e o  d i  u n  i m p i a n t o  
d i p e n d e  d a l  n u m e r o  d e l l e  s t a z i o n i  d a  p o r t a .  G l i  u l t e r i o r i  
c o m p o n e n t i  b u s  i 2 c o l l e g a t i  (a d  e s .  r e l è  d i  c o m m u t a z i o n e ,  
i n t e r f a c c e  T K ,  e c c . ) v e n g o n o  c o n t a t i  c o m e  2 p o s t i  i n t e r n i .
I l  n u m e r o  d e i  p o st i  i n t e r n i  a u d i o  è  l i m i t a t o  a  1 6  p e r  
o g n i  d i r a m a zi o n e .  N e l  ca so  i n  cu i  n e l l a  d i r a m a -
zi o n e  si a n o  p r e se n t i  p o st i  i n t e r n i  vi d e o  i l  n u m e r o  
d i  p o st i  i n t e r n i  si  r i d u ce  a d  u n  m a ssi m o  d i  8 .  C o n  
i  d i st r i b u t o r i  vi d e o  si  p o sso n o  co l l e g a r e  a l l a  l i n e a  
ulteriori diramazioni fino all’installazione massima.

D i r a m a zi o n e L i n e a

 
Figura 10: A 2 fili – Linee e diramazioni

Numero di utenze con n stazioni da porta
Stazioni da porta 1 2 3 4 no 14 15 16
Posti interni 32 30 28 26 34-(n x 2) 6 4 2

In impianti con distributori video prestare 
attenzione a
I l  d i st r i b u t o r e  vi d e o  e  l a  sca t o l a  d i  d e r i va zi o n e  so n o  
d i sp o n i b i l i  n e l l e  va r i a n t i  d a  i n ca ss o  e  p e r  m o n t a g -
g i o  su  g u i d a .  Q u e st i  p o sso n o  e sse r e  u sa t i  p e r  l a  
d e r i va zi o n e ,  l a  d i st r i b u zi o n e  o p p u r e  l ’ a cco p p i a -
m e n t o  (st a zi o n i  d a  p o r t a ) d e l  ca vo  b u s vi d e o .  
 I  co l l e g a m e n t i  i n u t i l i zza t i  (X / X ) d e vo n o  e sse r e  

ch i u si  m e d i a n t e  i n se r i m e n t o  d i  u n  t e r m i n a t o r e .

X / X
1 2d B1 2d B

1 d B

X / X

X 1 / X 1
6 d B 6 d B6 d B6 d B

 
Figura 11: A 2 fili – Panoramica distributore e  
 sca t o l a  d i  d e r i va zi o n e
P e r  p i ù  d i  4 u s c i t e  o  i n g r e s s i  i  d i s t r i b u t o r i  v i d e o  v e n g o -
n o  c o l l e g a t i  a  c a s c a t a .  L e  u s c i t e  d e l  p r i m o  d i s t r i b u t o r e  
v i d e o  v e n g o n o  c o l l e g a t e  c o n  g l i  i n g r e s s i  d e l l ’ u l t e r i o r e  
distributore video (figura 12). In questo caso le atte -
n u a z i o n i  d e i  d i s t r i b u t o r i  v i d e o  s i  s o m m a n o  t r a  d i  l o r o .  
(T a b e l l a  2) m o s t r a  i l  n u m e r o  d i  d i s t r i b u t o r i  v i d e o ,  l a  
l o r o  a t t e n u a z i o n e  e  l ’ i n g o m b r o  i n  u n a  d i s t r i b u z i o n e .

q u a d r u p l oq u a d r u p l o

d o p p i o

 
Figura 12: A 2 fili – Esempio di collegamento a  
 ca sca t a  d i  d i st r i b u t o r i

Linee
Distributori video 

necessari Attenua-
zione

Binario 
DINa 2 canali a 4 canali

2 1 - 3 dB 1 unità
3-4 - 1 6 dB 2 unità
5 1 1 9 dB 3 unità
6 2 1 9 dB 4 unità
7 - 2 12 dB 4 unità
8 1 2 9 dB 5 unità

9-10 - 3 12 dB 6 unità
11 1 3 12 dB 7 unità

12-13 - 4 12 dB 8 unità
14 1 4 12 dB 9 unità

15-16 - 5 12 dB 10 unità
Tabella 2: A 2 fili – Collegamento a cascata di  
 d i st r i b u t o r i

P
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Calcolo delle attenuazioni
A  t i t o l o  d i  e s e m p i o  s i  è  c a l c o l a t a  l ’ a t t e n u a z i o n e  d i  u n  i m -
p i a n t o  c o n  4 s t a z i o n i  v i d e o  i n t e r n e .  L ’ a t t e n u a z i o n e  p e r  o g n i  
d i r a m a z i o n e  n o n  d e v e  e s s e r e  s u p e r i o r e  a  40  d B  (20  d B  c o n  
Y R ).  L ’ a t t e n u a z i o n e  d e l  c a v o  a m m o n t a  a  2 d B  o g n i  1 0  m .

30 m

10 m

20 m

15 m
10

 m

 
Figura 13: A 2 fili – Esempi di appartamento

A p p a r t a m e n t o  ,  A t t e n u a z i o n e  d i s t r i b u t o r e :  6  d B  
A t t e n u a zi o n e  ca vo :   1 0  m  +  1 0  m  =  20  m  
  20  m  x (2 d B  /  1 0  m ) =  4 d B  
A t t e n u a z i o n e  a p p a r t a m e n t o  :   4 d B  +  6  d B  =  1 0  d B  
A t t e n u a z i o n e  a p p a r t a m e n t o  :   6  d B  +  6  d B  =  1 2 d B  
A t t e n u a z i o n e  a p p a r t a m e n t o  :   5 d B  +  6  d B  =  1 1  d B  
A t t e n u a z i o n e  a p p a r t a m e n t o  :   8  d B  +  6  d B  =  1 4 d B

Misurazione della resistenza di loop
L a  r e s i s t e n z a  d i  l o o p  d i  o g n i  l i n e a / d e r i v a z i o n e  n o n  
d e v e  e s s e r e  s u p e r a t a  (t a b e l l a  3 ).  N e l l a  m i s u r a z i o n e  
s i  d e v o n o  c o n s i d e r a r e  a n c h e  s c a t o l e  d i  d e r i v a z i o -
n e ,  d i s t r i b u t o r i  e  p u n t i  d i  c o n n e s s i o n e  i n s t a l l a t i .

 z D i sa t t i va r e  l ’ i n t e r o  i m p i a n t o  ci t o f o n i co .
 z Cortocircuitare il cavo bus video a 2 fili da misu -

r a r e  su l l ’ a l i m e n t a zi o n e  d e l l a  l i n e a  o  su l l ’ u l t i m o  
a p p a r e cch i o  t e r m i n a l e  e  m i su r a r e  l a  r e si st e n za  
su l l ’ a l t r a  e st r e m i t à  d e l  ca vo .

 D u r a n t e  l a  m i s u r a z i o n e  d e l  c a v o  a p r i p o r t a  s i  d e v o -
n o  i n o l t r e  c a v a l l o t t a r e  i  c o n t a t t i  d e l l ’ a p r i p o r t a  TT.P

Lunghezza cavo, attenuazione e resistenza di loop
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C a vo  d a l l ' a l i m e n t a zi o n e  d e l l a  l i n e a  a i  p o st i  i n t e r n i  a u d i o  
e  vi d e o

J-Y(ST)Y 0,6 mm 75 m 8)

J-Y(ST)Y 0,8 mm 100 m 8)

CAT 0,5 mm 50 m 8)

YR 0,8 mm 75 m 8)

Cavo dall'alimentazione della linea alla stazione da porta video
J-Y(ST)Y 0,6 mm 75 m 8)

J-Y(ST)Y 0,8 mm 100 m 8)

CAT 0,5 mm 50 m 8)

YR 0,8 mm 75 m 8)

Cavo dall'apriporta/illuminazione al trasformatore ST320  
 con una corrente assorbita dall'apriporta pari a 1 A (0,5 A)

J-Y(ST)Y 0,6 mm 30 m; 60 m7) 
(60 m; 120 m7))

3,5 Ω 
(7 Ω)

J-Y(ST)Y 0,8 mm 50 m; 100 m7) 
(100 m; 200 m7))

3,5 Ω 
(7 Ω)

CAT 0,5 mm 20 m; 40 m7) 

(40 m; 80 m7))
3,5 Ω 
(7 Ω)

YR 0,8 mm 50 m; 100 m7)  

(100 m; 200 m7))
3,5 Ω 
(7 Ω)

5) L u n g h e zze  ca vo  i n  p o st i  i n t e r n i  vi d e o  co n  a l i m e n t a zi o -
n e  su p p l e m e n t a r e

6 ) Con raddoppiamento dei fili sull’alimentazione supplementare
7 ) Con raddoppiamento dei fili
8 ) L a  l u n g h e z z a  d e l  c a v o  p e r  c i a s c u n  r a m o  d a l  p o s t o  

esterno fino all’ultimo posto interno non deve superare 
i  20 0  m .  L o  s m o r z a m e n t o  p a r i  a  40  d B  (20  d B  p e r  c a v i  
YR) e la resistenza di loop pari a 15 Ω per ciascun cavo 
(c o m p r e s o  i l  d i s t r i b u t o r e ) n o n  d e v o n o

Tabella 3: A 2 fili – Dati dei cavi

 Non sono ammessi raddoppiamenti dei fili del 
cavo bus a 2 fili.

 T u t t i  i  c a v i  b u s  c o l l e g a t i  e  l a  l i n e a  d i  a c c o p p i a m e n -
t o  d e i  b u s  e v e n t u a l m e n t e  p r e s e n t e  n o n  d e v o n o  
s u p e r a r e  u n a  l u n g h e z z a  d e l  c a v o  d i  1 0 0 0  m .

 N e i  p o s t i  i n t e r n i  c o l l e g a t i  i n  p a r a l l e l o  o p p u r e  i n  
a p p a r e c c h i  s u p p l e m e n t a r i  c o n  s e g n a l e  s u s s i d i a -
r i o ,  a  c a u s a  d e l l ’ e l e v a t a  c o r r e n t e  a s s o r b i t a ,  l a  
l u n g h e z z a  d e l  c a v o  d e v e  e s s e r e  r i d o t t a  a l  50 %  
c o n  2 a p p a r e c c h i  e  a l  3 3 %  c o n  3  a p p a r e c c h i .

 L a  m e s s a  a  t e r r a  s u  u n  l a t o  d e l l a  s c h e r m a t u r a  d e l  
c a v o  n e l l a  d i s t r i b u z i o n e  a u m e n t a  l ’ i m m u n i t à  a i  d i s t u r b i .

 U n  e l e v a t o  n u m e r o  e  l ’ i m p r e c i s i o n e  d i  p u n t i  d i  
c o n n e s s i o n e / c o n d u t t o r i  i n c r e m e n t a n o  l a  r e s i s t e n -
z a  d i  c o n t a t t o  e  p o s s o n o  c a u s a r e  i n t e r f e r e n z e .

 P e r  i l  c a b l a g g i o  d i  p i ù  s t a z i o n i  d a  p o r t a  o p p u r e  d i  
i m p i a n t i  a  l i n e a  m u l t i p l a  d i  g r o s s e  d i m e n s i o n i  v e d e r e  i l  
m a n u a l e  d i  s i s t e m a  o  i n  i n t e r n e t  i l  s i t o  w w w . h a g e r . d e .

P

P

P

P

P

P

 Collegamento e installazione
I l  se g u e n t e  sch e m a  d i  ca b l a g g i o  m o st r a  a  t i t o l o  
d i  e se m p i o  u n a  ca sa  t r i f a m i l i a r e .  I  p o st i  i n t e r n i ,  l e  
st a zi o n i  d a  p o r t a  e  i  p r o d o t t i  a cce sso r i  p o sso n o  
e sse r e  co m p l e t a t i  o  r i d o t t i  i n  m o d o  a n a l o g o  p e r  
a l t r e  t i p o l o g i e  d i  a b i t a zi o n e .

9) 10)

9) 10)

???

???

???

???

???

RED622Y

9 ) C a b l a g g i o  st a n d a r d  a p r i p o r t a
1 0 ) C a b l a g g i o  a p r i p o r t a  co n  p r o t e zi o n e  a n t i m a n o m i ssi o n i

Figura 14: audio i2 – 3 posti interni e  
 2 st a zi o n i  d a  p o r t a
 N e l l ’ a l i m e n t a zi o n e  u n i ve r sa l e  d e l l a  l i n e a  p e r  

m o n t a g g i o  su  g u i d a  so n o  a sse n t i  i  co n t a t t i  r e l è .
 I n  a l t e r n a t i v a  u n ’ a l i m e n t a z i o n e  d e l l a  l i n e a  p u ò  

e s s e r e  i n s t a l l a t a  a n c h e  i n  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l ’ e -
s t r e m i t à  d e l l a  l i n e a ,  d o p o  l ’ u l t i m o  p o s t o  i n t e r n o .

P

P
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Tipi di installazione
L ’ i n s t a l l a z i o n e  d i  u n  i m p i a n t o  a u d i o  i 2 p u ò  a vve n i r e  
i n  m o d i  d i f f e r e n t i :  co m e  i n st a l l a zi o n e  p a ssa n t e ,  a  
st e l l a ,  a d  a l b e r o  o p p u r e  p e r  d e r i va zi o n e .  I  t i p i  d i  
i n st a l l a zi o n e ,  a  d i f f e r e n za  d i  a l t r i  si st e m i ,  p o sso n o  
essere combinati tra di loro (figura 15).  
S i  co n si g l i a  u n a  i n st a l l a zi o n e  a  st e l l a  o p p u r e  u n a  
i n st a l l a zi o n e  i n  se r i e  co n  8  u t e n t i  a l  m a ssi m o ,  
come nel caso del a 2 fili (figura 3), in modo da 
co n se n t i r e  u n ’ i m p l e m e n t a zi o n e  vi d e o  a  p o st e r i o r i .

2

2

2

4(5)1 1 )

2

2

2 2 2

2

1 1 ) P e r  l ‘ i n st a l l a zi o n e  d i  a p r i p o r t a  co n  p r o t e zi o n e  a n t i m a -
nomissione in più stazioni da porta sono necessari 5 fili 
(figura 14 o 17).

Figura 15: audio i2 – Installazione
Collegamento delle stazioni da porta audio

 z C o l l e g a r e  l a  l i n e a  a u d i o  i 2 d e l l a  st a zi o n e  d a  
p o r t a  p r i n ci p a l e  a i  m o r se t t i  a/b (figura 1, 2). 
C o m e  i n d i r i zzo  d e l l a  p o r t a  p r i n ci p a l e  si  p u ò  
i m p o st a r e  0  . . .  a  9 .

Collegare i posti interni e le stazioni da porta 
sui piani

 z C o l l e g a r e  l a  l i n e a  a u d i o  i 2 (a d  e s.  co n  p o st i  
i n t e r n i  e  st a zi o n i  d a  p o r t a  su i  p i a n i ) a i  m o r se t t i  
a/b (figura 1, 2).

2

2
2

2

2

2

2

2

 
Figura 16: audio i2 – Collegamento di una stazione  
 d a  p o r t a  s u i  p i a n i
 I  p u l sa n t i  su i  p i a n i  d e vo n o  e sse r e  i l l u m i n a t i  

s e p a r a t a m e n t e .
 L e  st a zi o n i  d a  p o r t a  su i  p i a n i  p o ss o n o  e sse r e  

i n st a l l a t e  i n  u n  q u a l si a si  p o st o  n e l l a  l i n e a .
 L e  st a zi o n i  d a  p o r t a  su i  p i a n i  p o ss o n o  e sse r e  

u sa t e  p e r  ch i a m a r e  so l o  i  p o st i  i n t e r n i  d e l l a  
linea di pertinenza (figura 16). Come indirizzo 
d e l l a  p o r t a  su i  p i a n i  si  p u ò  i m p o st a r e  A  . . .  F .  

Solo versione relè: 
collegare l’apriporta in modo protetto da 
manomissioni

5 52 2

 
Figura 17: audio i2 – Apriporta con protezione  
 a n t i m a n o m i s s i o n i

P

P

P

Progettazione di un impianto
I l  n u m e r o  d e i  p o st i  i n t e r n i  a u d i o  d i  u n  i m p i a n t o  
d i p e n d e  d a l  n u m e r o  d e l l e  st a zi o n i  d a  p o r t a .  G l i  
u l t e r i o r i  co m p o n e n t i  a u d i o  i 2 co l l e g a t i  (a d  e s.  r e l è  
d i  co m m u t a zi o n e ,  i n t e r f a cce  T K ,  e cc. ) ve n g o n o  
co n t a t i  co m e  2 p o st i  i n t e r n i .
Numero di utenze con n stazioni da porta
S t a zi o n i  d a  p o r t a 1 2 3 4 n o 1 5 1 6
P o st i  i n t e r n i 3 2 3 0 28 26 3 4- (n  x 2) 4 2

Lunghezze dei conduttori
Cavo tra Lunghezza [m] con  

filo di rame Ø [mm]
Nume-
ro 
posti 
interni

J-Y
(S

T)
Y 

0,6
/2x

0,6
 

J-Y
(S

T)
Y  

0,8
/2x

0,8
 

CA
T 

0,5
/2x

0,5
 

Ciascuna derivazione/linea 
singola dall'alimentazione 
della linea 
 e  
posto interno (a/b)

200/400 350/700 125/250 32

La somma di tutte le deriva-
zioni dell'alimentazione della 
linea e della linea di accop-
piamento bus di lunghezza 
maggiore eventualmente 
presente 
 e 
degli utenti collegati con una 
struttura a stella, ad albero e 
in serie (a/b)

1000 32/linea

Apriporta/illuminazione  
 e 
trasformatore

1  A 30/60 50/100 20/40 -

0 , 5 A 60/120 100/200 40/80 -
Pulsanti del piano ET  
 e  
posti interni

50 1

Pulsanti della luce LT  
 e  
altoparlante per porta - camera 
/ elettronica della porta

50 -

Estensore tasti  
 e  
pulsante del campanello

1,5 -
     

Tabella 5: Audio i2 – Dati del cavo
 N e i  p o st i  i n t e r n i  co l l e g a t i  i n  p a r a l l e l o  o p p u r e  i n  

a p p a r e cch i  su p p l e m e n t a r i  co n  se g n a l e  su ssi -
d i a r i o ,  a  ca u sa  d e l l ’ e l e va t a  co r r e n t e  a sso r b i t a ,  
l a  l u n g h e zz a  d e l  ca vo  d e ve  e sse r e  r i d o t t a  a l  
50 %  co n  2 a p p a r e cch i  e  a l  3 3 %  co n  3  a p p a r e c -
ch i .

 L a  m e ssa  a  t e r r a  su  u n  l a t o  d e l l a  sch e r m a t u r a  
d e l  ca vo  n e l l a  d i st r i b u zi o n e  a u m e n t a  l ’ i m m u n i t à  
a i  d i st u r b i .

 U n  e l e va t o  n u m e r o  e  l ’ i m p r e ci si o n e  d i  p u n t i  d i  
co n n e ssi o n e / co n d u t t o r i  i n cr e m e n t a n o  l a  r e si -
st e n za  d i  c o n t a t t o  e  p o sso n o  ca u sa r e  i n t e r f e -
r e n ze .

 P e r  i l  ca b l a g g i o  d i  p i ù  st a zi o n i  d a  p o r t a  o p p u r e  
d i  i m p i a n t i  a  l i n e a  m u l t i p l a  d i  g r o sse  d i m e n si o n i  
ve d e r e  i l  m a n u a l e  d i  si st e m a  o  i n  i n t e r n e t  i l  si t o  
w w w . h a g e r . d e .

P

P

P

P

 Collegamento e installazione
I l  s e g u e n t e  s c h e m a  d i  c a b l a g g i o  m o s t r a  a  t i t o l o  d i  e s e m -
p i o  u n a  c a s a  q u a d r i f a m i l i a r e .  I  p o s t i  i n t e r n i ,  l e  s t a z i o n i  d a  
p o r t a  e  i  p r o d o t t i  a c c e s s o r i  p o s s o n o  e s s e r e  c o m p l e t a t i  o  
r i d o t t i  i n  m o d o  a n a l o g o  p e r  a l t r e  t i p o l o g i e  d i  a b i t a z i o n e .

12) 13)

12) 13)

INCAM
OUT

RED012Y

???

???

???

1 2) C a b l a g g i o  st a n d a r d  a p r i p o r t a
1 3 ) C a b l a g g i o  a p r i p o r t a  co n  p r o t e zi o n e  a n t i m a n o m i ssi o n i

Figura 18: video 6D – 2 stazioni audio interne,  
 2 s t a z i o n i  v i d e o  i n t e r n e  e  d u e  s t a z i o n i  d a   
 p o r t a  v i d e o
 N e l l ’ a l i m e n t a zi o n e  u n i ve r sa l e  d e l l a  l i n e a  p e r  

m o n t a g g i o  su  g u i d a  so n o  a sse n t i  i  co n t a t t i  r e l è .P
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Tipi di installazione
L ’ i n s t a l l a z i o n e  d i  u n  i m p i a n t o  vi d e o  6 D  p u ò  a vve n i -
re in modi differenti (figura 19 ... 22).

Installazione passante
I n  u n a  i n st a l l a zi o n e  p a ssa n t e  i l  ca vo  b u s vi d e o  6 D  
vi e n e  co l l e g a t o  d a  u n  p o st o  i n t e r n o  a l  p o st o  i n t e r n o  
su cce ssi vo  co n  u n  p r o p r i o  ca vo  se p a r a t o  m e d i a n t e  
ca b l a g g i o  p a ssa n t e .

6

6

6

2

2

2

8 (9 )1 4)

2

 
Figura 19: video 6D – Installazione passante

Installazione a stella
N e l l ’ i n st a l l a zi o n e  a  st e l l a  si  d e vo n o  u t i l i zza r e  i  
d i st r i b u t o r i  vi d e o .  D o p o  i  p r i m i  p o st i  i n t e r n i  p o sso n o  
e sse r e  co l l e g a t i  m e d i a n t e  ca b l a g g i o  p a ssa n t e  g l i  
a l t r i  p o st i  i n t e r n i .

6

6

6

2

2

2

6
2

2

6 6

2

8 (9 )1 4)

6

2

 
Figura 20: video 6D – Installazione a stella

Installazione per derivazione con distributori 
(scatole di derivazione)
N e l l e  i n st a l l a zi o n i  p e r  d e r i va zi o n e  co n  d i st r i b u t o r i  
vi d e o  i n st a l l a t i  so t t o  f o r m a  d i  sca t o l e  d i  d e r i va zi o n e  
n o n  so n o  n e ce ssa r i  ca vi  d i  r i t o r n o .
 L e  d e r i va zi o n i  i n u t i l i zza t e  n o n  d e v o n o  e sse r e  

ch i u se  co n  u n a  r e si st e n za  t e r m i n a l e .

2

2

2

6

6

6

6

6

8 (9 )1 4)

2

       
Figura 21: video 6D – Installazione per derivazione  
 co n  d i st r i b u t o r e  t r i p l o  so t t o  f o r m a  d i   
 sca t o l a  d i  d e r i va zi o n e

Installazione per derivazione senza distributore
I n  u n a  i n st a l l a zi o n e  p e r  d e r i va zi o n e  se n za  d i st r i -
butore video (con fili di andata e ritorno in un unico 
cavo) si devono usare per i fili video V/W co p p i e  d i  
ca vi  r i t o r t i  (a d  e s.  J- Y (S T )Y  o  C A T ).

2

2

2

8 (9 )1 4)

1 4) P e r  l ‘ i n st a l l a z i o n e  d i  a p r i p o r t a  co n  p r o t e zi o n e  a n t i m a n o -
missione sono necessari 9 fili (figura 18 o 24).

Figura 22: video 6D – Installazione per derivazione  
 se n za  d i st r i b u t o r e
 U l t e r i o r i  st a zi o n i  d a  p o r t a  vi d e o  o  ca m e r e  

su p p l e m e n t a r i  d e vo n o  e sse r e  u sa t i  so l o  co n  
commutatori video (figura 25).

Collegamento stazioni da porta
 z C o l l e g a r e  l a  l i n e a  a u d i o  i 2 a i  m o r se t t i  a/b 

d e l l ’ a l i m e n t a zi o n e  d e l l a  l i n e a .  C o l l e g a r e  g l i  u l -
t e r i o r i  co l l e g a m e n t i  se g u e n d o  l e  i st r u zi o n i  d e g l i  
a p p a r e cch i .

 C o m e  i n d i r i zzo  d e l l a  p o r t a  p r i n ci p a l e  si  p u ò  
i m p o st a r e  0  . . .  a  9 .

P

P

P

Collegare i posti interni, i posti interni video e 
le stazioni da porta sui piani

 z C o l l e g a r e  l a  l i n e a  a u d i o  i 2 (co n  a d  e s.  p o st i  
i n t e r n i  a u d i o  e  p o st i  i n t e r n i  vi d e o  e  st a zi o n i  d a  
p o r t a  su i  p i a n i ) a i  m o r se t t i  a/b (figura 1, 2 o 
figura 18). Collegare gli ulteriori collegamenti 
se g u e n d o  l e  i st r u zi o n i  d e g l i  a p p a r e cch i .
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Figura 23: video 6D – Collegamento di una  
 st a zi o n e  d a  p o r t a  su i  p i a n i
 I  p u l sa n t i  su i  p i a n i  d e vo n o  e sse r e  i l l u m i n a t i  

se p a r a t a m e n t e .
 U n a  st a zi o n e  d a  p o r t a  su i  p i a n i  p u ò  e sse r e  

co l l o ca t a  su l l a  l i n e a  i n  u n  p o st o  a  sce l t a .  N e l l e  
st a zi o n i  d a  p o r t a  vi d e o  su i  p i a n i ,  i l  se g n a l e  
vi d e o  d e ve  e sse r e  co n d o t t o  a t t r a ve r so  u n  co m -
m u t a t o r e  vi d e o .

 L e  st a zi o n i  d a  p o r t a  su i  p i a n i  p o ss o n o  e sse r e  
u sa t e  p e r  ch i a m a r e  so l o  i  p o st i  i n t e r n i  d e l l a  
linea di pertinenza (figura 23). Come indirizzo 
d e l l a  p o r t a  su i  p i a n i  si  p u ò  i m p o st a r e  A  . . .  F .  

Collegare apparecchi opzionali
 z C o l l e g a r e  g l i  a p p a r e c c h i  i 2 n e c e s s a r i ,  a d  e s .  

r e l è  d i  c o m m u t a z i o n e  e  i n t e r f a c c e  T K  a l l a  l i n e a  
a u d i o  i 2 a/b (figura 1, 2) (seguire le istruzioni 
d e l l ’ a p p a r e c c h i o ).

Solo versione relè: 
Apriporta protetto da manomissioni

7 7

22
2 2

Figura 24: video 6D – Apriporta con protezione  
 a n t i m a n o m i ssi o n i

P

P

P
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Progettazione di un impianto
I l  n u m e r o  d e i  p o st i  i n t e r n i  a u d i o  e  d e i  p o st i  i n t e r n i  
vi d e o  d i  u n a  l i n e a / d e r i va zi o n e  d i p e n d e  d a l  n u m e r o  
d e l l e  st a zi o n i  d a  p o r t a .  G l i  u l t e r i o r i  co m p o n e n t i  b u s 
i 2 co l l e g a t i  a  a/b (a d  e s.  r e l è  d i  co m m u t a zi o n e ) 
ve n g o n o  co n t a t i  co m e  2 p o st i  i n t e r n i .
I l  n u m e r o  d e i  p o st i  i n t e r n i  a u d i o  è  l i m i t a t o  a  1 6  p e r  
o g n i  d i r a m a zi o n e .  N e l  ca so  i n  cu i  n e l l a  d i r a m a -
zi o n e  si a n o  p r e se n t i  p o st i  i n t e r n i  vi d e o  i l  n u m e r o  
d i  p o st i  i n t e r n i  si  r i d u ce  a d  u n  m a ssi m o  d i  8 .  C o n  
i  d i st r i b u t o r i  vi d e o  si  p o sso n o  co l l e g a r e  a l l a  l i n e a  
ulteriori diramazioni fino all’installazione massima.

3 31

D e r i v a z i o n i

D e r i v a z i o n i

L i n e a

L i n e a

L i n e a

L i n e a

 
Figura 25: video 6D – Linee e diramazioni

Numero dei posti interni o dei posti interni 
video con n stazioni da porta
Stazioni da porta
Stazioni da porta video 
con commutatore video

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Posti interni video 32 28 24 20 16 12 8 4 2
oppure

Posti interni 32 30 28 26 24 22 20 18 16

I  d i st r i b u t o r i  vi d e o  d a  i n ca sso  o  p e r  m o n t a g g i o  
su  g u i d a  so n o  u sa t i  p e r  l a  d i st r i b u zi o n e  d e l  ca vo  
vi d e o .  G r a zi e  a l l ’ a l i m e n t a t o r e  d i  t e n si o n e ,  a t t r a -
ve r so  l ’ a p p a r e cch i o  d i  r e t e  vi d e o  si  co m p e n sa n o  
l e  p e r d i t e  d i  se g n a l e  i n  q u e st i  d i st r i b u t o r i  a t t i vi .  
N o n  è  n e ce ssa r i o  i l  ca l co l o  d e l l ’ a t t e n u a zi o n e  d e i  
d i st r i b u t o r i  a t t i vi .   
P e r  u n  n u m e r o  d i  u sci t e  su p e r i o r e  a  6  i  d i st r i b u -
t o r i  vi d e o  ve n g o n o  co l l e g a t i  m e d i a n t e  ca b l a g g i o  
p a ssa n t e  a i  m o r se t t i  d i  i n g r e sso .  I l  ca vo  i n  i n g r e sso  
e  i n  u sci t a  vi e n e  co l l e g a t o  a l  m o r se t t o  d i  i n g r e sso  
(figura 26). Sui distributori video collegati mediante 
ca b l a g g i o  p a ssa n t e  i  p o n t i ce l l i  d e vo n o  e sse r e   
a p e r t i ,  m e n t r e  su l l ’ u l t i m o  d i st r i b u t o r e  vi d e o  i l  p o n t i -
ce l l o  d e ve  e sse r e   ch i u so .  
 A l t r i  co l l e g a m e n t i  o  co l l e g a m e n t i  a  st e l l a  n o n  

s o n o  a m m e ssi  su i  m o r se t t i  d i  i n g r e sso .
 L e  d e r i va zi o n i  i n u t i l i zza t e  n o n  d e v o n o  e sse r e  

c h i u se  co n  u n a  r e si st e n za  t e r m i n a l e .
t r i p l o t r i p l o s e s t u p l o

 
Figura 26: video 6D – Collegamento a cascata di  
 d i st r i b u t o r i

P

P

Lunghezze dei conduttori

Cavo tra Lunghezza [m] con  
filo di rame Ø [mm]

Nume-
ro 
posti 
interni

J-Y
(S

T)
Y 

0,6
/2x

0,6
 

J-Y
(S

T)
Y  

0,8
/2x

0,8
 

CA
T 

0,5
/2x

0,5
 

Ciascuna derivazione/linea 
singola dall'alimentazione 
della linea 
 e  
posto interno audio/posto 
interno video (a/b)

200/400 350/700 125/250

Posti 
interni:

Audio 16 
Video 8 

 per deri-
vazione

La somma di tutte le deriva-
zioni dell'alimentazione della 
linea e, se presenti, della 
linea di accoppiamento bus di 
lunghezza maggiore  
 e 
degli utenti collegati in instal-
lazione a stella, ad albero e in 
serie (a/b)

1000 32/linea

Distributore camera / video 
 e 
posto interno video (V/W)

20015)16) 30015)16) 20016) 8/dirama-
zione

Alimentatore video  
 e 
posto interno video / distributo-
re video (+/-)

40/8017) 70/14017) 25/5017)
8/deriva-

zione 
32/linea

Apriporta/illuminazione  
 e 
trasformatore

1  A 30/60 50/100 20/40 -

0 , 5 A 60/120 100/200 40/80 -
Pulsanti del piano ET  
 e  
posti interni

50 1

Pulsanti della luce LT  
 e  
altoparlante per porta - camera 
/ elettronica della porta

50 -

Estensore tasti  
 e  
pulsante del campanello

1,5 -

1 5) I n  ca so  d i  ca v i  n o n  a t t o r ci g l i a t i ,  p o sa t i  i n  m o d o  
sco r r e t t o ,  a d  e s.  Y P ,  l e  l u n g h e zze  d e i  ca vi  si  r i d u co n o  
n o t e vo l m e n t e  (ci r ca  a l  1 5% ).

1 6 ) Il raddoppiamento dei fili della linea video non è con -
se n t i t o  e  ca u s a  i n t e r f e r e n ze  vi d e o

1 7 ) C o n  l u n g h e zz e  d e i  ca vi  m a g g i o r i  è  p o ssi b i l e  i n st a l l a r e  
u l t e r i o r i  a l i m e n t a t o r i  vi d e o .  A  q u e st o  sco p o  si  d e ve  co l -
l e g a r e  i l  p o l o  n e g a t i vo  (- ) d i  t u t t i  g l i  a l i m e n t a t o r i  vi d e o .

Tabella 6: video 6D – Dati dei cavi
 N e i  p o st i  i n t e r n i  co l l e g a t i  i n  p a r a l l e l o  o p p u r e  i n  

a p p a r e cch i  su p p l e m e n t a r i  co n  se g n a l e  su ssi -
d i a r i o ,  a  ca u sa  d e l l ’ e l e va t a  co r r e n t e  a sso r b i t a ,  
l a  l u n g h e zz a  d e l  ca vo  d e ve  e sse r e  r i d o t t a  a l  
50 %  co n  2 a p p a r e cch i  e  a l  3 3 %  co n  3  a p p a r e c -
ch i .

 L a  m e ssa  a  t e r r a  su  u n  l a t o  d e l l a  sch e r m a t u r a  
d e l  ca vo  n e l l a  d i st r i b u zi o n e  a u m e n t a  l ’ i m m u n i t à  
a i  d i st u r b i .

 U n  e l e va t o  n u m e r o  e  l ’ i m p r e ci si o n e  d i  p u n t i  d i  
co n n e ssi o n e / co n d u t t o r i  i n cr e m e n t a n o  l a  r e si -
st e n za  d i  c o n t a t t o  e  p o sso n o  ca u sa r e  i n t e r f e -
r e n ze .

 P e r  i l  ca b l a g g i o  d i  p i ù  st a zi o n i  d a  p o r t a  o p p u r e  
d i  i m p i a n t i  a  l i n e a  m u l t i p l a  d i  g r o sse  d i m e n si o n i  
ve d e r e  i l  m a n u a l e  d i  si st e m a  o  i n  i n t e r n e t  i l  si t o  
w w w . h a g e r . d e .

P

P

P

P

Dati tecnici
T e n si o n e  d ’ e se r ci zi o  23 0  V ~
F r e q u e n za   50 / 6 0  H z
C o r r e n t e  a sso r b i t a  i n  st a n d - b y  <  0 , 3  W
T e n si o n e  d i  u sci t a  a  vu o t o  /  p i e n o  ca r i co :  
-  M o r se t t i  X / X  26  V  /  23 , 5 V  
-  M o r se t t i  S / S  28  V  /  27 , 2 V
T e n si o n e  d i  u sci t a  m a x.  t o t a l e  X / X ,  a / b ,  S / S   1 , 25 A
P e r d i t a  d i  p o t e n za  P v  4, 1  W
C l a sse  d i  p r o t e zi o n e  I
G r a d o  d i  p r o t e zi o n e  I P  20
U m i d i t à  r e l a t i va  0  . . .  6 5%  (se n za  co n d e n sa )
T e m p e r a t u r a  d ’ e se r ci zi o  - 5 … + 45° C
T e m p e r a t u r a  d i  m a g a zzi n o / t r a sp o r t o  - 20  … + 6 0 ° C
M o r se t t i  d i  co l l e g a m e n t o  i n t e r co m u n i ca zi o n i   
p e r  d i a m e t r o  co n d i t t o r e  0 , 5 . . .  0 , 8  m m  
M o r se t t i  d i  co l l e g a m e n t o  a l l a  r e t e    1 , 5 . . .  2, 5 m m ²
L a r g h e zza  (p e r  m o n t a g g i o  su  g u i d a )  6  T E
D i m e n si o n i  L  x L  x P  1 0 6  x 9 0  x 6 7  m m

Alimentazione della linea universale con relè 
per montaggio su guida
C o n t a t t o  d e l l ’ a p r i p o r t a  ,  
c o n t a t t o  d i  c h i u s u r a  a  p o t e n z i a l e  z e r o   m a x .  24 V / 2 A
P e r i o d o  d i  sb l o cca g g i o  a p r i p o r t a    1  . . .  1 0  s
C o n t a t t o  p e r  i l l u m i n a zi o n e   co n t a t t o - µ ,  
c o n t a t t o  d i  c h i u s u r a  a  p o t e n z i a l e  z e r o   m a x .  23 0  V ~ / 1 6  A
C a r i c o  m i n i m o  c o n t a t t o  c a .   1 5 W
P o t e r e  d i  i n t e r r u zi o n e  co n t a t t o  p e r  i l l u m i n a zi o n e  :  
-  L a m p a d e  a  i n ca n d e sce n za   23 0 0  W  
-  L a m p a d e  a l o g e n e  a d  a l t o  vo l t a g g i o  23 0 0  W  
-  T r a sf o r m a t o r i  e l e t t r o n i ci  e  
  t r a sf o r m a t o r i  B i - M o d e  1 50 0  V A  
-  T r a sf o r m a t o r i  co n ve n zi o n a l i  1 50 0  V A  
- Lampade LED Retrofit  da 440 W 
-  L a m p a d e  a  r i s p a r m i o  e n e r g e t i c o  d i m m e r a b i l i   440 W  
- Lampade fluorescenti compatte  
  co n  r e a t t o r e  e l e t t r o n i co   22 x 20  W  
- Lampade fluorescenti con reattore elettronico  1000 W  
- Lampade fluorescenti non compensate  1100 W
- Lampade fluorescenti compensate  
  i n  p a r a l l e l o  1 0 0 0  V A  / 1 3 0  µ F  
- Lampade fluorescenti con accensione doppia 1000 W  
- Sono possibili carichi combinati fino al  
  r a g g i u n g i m e n t o  d e l  m i n i m o  ca r i co  m a ssi m o
P e r i o d o  d i  a cce n si o n e  d e l l a  l u ce  1  s . . .  5 m i n u t i
 I  t r a sf o r m a t o r i  e l e t t r i ci  e  co n ve n zi o n a l i  d e vo n o  

e sse r e  ca r i ca t i  se g u e n d o  l e  i n d i ca zi o n i  d e i  
p r o d u t t o r i .

 L e  i n d i ca zi o n i  d i  p o t e n za  so n o  co m p r e n si ve  
d e l l a  p o t e n za  d i ssi p a t a  p a r i  a l  20  %  i n  t r a sf o r -
m a t o r i  co n ve n zi o n a l i  e  a l  1 0 %  i n  t r a sf o r m a t o r i  
e l e t t r o n i ci .
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