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Distributore VIDEO barra DIN/
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F u n zi o n e
I  di st r i b u t o r i  vi de o  ve n g o n o  u t i l i zz a t i  co m e  de r i va t o -
r i ,  di st r i b u t o r i  o  p e r  l ‘ a cco p p i a m e n t o  de l l a  l i n e a  b u s 
vi de o .

I n d i c a zi o n i  d i  s i c u r e zza
L‘incasso e il montaggio degli apparecchi elet-
trici devono essere eseguiti solo da elettricisti 
qualificati.
I l  m a n c a t o  r i s p e t t o  d e l l e  i s t r u zi o n i  p u ò  p r o v o -
care danni all‘apparecchio, incendi o altri peri-
coli.
Per l‘installazione e la posa dei cavi, attenersi 
alle direttive e alle norme vigenti per i circuiti 
elettrici di bassa tensione.
Queste istruzioni per l‘uso sono parte integran-
t e  d e l  p r o d o t t o  e  d e v o n o  r e s t a r e  i n  p o s s e s s o  
dell‘utilizzatore finale.
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Collegamento
D i st r i b u t o r e / S ca t o l a  di  de r i va zi o n e

( 1) ( 3 )  M o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  X1/X1  
- Diramazione dalla linea primaria bifilare

( 2 ) ( 4 )  M o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  X/X  
- Linea primaria bifilare in doppino

D i st r i b u t o r e  do p p i o  e  q u a dr u p l o

( 1) ( 3 )  M o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  X1/X1  
-  I n g r e sso  co n  u t i l i zzo  co m e  di st r i b u t o r e  
-  U sci t a  co n  u t i l i zzo  co m e  a cco p p i a m e n t o

( 2 ) ( 4 )  M o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  X/X  
-  U sci t a  co n  u t i l i zzo  co m e  di st r i b u t o r e  
-  I n g r e sso  co n  u t i l i zzo  co m e  a cco p p i a m e n t o

Utilizzo
Distributore/
Scatola di 
derivazione

Distribu-
tore  
doppio

Distribu-
tore  
quadruplo

Distributore (deri-
vatore)
Ramificazione della 
linea
Accoppiamento
Da stazioni da porta, 
stazioni da porta sui 
piani, nel corridoio 
(porticato) e nell'ap-
partamento

Terminatore (resistenza terminale)
I  co l l e g a m e n t i  i n u t i l i zza t i  ( X/ X)  de vo n o  e sse r e  ch i u -
si  m e di a n t e  i n se r i m e n t o  di  u n  t e r m i n a t o r e .

1.  P r e m e r e

2 .  I n se r i r e

F i g u r a  4 :  m o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  p e r  m o n t a g g i o   
  su  g u i da

I n se r i r e

 
F i g u r a  5 :  m o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  da  i n ca sso
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F i g u r a  6:  di st r i b u zi o n e  e  a cco p p i a m e n t o  co n  di st r i -  
  b u t o r i

P e r  p i ù  di  4  u s ci t e  o  i n g r e ssi  i  di st r i b u t o r i  vi de o  
ve n g o n o  co l l e g a t i  a  ca sca t a .  L e  u sci t e  de l  p r i m o  
di st r i b u t o r e  vi de o  ve n g o n o  co l l e g a t e  a g l i  i n g r e ssi  
dell‘ulteriore distributore video (figura 7). In questo 
ca so  l e  a t t e n u a zi o n i  de i  di st r i b u t o r i  vi de o  si  so m -
m a n o  t r a  di  l o r o .

do p p i o

q u a dr u p l o q u a dr u p l o

 
Figura 7: 2 fili – distributore, a cascata

 P e r  i l  ca l co l o  de l l ’ a t t e n u a zi o n e  e  l a  m i su r a zi o n e  
de l l ’ i m p e de n za  a d a n e l l o ,  ve de r e  l e  I st r u zi o n i  
p e r  l ’ u so  de l l ’ a l i m e n t a zi o n e  de l l a  l i n e a  b u s.

P

Da t i  t e c n i c i
T e n si o n e  d’ e se r ci zi o  2 4  V =
G r a do  di  p r o t e zi o n e  I P  2 0
U m i di t à  r e l a t i va  0  . . .  65 %  ( se n za  co n de n sa )
T e m p e r a t u r a  d‘ e s e r c i z i o  - 5  …  + 4 5 ° C
T e m p e r a t u r a  di  m a g a z z i n o / t r a s p o r t o  - 2 0  …  + 60 ° C
M o r se t t i  di  co l l e g a m e n t o  M o r se t t i  a  i n n e st o  
D i a m e t r o  co n du t t o r e  m a ssi m o  0 , 8  m m

Distributore/Scatola di derivazione RED611X, 
RED621X
A t t e n u a zi o n e  di  t r a sm i ssi o n e  1 dB
S m o r za m e n t o  di  de r i va zi o n e  12  dB
D i m e n si o n i  L  x A  x P
A p p a r e cch i o  da  i n ca sso  5 1 x 4 2  x 16 m m
A p p a r e cch i o  p e r  m o n t a g g i o   
su guida 17,5 x 94 x 58 mm, 1 unità

Distributore doppio RED612X, RED622X
A m m o r t i zza zi o n e  di st r i b u t o r e  3  dB
A p p a r e cch i o  da  i n ca sso  5 1 x 4 2  x 16 m m
A p p a r e cch i o  p e r  m o n t a g g i o  
 su guida 17,5 x 94 x 58 mm, 1 unità

Distributore quadruplo RED614X, RED624X
A m m o r t i zza zi o n e  di st r i b u t o r e  6 dB
A p p a r e cch i o  da  i n ca sso  5 1 x 4 2  x 16 m m
A p p a r e cch i o  p e r  m o n t a g g i o   
su guida 35 x 94 x 58 mm, 2 unità


