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F ig u ra 1:  Stru ttu ra ap p arecch io

S t r u t t u r a  d e l l ‘ a p p a r e c c h i o
( 1)  Collegamento bus a 2 fi li X/ X
( 2)  Ju m p er p er im p o stazi o ne d ella f u nzi o ne
( 3 )  Co lleg am ento  d ell‘ ing resso  Co ntro l-in p er co n-

tatti a p o tenzi ale ze ro  ( ad  es.  p u lsanti)
( 4 )  Co lleg am ento  a p o tenzi ale ze ro  p er co ntatto  

d i co m m u tazi o ne
( 5 )  I nterru tto re a m ano p o la S1 ed  S2 im p o stazi o -

ni d i f u nzi o ni/ ind irizzi

De s c r i zi o n e  d e l l e  f u n zi o n i
A  seco nd a d ell‘ im p o stazi o ne,  l‘ ap p arecch io  
trasmette tramite il bus a 2 fi li e/o lo stato dell‘in-
g resso  Co ntro l-in i co m and i d i attiva zi o ne o  d i invi o  
ricevu ti.

U s o  c o n f o r m e  a l l e  i n d i c a zi o n i
 - Co m m u tazi o ne d elle u tenze  elettrich e d a 24  V  

A C/ D C co n co ntatto  a p o tenzi ale ze ro
 - Invio di comandi bus a 2 fi li tramite chiusura del 

co ntatto  su ll‘ ing resso  Co ntro l-in
 - M o ntag g io  in scato la d a incasso  seco nd o  D I N 

4 9 0 7 3  o  scato la d i d eriv az io ne a p arete/ d a incasso
 - No n co m p atib ile co n im p ianti d i interco m u nica-

zi o ne d i altri p ro d u tto ri

C a r a t t e r i s t i c h e  d e l  p r o d o t t o
 - I nterru tto re a m ano p o la p er l‘ im p o stazi o ne d i 

f u nzi o ni/ ind irizzi
 - T u tti i co lleg am enti co n m o rsetti a innesto

I n f o r m a zi o n i  p e r  g l i  e l e t t r i c i s t i

M o n t a g g i o  e  c o l l e g a m e n t o  e l e t t r i c o
P ERI C O L O !
S c o s s e  e l e t t r i c h e  i n  c a s o  d i  c o n t a t t o  
c o n  c o m p o n e n t i  s o t t o  t e n s i o n e .
L e  s c o s s e  e l e t t r i c h e  p o s s o n o  p r o v o -
c a r e  l a  m o r t e !
Di s a t t i v a r e  t u t t i  i  r e l a t i v i  i n t e r r u t t o r i  
m a g n e t o t e r m i c i  p r i m a  d i  e s e g u i r e  
o p e r a zi o n i  s u l l ' a p p a r e c c h i o  o  s u l  
c a r i c o .  C o p r i r e  t u t t i  i  c o m p o n e n t i  
s o t t o  t e n s i o n e  p r e s e n t i  n e l l a  zo n a !

ç

Per lavo ri su  im p ianti co n allacciam ento  d i rete a 
23 0  V  in co rrente alternata si d evo no  o sserva re le 
ind icazi o ni d i sicu rezza  a no rm a D I N V D E  0 10 0 .
D u rante l‘ installazi o ne d ell‘ im p ianto  d i interco m u -
nicazi o ne si d evo no  o sserva re le reg o le g enerali 
d i sicu rezza  p er g li im p ianti d i teleco m u nicazi o ne 
seco nd o  la no rm a V D E  0 8 0 0 :

 - p o sa sep arata p er i cavi  d i rete e d i interco m u -
nicazi o ne a no rm a V D E  0 8 0 0 .

 - Sep arato ri tra i cavi  d i rete e d i interco m u nica-
zi o ne in canaline cavi  co m u ni.

 - U so  d i cavi  d i teleco m u nicazi o ni d isp o nib ili in 
co m m ercio ,  ad  esem p io  J-Y ( St)  Y  co n u n d ia-
m etro  d i 0 , 8  m m .

C a v i  b u s
 - J-Y ( ST ) Y  o  A -2Y ( L ) 2Y

Usare una coppia di fi li ritorti.
Su g g erim ento :  b ianco / g iallo

 - CA T
Usare una coppia di fi li ritorti.
Su g g erim ento :  arancio ne/ b ianco

 - Y R
Usare fi li affi ancati.

C o l l e g a r e  e  m o n t a r e  l ‘ a p p a r e c c h i o
  Collegare il cavo bus a 2 fi li al collegamento bus (1).

 Se il relè di attivazione è collegato alla fi ne della 
linea bus a 2 fi li, la linea bus a 2 fi li deve essere 
ch iu sa co n u n term inato re ( co m p reso / a nella 
f o rnitu ra) .

  A ll‘ o cco rrenza ,  co lleg are il carico  alim entato  d a 
u n alim entato re d i tensio ne m ax.  24  V  al co ntat-
to  d i co m m u tazi o ne a p o tenzi ale ze ro  ( 4 ) .

  A ll‘ o cco rrenza ,  co lleg are il co ntatto  a p o tenzi ale 
ze ro  all‘ ing resso  Co ntro l-in

  E f f ettu are l‘ im p o stazi o ne d ella f u nzi o ne/ ind iriz-
zo  su ll‘ interru tto re a m ano p o la S1 e S2.

  Sistem are l‘ ap p arecch io  nella scato la d i instal-
lazi o ne o  d i d eriva zi o ne.

P

I n d i c a zi o n i  d i  s i c u r e zza
L ‘ i n c a s s o  e  i l  m o n t a g g i o  d e g l i  a p p a r e c c h i  e l e t -
t r i c i  d e v o n o  e s s e r e  e s e g u i t i  s o l o  d a  e l e t t r i c i s t i  
qualifi cati.
I l  m a n c a t o  r i s p e t t o  d e l l e  i s t r u z i o n i  p u ò  p r o v o c a -
r e  d a n n i  a l l ‘ a p p a r e c c h i o ,  i n c e n d i  o  a l t r i  p e r i c o l i .
P e r  l ‘ i n s t a l l a zi o n e  e  l a  p o s a  d e i  c a v i ,  a t t e n e r s i  
a l l e  d i r e t t i v e  e  a l l e  n o r m e  v i g e n t i  p e r  i  c i r c u i t i  
e l e t t r i c i  d i  b a s s a  t e n s i o n e .
Q u e s t e  i s t r u z i o n i  p e r  l ‘ u s o  s o n o  p a r t e  i n t e g r a n -
t e  d e l  p r o d o t t o  e  d e v o n o  r e s t a r e  i n  p o s s e s s o  
dell‘utilizzatore fi nale.
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F u n zi o n e  d i  c h i a m a t a  a l  p i a n o  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  inserito  a sinistra )
T ram ite u n co ntatto  d i ch iu su ra co lleg ato  al Co n-
tro l-in vi ene trasm esso  u n co m and o  d i ch iam ata al 
piano sul bus a 2 fili. L‘indirizzo contattato della/e 
stazi o ne/ i interna/ e vi ene im p o stato  nel relè  d i 
attiva zi o ne d ell‘ interru tto re a m ano p o la ( 5 )  ( S1= in-
d irizzo  d i g ru p p o ,  S2= ind irizzo  u tente) .  Se in u na 
stazi o ne interna vi ene attiva to  il tasto  ap rip o rta,  il 
co ntatto  relè  si ch iu d e e,  ad  es. ,  vi ene sb lo ccata 
u na p o rta al p iano .
 I l co ntatto  relè  no n si ch iu d e se la staz io ne inter-

na è  in m o d alità  d i co nv ersaz io ne p o rta o  se la 
ch iam ata è  av v enu ta d a u na staz io ne d a p o rta.  
U na ch iam ata d i p o rta no n risp o sta d u ra 9 0  s.

 Per o g ni ind iriz zo  d i stazi o ne interna è  p o ssib ile 
u tilizza re u n so lo  relè  d i attiva zi o ne.

A p r i p o r t a  a  r i p o s o  p e r  f u n z i o n e  i n d i r i z z o  d e l  m i t t e n t e  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  inserito  a sinistra )
Co m and o  d el co ntatto  relè  tram ite stazi o ni interne 
e/ o  co n u n relè  d i attiva zi o ne ( invi o  co m and o  ap ri-
p o rta nella f u nzi o ne a rip o so )  co n l‘ ind irizzo  u tente 
e l‘ ind irizzo  d i g ru p p o  im p o stati su g li interru tto ri a 
m ano p o la d el relè  d i attiva zi o ne ( 5 ) .
 I l co ntatto  relè  no n si ch iu d e se la staz io ne inter-

na è  in m o d alità  d i co nv ersaz io ne p o rta o  se la 
ch iam ata è  av v enu ta d a u na staz io ne d a p o rta.  
U na ch iam ata d i p o rta no n risp o sta d u ra 9 0  s.

F u n zi o n e  r e l è  a p r i p o r t a  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  inserito  a d estra )
I l co m and o  d el relè  d i attiva zi o ne avvi ene tram ite il 
tasto  ap rip o rta d ella stazi o ne interna e/ o  tram ite il 
co ntatto  d i ch iu su ra su ll‘ ing resso  Co ntro l-in.

J u m p e r   -  f u n z i o n e  r e l è  a p r i p o r t a
I m p o stazi o ne interru tto re a 
m ano p o la

Stato  d ella sta-
zi o ne interna

S1 S2

0
Co m and o  tram ite tu tte 
le stazi o ni interne ( S2 
irrileva nte)

in f ase d i co nve r-
sazi o ne/ sq u illo

3 sem p re

5 nello  stato  d i 
rip o so

1 Co m and o  tram ite stazi o ni 
interne co n q u esto  ind i-
rizzo  d i g ru p p o  ( S2= ind i-
rizzo  d i g ru p p o )

in f ase d i co nve r-
sazi o ne/ sq u illo

4 sem p re

6 nello  stato  d i 
rip o so

2
Co m and o  nella co nv ersa-
z io ne co n q u esto  ind iriz z o  
d i p o rta ( S2= ind iriz z o  p o rta)

in f ase d i co nve r-
sazi o ne/ sq u illo

F u n zi o n i  r e l è  l u c e  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  inserito  a d estra )
I l co m and o  d el relè  d i attiva zi o ne avvi ene tram ite il 
tasto  d i illu m inazi o ne d ella stazi o ne interna e/ o  tra-
m ite il co ntatto  d i ch iu su ra su ll‘ ing resso  Co ntro l-in.

J u m p e r   -  f u n zi o n e  r e l è  l u c e
I m p o stazi o ne interru tto re a 
m ano p o la

Stato  d ella sta-
zi o ne interna

S1 S2

7
Co m and o  tram ite tu tte 
le stazi o ni interne ( S2 
irrileva nte)

in f ase d i co nve r-
sazi o ne/ sq u illo

A sem p re

C nello  stato  d i 
rip o so

8 Co m and o  tram ite stazi o ni 
interne co n q u esto  ind i-
rizzo  d i g ru p p o  ( S2= ind i-
rizzo  d i g ru p p o )

in f ase d i co nve r-
sazi o ne/ sq u illo

B sem p re

D nello  stato  d i 
rip o so

9
Co m and o  nella co nv ersa-
z io ne co n q u esto  ind iriz z o  
d i p o rta ( S2= ind iriz z o  p o rta)

sq u illo  in f ase d i  
co nve rsazi o ne

P

P

P

F u n zi o n e  r e l è  d i  c h i a m a t a  p o r t a  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  no n inserito  )
D eterm inate ch iam ate p o rta ch iu d o no  il co ntatto  relè ,  
ad  es.  p er u n seg nale seco nd ario ,  co ntatto  a interm it-
tenz a,  seg nalaz io ne o ttica,  ecc. .  L ‘ ing resso  Co n-
tro l-in in q u esto  caso  no n sv o lg e alcu na f u nz io ne.

J u m p e r   -  f u n zi o n e  r e l è  d i  c h i a m a t a  p o r t a
Selezi o ne f u n-
zi o ne interru tto re 
a m ano p o la S1

I m p o stazi o ne p aram etri 
d ell' interru tto re a m ano p o la 
S2

3 I l co ntatto  
relè  si ch iu d e 
so lo  in caso  
d i ch iam ata 
p o rta au d io

No n rileva nte.  Co m and o  
tram ite tu tte le ch iam ate p o rta 
au d io

4
Ch iam ate p o rta au d io  co n im -
p o stazi o ne id entica ind irizzi  d i 
g ru p p o  d ella stazi o ne interna

5
I l co ntatto  
relè  si ch iu d e 
in caso  d i 
ch iam ata 
p o rta au d io  e 
vi d eo

No n rileva nte.  Co m and o  
tram ite tu tte le ch iam ate p o rta 
au d io  e vi d eo

6
Ch iam ate p o rta co n im p o sta-
zi o ne id entica d eg li ind irizzi  d i 
g ru p p o  d ella stazi o ne interna

7

Ch iam ate d i stazi o ne d a p o rta 
co n im p o stazi o ne id entica 
ind irizzi  d i p o rta ( S2= ind irizzo  
p o rta)

8 I l co ntatto  
relè  si ch iu d e 
so lo  in caso  
d i ch iam ata 
p o rta vi d eo

No n rileva nte.  Co m and o  
tram ite tu tte le ch iam ate p o rta 
vi d eo

9
So lo  d a stazi o ni interne co n 
q u esto  ind irizzo  d i g ru p p o  
( S2= ind irizzo  d i g ru p p o )

F u n zi o n e  t r a s m e t t i t o r e  c o m a n d o  a p r i p o r t a  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  no n inserito  )
Co n il trasm ettito re d i co m and o  ap rip o rta è  p o ssib i-
le co m and are i co ntatti ap rip o rta d eg li ap p ro v v ig io -
nam enti d ella linea,  le staz io ni d a p o rta,  g li acco p -
p iato ri e altri relè  d i attiv az io ne ( se im p o stato  co m e 
relè  ap rip o rta) .  U n co ntatto  d i ch iu su ra su ll‘ ing resso  
Co ntro l-in d el relè  d i attiv az io ne inv ia u n co m and o  
all‘apriporta sul bus a 2 fili. Il contatto relè del relè 
d i attiv az io ne inv io  in q u esto  caso  è  d isattiv ato .

J u m p e r   -  f u n zi o n e  t r a s m e t t i t o r e  c o m a n d o  
a p r i p o r t a
Selezi o ne f u nzi o -
ne interru tto re a 
m ano p o la S1

I m p o stazi o ne p aram etri 
d ell' interru tto re a m ano p o la 
S2

A

sem p re

Co m and o  ap rip o rta co n ind iriz -
z o  d el m ittente 0 / 0  all' ind iriz z o  
d i p o rta d el d estinatario  =  S2

B

Co m and o  ap rip o rta co n ind i-
rizzo  d el m ittente F / F  all' ind i-
rizzo  d i p o rta d el d estinatario  
=  S2

C
nello  stato  d i 
rip o so

Co m and o  ap rip o rta co n ind i-
rizzo  d el m ittente 0 / 0  ( irrile-
va nte p er S2)

D
Co m and o  ap rip o rta co n ind i-
rizzo  d el m ittente F / F  ( irrile-
va nte p er S2)

 Co n il co m and o  ap rip o rta trasm ettito re a 
rip o so  è  p o ssib ile sb lo ccare i co ntatti ap rip o rta 
d ell‘ alim entazi o ne d ella linea,  d eg li acco p p iato ri 
e d elle stazi o ni d a p o rta su  cu i è  im p o stato  
l‘ ap rip o rta.

 Co n il co m and o  ap rip o rta trasm ettito re a rip o so  
è  p o ssib ile co m and are u n relè  d i attiva zi o ne 
nella f u nzi o ne ap rip o rta a rip o so  p er l‘ ind irizzo  
d el m ittente.  So lo  2 vo lte p er o g ni im p ianto  
p o ich é  so no  p o ssib ili so lo  2 ind irizzi .  U n‘ analisi 
d ell‘ ind irizzo  d el m ittente è  p o ssib ile so lo  co n il 
relè  d i co m m u tazi o ne d o p p io .

P

P

F u n zi o n e  t r a s m e t t i t o r e  c o m a n d o  l u c e  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  no n inserito  )
Co n il trasm ettito re d i co m and o  lu ce è  p o ssib ile 
co m and are i co ntatti lu ce d eg li ap p ro vvi g io nam enti 
d ella linea,  le lu ci au to m atich e,  g li acco p p iato ri e 
altri relè  d i attiva zi o ne.  A lla ch iu su ra d i u n co ntatto  
su ll‘ ing resso  Co ntro l-in vi ene invi ato  u n co m and o  
luce al bus a 2 fili. In questa modalità di esercizio il 
co ntatto  relè  no n h a alcu na f u nzi o ne.
A p p licazi o ne:  ad  es.  p er accend ere la lu ce tram ite 
co ntatto  m ag netico  su lla p o rta d ‘ ing resso  e d ell‘ ap -
p artam ento .

J u m p e r   -  f u n zi o n e  t r a s m e t t i t o r e  c o m a n d o  
l u c e
Selezi o ne f u nzi o -
ne interru tto re a 
m ano p o la S1

I m p o stazi o ne p aram etri 
d ell' interru tto re a m ano p o la 
S2

E

sem p re

Ch iam ata lu ce co n ind irizzo  
d el m ittente 0 / 0  all' ind irizzo  d i 
p o rta d el d estinatario  =  S2

F
Ch iam ata lu ce co n ind irizzo  
d el m ittente F / F  ( irrileva nte 
p er S2)

F u n zi o n e  r e l è  d i  f u n zi o n e  
( Ju m p er d i f u nzi o ne ( 2)  no n inserito  )
L a m o d alità  relè  d i f u nzi o ne co nsente le f u nzi o ni 
interru tto re/ p u lsante e d i stato .  L ‘ ind irizzo  d el relè  
d i f u nzi o ne vi ene im p o stato  tram ite l‘ interru tto re a 
m ano p o la S2.  È  p o ssib ile attiva re u n m assim o  d i 
16  relè  d i f u nzi o ne ind ip end enti l‘ u no  d all‘ altro  su l 
BUS a 2 fili.
A p p licazi o ni:

 - A zi o nam ento  d ell‘ illu m inazi o ne o  d i carich i
 - Sb lo cco  d i u na p o rta d i casa
 - Seg nale d i ap ertu ra d i u na p o rta d i casa o  d i u n 

g arag e co n u n co ntatto  m ag netico .
 - Seg nale d i u na p o rta d i casa ap erta co n u n 

co ntatto  d i attiva zi o ne d el catenaccio

J u m p e r   -  r e l è  d i  f u n zi o n e
Selezi o ne f u nzi o ne interru tto re 
a m ano p o la S1

I nd iriz z o  relè  
interru tto re a 
m ano p o la S2

0

A zi o nam ento  tasti /  seg na-
le d i stato  Co ntro l-in 
( ve d ere tab ella azi o na-
m ento  tasti)

I nd irizzo  relè  
0 -F

1

M o d alità  d i attiva zi o ne /  
seg nale d i stato  co ntatto  
relè  
( v ed ere tab ella m o d alità  d i 
attiv az io ne)

I nd irizzo  relè  
0 -F

2
M o d alità  su ccessiva / d i 
risp o sta 
Relè  d i f u nzi o ne

I nd irizzo  relè  
0 -F

 I l relè  d i f u nz io ne nell‘ eserciz io  tasti o  d i attiv az io -
ne p u ò  essere esteso  tram ite u n relè  d i f u nz io ne 
nella m o d alità  su ccessiv a/ d i risp o sta.  I n q u esto  
m o d o ,  lo  stato  o  la reg o laz io ne d el co ntatto  relè  
possono trasmessi tramite il bus a 2 fili.

 U n relè  d i f u nzi o ne in m o d alità  su ccessiva /
d i risp o sta p u ò  so stitu ire u n tasto  d i f u nzi o ne 
sp eciale d i co m and o  d i u na stazi o ne interna.  I l 
co ntatto  relè  d el relè  d i f u nzi o ne rap p resenta il 
L E D  in q u el m o m ento  nella m o d alità  su ccessi-
va / d i risp o sta.

P

P
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Da t i  t e c n i c i
T ensio ne d ’ esercizi o  vi a b u s 24  V =
Co ntatto  d i co m m u tazi o ne d el co ntatto  d i ch iu su ra  
a p o tenzi ale ze ro   m ax.  24  V  / 1 A
I ng resso  co ntro l-in  p er co ntatti a p o tenzi ale ze ro
G rad o  d i p ro tezi o ne I P 20
U m id ità  relativa  0  . . .  6 5 %  ( senza  co nd ensa)
T em p eratu ra d ‘ esercizi o  -5  … + 4 5 ° C
T em p eratu ra d i m ag azzi no / trasp o rto  -20  … + 6 0 ° C
M o rsetti d i co lleg am ento  M o rsetti a innesto  
D iam etro  co nd u tto re m assim o  0 , 8  m m
L u ng h ezza  cavo  ing resso  co ntro l-in  m ax.  2 m
D im ensio ni L  x L  x P 5 1 x 4 2 x 17  m m

A zi o n a m e n t o  t a s t i M o d a l i t à  s u c c e s s i v a /
d i  r i s p o s t a

Reazi o ne 
 

A zi o ne

Co ntatto  relè  
Relè  d i f u nzi o ne 
nell' azi o nam ento  tasti

Stazi o ne interna  
T asti sp eciali L E D  d i 
stato

Co ntatto  relè  
Relè  d i f u nzi o ne 
su ccessivo / seg nalato re

A ttiva zi o ne d ei tasti sp eciali 
d ella stazi o ne interna

Si ch iu d e p er la d u rata 
d ell' attiva zi o ne

Co ntatto  ch iu so  su l Co ntro l-in 
d el relè  d i f u nzi o ne nell' atti-
va zi o ne tasti

Si illu m ina p er la 
d u rata d el co ntatto

Si ch iu d e p er la d u rata 
d el co ntatto  

Co ntatto  ch iu so  su l Co ntro l-in 
d el relè  d i f u nzi o ne su ccessi-
vo / seg nalato re

Si ch iu d e p er la d u rata 
d el co ntatto

M o d a l i t à  d i  c o m m u t a zi o n e M o d a l i t à  s u c c e s s i v a /
d i  r i s p o s t a

Reazi o ne 
 

A zi o ne

Co ntatto  relè  
Relè  f u nzi o ne 
M o d alità  d i attiva zi o ne

Stazi o ne interna  
T asti sp eciali L E D  d i 
stato

Co ntatto  relè  
Relè  d i f u nzi o ne 
su ccessivo / seg nalato re

A ttiva zi o ne d ei tasti sp eciali 
d ella stazi o ne interna

Co m m u tazi o ne d el 
co ntatto  p er o g ni azi o -
nam ento

Si illu m ina in caso  d i 
co ntatto  relè  ch iu so

Seg u e alla m o d alità  d i 
attiva zi o ne d el relè  d i 
co ntatto  relè  d i f u nzi o ne

Co ntatto  ch iu so  su l Co ntro l-in 
d el relè  d i f u nzi o ne nella 
m o d alità  d i attiva zi o ne

Co m m u tazi o ne d el 
co ntatto  p er o g ni ch iu -
su ra d el co ntatto

Co ntatto  ch iu so  su l Co ntro l-in 
d el relè  d i f u nzi o ne su ccessi-
vo / seg nalato re

Co m m u tazi o ne d el 
co ntatto  p er o g ni ch iu -
su ra d el co ntatto


