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E-nr. 1801624
Uttag for
a-dosa

E-nr. 1801627
Uttag for
1%2-dosa

E-nr. 1801643
Uttagsinsats for
a-dosa
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E-nr. 1801631
Uttag med
X-plint
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E-nr. 1801661
Uttag godként fér
440v

E-nr. 1801625
Uttag for
a-dosa

E-nr. 1801628
Uttag for
1Y2-dosa

E-nr. 1801644
Uttagsinsats for
a-dosa

E-nr. 1801640
Uttag med delad
brunnsténdning

E-nr. 1801664
Uttag utan jord



Brytaren
gor rummet.

Enkel, funktionell och tidlés — detta &r egenskaperna som bidragit till
att serie S.1 blivit ett standardval i bade bostader och kommersiella
fastigheter. Vi lagger alltid stor vikt vid kvalitet, design och innovation.
Alla vara produkter utvecklas med kundens behov i fokus.

Med vara 2-vagsuttag blir installationen béttre. Vi har namligen ut-
vecklat marknadens kanske snabbaste och mest flexibla uttag, allt for
att installationen ska forbli snabbt, enkel och séker. Produktsortimentet
ar brett och det finns ett uttag for varje behov. Del- eller helinféllda
uttag for vanliga apparat- eller for 1¥2-dosor, installerade var for sig eller
i kombination. Standarduttag for 3-ledare, med X-plint fér 5-ledare,
med delad brunntdndning samt ett dedikerat uttag godkant fér 440 V
till tvattmaskin och torktumlare. Snabbt, sakert, enkelt, robust,
mangsidigt, flexibelt och bekvamt.



Vaggapparater serie S.1
Kompletta produkter

:hager

Vaggapparater S.1 i plast, matt

Stromstéllare gar ej att komplettera

Tryckknappar alltid aterfjadrande,

utférande. med fjader. demontering av fjader ar maojlig.
Dmign S SA
_ Vit Antracit
Stromstillare utan klor, snabbanslutning
Trapp/1-polig 18018 21 -
Kron 18018 16 -
Kors 18018 22 -
18018 21
2-polig 1801815 -
Dubbeltrapp, skruvanslutning 18018 23 -
Tryckknappar, aterfjadrande, utan klor, snabbanslutning
Trapp/1-polig 18018 26 -
... Trapp/1-polig med LED-indikering 18018 27 -
Kron 1801825 -
1801827
4 x 1-polig, skruvanslutning 18018 24 -
Stromstillare med klor, snabbanslutning
Trapp/1-polig 18010 21 1801150
Kron 1801016 18011 51
Kors 18011 40 18011 57
18010 21
2-polig 1801138 1801155
Dubbeltrapp, skruvanslutning 18 011 39 18 011 56
Tryckknappar, aterfjadrande med klor, snabbanslutning
Trapp/1-polig 1801028 18011 52
Kron 18011 42 1801159
4 x 1-polig, skruvanslutning 18 011 43 18 011 60
o Trapp/1-polig med separat lampkrets 18 011 41 18 011 58
Vriddimrar
Vriddimmer for glodljus LED 3 - 100 W/ 20 - 500 W 13603 67 13603 68

13 603 67

Rétt till tekniska forandringar forbehalles.



:hager

Vaggapparater serie S.1

Vagguttag

Vaggapparater S.1 i plast, matt

Vagguttag delinfalld fér vanlig a-dosa

Med fast ram eller utan ram for

utférande. eller helinfalld for 1-12 dosa. kombinationsmontage.
Dmign S..1 S .
iy Vit Antracit
1-vags vagguttag
u
sl 1-vags jordat, fast ram, ej fér montage i kombination 18 011 06 -
& 1-vags uttag, skruvanslutning 18 033 41 18 033 42
1-vags jordat med lucka 18 011 46 18 011 63
18011 06
1-vags, uttagsinsats, jordad 18 033 38 18 033 39
1-vags, uttagsinsats, jordfelsbrytare 18 005 87 -
g 1-végs, vigguttag med USBA + C,15W, 3 A
! . 1-végs, vaggutta 18 019 93 18 019 92
h e 1 gs, vagguttag
I C |
18019 83
ix 2-vags vagguttag
= 2-vags jordat, insats med klor, for 3-ledare 18 016 24 18 016 25
é 2-vags jordat med x-plint for 5-ledare, insats med klor 18 016 31 18 016 32
- f ™ 2-v&gs jordat med delad brunstandning 18 016 37 18 016 38
-
18016 24
2-vags vagguttag, lag design, bygghdjd endast 10 mm ut fran underlaget
-
. 2-vags jordat for 1-%2 dosa for 3-ledare 18 016 27 18 016 28
2-v&gs jordat med x-plint for 1-12 dosa for 5-ledare 18016 34 18016 35
- & 2-végs jordat med delad brunstandning for 1-%2 dosa 18016 40 18 016 41
18016 27
2-véags vagguttag 440V, for t. ex. tvittpelare
-
é"- e 2-vags jordat, insats med klor 18 016 61 18 016 62
L
-
e
. )
18016 61
2-vags vagguttag utan jord
__.|-"
E o 2-v&gs utan jord, insats med klor 18 016 64 -
¥
"'I‘-I
L
18016 64

Ratt till tekniska forandringar forbehalles.



Vaggapparater serie S.1
Vagguttag . hager

S S.1
Vit Antracit
é |
= — 2 x 1-vags vagguttag i hérnbox
E’ . L';' Harnbox, 2x1-Vagsuttag 18017 74 ‘ 18017 75
1.8 ;;74
- 2-vags vagguttagsinsatser
& & 2-vags jordat 18016 43 18016 44
= J 2-v&gs jordat med x-plint 18 016 49 18 016 50
L 2-vags jordat med delad brunstandning 18 016 55 18 016 56
. 3
18016 43
- 2-vags vagguttagsinsatser, Iag design, bygghéjd endast 10 mm ut fran underlaget
- » 2-vags jordat for 1-¥2 dosa 18 016 46 18 016 47
— 2-vags jordat med x-plint fér 1-2 dosa 18 016 52 18 016 53
- . L ] | 2-vags jordat med delad brunstandning for 1-2 dosa 18 016 58 18 016 59
. 3
18016 46
Ramar till 2-vags vagguttagsinsatser
1-facksram till 2-vags uttag 18 013 45 18 013 80
2-facksram till 2-véags uttag 18 013 46 18 013 81
3-facksram till 2-vags uttag 18 013 47 18 013 82
4-facksram till 2-vags uttag 18013 48 1801383
1801345 Adapter for apparat med c-bricka 55x55mm 18013 49 18013 84

Utanpaliggande vigguttag

i! £ ]
* 2-vags vagguttag 18 018 00 -
‘! L ]

4-vags vagguttag 18 018 01 -
6-vags vagguttag 18 018 02 -
18018 00
Sockeldosa
i
1 Sockeldosa férmonterad * 1801773 -
e
18017 73

* med 2-vags uttag, platt design och kablage 1,5mm? (brun, bla och gul/gron)

6 Ratt till tekniska férandringar forbehalles.



Vaggapparater serie S.1
:hager Uttag, signallampor, PIR och RWC-larm

Vaggapparater S.1 i plast, matt utférande.

i . S..1 S.1 .
_ Vit Antracit
| |
USB-ladduttag
e “
| I? — Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3 A 52 003 62 52 003 61
= U
- =a Centrumbricka, universal 18 033 91 1803392
18033 91
Timer-kit
'\:) Timer-kit 1 - 120 min (1500W) 18 000 01 18 000 02
Timer-kit 1 - 120 min (1500W) i hérnbox 1801777 18017 78
o
1 L]
18 000 01

r/./‘ ;_ Timer, elektronisk
| Timer 1 - 60 minuter, 1500 W 18 015 45 -

Centrumbricka, timer 18 034 05 18 034 06

18 034 05

= =
ﬂ-:?q I\.‘_'!|:“|

a
rF TV- & datauttag
=
o 3 Antennuttag, radio och TV 60714 71 60 714 72

1801545 Datauttag 2xRJ45 Kat. 6E skarmat 5117151 51171 61
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6A oskarmat 51174 67 5117278
. - Centrumbricka, 1-vags med dammlucka fér Keystone-don 1801145 18 011 62
Centrumbricka, 2-vags med dammlucka for Keystone-don 18011 44 18 011 61
- Centrumbricka, 2-vags for Actassi-don (vinklat) 18 000 04 18 000 05
18011 44
Centrumbrickor, kompletteras med ram
Blindlock 18012 04 18012 03
Blindlock med klor 18 007 55 18 007 54
2 x Keystone, dammluckor & méarkfonster 18 035 34 18 035 36
1801204 1 x Keystone, dammiuckor & markfénster 18 035 37 18 035 38
2 x Actassi, vinklat 30° 18 033 90 18 010 59
Antenn R+TV (SAT) 18033 82 18 033 83
Adapter fér centrumbricka
Adapter till 1803390 1801047 -
Adapter till 1801059 1801048
18010 47

Ratt till tekniska férandringar forbehalles. 7



Vaggapparater serie S.1
Uttag, signallampor, PIR och RWC-larm

:hager

S.A S.1
Vit Antracit
4= P 4
’ !
(I |
Anslutningsdosa utan lock, kompletteras med ram och lock
Anslutningsdosa 18 001 04
Centrumbricka anslutningsdosa 18 003 50 18 003 49
18 001 04
;l_' r - Indikeringslampor LED, kompletteras med ram
|l ﬂl Vit-LED 18017 45 18017 43
ﬂ o Raéd/grén-LED 18017 37 18017 35
18017 45
Rorelsedetektorer IR 1,1 m, front, kompletteras med insats och ram
Rérelsedetektor med tryckknapp ‘ 13002 78 ‘ 13002 77
Rorelsedetektorer IR 2,2 m, front, kompletteras med insats och ram
1300278 Rérelsedetektor PIR, 2,2 m, med tryckknapp ‘ 13 002 86 ‘ 13 002 85
Insatser
Relédinsats 2300 W/ 230 V LED 400W 1801272
Reldinsats 5-70 W dimbara 230 V LED, 2-trads 18012 71 13602 14
18012 72
RWC-larm
| RWC-larm startpaket * 55005 01
. Nodsignalknapp 55 005 08
Ljud- och ljussignal med dragsnore 55 005 03
55 005 08
Ljud- och ljussignal med aterstalining & larmkancellering 55 005 07
Aterstaliningsknapp 55 005 02
Ljud- och ljussignal 55 005 04
Transformator 230/24 V DC 55 005 06

* inkluderar: trafo, ljud- och ljussignal, larmknapp m. dragsnére, aterstaliningsknapp

Ratt till tekniska forandringar forbehalles.
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Vaggapparater serie S.1
Ramar, férhdjningramar och tillbehor

Vaggapparater S.1 i plast, matt utférande.
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S.A S.1

Vit Antracit
Ramar
Ram 1-fack 18 010 41 18 010 64
Ram 2-fack 18 010 42 18 010 65
Ram 3-fack 1801043 18 010 66
Ram 4-fack 18 010 44 18 010 67
Ram 5-fack 18 010 45 18 010 68
Férhojningsramar och hérnbox *
Forhdjningsram 1-fack, hdg (45 mm) 18 013 53 18 013 61
Forhdjningsram 2-fack, hdg (45 mm) 18 013 54 18 013 63
Forhadjningsram 3-fack, hdg (45 mm) 18 013 66 18 013 65
Forhajningsram 1-fack, lag (30 mm) ** 18 013 69 18013 68
Forhojningsram 2-fack, lag (30 mm) ** 1801372 18 013 71
Forhojningsram 3-fack, lag (30 mm) ** 1801375 1801374
Forhojningsram for 2-vags vagguttag, (32 mm) 18 013 55 1801377
Hoérmbox 2-fack 18 013 59 1801379
Tilloehér férhojningsramar
Dragavlastning till forhdjningsram 18 013 56
Skiljvagg till férhéjningsram 18 013 57
Dragavlastning till hdrnbox 18 013 92
Skiljvagg till hérnbox 18 013 58
Vippor med férhéjd symbol
Vippa med réd lins och férhojd symbol “lampa” 18 005 59
Vippa med réd lins och férhojd symbol "ringklocka” 18 005 60
Vippa med réd lins och férhojd symbol "nyckel” 18 005 62

* Tatningar séljes separat och ar nédvandiga om férhojningsramarna/hérnboxen monteras pa en yta som kan vara ledande
** For brytare utan klor

Ratt till tekniska forandringar forbehalles.



Anteckningar : hager
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Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Géteborg

Besoksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 MoIndal
Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
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