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RoHS 

Goulottes flexibles auto-adhésives. 

Idéales pour le câblage compact, le câblage des unités de commandes sur portes d’armoires ainsi que 

les changements de plans. 

17,5X28 
(LxP) 

32X43 
(LxP) 

42,5X55 
(LxP) 

DN-AS DN-AM DN-AL 

02181 02182 02183 

Matière première Polypropylène (PP) sans halogène 

Couleur Gris RAL 7030 

Longueur Standard 0,5 m 

Dimensions 3 dimensions 

Caractéristiques 

 Fond percé 

 Pas de 12,5 mm, fente de 7,5 mm, lamelle 5 

 Bi-adhésive sur le fond 

Tenue température maxi 60°C 

Tenue au fil incandescent 960°C 

PVC M1 

Attention :  
avant de coller la DN-A, 
il est nécessaire de bien nettoyer  
et bien dégraisser le support. 

SCHEMAS ET COTES 

Fiche technique 
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Halogène 


