
1. Gewindebuchsen in die ent- 
sprechende Bohrungen (oben 3. 
und unten 70.) jeweils links und 
rechts eindrücken.
Für festen Sitz innen liegendes 
Sperrteil bis zum Boden ein-
schlagen.

2. Schienen oben und unten jeweils 
mit 2 Senkschrauben M6 an der 
Rückwand befestigen.

3. Stirnteile oben und unten jeweils 
mit 2 Senkschrauben M6 auf die 
Befestigungsschiene montieren.

4. Mitgelieferte Abdeckung unten an 
das Stirnteil befestigen.
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5. ISO-Kappen oben auf die Senk-
schrauben aufschnappen.

6. Felder auf die Stirnteile einste-
cken und festschrauben.
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