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Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den 
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften des Landes 
erfolgen.
Bei Installation und Leitungsverlegung die für 
SELV-Stromkreise geltenden Vorschriften und 
Normen einhalten.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts 
und muss beim Endkunden verbleiben.

Geräteaufbau
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Bild 1: Frontseite Videomodul

(1)	 Fixierschraube für Kamera (Inbusschlüssel 
beiliegend)

(2)	 Dämmerungssensor
(3)	 Videokamera
(4)	 Modulträger (je nach Referenz)
(5)	 Zentralstück

(6)
(7)

(8)
(9)
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Bild 2: Rückseite

(6)	 Einstelltaste Aufwärts 
(7)	 7-Segment-Anzeige
(8)	 Auswahltaste  
(9)	 Einstelltaste Abwärts 

(10)	Dichtungsstopfen 
 

(11)	 Anschluss-Klemmblock für die Stromversorgung

Montage und elektrischer Anschluss
• �Elektrischer Schlag bei Berühren 

spannungsführender Teile in der 
Einbauumgebung!

• �Elektrischer Schlag kann zum Tod 
führen!

• �Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle 
zugehörigen Leitungsschutzschalter 
freischalten. Spannungsführende Teile in 
der Umgebung abdecken!

Busleitungen: Ø 0,8 mm
-- J-Y(ST)Y oder A-2Y(L)2Y 

Verseiltes Adernpaar verwenden  
Empfehlung weiß/gelb

-- CAT 
Verseiltes Adernpaar verwenden 
Empfehlung orange/weiß

-- YR 
Nebeneinander liegende Adern verwenden

Gerät montieren

• �Für Personen mit durchschnittlicher 
Größe wird eine Montagehöhe von ca. 
1,5 m (Mitte Kameralinse) empfohlen.

• �Die Montage des Geräts ist abhängig 
vom jeweiligen Produkt, in das es 
eingebaut wird (siehe Montageanleitung 
z. B. Türstation, Rahmen etc.).

• �Montageort so wählen, dass direkte 
Sonneneinstrahlung und Gegenlicht 
vermieden werden sowie helle 
Leuchten oder andere Lichtquellen die 
Kameraübertragung nicht stören.

• �Hintergründe mit großer Helligkeit, 
starken Kontrasten oder Reflektionen 
mindern die Bildqualität.

• �Bei Dunkelheit und eingeschalteter 
Kamera-Infrarot-Gesichtsfeld-
Ausleuchtung werden 
Schwarzweißbilder mit einer Reichweite 
von ca. 0,7 m übertragen. Eine 
Eingangsbeleuchtung oberhalb der 
Kamera ermöglicht bei Dunkelheit 
Farbbilder.

Videokameras anschließen
zz Adernpaar der 2-Draht-Busleitung an die X1X1-

Klemmen des Video-Verteilers anschließen. 
Eine der XX-Klemmen des Videoverteilers an 
der XX-Klemme des Kamera-Klemmblocks 
anschließen (Abbildung 3 und 4).
Die am Videoverteiler nicht verwendeten 
XX-Anschlüsse müssen an einen 
Abschlusswiderstand angeschlossen werden.

zz Für Kameraheizung die 12-V-Zuleitung des 
Netztransformators an die XX-Klemmen des 
Anschluss-Klemmblocks anschließen (Bild 3 
und 4).

zz Nur in der Betriebsart „Zugehörige Türkamera“ 
und wann die Audio-Türstation nicht mit dem 
Türöffner verbunden ist:
Gegebenenfalls Türöffner-Leitung an die  
TT-Klemmen des Anschluss-Klemmblocks  
(Bild 3 und 4) anschließen.

Der Stopfen muss an Ort und Stelle 
bleiben, um die Dichtigkeit zu 
gewährleisten. Der „Modul-Modul“-
Anschlussstecker wird für dieses Produkt 
nicht verwendet, er ist daher nicht 
funktionsfähig.

oder:
Bei manipulationsgeschützter Installation 
den Türöffner an den Kontakt  der 
Strangversorgung anschließen (Bild 4).

Das Stromkabel des Türöffners darf 
nicht durch die Türstation geführt 
werden, um den Schutz vor Einbruchs zu 
gewährleisten.
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Bild 3: verdrahteter Anschluss-Klemmblock

zz Anschluss-Klemmblock am Video-Modul 
aufstecken.

zz Modul z. B. in die rückseitige Rastaufnahme 
einer Türstation (siehe entsprechende 
Montageanleitung) einrasten und verschrauben.

zz Station schließen.

Schaltzeichen und Elemente der Schaltpläne

Strangversorgung REG

Netztransformator

 
Video-Verteiler

Symboles de commutation et éléments des 
schémas électriques

Station interne (audio)

Station interne vidéo

Alimentation de ligne REG (rail DIN)

Transformateur secteur 12 V~ REG

Bloc d’alimentation vidéo REG

Minuterie d’escalier

Distributeur vidéo 2 voies

Distributeur vidéo 3 postes

Distributeur vidéo 4 postes

Distributeur vidéo 6 postes

Commutateur vidéo

Poussoir, contact normalement ouvert

Poussoir d'étage
Touche d’éclairage

Terminaison / Résistance terminale
Terminaison vidéo par cavalier pour vidéo 6D

Ouvre-porte

Platine de rue audio ou station de porte audio 
d’étages

Platine de rue vidéo ou station de porte vidéo 
d’étages

Terminator/Abschlusswiderstand

Türöffner

Video-Kamera

Audio-Außenstation

Verseiltes Adernpaar für 2Draht Geräte 
(Empfehlung weiß/gelbes Adernpaar)

Nicht verseiltes Adernpaar, z. B. für 
Türöffner

Die Verbindung von Türöffner und Kameras ist 
nicht erforderlich, wenn dieser bereits in der Audio-
Türstation verkabelt und programmiert ist.
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Bild 4: Anschluss der Videokameras

1) �Nicht manipulationsgeschützte Türöffner 
Verdrahtung

2) Manipulationsgeschützte Türöffner Verdrahtung
3) �Verkabelung einer zugeordneten Türkamera mit 

möglicher Verwendung des Türöffners (Audio-
Türstation ist der Kamera zugeordnet)

4) �Verkabelung einer zusätzlichen Kamera ohne 
möglicher Verwendung des Türöffners

Systemeinstellungen verändern
Für die Systemeinstellungen befinden sich auf der 
Rückseite des Geräts 3 Bedientasten und eine 
zweistellige 7-Segment-Anzeige (Bild 2, 5).

�� Taste  /  betätigen.
Gerät geht in den Einstell-Modus. Der erste 
Menüeintrag wird angezeigt.

Die Leserichtung der 7-Segment-Anzeige 
variiert um 180°, je nachdem, mit welcher 
Taste  /  begonnen wird.

zz Mit  /  den gewünschten Menüeintrag 
wählen (Bild 5).

zz Mit  die Auswahl bestätigen.

Nach 20 Sekunden ohne Betätigung 
erlischt die 7-Segment-Anzeige. 
Die Einstellungen werden übernommen. 
Das Gerät kehrt in den Normalbetrieb 
zurück.

Werte einstellen
Der einzustellende Menüeintrag ist bestätigt und 
blinkt im Wechsel mit dem einzustellenden Wert.

zz Taste  /  betätigen.
Kurzer Tastendruck: Änderung des Werts um 
eine Stufe.
Langer Tastendruck: Durchlaufen der Werte. 
Nach Loslassen der Taste stoppt der Durchlauf.

zz Eingestellten Wert mit  bestätigen.
Das Gerät übernimmt die Einstellung und kehrt 
zum vorherigen Menüeintrag zurück.

Kamera ausrichten
Um das Kamerabild an die Gegebenheiten vor 
Ort anzupassen, kann die Kamera ausgerichtet 
werden (Bild 6 und 9).
Die Türstation ist installiert.

zz Bei Türstationen mit Videomodul das 
Zentralstück an der Demontageöffnung (12) mit 
einem Schraubendreher vorsichtig entriegeln 
und entnehmen (Bild 6).
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Bild 6: Demontage des Videomodul-Zentralstücks

(12)	Demontageöffnung
zz Die Fixierschraube (1) für die Kamera mit dem 

beiliegenden 1,5-mm-Inbusschlüssel lösen (Bild 7).

 
Bild 7: Kameraausrichtung Videomodul

zz Kamera ausrichten (Bild 8/9).
Der Eingangsbereich ist auf dem Display der 
Video-Innenstation gut einsehbar.

zz Kamera mit der Schraube (1) wieder fixieren.
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Bild 8: Vertikale Kameraausrichtung
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Bild 9: Horizontale Kameraausrichtung

Modul austauschen
zz Die Demontage des Geräts ist abhängig vom 

jeweiligen Produkt, in das es eingebaut wird 
(siehe Montageanleitung z. B. Türstation, 
Rahmen etc.).

Für den Betrieb der Türstation ist eine 
erneute Adressierung des Geräts 
erforderlich.

Anhang

Technische Daten
Betriebsspannung� 22 ... 24 V=
Stromaufnahme Kamera (Stand-by) � ca. 8 mA
Stromaufnahme Kamera (Betrieb)� max. 240 mA
Stromaufnahme Kamera-Heizung (Betrieb) �100 mA
Türöffnerkontakt T/T potenzialfrei� max. 24 V/1 A
Türöffner-Entriegelungszeit� 1 ... 10 s
Kamera-Öffnungswinkel horiz./vertikal� 82°/58°
Schwenkbereich horiz/vertikal� 42,5°
Kamera-Auflösung� 500 x 582 px
Farbkamera
Unsichtbare, blendfreie IR-LED  
Nachtbeleuchtung
Temperaturgesteuerte Kameraheizung  
für klare Sicht
Kratzfeste Kameraabdeckung
Empfohlene Kamera-Montagehöhe� 1,5 m
1,5-mm-Inbus Kamera-Fixierschraube �M2 x 10 mm
Einschalttemperatur  
Kameraheizung� weniger als ca. 20°C
Anschlussklemmen  
für Leiterdurchmesser � 0,5 ... 0,8 mm
Abmessungen� 82 x 82 x 33 mm

	 1) �Das Audiomodul der Aussenstation muss gleich eingestellt sein die das Videomodul (Parameter  auf „1“ oder 
Dipschalter 1 auf „ON“, je nach verwendetem Audiomodul)

	 2) Innenstation-Video
	 3) �Die Programmierung ist nicht erforderlich, wenn der Türöffner bereits in der Audio-Türstation verkabelt  

und programmiert wurde
	 4) Türöffner-Funktion ohne Türruf nur in Ein-Tür Anlagen möglich

Bild 5: Übersicht der Videomoduleinstellungen

 
Programmierung  
des Kamera- 
Betriebsmodus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) 
Türöffner- 
Entriegelungszeit 
 

 3) 
Türöffner-Funktion 
 
 

 
Türadresse einstellen 
 
 
 
 
 
 

 Werkseinstellung

Wenn der Betriebsmodus der Kamera 
eingestellt wurde, wird  angezeigt

 ...  Sekunden 
Voreinstellung  Sekunden

 = Abbrechen 
 = Reset

Entriegelungszeit ist eingestellt, 
 wird angezeigt

 = nur bei Türruf 
 = auch ohne Türruf 4) 

Voreinstellung 
Türöffner-Funktion ist eingestellt,  

 wird angezeigt

x  ... x  
x = �empfangene Strangadresse: 

Wenn der Kamera-Betriebsmodus  
für den Modus „zugeordnete 
Türkamera“ programmiert wurde, muss 
die gleiche Adresse verwendet werden 
wie für die der Kamera zugeordneten 
Audio-Türstation

Voreinstellung 

Türadresse ist eingestellt, 
 wird angezeigt

Auf Werkseinstellung zurückgesetzt,  
Anzeige erlischt

 ...  
 = �zugeordnete Türkamera  

(Audio-Türstation ist der Kamera 
zugeordnet (Abbildung 4) 1))

 = �Zusätzliche Türkamera 
(Umschaltung über Funktions  
- oder   -Taste 2))

 = �Zusätzliche Türkamera 
(Umschaltung nur über 
Funktionstaste  2))

 = �Stand-alone-Kamera 
(Einschaltung nur über 
Funktionstaste  2))

Voreinstellung 
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Safety instructions
Electrical equipment may only be installed and 
assembled by a qualified electrician in 
accordance with the relevant installation 
standards, guidelines, regulations, directives, 
safety and accident prevention regulations of 
the country.
When installing and laying cables, always 
comply with the applicable regulations and 
standards for SELV electrical circuits.
These instructions are an integral component 
of the product and must be retained by the end 
user.

Design and layout of the device
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Figure 1: video module front face

(1)	 Locating screw for camera (Allen key supplied)
(2)	 Twilight sensor
(3)	 Video camera
(4)	 Module base (according to reference)
(5)	 Centre plate 

(6)
(7)

(8)
(9)

(10) (11)
 

Figure 2: back

(6)	 Upward setting button 
(7)	 7-segment display
(8)	 Selection button  
(9)	 Downward setting button 

(10)	Sealing plug

(11)	 Connection terminal block to power supply

Installation and electrical connection
• �Touching live parts in the installation 

environment can result in an electric 
shock!

• �An electric shock can be lethal!
• �Before working on the device or 

load, disconnect all associated circuit 
breakers. Cover all live parts in the area!

Bus cables: Ø 0.8 mm
-- J-Y(ST)Y or A-2Y(L)2Y 

Use twisted wire pair 
Recommendation: white/yellow

-- CAT 
Use twisted wire pair 
Recommendation: orange/white

-- YR 
Use adjacent wires

Installing the device
• �An installation height of approx. 

1.5 m (middle of the camera lens) is 
recommended for persons of average 
size.

• �The device should be mounted 
according to the product in which it is 
to be installed (see on-site mounting 
instructions, e.g. outdoor caller unit, 
cover plate, etc.).

• �Choose the installation location so 
that direct sunlight and back light are 
avoided, and bright lights or other light 
sources do not interfere with camera 
transmission.

• �Backgrounds with a high level of 
brightness, extreme contrasts or 
reflections reduce the image quality.

• �If it is dark and the camera infrared 
visual field illumination is on, black and 
white images at a range of approx.  
0.7 m are transmitted. Entrance lighting 
above the camera enables colour 
images during darkness.

Connecting the video cameras
zz Connect the 2-wire bus cable pair to the 

terminal X1X1 video distributor.
Connect one of the video distributor XX 
terminals to the camera connection terminal 
block (figures 3 and 4).
The unused XX connections on the video 
distributor must be connected to a termination 
resistor.

zz For camera heating connect 12 V~ lead from 
the power transformer to the terminals ~~ of the 
connection terminal block (figures 3 and 7).

zz Only in operating mode “associated door 
camera” and if the audio outdoor caller unit is 
not connected to the door release:
Connect door release to the terminals TT of the 
connection terminal block (figures 3 and 4) if 
required.
or:
For an anti-tamper protected installation, 
connect the door release  to the line power 
supply (figure 4).

To ensure sealing, the plug must not 
be unstuck. The module-to-module 
connector is not used for this product and 
therefore does not work. 

To ensure anti-tamper protection, the door 
release power lead must not be threaded 
through the outdoor caller unit.
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Figure 3: wired connection terminal block

zz Plug the connection terminal block into the 
video module.

zz Clip the module into its housing at the back of 
an outdoor caller unit, for example, and screw 
it in place.

zz Close the outdoor caller unit.

Circuit symbols and elements of the circuit 
diagrams

Line power supply RMD

Mains transformer 12 V~ RMD

 
Video distributor

Symboles de commutation et éléments des 
schémas électriques

Station interne (audio)

Station interne vidéo

Alimentation de ligne REG (rail DIN)

Transformateur secteur 12 V~ REG

Bloc d’alimentation vidéo REG

Minuterie d’escalier

Distributeur vidéo 2 voies

Distributeur vidéo 3 postes

Distributeur vidéo 4 postes

Distributeur vidéo 6 postes

Commutateur vidéo

Poussoir, contact normalement ouvert

Poussoir d'étage
Touche d’éclairage

Terminaison / Résistance terminale
Terminaison vidéo par cavalier pour vidéo 6D

Ouvre-porte

Platine de rue audio ou station de porte audio 
d’étages

Platine de rue vidéo ou station de porte vidéo 
d’étages

Terminator/terminating resistor

Door release

Video camera

Audio outdoor caller unit

Twisted-wire pair for 2-wire devices 
(recommendation: white/yellow wire pair)

Non twisted-wire pair,  
e.g. for door release

The camera does not have to be connected to the 
door release if it is already wired to and set for the 
audio outdoor caller unit.

n
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Figure 4: video camera connection

1) Door release wiring is not anti-tamper protected
2) Anti-tamper protected door release wiring
3) �Wiring of an associated door camera with 

possible use of the door release (audio outdoor 
caller unit allocated to the camera)

4) �Wiring of an additional camera without possible 
use of the door release

Changing of system settings
On the back of the device, there are 3 buttons and 
a 2-digit 7-segment display (figures 2 and 5) for the 
system settings.

zz Press  /  button.
Device turns to setting mode. The first menu 
entry is displayed.

The reading direction of the 7-segment 
display varies by 180° depending on 
which button  /  you start with.

zz Select the desired menu entry with  /  
(figure 5).

zz Confirm the selection with .

The 7-segment setting goes dark if no 
button is pressed for 20 seconds. Settings 
are applied. The device returns to normal 
operation.

Setting the values
The menu entry to be set is confirmed and flashes 
alternately with the value to be set.

zz Press  /  button.
Short button-press: change the value by one 
step.
Long button-press: run through values.  
Scrolling stops when the button is released.

zz Confirm set value with .
The device applies the setting and returns to 
the previous menu entry.

Pointing the camera in the right direction
The camera can be pointed to ensure the picture 
captures the site context (figures 6 to 9).
The outdoor caller unit is installed.

zz Insert a flat-headed screwdriver into the 
opening (12) then gently lever the camera 
centre plate to loosen it (figure 6).
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Figure 6: dismantling video module centre plate

(12)	Opening for dismounting
zz Loosen the locating screw (1) for the camera 

with the 1.5 mm Allen key supplied (Figure 7).

 
Figure 7: video module direction adjustment

zz Point the camera in the right direction (figures 
8 and 9).
The entrance zone is visible on the indoor unit 
video screen.

zz Fix the camera back in place using the screw 
(1).
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Figure 8: vertical camera orientation
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Figure 9: horizontal camera orientation

Replacing the module
zz Device dismounting will depend on the product 

in which it is installed (see on-site mounting 
instructions, e.g. for outdoor caller unit, cover 
plate, etc.).

The device must be re-addressed to 
operate the outdoor caller unit.

Appendix

Technical data
Operating voltage� 22 ... 24 V=
Current consumption  
camera (Stand-by)� ca. 8 mA
Current consumption  
camera (operation)� max. 240 mA
Current consumption  
camera heating (operation)� 100 mA
Door release contact T/T  
potential-free� max. 24 V/1 A
Door release unlocking time� 1 ... 10 s
Camera aperture angle  
horizontal/vertical� 82°/58°
Camera aperture angle swivelling  
range horizontal/vertical� 42,5°
Camera resolution� 500 x 582 px
Colour camera
Invisible, glare-free IR LED  
night lighting
Temperature controlled camera  
heating for clear view
Scratch-proof camera cover
Recommended camera  
installation height� 1.5 m
Hexagon 1.5 mm camera  
locating screw � M2 x 10 mm
Switch on temperature  
camera heating� minder dan ongeveer 20°C
Connecting terminals for  
conductor diameter� 0.5 ... 0.8 mm
Dimensions� 82 x 82 x 33 mm

	 1) �The outdoor caller unit audio module must be configured in audio/video mode (parameter  set at 1 or DIP switch 1 
ON, depending on the outdoor caller unit version)

	 2) Indoor unit
	 3) Setting not required if the door release is already wired and set for the audio outdoor caller unit
	 4) Door release function without outdoor caller unit call only possible in installations with one door

Figure 5: overview of video camera settings

 
Camera operating mode 
setting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) 
Door release unlocking  
time 
 

 3) 
Door release function 
 
 

 
Door address setting 
 
 
 
 
 
 

 Factory setting

Camera operating mode set,  
 is displayed

 ...  seconds 
Default setting  seconds

 = Cancel 
 = Reset

Unlocking time set, 
 is displayed

 = only with door call 
 = also without door call 4) 

Default setting 
Door release function set,  

 is displayed

x  ... x 

x = �received line address: 
if the  camera operating mode is 
set to “associated door camera”, the 
address must be the same as the 
audio outdoor caller unit allocated to 
the camera

Default setting 

Door address set,  
 is displayed

Once the default setting has been reset, 
the display goes dark

 ... 
 = �associated door camera (audio 

outdoor caller unit allocated to the 
camera (figure 4) 1))

 = �additional door camera (change- 
over via function  or   
buttons 2))

 = �additional door camera (change- 
over via function button  only 2))

 = �stand-alone camera (switched on  
via function button  only 2))

Default setting 


