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ECN140D

Dimension
Mitat
Dimensjon

Kopplingsschema

Um)skal_ningsléngd & kabeln och
atdragningsmoment pa skruv
Kytkentikaavio

Kaapelin kuorintapituus ja liitdntaruuvien
vaantomomentti

Koblingsskjema

Kabelstrippelengde og klemmeskrue

&

Teknisk data
Data enligt IEC 62053-21 och IEC 62053-23

Gy

Tekniset tiedot

Tiedot ovat standardien IEC 62053-21 ja IEC 62053-23
mukaisia

Tekniske data
Data i samsvar med IEC 62053-21 og IEC 62053-23

Generella egenskaper Yieiset ominaisuudet Generelle egenskaper
Hélje DIN 43880 Kotelo DIN 43880 Kapsling DIN 43880 DIN 11
Montering EN 60715 Asennus EN 60715 Montering EN 60715 DIN rail 35 mm
Djup Syvyys Dybde mm 58
Vikt Paino Vekt g 60
Driftsfunktioner Toimintaominaisuudet Driftsfunksjoner
Anslutning till enfas nét - Antal ledningar Liiténté yksivaiheisegn verkkoon - Forbindelse til enfaset nettverk - Antall 5 2
johdinten m&éra ledninger
Laﬁring av energivdrden  Internt flashminne (NVM) Energia-arvojen tallennus ja Sisdinen flash-muisti ei nollattava  Lagring av energiverdier og Internt flash minne - o
och konfiguration konfigurointi konfigurasjon
Mattekniska egenskaper (enligt EN50470) Metrologiset ominaisuudet (EN50470) Metrologiske egenskaper (i henhold til EN50470)
Referensspénning (Un) Nimellisjannite (Un) Referansespenning (Un) VAC 230
Referensstrom (lref) Vertailuvirta (Iref) Referansestrgm (Iref) A 5
Minsta strom (Imin) Minimivirta (Imin) Minimal strgm (Imin) A 0.25
Maximal strém (Imax) Maksimivirta (Imax) Maksimal strem (Imax) A 40
Startstrom (Ist) Kaynnistysvirta (Ist) Startstrom (Ist) A 0.020
Referensfrekvens (fn) Vertailutaajuus (fn) Referansefrekvens (fn) Hz 50
Antal faser / Antal ledningar Vaiheiden lukumé&éra / johdinten méara Antall faser / Antall ledninger 1/2
Noggrannhet Tarkkuus Noyaktighet
- Aktiv energi (enligt EN 50470-3) - Patdenergiat (EN 50470-3 mukaan) - Aktive energier (i sammsvar med EN 50470-3) classe B
- Aktiv effekt (enligt IEC 62053-21 och IEC 61557-12) - Patotehot (IEC 62053-21 ja IEC 61557-12 mukaan) - Aktive krefter (i samsvar med IEC 62053-21 og IEC 61557-12) classe 1
Matningsspénning och stromfiorbrukning Sydttojannite ja tehonkulutus Forsyningsspenning og stremforbruk
Driftspanningsomrade Kayttojannitejannitealue Driftspenningsomrade v 184 ... 276
Maximal stromforbrukning (spanningskrets) Maksimi virrankulutus (jannitepiiri) Maksimal stremforbruk (spenningskrets) VA/W <2/<1
Maximal VA-belastning (strémkrets) @ Imax Maksimi VA-taakka (virtapiiri) @ Imax Maksimal VA byrde (Stremkrets) @ Imax VA <1
Typ av spanning pa inmatning Jannitetulon aaltomuoto Spennings inngang bglgeform - AC
Spanningsimpedans Janniteimpedanssi Spenning impedans MQ 1
Strom impedans Virtaimpedanssi Strem impedans mQ <20
Overbelastningsférmaga Ylikuormitettavuus Overhelastningsevne
Spénning kontinuerlig Jannite jatkuva Spenning kontinuerlige VAC 276
tiliféllig (1 ) hetkellinen (1 s) midlertidig (1 s) VAC 300
Strom kontinuerlig Virta jatkuva Strgm kontinuerlige A 40
tillfllig (10 ms) hetkellinen (10 ms) midlertidig (10 ms) A 1200
Matfunktioner Mittausominaisuudet Malefunksjoner
Spanningsomrade Jannitealue Spennings omrade VAC 184 ... 276
Strom omrade Virta-alue Strgm omrade A 0.020 ... 40
Frekvensomrade Taajuusalue Frekvens omrade Hz 45 ... 65
Mitt antal Mitatut suureet Malte mengder - — kWh
Displayfunktioner Néytdon ominaisuudet Skjermfunksjoner
Bildskarmstyp LCD Nayttétyyppi  LCD Skjermtype LCD - 5.2
Aktiv energi 5 siffror + 2 decimaler Patoenergia 5 lukua + 2 desimaalilukua Aktiv energi 5 siffer + 2 desimaltall kWh 0.01 ... 99999.99
Visa uppdateringsperiod Nayton péivitysjakso Vis referanseperiodeperiode ] 1
Optisk LED Optinen LED Optisk LED
Frontmonterad rod LED (métare proportionell mot aktiv Etupinnan l{({unainen LED suhteessa aktiiviseen Frontmontert red LED (meter proporsjonal med aktiv p/kWh 5000
konstant) importerad energi (mittausvakio) tuotuun energiaan konstant) importert energi
Siakerhet Turvallisuus Sikkerhet
Overspanningskategori Ylijanniteluokka Overspennings kategori - 3
Skyddsklass Suojaluokka Beskyttende klasse classe Il
Natspanningstest (enligt EN 50470-3, 7.2) AC-jannitetesti (EN 50470-3, 7.2 mukaan) AC spenningstest (i samsvar med EN 50470-3,7.2) kV 4
Fororeningsgrad Likaantumisaste Forurensningsgrad - 2
Driftspénning Kayttojannite Driftsspenning Vv 300
Impulsspénningstest (Uimp) Impulssijannitetesti (Uimp) Impulsspenningstest (Uimp) 1.2/50 ps-kV 6
Holjet flamskyddat UL 94 Kotelomateriaalin palonkestavyys UL 94 Kapslingens flammebestandighet UL 94 classe V0
Ultraljud sakerhets koppling mellan dvre och nedre del i hdlje Ultradéniturvajuotos ylemmén ja alemman kotelo-osan vélilla Ultrasonisk sikkerhetssveising mellom gvre og nedre husdel - o~
IR-anslutningshara kommunikationsmoduler IR-liitettavat tiedonsiirtomoduulit IR-teknologi for kommunikasjonsmoduler
Fér kommunikationsmoduler Tiedonsiirtomoduulin For kommunikasjonsmoduler - Y]
Miljoforhallanden Ympiiristoolosuhteet Miljeforhold
Forvaringstemperatur Varastointilimpotila-alue Lagringstemperaturomrade °C -25... 470
Drifttemperatur omfang Kayttolampdtila-alue Driftstemperaturomrade °C -25... +55
Mekanisk miljo Mekaaninen ympéristd Mekanisk miljo - M1
Elektromagnetisk miljo Sahkomagneettinen ympéristo Elektromagnetisk miljg - E2
Installation bara inomhus Asennus vain sisélle Installasjon kun innendgrs - o
Hojd (max.) Korkeus (maks.) Hoyde (maks.) m <2000
Fuktighet arligt genomsnitt, utan kondens Kosteus vuotuinen keskiarvo, ilman Luftfuktighet arlig gjennomsnitt, lagring unntatt - <75%
kondensaatiota
pé 30 dagar per ar, utan kondens 30 péivana vuodessa, ilman vari?het 30 dager pr. &r, lagring = <95%
kondensaatiota unntatt
IP-vérdering i inbygat tillstand (framre del) IP-luokitus koteloon asennettuna (etuosa) IP-vurdering i innebygd tilstand (frontdel) - IP40
kopplingsplint liitinlohko terminalblokk - IP20

Hager Electro S.A.S., Boulevard d'Europe, B.P. 3, 67215 OBERNAI CEDEX, France - www.hager.com

Hager 04.19 6LE005493Ab



6LE005493Ab

ECN140D

Séakerhets instruktioner

Denna produkt far endast installeras av en behdrig elektriker enligt

géllande installationsregler. Anslut inte eller dra ur den hér produkten nér
stromforsorjningen &r PA. Anvandning dr endast tillaten inom de angivna
granserna och som anges i installationsanvisningarna. Enheten och
utrustningen som &r ansluten, kan forstéras av laster som 6verstiger de
angivna vdrdena.

Operativ princip

Denna métare mater den forbrukade aktiva energin som anvénds i en
elektrisk installation.

- Aktiv energi klass B (enligt EN 50470)

- Aktiv effekt klass 1 (enligt IEC 62053-21 och IEC 61557-12)

Denna enhet har en LCD-skédrm for att Iasa importerad aktiv energi.

Produktpresentation

BEBAS

Granssnitt

2000, Optisk LED

Importerat aktiv energiforbrukning
(kWh), ] &terstallningsbar

Symboler

(|> Enfas

IEI Skyddas av dubbelisolering (klass Il)

0BS: Atervinn denna enhet

Felvillkor:
Nér displayen visar meddelandet ERROR 2 eller ERROR 3, &r mataren
felaktig och behdver bytas ut.

Enfas energimétare,
direktanslutning 40 A

Anvandarinstruktioner

EU-forsdkran om dverensstimmelse:
http://hgr.io/r/ecn140d

ECN140D

Turvallisuusohjeet

Laitteen saa asentaa ainoastaan séhkoalan ammattihenkild paikallisten
asennusstandardien mukaisesti. Ald kytke tai irrota laitetta virtalahteen
ollessa padlld. Sen kéytto on sallittua ainoastaan kdyttdohjeissa

ndytetyissa ja ilmaistuissa rajoissa. Laite ja siihen liitetyt laitteistot voivat

tuhoutua kuorman ylittdessa annetut arvot.

Toimintaperiaate

Taméa mittari mittaa tuodun aktiivisen energian, jota kdytetdan
séhkoasennuksessa.

- Aktiivisen energian luokka B (standardin EN 50470 mukaan)

- Aktiivinen teholuokka 1 (IEC 62053-21 ja IEC 61557-12 mukaan)
Laitteessa on nestekidendyttd, joka lukee tuodun aktiivisen energian.

Tuote-esittely

LCD-néytto:
Tuontienergia-rekisteri (KWh), ei
- o - - voi nollata
L) IHH
- e ‘e»'les’'l'e’

liitédnta

\m%%\?vh Optinen metrologinen LED

Symbolit
J) Yksi vaihe

D Suojattu kaksoiseristyksella (luokka Il)

Takaesto: takaisinvirtauksen estéva laite

Virhe-tila:
Kun ndytossé nakyy viesti ERROR 2 tai ERROR 3, mittarilla on vika ja se
on vaihdettava.

Yksivaihe-energiamittari,
suora liitanta 40 A

Kéayttoohjeet

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus:
http://hgr.io/r/ecn140d

ECN140D

Sikkerhetsinstruksjoner

Denne enheten ma kun installeres av elektriker i henhold til lokale
installasjonsstandarder. |kke koble til eller trekk ut dette produktet nér
strgmforsyningen er PA. Bruk er kun tillatt innenfor de angitte grensene
og angitt i installasjonsinstruksjonene. Apparatet og utstyret som er
koblet til, kan gdelegges av laster som overstiger de oppgitte verdiene.

Prinsipiell funksjon

Denne maleren maler den importerte aktive energien som brukes i en
elektrisk installasjon.

- Aktiv energiklasse B (i henhold til EN 50470)

- Aktiv kraftklasse 1 (i henhold til [EC 62053-21 og IEC 61557-12)
Denne enheten har et LCD-skjerm for & lese importert aktiv energi.

Produkt presentasjon

LCD-skjerm:
Importert aktiv energiregistrering
- - (kWh), ikke tilbakestillbar
Ay IH
ooono

Interface

2000, Optisk LED
Symbolene

J) En fase

IE Beskyttet av dobbel isolasjon (klasse Il)

Backstop: produkt for & hindre reversering av verdier

Feiltilstand:
Nér displayet viser meldingen ERROR 2 eller ERROR 3, har apparatet en
feil og ma byttes ut.

En fase energimaler,
direkte tilkobling 40 A

Brukerinstruksjoner

EU-samsvarserklzring:
http://hgr.io/r/ecn140d
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