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KNX RF-bewegingsmelder comfort 
1,1 m quicklink
KNX RF-bewegingsmelder comfort 
2,2 m quicklink

Veiligheidsaanwijzingen
Inbouw en montage van elektrische apparatuur 
mag alleen worden uitgevoerd door een elek-
trotechnisch installateur conform de betreffen-
de installatienormen, richtlijnen, voorschriften, 
bepalingen en ongevallenpreventievoorschrif-
ten van het land.
Wanneer deze handleiding niet in acht wordt 
genomen, kan schade aan het apparaat, brand 
of ander gevaar ontstaan.
De KNX-RF overdracht is niet geschikt voor 
veiligheids- of alarmtoepassingen.
Het apparaat is op grond van het registratiege-
drag niet geschikt voor inzet in de inbraak-
meldtechniek of in de alarmtechniek.
Deze handleiding maakt deel uit van het pro-
duct en dient in het bezit van de eindgebruiker 
te blijven.

Opbouw van het apparaat

(3)

(5)

(6)

(4)

(2)
(1)

Afb. 1: Opbouw van het apparaat

(1) Inbouwmodule (zie toebehoren, niet  
meegeleverd) 

(2) Afdekraam (niet meegeleverd)
(3) Opzetstuk
(4) Designafdekking bewegingsmelder
(5) Schroef voor demontagebeveiliging  

(niet bij Berker R.1/R.3/R.8) 
(6) Connector opzet/inbouwmodule

Functie
Systeeminformatie
Dit apparaat is een product uit het KNX-RF sys-
teem, waarbinnen de installatiecomponenten via 
KNX-RF-signalen communiceren.
quicklink staat voor een configuratiemodus, waar-
bij de functiegebonden verbinding tussen zenders 
en ontvangers zonder verdere hulpmiddelen via 
toetsdrukken en weergaven op de apparaten 
wordt ingesteld. 
Alle KNX-apparaten kunnen in één installatie 
samen worden gebruikt. 
► zie configuratiehandleiding.
Dit apparaat voldoet aan EU-richtlijn 2014/53/EU. 
De verklaring van overeenstemming en verdere 
systeeminformatie zijn te vinden op hager.com.
Het apparaat mag in alle EU- en EFTA-landen  
(uitgezonderd Zwitserland en Liechtenstein) wor-
den gebruikt.

Beoogd gebruik
 - Automatisch schakelen van verlichting, afhan-

kelijk van warmtebeweging en omgevingsver-
lichting

 - Als opzetmodule voor schakel-/dimmerinbouw-
module of 230V-voeding inbouwmodule voor 
KNX-RF opzetmodules

 - Het apparaat is ontworpen voor kleinere toe-
passingen, waarin het aan maximaal ca. 20 
andere apparaten wordt toegewezen

 - Uitsluitend geschikt voor binnengebruik

Producteigenschappen
 - quicklink-functies voor uitbreiding van het de-

tectiebereik, scènes, stuurschakelingen 
► zie configuratiehandleiding

 - Op afstand bedienbaar via quicklink-zender 
 - Geïntegreerde toets voor keuze modi en speci-

ale functies 
 - Geïntegreerde toets vergrendelbaar
 - Modus automatische werking, permanent-AAN, 

permanent-UIT selecteerbaar
 - Bedrijfsmodusindicatie via led
 - Potentiometer voor de instelling van inschakel-

helderheid en registratiegevoeligheid 
 - Verstelbare detectiehoek voor aanpassing van 

het detectiebereik
 - Aanvullende instelling van de inschakelhelder-

heid via Teach-In-functie
 - Party-functie
 - Aanwezigheidssimulatie
 - Bijpostbediening optioneel via installatietoets 

Automatische werking
De bewegingsmelder registreert warmtebeweging 
veroorzaakt door personen, dieren of voorwerpen.
Op schakel- en dimmerinbouwmodule bij fabrieks-
instelling:

 - Het licht wordt voor een vaste nalooptijd van 
3 minuten ingeschakeld, wanneer bewegingen 
in het detectiebereik herkend worden en de 
ingestelde helderheidsdrempel onderschreden 
is. Iedere verdere beweging in het detectiebe-
reik start de nalooptijd opnieuw.

 - Het licht wordt na 3 minuten uitgeschakeld, als 
geen verdere bewegingen geregistreerd wor-
den.

Op dimmerinbouwmodule geconfigureerd met 
tijdfunctie (zie KNX-RF-configuratie quicklink):

 - Het licht wordt voor de nalooptijd ingeschakeld, 
wanneer bewegingen in het detectiebereik her-
kend worden en de ingestelde helderheids-
drempel onderschreden is. Iedere verdere be-
weging in het detectiebereik start de nalooptijd 
opnieuw.

 - Na afloop van de nalooptijd wordt de verlichting 
op 50% van de inschakelhelderheid gedimd en 
aangehouden voor 30 s (uitschakelvoorwaar-
schuwing) in deze helderheid. Iedere geregis-
treerde beweging tijdens de uitschakelvoor-
waarschuwing start de nalooptijd opnieuw en 
herstelt de inschakelhelderheid.

 - Het licht wordt uitgeschakeld, wanneer in het 
detectiebereik geen beweging meer geregis-
treerd wordt en de ingestelde nalooptijd en ook 
de uitschakelvoorwaarschuwing afgelopen is.

Gedrag bij netspanningsuitval/netspanningste-
rugkeer

 - netspanningsuitval korter dan 0,2 s:  
Functie wordt niet beïnvloed.

 - Netspanningsuitval langer dan 0,2 s:  
Gedurende de netspanningsuitval is geen func-
tie actief. De actuele configuratie wordt in het 
permanente geheugen opgeslagen.

 - Netspanningsterugkeer:  
De opzetmodule voert gedurende ca. 5 s een 
initialisatie uit, intussen wordt de verlichting 
ingeschakeld. Daarna start de bewegingsregis-
tratie. Wordt in de eerste 5 s geen beweging 
geregistreerd, schakelt de verlichting uit. De 
opgeslagen configuratie wordt uit het geheu-
gen geladen. De lokale bediening via de toets 
of bijpost kan ondertussen gebruikt worden. 

Bediening
Bedieningsconcept

(8)

(7)

Afb. 2: Weergave- en bedieningselementen

(7) Toets
(8) Status-led 

De bediening geschiedt door indrukken van de 
toets (7) op de bewegingsmelder:

 - Kort indrukken van de toets schakelt de modi 
om. De modus wordt via de status-led achter 
de optiekafdekking van de bewegingsmelder 
weergegeven. 

 - Ingedrukt houden van de toets activeert speci-
ale functies. De keuze van de speciale functies 
wordt door de led-weergave ondersteund (af-
beelding 3).

Modus kiezen
 � Toets herhaald kort indrukken, tot de gewenste 

modus geselecteerd is.
De status-led geeft de geselecteerde modus 
aan (zie tabel 1).

 Door omschakelen van de modus worden par-
tyfunctie of aanwezigheidssimulatie beëindigd, 
wanneer deze eerder actief waren.

Keuze van de modus via toets vergrendelen/
ontgrendelen

 � Toets langer dan 15 seconden ingedrukt hou-
den, tot de status-led groen knippert (afbeel-
ding 3).
De keuze van de modus via de toets is ver-
grendeld.

Of bij vergrendelde toets:
 � Toets langer dan 15 seconden ingedrukt hou-

den, tot de status-led groen knippert (afbeel-
ding 3).
De keuze van de modus via de toets is weer 
mogelijk

Verlichting via toetsbijpost inschakelen of in-
schakelhelderheid veranderen
De verlichting kan optioneel via een mechanische 
toetsbijpost ingeschakeld worden (tabel 2). 

 Bij bijpostbediening wordt de verlichting onaf-
hankelijk van de ingestelde helderheidswaarde 
ingeschakeld.

 Bij gebruik van dimmerinbouwmodule wordt 
steeds de laatst ingestelde helderheidswaarde 
als inschakelhelderheid opgeslagen .

Partyfunctie activeren/onderbreken
De partyfunctie schakelt de verlichting gedurende 
2 uur in. Ondertussen worden geen bijposten- en 
KNX-RF-opdrachten uitgevoerd.

 � Toets langer dan 5 seconden ingedrukt hou-
den, tot de status-led rood knippert (afbeel-
ding 3).
De verlichting wordt gedurende 2 uur ingescha-
keld. Ondertussen knippert de status-led rood. 
Na afloop van de 2 uur schakelt de bewegings-
melder in de modus Auto.

 � Toets kort indrukken.
De partyfunctie wordt onderbroken, de bewe-
gingsmelder keert in de modus Auto terug.

Aanwezigheidssimulatie activeren/ 
deactiveren
Tijdens de werking telt de bewegingsmelder de 
bewegingsregistraties steeds in een vol uur en 
slaat het resultaat op. Bij actieve aanwezigheids-
simulatie wordt aan het begin van het uur met de 
meeste opgeslagen detecties het licht voor de 
duur van de nalooptijd ingeschakeld, ook zonder 
dat een beweging herkend wordt. 
Tijdens de aanwezigheidssimulatie worden 
aanwezigheidsregistratie, bijpost- en KNX-RF-
opdrachten aanhoudend normaal uitgevoerd.

 � Toets langer dan 20 seconden ingedrukt hou-
den, tot de status-led langzaam rood knippert 
(afbeelding 3).
De aanwezigheidssimulatie is actief. On-
dertussen brandt de status-led oranje. De 
bewegingsmelder schakelt de verlichting op de 
opgeslagen tijd in. 

 � Toets kort indrukken.
De aanwezigheidssimulatie wordt gedeacti-
veerd, de bewegingsmelder keert in de modus 
Auto terug.

Instellingen
Inschakelhelderheid met Teach-In instellen
De inschakelhelderheid is de in de bewegings-
melder opgeslagen helderheidswaarde, waarbij 
de bewegingsmelder de aangesloten belasting 
bij onderschrijden schakelt, wanneer bewegin-
gen herkend worden. Door Teach-In wordt de 
actuele omgevingsverlichting als inschakelhel-
derheid opgeslagen.
De belasting is uitgeschakeld.

 � Toets langer dan 10 seconden ingedrukt 
houden, tot de status-led oranje knippert 
(afbeelding 3).
De bewegingsmelder registreert de actuele 
omgevingsverlichting en slaat deze op als 
inschakelhelderheid.

 De instelling van de inschakelhelderheid via 
Teach-In en de helderheidspotentiometer 
bezitten dezelfde prioriteit. Teach-In over-
schrijft de aan de helderheidspotentiometer 
ingestelde inschakelhelderheid. Vindt de 
instelling opnieuw op de potentiometer 
plaats, wordt de teach-In-waarde overschre-
ven.

Belasting instellen
Wanneer het schakelgedrag bij gebruik van 
de bewegingsmelder op universele schakele-
lementen en universele impulsdimmers na de 
ingebruikname niet tot tevredenheid is, dan 
moet een lastinstelling worden uitgevoerd.

�  Na elke verandering van de belasting moet 
opnieuw een lastinstelling worden uitge-
voerd.

 � Belasting uitschakelen.
 � Toets langer dan 25 seconden ingedrukt 

houden, tot de status-led langzaam oranje 
knippert.

 � Toets loslaten. 
De aangesloten belasting knippert één keer. 
Het apparaat bevindt zich in de selectiemo-
dus.

 Volgt binnen de volgende 10 s geen verdere 
bediening dan schakelt het inbouwelement 
weer naar normaal bedrijf.

 � Drukknop meermaals kort indrukken, om de 
gewenste instelmodus te activeren. 
► zie tabel 3a / 3b

�  Informatie voor de elektrotechnisch instal-
lateur:  
Versie-markering van het inbouwelement zie 
verpakkingsetiket of de sticker op de achter-
zijde van de behuizing. 

Functie Party-functie Teach-In Toetsvergren-
deling

Aanwezig-
heidssimulatie

Lastinstellings-
modus 1)

Led-weergave
Aanhoudtijd 
bedienings-
toets

> 5 s >10 s > 15 s > 20 s > 25 s

1) Alleen op universele schakel-/dimmerinbouwmodule

Afb. 3: Selectie van de speciale functies en led-weergave

Led-weergave Modus Beschrijving
-- Auto Bewegings- en helderheidafhankelijk  

Aan-/Uitschakelen van de belasting
Groen Permanent AAN Belasting is permanent aan-/uitgeschakeld.

Bijpostsignalen en KNX-RF-opdrachten worden niet geëva-
lueerd

Rood Permanent UIT

Tabel 1: Weergave van de bedrijfsmodi

Verlichtingstoestand Bedieningstoets Gedrag van de inbouwmodule

Bewegingsmelder op schakelelement
UIT Kort indrukken Belasting wordt ingeschakeld voor ingestelde nalooptijd
AAN Kort indrukken Verlengen van de inschakeltijd met de ingestelde nalooptijd
Bewegingsmelder op tastdimmer comfort 1-voudig
UIT Kort indrukken Belasting wordt ingeschakeld op inschakelhelderheid voor 

ingestelde nalooptijd
AAN Kort indrukken Verlengen van de inschakeltijd met de ingestelde nalooptijd 

bij gelijke helderheid
UIT Lang indrukken Belasting wordt ingeschakeld op inschakelhelderheid, 

aansluitend dimmen in tegengestelde richting van het laat-
ste dimproces. Daarna blijft de belasting voor de nalooptijd 
ingeschakeld

AAN Lang indrukken Veranderen van de actuele helderheid. Het dimmen ge-
schiedt in tegenovergestelde richting van het laatste dim-
proces tot de maximale of minimale helderheid. Aansluitend 
blijft de belasting op de ingestelde helderheid ingeschakeld 
voor de ingestelde nalooptijd.

Tabel 2: Bediening via toetsbijpost



Belasting instellen op een universele schakel- of dimmerinbouwmodule vanaf versie R1.2

Toets  
kort  
indrukken 

Instelmodus Duur en bevestiging van  
de lastinstelling 
�  Knipperen van de last als bevestiging 

volgt met 50% helderheid.

Gebruiksaanwijzing

1 x Belasting- 
fabrieksinstelling

Instelduur: circa 30 sec.  
�  Tijdens de automatische instelpro-

cedure kunnen schakel-/dimfasen 
van de last optreden. 

Afsluitend licht de last ter bevestiging 
1x op en gaat uit. Het apparaat keert 
terug naar normaal bedrijf. 

Fabrieksinstelling met auto-
matische belastingsherken-
ning. 
Wanneer het schakelgedrag 
daarna niet tot tevredenheid 
is, start u opnieuw de keu-
zemodus en kiest u de pas-
sende optie.

2 x Led-modus 1 
(faseaansnijding)

Na circa 5 sec. licht de last ter beves-
tiging 2x op en gaat uit. Het apparaat 
keert terug naar normaal bedrijf. 

Geadviseerd voor lagere 
230 V led-lasten tot maximaal 
60 W indien het schakel-/
dimgedrag na automatische 
lastinstelling niet tot tevreden-
heid is.

3 x Led-modus 2 
(faseafsnijding)

Instelduur ≤ 50 sec.  
�  Tijdens de automatische instelpro-

cedure kunnen schakel-/dimfasen 
van de last optreden. 

Afsluitend licht de last ter bevestiging 
3x op en gaat uit. Het apparaat keert 
terug naar normaal bedrijf. 

Geadviseerd voor hogere 
230 V led-lasten vanaf 50 W 
die in faseafsnijding mogen 
worden gebruikt. Houd de 
specificaties van de leveran-
cier aan!

4 x Fijninstelling 
van de minimale 
helderheid 

5 vooringestelde minimale helderheids-
niveaus worden gedurende telkens 
2,5 sec herhaald doorlopen (3 keer). 

 � Zodra de aangesloten last een 
gewenste minimale helderheid 
vertoont, met een korte druk op de 
toets onder bevestigen.

Na circa 5 sec. licht de last ter bevesti-
ging 4x op en blijft ingeschakeld (50% 
helderheid). Het apparaat keert terug 
naar normaal bedrijf. 

Voor de optimalisatie van het 
inschakelgedrag of bij flikke-
ren van de last in het onderste 
dimgebied, kan de instelling 
voor de minimale helderheid 
hier worden aangepast.

Tabel 3a

Belasting instellen op een universele schakel- of dimmerinbouwmodule tot versie R1.1

Toets kort 
indrukken 

Instelmodus Bediening van de 
lastinstelling

Gebruiksaanwijzing

1 x Last- 
fijninstelling

Belasting knippert 1 x na ca. 30 s en 
gaat terug naar in de schakel-/dim-
werking

Niet geschikt voor ohmse 
belastingen (bijv. gloei-, HV-
halogeenlampen), belastingsfa-
brieksinstellingen gebruiken.
Leidt de lastfijninstelling bij 
energiespaarlampen of 230 V 
led-lampen niet tot een verbe-
tering, dan dient de fijninstel-
ling energiespaarlampen of 
de universele instelling 230 V 
led-lampen te worden gekozen.

2 x Belasting- 
fabrieksinstelling

Belasting knippert 2 x na ca. 6 s en 
gaat terug naar in de schakel-/dim-
werking

3 x Fijninstelling 
energiespaarlam-
pen in faseaan-
snijding

Belasting knippert 3 x na ca. 30 s en 
gaat terug naar in de schakel-/dim-
werking

Energiespaarlampen worden 
met minstens 50% van de 
helderheid AAN geschakeld, 
om een ontstekingsproces te 
garanderen.

4 x Universele in-
stelling 230 V 
led-lampen in 
faseaansnijding 
en faseafsnijding

Belasting knippert 4 x na ca. 5 s en 
gaat terug naar in de schakel-/dim-
werking

Het dimprincipe en de optimale 
inschakelhelderheid worden 
voor de aangesloten dimbare 
230 V led-lampen automatisch 
ingesteld.

Bij alle instelmodi Led knippert 5 x Gekozen instelmodus wordt 
door het inbouwmodule niet 
ondersteund.

Tabel 3b

Informatie voor de elektrotechnisch 
installateur
Montage en elektrische aansluiting
Montageplaats kiezen
Houd tussen de zender en de bijbehorende ontvan-
ger een minimale afstand van ca. 1 meter aan.
Houd een minimale afstand van ca. 0,5 meter aan 
voor elektronische apparaten die hoogfrequente 
signalen uitstralen, zoals bijv. computers, elektroni-
sche trafo's, magnetrons.

Materiaal Doordringingsgraad
Hout, gips, gipsplaat, 
glas niet-gecoat

ca. 90%

Baksteen, spaanplaten ca. 70%
Gewapend beton, 
vloerverwarming

ca. 30%

Metaal, metalen roos-
ters, aluminium bekle-
ding, glas gecoat

ca. 10%

Regen, sneeuw ca. 1 ... 40%

Tabel 4: Materiaaldoordringing

Montage op of in de buurt van metalen oppervlak-
ken kan tot vermindering van de KNX-RF-over-
dracht leiden.
Houd rekening met materiaaldoordringing. Door de 
keuze van de best mogelijke montageplaats kan de 
reikwijdte van het systeem worden geoptimaliseerd:

 Let op de bewegingsrichting: Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen "eropaf lopen" en "dwars 
passeren". Bewegingen dwars op de bewe-
gingsmelder kunnen beter geregistreerd worden 
dan bewegingen naar de bewegingsmelder toe 
(afbeelding 4).

 � Trillingsvrije montageplaats kiezen. Trillingen 
kunnen tot ongewenste schakelingen leiden. 

 � Storingsbronnen in het detectiebereik (afbeel-
ding 6 en 7) vermijden. Storingsbronnen, bijv. 
verwarmingen, ventilatie-, airconditioningsin-
stallaties en afkoelende verlichtingsmiddelen 
kunnen tot ongewenste schakelingen leiden 
(afbeelding 4).

 Om storende invloeden te vermijden, kan de 
detectiehoek beperkt worden (zie detectiebereik 
instellen).

Apparaat monteren (afb. 1) 
 Informatie over de elektrische aansluiting is te 
vinden in de gebruiksaanwijzing van de modu-
les.

 � Opzetdeel (3) samen met afdekraam (2) op een 
geschikt inbouwmodule (1) plaatsen en verbin-
ding van het inbouwmodule en opzetmodule via 
connector (6) tot stand brengen.
Zodra de opzetmodule met spanning wordt ge-
voed, toont de status-led de compatibiliteit met 
de gebruikte inbouwmodule.

Weergave  
status-led

Betekenis 

Led knippert 
groen (ca. 5 s tot 
de bewegingsre-
gistratie actief is.)

Compatibel

Led knippert rood 
gedurende 5 s

Niet-compatibel.

De led knippert 
oranje gedurende 
5 s

Compatibel, maar niet 
onderling geconfigureerd. 
Voor een nieuwe configu-
ratie moet de opzetmodu-
le op de fabrieksinstelling 
worden gereset.

 � Demontagebeveiliging via de schroef (5) tot 
stand brengen, indien aanwezig. 

 � Na de KNX-RF configuratie (zie de configura-
tiehandleiding) en de ingebruikname de design-
afdekking (4) op de opzetmodule (3) klikken.

Inbedrijfstelling
Overzicht bedienings- en instelelementen 

T

150

90°  ...   45° 45°  ...   90°

fct

cfg

    

(9) (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(13)(14)

Afb. 5: Bedienings- en instelelementen van de 
opzetmodule

(9) Potentiometer voor gevoeligheid
(10) fct-toets
(11) Insteller voor de detectiehoek 
(12) Status-/fct-led
(13) cfg-toets/-led
(14) Potentiometer voor inschakelhelderheid

Detectiebereik instellen
De detectiehoek kan voor de rechter- en linker-
zijde met een insteller (afbeelding 5, 10) tussen 
45° ... 90° ingeperkt worden. Zodoende kan de 
detectiehoek tussen 90° en 180° liggen (afbeel-
ding 8).

 � Detectiehoek per zijde via insteller aanpassen.

Instelling van het detectiegedrag
Om het detectiegedrag te controleren, dient de 
teststand gebruikt te worden. In de teststand werkt 
de bewegingsmelder helderheidsonafhankelijk. 
Iedere detectie schakelt de verlichting en status-
led gedurende 3 seconden in. Daarna wordt de 
bewegingsregistratie gedurende 2 seconden 
gedeactiveerd.
De bewegingsmelder is aangesloten en klaar voor 
gebruik.

 � Teststand instellen. Hiervoor potentiometer-
inschakelhelderheid (afbeelding 5, 13) op 
positie T zetten.

 � Detectiebereik verlaten en schakelgedrag 
waarnemen. 
Schakelt de bewegingsmelder zonder bewe-
ging in het detectieveld in, zijn storingsbronnen 
(zie montageplaats kiezen) aanwezig of de 
gevoeligheid is te hoog ingesteld.

 � Indien nodig de gevoeligheid verlagen en sto-
ringsbronnen via instelling van de detectiehoek 
verbergen of storingsbronnen verwijderen.

 � Detectiebereik door afwikkelen controleren en 
indien nodig aanpassen.

 Is het detectiebereik te klein, dan kan het met 
bewegingsmeldernevenaansluitingen of per 
KNX-RF via een master-slave-configuratie uit-
gebreid worden.  
► zie configuratiehandleiding.

Inschakelhelderheid instellen
De inschakelhelderheid is de in de bewegings-
melder opgeslagen helderheidswaarde, waarbij 
de bewegingsmelder de aangesloten belasting 
bij onderschrijden schakelt, wanneer bewegingen 
herkend worden. De inschakelhelderheid kan 
tussen ca. 5 () via 150 Lux (fabrieksinstelling) 
tot dagstand () worden ingesteld. Het symbool 
 staat in dat geval voor helderheidsonafhankelijk 
schakelen. In de tussenbereiken kan de inscha-
kelhelderheid traploos ingesteld worden.

 Voor de besturing van de verlichting in trap-
penhuizen volgens DIN EN 12464-1, 2003-3, 
potentiometerinstelling 150 Lux kiezen.

 � Potentiometer inschakelhelderheid (afb. 5, 14) 
in de gewenste positie draaien.

 Om de actuele omgevingsverlichting als in-
schakelhelderheid op te slaan, de functie 
Teach-In (zie inschakelhelderheid met Teach-In 
instellen) gebruiken.

Gevoeligheid instellen
In de fabriek is de detectie op maximale gevoelig-
heid ingesteld. Komt het tot regelmatige foutre-
gistratie dan kan de gevoeligheid gereduceerd 
worden.

 � Gevoeligheid potentiometer (afbeelding 5, 9) in 
de gewenste positie draaien.
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Afb. 4: Montageplaats van bewegingsmelders
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Afb. 6: Detectiebereik van de bewegingsmelder montagehoogte 1,1 m
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Afb. 7: Detectiebereik van de bewegingsmelder montagehoogte 2,2 m 
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Afb. 8: Instelling van de detectiehoek

Technische gegevens
Aansluiting Plaatsen op geschikte inbouwmodulen 
 (zie toebehoren)
Voeding  via inbouwmodule
Inschakelhelderheid ca. 5 ... 1000 lux (∞)
Gevoeligheid ca. 10 ... 100%
Detectiehoek  ca. 90 ... 180°
Detectiebereik (1,1 m) ca 12 x 16 m
Detectiebereik (2,2 m) ca 8 x 12 m
Overdrachtsfrequentie 868-870 MHz
Zendvermogen  25 mW
Funk protocol KNX Radio RF1.M
quicklink-koppelingen max. 20 zenders/ontvangers
Ontvangercategorie 2
Sender duty cycle 0,1%
Beschermingsklasse IP 20
Relatieve vochtigheid 0 ... 65% (geen 
condensvorming)
Omgevingstemperatuur -5 … +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur -20… +60 °C
Inbouwpositie Connector boven 

Toebehoren
Relaisschakelaar, inbouwmodule 8512 12 xx
Elektronische schakelmodule 1-voudig 8512 11 xx
Universele tastdimmer 1-voudig 8542 11 xx
Universele tastdimmer comfort  
1-voudig 8542 12 xx
230V-voeding inbouwmodule  
voor KNX-RF opzetmodules 8502 01 xx

Garantie
Wij behouden ons het recht voor technische en 
formele wijzigingen aan het product aan te bren-
gen, voor zover deze de technische vooruitgang 
dienen.
Onze garantie voldoet aan de desbetreffende wet-
telijke bepalingen.
Neem in geval van garantie contact op met de 
dealer. 


