KNX Bl

Touch-/Glas-Sensor 2fach / 3fach mit Raumtemperaturregler Berker

Touch-/Glas-Sensor 2fach mit Raumtemperaturregler
Best.-Nr. : 7564 2x xx
Touch-/Glas-Sensor 3fach mit Raumtemperaturregler
Best.-Nr. : 7564 3x xx

Bedienungs- und
Montageanleitung

1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Gerate diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschiaden maoglich. Anleitung vollstandig lesen
und beachten.

Zum Reinigen keine scharfen Gegenstiande, Sauren oder organische Losungsmittel
verwenden. Gerat kann beschadigt werden.

Gerat nicht mit scharfen oder spitzen Gegenstanden bedienen. Die beriihrempfindliche
Oberflache kann beschadigt werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Gerateaufbau

(1) Sensorflachen —/OK, +/A

(2) Sensorflachen fur Bedienfunktionen
(3) Status-LED

(4) Betriebs-LED

3 Funktion

Systeminformation

Dieses Gerat ist ein Produkt des KNX-Systems und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden zum Verstandnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerates ist softwareabhangig. Detaillierte Informationen Gber
Softwareversionen und jeweiligen Funktionsumfang sowie die Software selbst sind der
Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen. Planung, Installation und Inbetriebnahme des
Gerates erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. Die Produktdatenbank sowie die
technischen Beschreibungen finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.
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Touch-/Glas-Sensor 2fach / 3fach mit Raumtemperaturregler Berker

BestimmungsgemaRBer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht einfaus, Dimmen, Jalousien auf/ab,
Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.

- Touch-Sensor: Montage in Unterputz-Geratedose 2fach nach DIN 49073

- Glassensor: Montage in Einbaudose 2fach fiir Glassensor (siehe Kapitel 6.3. Zubehor)

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf
etc.

- Bedienung durch Beruhren der Sensorflachen

- LED zur Status- oder Betatigungsanzeige

- Integrierter Raumtemperaturfiihler

- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe

- Anzeige von Raum- und Solltemperatur

- Anzeige der AuRentemperatur; in Verbindung mit externem KNX-Temperatursensor

- Anzeige von Uhrzeit und Wochentag; in Verbindung mit KNX-Zeitgeber

- Temperaturbegrenzung fur FuBbodenheizung; in Verbindung mit externem
Temperatursensor

- Integrierter Busankoppler

4 Bedienung

Die Bedienung von Funktionen oder elektrischen Verbrauchern ist flr jedes Gerat individuell
einstellbar. Zwei Bedienarten sind Ublich:

- Einflachenbedienung:
Das Ein-/Ausschalten oder heller/dunkler Dimmen z. B. einer Beleuchtung erfolgt
abwechselnd durch wiederholtes Betatigen der selben Sensorflache.

- Zweiflachenbedienung:
Zwei gegenlberliegende Sensorflachen bilden ein Funktionspaar. Betatigen links z. B.
schaltet/dimmt eine Beleuchtung ein/heller, Betatigen rechts aus/dunkler.

Funktion oder Verbraucher bedienen

Die Bedienung von Verbrauchern wie Beleuchtung, Jalousien etc. erfolgt Gber die
Sensorflachen (2) und hangt von der Programmierung des Gerats ab.

®  Eine Sensorflache betatigen.
Die hinterlegte Funktion wird ausgefiihrt.
[i] Der Betatigungsimpuls liegt fir die Dauer der Beriihrung an. Funktionsabhangig kénnen
kurze und lange Betatigungen unterschiedliche Aktionen ausldsen, z. B. Schalten/Dimmen.
Betriebsmodi und Anzeige-Symbole

Das Gerat vergleicht die aktuelle Raumtemperatur mit der eingestellten Solltemperatur und
steuert entsprechend dem aktuellen Bedarf Heiz- oder Kiihlgerate an. Die Solltemperatur hangt
vom aktuellen Betriebsmodus ab und kann — je nach Programmierung — vom Anwender
geandert werden. Betriebsmodi und der aktuelle Reglerstatus werden in der Anzeige angezeigt.

S 500 Seite 2/13 13.09.2013



KNX B-
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Bild 2
4] Betriebsmodus Komfort
i Betriebsmodus Standby
C Betriebsmodus Nacht
& Betriebsmodus Frost-/Hitzeschutz
o Anzeige Taupunktbetrieb; Regler gesperrt
(1 Komfortverlangerung Nacht
(hg Komfortverlangerung Frostschutz
Ao Sollwertverschiebung aktiv
e, Moo, Mt Luftersteuerung mit Anzeige der Lufterstufe
) Heizbetrieb
-8 Kuhlbetrieb
4 Symbol Gesperrt: Tasten gesperrt
(s Innentemperatur
i AuBentemperatur
1..7 Wochentage MO...SO
—und + Aktiv, wenn Werte geandert werden.
OKund A Aktiv, wenn Meni aktiv ist.

Die Ziffernanzeige zeigt Temperaturwerte, oder Uhrzeiten an.

Grundanzeige

Die Anzeige kann — abhangig von der Programmierung — standig oder zeitweise eingeschaltet
sein.

Bild 3
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Touch-/Glas-Sensor 2fach / 3fach mit Raumtemperaturregler Berker

Im eingeschalteten Zustand zeigt die Anzeige neben dem Symbol fir den aktuellen
Betriebsmodus

die aktuelle Uhrzeit und Wochentag
die aktuelle Raumtemperatur

die aktuelle AuRentemperatur

die aktuelle Solltemperatur

Raumtemperatur andern
Zur kurzfristigen manuellen Anderung der Solltemperatur.
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Bild 4

Die Grundanzeige ist sichtbar.

H

Linke oder rechte Sensorflache (1) berihren.

Die Anzeige zeigt die aktuelle Solltemperatur.

Solltemperatur verringern: Linke Sensorflache — berlhren.

- oder -

Solltemperatur erhdhen: Rechte Sensorflache + berihren.

Die Verstellung der Solltemperatur erfolgt in Schritten von 0,5 °C.

Der angepasste Wert wird unmittelbar ibernommen.

Das Symbol ¥ in der Anzeige zeigt an, dass die Solltemperatur angepasst wurde.

Die Rickkehr in die Grundanzeige erfolgt automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen
Zeit oder bei Betatigen einer beliebigen Sensorflache (2).

Die manuelle Anderung der Solltemperatur wird — bei entsprechender Programmierung —
durch Anderung des Betriebsmodus' aufgehoben.

Hauptmenu anzeigen

Vom Hauptmenu aus sind weitere Funktionen fiir Raumtemperaturregelung und Anzeige
zuganglich, z. B. Putzfunktion, Umschalten des Betriebsmodus, Einstellen der Solltemperaturen
(Bild 5).
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Bild 5
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Touch-/Glas-Sensor 2fach / 3fach mit Raumtemperaturregler Berker

Die Grundanzeige ist sichtbar. Das Hauptmendii ist freigeschaltet.
= Gleichzeitig die Sensorflachen + und — betatigen.
Die Anzeige zeigt den Menipunkt CL60 an.

[i] Durch Betatigen der Sensorflache A werden die weiteren Menlpunkte nacheinander
aufgerufen.

Betriebsmodus einstellen

~ -
B ol ol ol ol
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Bild 6

Das Hauptmen( wird angezeigt (Bild 5).
= Mit Sensorflache A den Menulpunkt Betriebsmodus-Umschaltung wahlen.
= Sensorflache OK betatigen.
Der aktive Betriebsmodus wird mit seiner Solltemperatur angezeigt (Bild 6).
= Mit Sensorflache A gewlnschten Betriebsmodus wahlen.
= Sensorflache OK betatigen.
Die Einstellung wird gespeichert.
Die Anzeige zeigt den neuen Betriebsmodus an.
Die Solltemperatur flir den Raum wird entsprechend dem neuen Betriebsmodus eingestellt.

Komfortverlangerung aktivieren

Bei automatischer Umschaltung der Betriebsmodi, z. B. durch eine externe Zeitschaltuhr, kann
der Komfort-Modus trotzdem einige Zeit beibehalten werden. Hierzu dient die
Komfortverlangerung. Die Komfortverlangerung ist zeitlich begrenzt.

Das Gerat befindet sich im Betriebsmodus Nacht oder Frost-/Hitzeschutz.

Eine Prasenz-Taste ist programmiert.

®m  Prasenz-Taste am Gerat oder anderen installierten Bediengeraten betatigen.
Die Anzeige zeigt die Symbole (1 oder (#*&.
Fir die eingestellte Zeit ist die Solltemperatur des Komfortbetriebs eingestellt.

Nach Ablauf der programmierten Zeit wird die urspringliche Betriebsart Nacht oder Frost-/
Hitzeschutz wiederhergestellit.

i/ Die Komfortverlangerung kann auch automatisch, z. B. iber einen Prasenzmelder, aktiviert
werden.

Solltemperaturen andern

Zur dauerhaften Einstellung der Solltemperaturen fur die Betriebsmodi Komfort, Standby und
Nacht.

Das Hauptmenu wird angezeigt (Bild 5).
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H

Mit Sensorflache A den Menupunkt Pro fiir den Heizbetrieb "& oder Kihlbetrieb -& wahlen
und Sensorflache OK betatigen (Bild 7).

Mit Sensorflache A gewlnschten Betriebsmodus wahlen und Sensorflache OK betatigen.
Die Solltemperatur blinkt.

Solltemperatur verringern: Linke Sensorflache — betétigen.

- oder -

Solltemperatur erh6hen: Rechte Sensorflache + betatigen.

I

Bild 8

Anderung Ubernehmen: Gleichzeitig die Sensorflachen + und — betatigen.

Die eingestellte Solltemperatur fir den gewahlten Betriebsmodus wird gespeichert.
Die Anzeige kehrt zum Hauptmeni zurtck.

- oder -

Anderung nicht Gibernehmen: Eine andere Sensorflache betéatigen.

Das Gerat kehrt in die Grundanzeige zurick.

Wenn die Solltemperatur fur weitere Betriebsmodi gedndert werden soll, die beschriebenen
Bedienschritte wiederholen.

Gerat reinigen

Damit beim Reinigen der Glasflache keine ungewollten Aktionen ausgefuhrt werden, kann das
Gerat flr 60 s gesperrt werden.

Das

Hauptmenu wird angezeigt.
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e

Bild 9

= Mit der Sensorflache A den MenuUpunkt CL60 fir die Putzfunktion auswahlen und die
Sensorflache OK betatigen (Bild 9).

Fir 60 s sind alle Funktionen am Gerat gesperrt.
Alle Status-LED der Sensorflachen blinken.
Die Anzeige zeigt die verbleibende Zeit bis zum Ende der Putzfunktion.

Nach Ablauf von 60 s kehrt das Gerat automatisch zur Grundanzeige zurtick, die Sperrung
ist aufgehoben und normale Bedienung wieder maglich.

[i] Reinigen mit leicht angefeuchtetem, fusselfreien Tuch, evtl. einem milden Glasreiniger.
Keine scharfen Gegenstande oder kratzende Reinigungsmittel, z. B. Scheuerpulver,
verwenden.

5 Informationen fir Elektrofachkrafte

2 GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiihrender Teile in der
Einbauumgebung.

Elektrischer Schlag kann zum Tod fuhren.

Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfiihrende Teile in der
Umgebung abdecken!
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5.1 Touch-Sensor mit Raumtemperaturregler

Touch-Sensor montieren und anschlieRen
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(8)
(9)
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Bild 10

Anschluss Versorgungsspannung

Anschluss verdrahteter FuBbodentemperatur-/Fernfihler (Zubehor)
Anschluss KNX

Programmier-LED

Programmier-Taste

Das Gerat wird montiert, indem der Montagerahmen fest mit der Unterputzdose oder der Wand
verschraubt wird. Erhéhter Demontageschutz wird erreicht, indem das Gerat mit einer
Sicherungsschraube unten am Montagerahmen gesichert wird.

2fach Unterputzdose verwenden. Montage auf 1fach Unterputzdosen oder Aufputzdosen ist
nicht moglich.

Am Einbauort sind Busspannung und zusatzliche Versorgungsspannung verfligbar.

H

]

Fir die zusatzliche Versorgungsspannung kann das gelb-weil3e Adernpaar der KNX-
Busleitung verwendet werden.

Montagerahmen (10) ausrichten und mit der Unterputzdose oder der Wand verschrauben
(Bild 11). Markierung TOP = OBEN beachten. Beiliegendes Schraubenset verwenden.

Versorgungsspannung an Klemme (5) anschlief3en.
KNX Busspannung an Klemme (7) anschlieRen.
Optional: Externen Temperaturfihler an Klemme (6) anschlie3en.

Programmier-Taste und -LED sind nur von der Gerate-Ruckseite zuganglich. Wenn
moglich, die physikalische Adresse vor der endgtiltigen Montage in das Gerat laden (siehe
Kapitel 5.3. Inbetriebnahme).

Gerat auf den Montagerahmen stecken, bis es einrastet.

Sicherungsschraube (11) unten am Montagerahmen anziehen. Kreuzschraubendreher Typ
Pozi-Drive, GrofRe 0 verwenden.
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/
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Bild 11

(10) Montagerahmen
(11) Sicherungsschraube

5.2 Glas-Sensor mit Raumtemperaturregler

Glas-Sensor fiir Montage auf glattem Untergrund vorbereiten

(13)—__|

N S| (1)
i €,

Bild 12

(12) Klebeplatze fiir Haftpunkte
(13) Haltezapfen

Die Haftpunkte verhindern, dass sich der Glas-Sensor bei Montage auf glatten Flachen
verschieben kann.

= Die Klebeplatze fir die Haftpunkte auf der Riickseite des Glas-Sensors (12) von
Verunreinigungen befreien.

= Die Haftpunkte von der Tragerfolie abziehen und auf die vier Klebeplatze kleben.
= Den Untergrund von Verunreinigungen befreien.
= Vor der Montage des Glas-Sensors die Schutzfolie der Haftpunkte abziehen.
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i/ Vor Abschluss der Montage den Glas-Sensor ausrichten und im Bereich der Haftpunkte
andriicken, um ihn zu fixieren.

Glas-Sensor montieren und anschlieBen
Einbaudose 2fach verwenden (Zubehdr). Montage auf 1fach Unterputzdosen ist nicht mdglich.

Optional: Fur erhéhten Demontageschutz, oder um die Schattenfuge zur Wand zu vergréfRern,
beiliegenden Montagerahmen (10) verwenden. Hierzu den Montagerahmen von hinten auf das
Gerat aufrasten. Markierung TOP = OBEN beachten.

Am Einbauort sind Busspannung und zusatzliche Versorgungsspannung verfligbar.

[i] Fur die zusétzliche Versorgungsspannung kann das gelb-weile Adernpaar der KNX-
Busleitung verwendet werden.

= Wenn erforderlich, Putzausgleich ausmessen. Die Verstellung der Haltezapfen (14) auf
den Gewindestiften (15) erlaubt bei tiefer sitzenden Einbaudosen einen Putzausgleich bis
zu 20 mm. Die Haltezapfen (14) um den Putzausgleich x herausschrauben, sodass diese
einen Abstand von 15 mm + x von der Buchse fur die Gewindestifte aufweisen.

i/ Bei Verwendung des Montagerahmens betrégt der Abstand fir den Putzausgleich
20 mm + x von der Buchse fur die Gewindestifte.

X

15 mm +x

-

7

il

(10) (14) (15) (16) (17)

Bild 13

(10) Montagerahmen
(14) Haltezapfen
(15) Gewindestift
(16) Klemmfeder
(17) Einbaudose 2fach (Zubehor)
= Versorgungsspannung an Klemme (5) anschliel3en.
KNX Busspannung an Klemme (7) anschlieRen.
Optional: Externen Temperaturflhler an Klemme (6) anschlielRen.

|

|

i/ Programmier-Taste und -LED sind nur von der Gerate-Rlckseite zuganglich. Wenn
mdglich, die physikalische Adresse vor der endgultigen Montage in das Gerat laden (siehe
Kapitel 5.3. Inbetriebnahme).

= Gerat mit den Gewindestiften (15) in die Klemmfedern (16) der Einbaudose (17) einfihren
und andrticken, bis die Haltezapfen spulrbar einrasten.

m  Gerat ausrichten und im Bereich der Haltepunkte andriicken zum fixieren.

32586901 :
5706655000 Seite 10/13 13.09.2013



KNX B m

Touch-/Glas-Sensor 2fach / 3fach mit Raumtemperaturregler Berker

Glas-Sensor mit erhohtem Demontageschutz montieren

Fur erhéhten Demontageschutz wird der Montagerahmen fest mit der Einbaudose oder der
Wand verschraubt und das Gerat mit einer Sicherungsschraube unten am Montagerahmen
gesichert.

m  Klemmfederaufnahmen (16) aus der Einbaudose heraushebeln, um die Schraublécher der
Einbaudose freizulegen.

= Montagerahmen ausrichten und mit der Einbaudose oder der Wand verschrauben.
Markierung TOP = OBEN beachten. Beiliegendes Schraubenset verwenden.

®  Versorgungsspannung an Klemme (5) anschliel3en.
= KNX Busspannung an Klemme (7) anschlieRen.
= Optional: Externen Temperaturfihler an Klemme (6) anschlie3en.

i/ Programmier-Taste und -LED sind nur von der Gerate-Riickseite zuganglich. Wenn
mdglich, die physikalische Adresse vor der endgtiltigen Montage in das Gerat laden (siehe
Kapitel 5.3. Inbetriebnahme).

= Gerat auf den Montagerahmen stecken, bis es einrastet.

m  Sicherungsschraube (11) unten am Montagerahmen anziehen. Kreuzschraubendreher Typ
Pozi-Drive, GroRe 0 verwenden.

(10) (11) (18) (17)

Bild 14

(18) Klemmfederaufnahme

Glas-Sensor demontieren

= \Wenn vorhanden, Sicherungsschraube an unterer Kante l6sen. Kreuzschraubendreher Typ
Pozi-Drive, GrofRe 0 verwenden.

= Beiliegendes Demontagewerkzeug in der Mitte des Glas-Sensors andrucken.

m  Glas-Sensor mit dem Demontagewerkzeug gleichmaRig aus der Verankerung —
Klemmfedern oder Montagerahmen — abziehen.

®  Anschlussleitungen abziehen.

5.3 Inbetriebnahme

Physikalische Adresse und Anwendungssoftware laden

Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS3.0d mit Patch A oder aktueller.
Das Gerat ist angeschlossen und betriebsbereit.

Die Rickseite des Gerats muss zuganglich sein.

®  Programmier-Taste (9) betatigen.
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Die Programmier-LED (8) zeigt den Programmierzustand rot an.
®  Physikalische Adresse vergeben.
Die Programmier-LED erlischt.
= Gerat mit physikalischer Adresse beschriften.
= Anwendungs-Software in das Gerat laden.
6 Anhang
6.1 Technische Daten
KNX Medium TP 1
Inbetriebnahmemodus S-Mode
Nennspannung KNX DC 21 ...32V SELV
Leistungsaufnahme KNX typ. 150 mW
Anschlussart KNX Anschlussklemme
Umgebungstemperatur -5...+45°C
Lager-/Transporttemperatur -25...+70 °C
Versorgungsspannung
Nennspannung DC 18 ... 32V SELV
Leistungsaufnahme max. 0,5 W
Interne Uhr
Auflosung Uhr 1 min

Gangabweichung

Interner Raumtemperaturfihler
Messbereich
Auflésung

6.2 Hilfe im Problemfall

Glas-Sensor arretiert nicht
Haltezapfen an den Gewindestiften sind falsch eingestellt.

max. 8min/Tag

0°C ...+40°C £1%
0,1K

Einstellung der Haltezapfen nachmessen und gegebenenfalls korrigieren.

Glas-Sensor verschiebt sich auf der Wand
Glatter Untergrund bietet keinen ausreichenden Halt.
Zur Montage die mitgelieferten Haftpunkte nutzen.

Touch-/Glas-Sensor lasst sich nicht abziehen
Gerat ist mit erh6htem Demontageschutz montiert.
Schraube unten am Montagerahmen l0sen.

Touch-/Glas-Sensor reagiert nicht auf Bedienung
Verbindung zur Busspannung ist fehlerhaft oder verpolt.

Verdrahtung, Busleitung und Spannungsversorgung tUberprifen und ggf. korrigieren.

Anzeige bleibt dunkel
Bus- oder Versorgungsspannung fehlerhaft oder verpolt.

Verdrahtung, Busleitung und Versorgungsspannung Uberprifen und ggf. korrigieren.

Anzeige zentral dunkel geschaltet.

Kein Wechsel des Betriebsmodus uber Menubedienung maoglich

Gdf. verhindert ein offenes Fenster mit Fensterkontakt oder ein Prasenzmelder den Wechsel.

Keine Betatigung der Sensorflaichen méglich
Tastensperre ist aktiv. Symbol ist § eingeblendet.
Tastensperre ausschalten.
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Menii oder Untermenii ist im Display nicht aufrufbar

Zugehorige Funktionen sind nicht freigegeben oder nicht programmiert.
Sperrungen aufheben.
Gewlinschte Funktionen programmieren.

Falsche Uhrzeit wird angezeigt
Falsche Uhrzeit an Zentraluhr eingestellt.
Uhrzeit an Zentraluhr Kkorrigieren.

Die Anzeige zeigt --:-- statt Uhrzeit
Fehlende Synchronisation durch Zentraluhr.
Zentraluhr Uberprtfen.

i] Das Gerat muss mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden die Uhrzeit von einer
Zentraluhr empfangen.

6.3 Zubehor
Einbaudose 2fach Best.-Nr. 1871
Temperaturfihler Best.-Nr. 161

6.4 Gewahrleistung

Technische und formale Anderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewahrleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden oder das Gerat portofrei mit
Fehlerbeschreibung an unser Service-Center senden.

Berker GmbH & Co. KG
Service-Center
Hubertusstralte 17
D-57482 Wenden-Ottfingen
Telefon: 0 23 55/ 90 5-0
Telefax: 0 23 55/ 90 5-111

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38

58579 Schalksmuhle/Germany
Telefon + 49 (0) 2355/905-0
Telefax + 49 (0) 2355/905-111
www.berker.de
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