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Montageart 1; Spannungsfrei
Kind of assembly 1; Zero potential

M = 32 Nm

M 12

Montageart 2; Montage unter Spannung 
Kind of assembly 2; Assembly under voltage

EN/IEC 60947-3
VDE 0660 T107

       
• Sicherungseinsätze 
  und Trennmesser mit 
  versilberten Ober-
  flächen einsetzen.
• Zügig schalten.

D        
• Veuillez utiliser des 
  fusibles et des 
  couteaux de coupure 
  avec des contacts 
  argentes
• Mettre en circuit 
  rapidement

FR        
• Use silver-coated 
  fuse-links and solid 
  links.
• Operate quickly.

GB        
• Wkładki bezpieczniko-
  we oraz zwieracze 
  nożowe stosuj 
  wyłącznie srebrzone
• Łączyć szybko

       
• utilizar fusibles de 
  cuchilla con contactos
  plateados
• rapida maniobra

PL ES

GB

D
FR

PL
ES

weber.vertigroup NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 1-3
weber.vertigroup sectionneur HPC à fusibles 1-3
weber.vertigroup NH Fuse-Switches, vertical design 1-3
weber.vertigroup NH Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy n.n 1-3
weber.vertigroup NH Interruptor-Seccionador vertical para fusibles 1-3
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M = 32 Nm

M 12

M = 32 Nm

M 12

Kabelanschluss oben
cable outlet top / bottom

Demontage
Demounting

Montageart 3; Spannungsfrei
Kind of assembly 3; Zero potential
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PARK II PARK II

PARK I

PARK II

Cu + Al
1 x 10 – 240 mm2
2 x 120 – 240 mm2

DIN EN 46235

M = 32 Nm
M12

Cu + Al
1 x 35 – 240 mm2

f
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IP30

M6

M = 1,5 Nm

M = 1 Nm

DIN 46244
2,8 x 0,5
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