
AP-Feldverteiler Leerschränke
IP30, ohne Tür

Technische Daten
- entsprechend EN 61 439-1 / -3
- Maßnorm nach DIN 43 870
- Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2
- für Geräte bis 125 A
- 36 PLE bis 336 PLE
- Schutzklasse II

21 Größen lieferbar
Insgesamt stehen 21 Größen mit Höhen von 500 bis 1250 mm 
sowie mit Breiten von 300 bis 1050 mm zur Auswahl. Damit 
bieten die Gehäuse Platz für 36 bis 336 Platzeinheiten. Die 
Gehäusetiefe beträgt einheitlich 160 mm.

Ihre Vorteile:
-  Flexibel: Leitungsführungen oben/unten über  

herausnehmbare Kunststoff-Flanschplatten
-  Robust: pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse  

(Reinweiß, RAL 9010)
-  Individuell: Leergehäuse ohne Einbausatz zum  

bedarfsgerechten Ausbau

Hager hat die Schrankreihe der Aufputz-Feldverteiler FWB um eine weitere Ausführung ergänzt: 
Ab sofort stehen die bisherigen Leerschränke dieser Baureihe für den individuellen Ausbau 
auch als Ausführungen ohne Tür zur Verfügung. Bei dieser Lieferform können in der Bauphase 
zunächst nur die Gehäuse montiert und erst kurz vor der Fertigstellung des Objekts die Türen 
nachgerüstet werden. Zu beachten ist, dass sich bei den neuen Varianten durch den Verzicht 
auf die Tür die Schutzart von IP44 auf IP30 reduziert.

Technische Änderungen vorbehalten.
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AP-Feldverteiler Leerschränke IP30, ohne Tür

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Feldverteiler AP,IP30,SKII,500x300x160 1 H140 179,30 €/St  FWB31D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,500x550x160 1 H140 253,80 €/St  FWB32D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,500x800x160 1 H140 299,50 €/St  FWB33D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,500x1050x160 1 H140 321,30 €/St  FWB34D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,650x300x160 1 H140 180,70 €/St  FWB41D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,650x550x160 1 H140 268,90 €/St  FWB42D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,650x800x160 1 H140 413,00 €/St  FWB43D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,650x1050x160 1 H140 487,30 €/St  FWB44D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,800x300x160 1 H140 193,90 €/St  FWB51D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,800x550x160 1 H140 286,30 €/St  FWB52D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,800x800x160 1 H140 436,40 €/St  FWB53D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,800x1050x160 1 H140 529,20 €/St  FWB54D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,950x300x160 1 H140 201,80 €/St  FWB61D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,950x550x160 1 H140 305,10 €/St  FWB62D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,950x800x160 1 H140 464,20 €/St  FWB63D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,950x1050x160 1 H140 558,60 €/St  FWB64D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,1100x300x160 1 H140 205,80 €/St  FWB71D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,1100x550x160 1 H140 322,60 €/St  FWB72D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,1100x800x160 1 H140 514,60 €/St  FWB73D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,1100x1050x160 1 H140 574,90 €/St  FWB74D1

Feldverteiler AP,IP30,SKII,1250x300x160 1 H140 206,90 €/St  FWB81D1

FWB31D1


