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Ref. Switch
Réf. Inter.
Lasttrennschalter Artikel

Rating
Calibre
Stromstärke

AC

Ref. Terminal shrouds
Réf. Capot cache-bornes
Klemmenabdeckungen 
Artikel

HAD310 3 x 100 A AC-23 A HZC215

HAD312 3 x 125 A AC-22 A HZC215

HAD410 4 x 100 A AC-23 A HZC216

HAD412 4 x 125 A AC-22 A HZC216
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A
 Direct operation  
Commande directe  
Direkt Drehantrieb

B 

Front operation  
Commande frontale  
Drehantrieb zum Türeinbau

                     C 

Right side operation 
Commande latérale droite  
Drehantrieb zum Seiteneinbau
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e Lasttrennschalter

HAD310 / 312
HAD410 / 412

100 A - 125 A
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Click !
PZ 2

 Direct operation
Commande directe
Direkt Drehantrieb

 Front operation
Commande frontale
Drehantrieb zum Türeinbau

Ø min. 4 mm
Ø max. 5 mm

Only for direct operation
Uniquement pour commande directe
Nur für Direkt Drehantrieb

1x

Click !

max. Ø 2 mm

To remove
Démontage
Zu entfernen
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