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Lichtschakelaars/-impulsdrukkers van 
de programma's S.1/B.3/B.7, Modul 2,
Q.1/Q.3, Arsys, K.1/K.5, R.1/R.3,
Spatwaterdichte inbouw IP44 zijn glim- 
gloei-, en ledelementen beschikbaar. 
Oplichtende licht-schakelaars zijn niet 
alleen een goed hulpmiddel voor 
oriëntatie. Als controleschakelaar geven 
ze een ingeschakelde verbruiker aan. 
Ze dienen dus ook voor de controle van 
het energieverbruik en de veiligheid.

Bij Berker installatieschakelaars is het 
achteraf inbouwen van een verlichtings-
functie geen probleem. 
Het verlichtingselement wordt vanaf de 
voorzijde ingestoken waardoor de schakelaar 
niet gedemonteerd hoeft te worden.
Let op: bij spatwaterdichte inbouwapparatuur 
is deze uitbreiding van verlichting actheraf 
niet altijd mogelijk.

Schakeling 1polig
Controle
met wisselschakelaar 
(glimlampelement brandt bij "aan")

Schakeling 1polig
Verlicht
met wisselschakelaar
(glimlampelement brandt bij "uit")

Schakeling 1polig 
Permanent verlicht
met wisselschakelaar
(glimlampelement brandt altijd)

Gereedschapsmaten voor 
BERKER-producten met 
combi-kruiskop-schroeven als 
bevestigingsschroeven:
- kruiskopbits,
  type: Pozidriv®maat 1.
- kruiskopschroevendraaier: 
  type: Pozidriv®maat 1.
- sleufschroevendraaier:
  type: dikte 0,8 mm. 

Contactschroeven:
- kruiskopbits,
  type: Pozidriv®maat 2.
- kruiskopschroevendraaier:
  type: Pozidriv®maat 2.
- sleufschroevendraaier:
  type: dikte 1 mm
Bij gebruik van accuboormachines, 
inst. snelheid 1, stand 1 met 0,5 Nm. 

Afneembare contacttong op 
glimlampelement verwijderen.

Afneembare contacttong op 
glimlampelement verwijderen.

Het glimlampelement kan 
vanaf de voorkant geplaatst 
en vervangen worden 
zonder de schakelaar uit te 
bouwen.

Via voorzijde insteken. 
Hetzelfde glimlampelement 
voor verlichte schakelaars 
en controleschakelaars.

Afneembare contacttong.
(zie voor toepassing 
schakelschema's).

S.1/B.3/B.7-wip met 
rode lens voor verlichte 
schakelaar of 
controle-schakelaar.

Parallel aan het schakelcontact 
geschakelde controle- en indicatielampen, 
zoals glimlampelementen en glimlampen,
leiden ertoe dat de contactopening 
onderschreden wordt.

L

L

Voor serieschakelaars in de programma's S.1/B.3/B.7, Modul 2, Q.1/Q.3, K.1/K.5, Arsys, R.1/R.3 is het serie-LED-aggregaat met N-klem beschikbaar. 
Als controleschakelaar geeft dit per kanaal de ingeschakelde verbruikers weer.

N-klem Contactveren voor 
eenvoudige klikmontage

Controleschakeling van wippenschakelaars serie

Verlichting van schakelaars

rood
L

3036 1
1

m
m

rood

3036

rood L
3036  11m

m

rood L
3036  11m

m

rood

3036

rood

3036

Vooraanzicht

AchteraanzichtAchteraanzicht

Vooraanzicht Vooraanzicht

Achteraanzicht
L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

Controle-serieschakeling

rood

Serieschakelaar
3035 / 303550

Schakeltijden

3035
rood

L
N

Serieschakeling 
controle
(Serie-LED-aggregaat
1680 brandt per kanaal
 bij "aan")

3035

Serie-LED-aggregaat van 
achteren opklikken.

Verlichting van schakelaars



723

 

Lichtschakelaars/-impulsdrukkers van 
de programma's S.1/B.3/B.7, Modul 2,
Q.1/Q.3, Arsys, K.1/K.5, R.1/R.3,
Spatwaterdichte inbouw IP44 zijn glim- 
gloei-, en ledelementen beschikbaar. 
Oplichtende licht-schakelaars zijn niet 
alleen een goed hulpmiddel voor 
oriëntatie. Als controleschakelaar geven 
ze een ingeschakelde verbruiker aan. 
Ze dienen dus ook voor de controle van 
het energieverbruik en de veiligheid.

Bij Berker installatieschakelaars is het 
achteraf inbouwen van een verlichtings-
functie geen probleem. 
Het verlichtingselement wordt vanaf de 
voorzijde ingestoken waardoor de schakelaar 
niet gedemonteerd hoeft te worden.
Let op: bij spatwaterdichte inbouwapparatuur 
is deze uitbreiding van verlichting actheraf 
niet altijd mogelijk.

Schakeling 1polig
Controle
met wisselschakelaar 
(glimlampelement brandt bij "aan")

Schakeling 1polig
Verlicht
met wisselschakelaar
(glimlampelement brandt bij "uit")

Schakeling 1polig 
Permanent verlicht
met wisselschakelaar
(glimlampelement brandt altijd)

Gereedschapsmaten voor 
BERKER-producten met 
combi-kruiskop-schroeven als 
bevestigingsschroeven:
- kruiskopbits,
  type: Pozidriv®maat 1.
- kruiskopschroevendraaier: 
  type: Pozidriv®maat 1.
- sleufschroevendraaier:
  type: dikte 0,8 mm. 

Contactschroeven:
- kruiskopbits,
  type: Pozidriv®maat 2.
- kruiskopschroevendraaier:
  type: Pozidriv®maat 2.
- sleufschroevendraaier:
  type: dikte 1 mm
Bij gebruik van accuboormachines, 
inst. snelheid 1, stand 1 met 0,5 Nm. 

Afneembare contacttong op 
glimlampelement verwijderen.

Afneembare contacttong op 
glimlampelement verwijderen.

Het glimlampelement kan 
vanaf de voorkant geplaatst 
en vervangen worden 
zonder de schakelaar uit te 
bouwen.

Via voorzijde insteken. 
Hetzelfde glimlampelement 
voor verlichte schakelaars 
en controleschakelaars.

Afneembare contacttong.
(zie voor toepassing 
schakelschema's).

S.1/B.3/B.7-wip met 
rode lens voor verlichte 
schakelaar of 
controle-schakelaar.

Parallel aan het schakelcontact 
geschakelde controle- en indicatielampen, 
zoals glimlampelementen en glimlampen,
leiden ertoe dat de contactopening 
onderschreden wordt.

L

L

Voor serieschakelaars in de programma's S.1/B.3/B.7, Modul 2, Q.1/Q.3, K.1/K.5, Arsys, R.1/R.3 is het serie-LED-aggregaat met N-klem beschikbaar. 
Als controleschakelaar geeft dit per kanaal de ingeschakelde verbruikers weer.

N-klem Contactveren voor 
eenvoudige klikmontage

Controleschakeling van wippenschakelaars serie

Verlichting van schakelaars

rood
L

3036 1
1

m
m

rood

3036

rood L
3036  11m

m

rood L
3036  11m

m

rood

3036

rood

3036

Vooraanzicht

AchteraanzichtAchteraanzicht

Vooraanzicht Vooraanzicht

Achteraanzicht
L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

Controle-serieschakeling

rood

Serieschakelaar
3035 / 303550

Schakeltijden

3035
rood

L
N

Serieschakeling 
controle
(Serie-LED-aggregaat
1680 brandt per kanaal
 bij "aan")

3035

Serie-LED-aggregaat van 
achteren opklikken.

3-polig Uit Serieschakelaar

Wisselschakelaar

controle
(glimlampelement 1600 
brandt bij "aan")

Schakeling 3-polig

Serieschakeling Serieschakeling 
permanent verlicht
(glimlampelement, bijv. 1675
brandt continu)
       Afneembare contacttong op 
       glimlampelement verwijderen.

Schakeling 3-poligSchakeling 3-polig
permanent verlicht
(glimlampelement 1600 
brandt continu)

Wisselschakeling verlicht 
(glimlampelement, bijv. 1675, 
brandt bij "uit")

Wisselschakeling Wisselschakeling controle (glimlamp-
element, bijv. 1675, brandt bij "aan")
       Afneembare contacttong op
       glimlampelement verwijderen.

Spaarwisselschakeling
voordeel: in elke schakeldoos zit 
               de fase en de lampdraad

Dubbele wisselschakelaar
wisselschakeling met dubbele wisselschakelaar 
inclusief glimlampelement 160002 (glimlampelement
op dubbele wisselschakelaar brandt alleen als 
rechter schakeling uit is)

Dubbele wisselschakelaar

Kruisschakelaar

KruisschakelingDubbele wisselschakeling verlicht
met glimlampelement 160002
(brandt alleen als linker schakeling uit is)

Dubbele wisselschakeling Kruisschakeling verlicht met glimlampelement1675
(glimlampelement brandt bij "uit")

Impulsdrukker

Impulsdrukker 
(maakcontact)

Impulsdrukker (maakcontact) 
verlicht
bij verlichting (1675) kan slechts een 
beperkt aantal impulsdrukkers parallel 
geschakeld worden of de nulleider 
moet worden meegevoerd.

Impulsdrukker (maakcontact) 
permanent verlicht
       Afneembare contacttong op 
       glimlampelement verwijderen. 
Er kunnen willekeurig veel impulsdrukkers  
parallel geschakeld worden. De nulleider 
moet meegevoerd worden.

Impulsdrukker (maakcontact) controle
       Afneembare contacttong op
       glimlampelement verwijderen.

verbreekcontact
maakcontact

Impulsdrukker
(wissel)

Aantal TL-lampen dat maximaal geschakeld kan worden.

Schakelvermogen bij 10 AX-schakelaars 40 W 65 W
Ongecompenseerd cos f ~ 0,5   23   15
Gecompenseerd cos f = 0,8   29   18
Gecompenseerd cos f ~ 1   34   22
Duoschakeling   38   28
Parallelcompensatie    8    5

Schakelvermogen bij 16 AX-schakelaars 40 W 65 W
Ongecompenseerd cos f ~ 0,5   33   21
Gecompenseerd cos f = 0,8   46   28
Gecompenseerd cos f ~ 1   51   33
Duoschakeling   57   42
Parallelcompensatie   12    7

Let bij de aansluiting van spaarlampen 
en elektronische voorschakelapparaten 
(EVA's) op hoge inschakelstroom.
Controleer voor gebruik geschiktheid 
van de apparaten.
Breng indien nodig een inschakelst-
roombegrenzer aan.

2-polig Uit 10 AX

Schakeling
2-polig

Schakeling 2-polig
permanent verlicht
(glimlampelement, bijv. 
1675, brandt continu)

Schakeling
2-polig controle
(glimlampelement, bijv. 
1675, brandt bij "aan")

1-polig uit met wisselschakelaar

Schakeling 1polig permanent verlicht
(glimlampelement, bijv. 
1675, brandt continu)
       Afneembare contacttong op 
       glimlampelement verwijderen.

Schakeling 1polig Schakeling 1polig controle
(glimlampelement, bijv. 1675,
brandt bij "aan")
       Afneembare contacttong op
       glimlampelement verwijderen.

Schakeling 1polig verlicht
(glimlampelement, bijv. 
1675, brandt bij "uit")

Wisselschakelaar/
trekschakelaar
(uit/wissel)
3036 / 303650 / 3966

Uitschakelaar
2-polig 10 AX
3032

Uitschakelaar
3-polig 16 AX
303303

Serieschakelaar
3035 / 303550

Wisselschakelaar/
trekschakelaar
(uit/wissel)
3036 / 303650 / 3966

Dubbele 
wisselschakelaar Kruisschakelaar

3037303808

Impulsdrukker
(maakcontact)
5031/ 503150

Impulsdrukker
(wissel)
5036 / 5056

303212

Uitschakelaar
2-polig 16 AX

Schakeling 2-polig Schakeling 2-polig
controle
(glimlampelement 160002
brandt bij "aan")

Schakeling 2-polig
permanent verlicht
(glimlampelement 160002 
brandt continu)

2-polig Uit 16 AX

Serieschakeling 
controle
(Serie-LED-aggregaat 
1680 brandt per serie bij 
„aan”)

303212 303212303212

L
N

L
N

L
N

rood

rood blauw

blauw

3032

rood

rood blauw

blauw

3032

rood

rood blauw

blauw

3032

rood

3036
rood
3036

rood
3036

rood

3036

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rood rood

rood blauw

blauw

rood
3035

rood

3035

rood

303303303303303303

M

L1
L2
L 3

M

L1
L2
L 3

M

L1
L2
L 3

Mechanische 
tijdschakelaar

Schakeling 2-polig

2040
2041

L
N

L
N

L
N

L
N

rood

3035

3038083036 30363036 3036 3036 3036 3036 30363036 3036

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rood

roodroodroodroodroodrood

roodrood

roodrood

303808 303808303808 303808 3037 30363036303630373036

L
N

L
N

L
N

L
N

rood roodroodrood

rood
30365031503150315031

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rood

Schakelaars/impulsdrukkers
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groen

395619

roodgroen

395619

rood groen

395619

rood

Serie-impulsdrukkerImpulsdrukker

Verbreek-
contact

Maakcontact

Maakcontact

2 aparte meldcontacten 
voor aansluiting 
controlelamp

rood

groen

rood

503503

rood

Maak-
contact Maak-

contact

rood rood

503808

Maakcontact 1
Verbreekcontact 1

Verbreekcontact 2
Maakcontact 2

Serie-impulsdrukker 
(2 wisselcontacten)
met gescheiden 
ingangsklemmen
503808

Verbreek-
contact

Maak-
contact

rood

rood

Jaloezieschakelaar/
-impulsdrukker

rood

Jaloezie-schakelaars 
Jaloezie-impulsdrukker

303520
503520

Jaloezie-draaischakelaar 1- of 2-polig
Jaloezieschakelaar voor centraaldeel met slot 1- of 2-polig

Maakcontact 1 
in stand
Maakcontact 1 
in stand

Maakcontact 2 
in stand
Maakcontact 2 
in stand

3841
3842
3851
3852

Maakcontact 1 
in stand
Maakcontact 1 
in stand

Maakcontact 2 
in stand

Maakcontact 2 
in stand

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker 
voor sluitcilinder 1- of 2-polig

382120, 382210, 
383110,
383120, 383210

rood

Wisselschakelaar voor 
sleutelcilinder

Sleutelcilinder

Het maakcontact van de profiel-halfcilinders kan door 
indrukken van de bout aan de zijkant in stappen 
van 45° worden versteld.
Bij een hoek van 315° wordt de sleutelbaard in de 
schakelvork van de schakelaar geplaatst. De afdekking 
is niet vergrendeld en de sleutel kan alleen in de nulstand 
(uitgeschakeld) worden verwijderd.

Bij een maakcontact op 90°, 135° en 225° wordt de 
sleutelbaard naast de schakelvork van de schakelaar geplaatst. 
Na de bediening wordt de sleutel in de uitgangspositie 
teruggedraaid en kan daardoor bij schakelaars in elke 
schakelstand worden verwijderd. De afdekking is nu tegen 
demontage zonder sleutel vergrendeld.

0°       315 °
niet vergrendeld    

    225°
vergrendeld

   135°
vergrendeld

    90°
vergrendeld

Wisselcontacten 1 

Wisselschakelaar voor sleutelcilinder
1- of 2-polig

Wisselcontacten 2 

382610,
383620

17
10

Bout

30,5
40,5

33

M5

1818
181801

Trekimpulsdrukker

roodgroen

Trekimpulsdrukker (wissel) controle
Afneembare contacttong op 
glimlampelement verwijderen. 

Trekimpulsdrukker (wissel) 
permanent verlicht
Er kan een willekeurig aantal impulsdrukkers 
parallel geschakeld worden. De nulleider 
moet meegevoerd worden.

Trekimpulsdrukker 
(wissel) verlicht
Bij verlichting kan slechts een 
beperkt aantal impulsdrukkers 
parallel worden geschakeld of de 
nulleider moet worden meegevoerd.

groen

395619

roodgroen

395619

rood

Trekimpulsdrukker 
(wissel)

potentiaalvrije aansluiting voor 
glim-/gloeilampelementen

Afneembare contacttong op 
glimlampelement 160510 verwijderen.

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker

503404

Maakcontact 1 (wip linksonder)
Maakcontact 3 (wip rechtsonder)

Maakcontact 2 (wip linksboven)
Maakcontact 4 (wip rechtsboven)

Groepen-serie-impulsdrukker
(4 maakcontacten) met 
gemeenschappelijke 
ingangsklem
503404

503404

Groepen-serie-impulsdrukker 
met 4 maakcontacten
als dubbele jaloezie-impulsdrukker

Groepen-serie-impulsdrukker als jaloezie-
impulsdrukker

M1 M2

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

M2

L
N

Groepen-serie-
impulsdrukker 
(4 maakcontacten)
  503404

Jaloezieschakelaar/
-impulsdrukker
303520 / 503520

Serie-impulsdrukker
(2 maakcontacten) 
met gescheiden 
ingangsklemmen
503503

Impulsdrukker
(maakcontact) met 2 
aparte meldcontacten 
503101

Serie-impulsdrukker
(2 maakcontacten) 
met gemeenschappelijke 
ingangsklem
5035

Impulsdrukker 
(1 maakcontact en 1 
verbreekcontact) met 
gescheiden 
ingangsklemmen
503203

Serie-impulsdrukker 
(1 maakcontact en 1 
verbreekcontact) met 
gescheiden ingangsklemmen
503501

Trekimpulsdrukker 
(wissel) met apart 
meldcontact
395619

Trekimpulsdrukker (wissel) controle
Met aparte meldcontacten

5101

Drukknop/lichtsignaal E10 3-standenschakelaar

5101

Drukknop (maakcontact) verlicht 
Bij gebruik van glimlampen kan slechts 
een beperkt aantal impulsdrukkers 
parallel worden geschakeld.

Drukknop (maakcontact) controle

3861

Stand 3
Stand 2
Stand 1

3-standenschakelaar
met nulstand

3-standenschakelaar
zonder nulstand

L
N

L
N

510110

Drukknop (maakcontact) met aparte 
meldcontacten 
voor bijv. aansluiting van controlelamp.

Meldcontacten

L
N

L
N

386101

Stand 1
Stand 2
Stand 3

L
N

5101

L
N

Lichtsignaal
Bij verlichting

groen rood

rood

rood

503203
rood

rood

L
N

503101

groen groen

rood

L
N

Maakcontact 1
Maakcontact 2

5035
rood

L
N

503501
rood

rood

L
N

De hotelcard-schakelaar wordt toegepast in hotels (maar kan ook in andere omgevingen) om elektrische verbruikers zoals verlichting, contactdozen, verwarming en airconditioning te schakelen. Wanneer de hotelcard uit de 
hotelcard-schakelaar wordt verwijderd worden alle nog ingeschakelde, niet meer benodigde elektrische verbruikers afgeschakeld (verlichting vaak i.c.m. een vertragingsrelais).
De hotelcard-schakelaar wordt altijd gebruikt in combinatie met een netvrijschakelaar of relais voor het schakelen.
Door de verlichting in de Hotelcard-schakelaar is een veilige bediening ook in het donker gegarandeerd. Als inbouwelement wordt het impulsdrukkerelement Hotelcard-schakelaaropzet art.nr. 505601 met glimlampelement art.nr. 1675 
gebruikt. Het glimlampelement brandt bij een niet-geplaatste Hotelcard. Overige impulsdrukkerelementen voor Hotelcard-schakelaarwip en 10 A impulsdrukkerelementen zijn op aanvraag.

Hotelcard-schakelaar

rood
505601 Lastbeveiliging

Impulsdrukker, wisselcontact 
voor hotelcard 
Glimlampelement brandt alleen
als Hotelcard niet is geplaatst.

L L1 L2 L3

N

L1
L2
L3
N

naar de verbruikers 
Wandcontactdozen, 
verlichting, etc.

rood

Impulsdrukker, 
wisselcontact voor 
hotelcard
505601

Bij geplaatste Hotelcard
oriënteringslicht uit.
Contact gesloten.

Bij niet-geplaatste Hotelcard 
oriënteringslicht aan.
Contact geopend.

Grand-Hotel
RAULF

rot
505601

505601

rot rot
505601

505601
Grand-Hotel

RAULF

B

Landafkortingen conform ISO 3166: AD=Andorra; AE=Verenigde Arabische Emiraten; AG=Antigua; AL=Albanië; AM=Armenië; AO=Angola; AR=Argentinië; AT=Oostenrijk; AU=Australië; AZ=Azerbeidzjan; BA=Bosnië-Herzegovina; 
BE=België; BF=Burkina Faso; BG=Bulgarije; BI=Burundi; BJ=Benin; BN=Brunei; BW=Botswana; BY=Wit-Rusland; CA=Canada; CF=Centraalafrikaanse Republiek; Kongo; CH=Zwitserland; CI=Ivoorkust; CL=Chili; CM=Kameroen; 
CY=Cyprus; CS=Servië en Montenegro; CZ=Tsjechië; DE=Duitsland; DJ=Djibouti; DK=Denemarken; DZ=Algerije; EE=Estland; EG=Egypte; ER=Eritrea; ES=Spanje; ET=Ethiopië; FI=Finland; FJ=Fiji; FR=Frankrijk; GB=Groot-Brittannië; 
GD=Grenada; GE=Georgië; GF=Frans Guyana; GH=Ghana; GL=Groenland; GM=Gambia; GN=Guinee; GP=Guadeloupe; GR=Griekenland; GT=Guatemala; GY=Guyana; HK=Hongkong; HN=Honduras; HR=Kroatië; HT=Haïti; 
HU=Hongarije; ID=Indonesië; IE=Ierland; IQ=Irak; IR=Iran; IS=IJsland; IT=Italië; KE=Kenia; KH=Cambodja; KM=Comoren; KP=Noord-Korea; KR=Zuid-Korea; KW=Kuweit; KZ=Kazachstan; LA=Laos; LB=Libanon; LR=Liberia; 
LT=Litouwen; LU=Luxemburg; LV=Letland; LY=Libië; MA=Marokko; MD=Moldavië; MG=Madagaskar; MK=Macedonië; ML=Mali; MR=Mauritanië; MT=Malta; MW=Malawi; MX=Mexico; MY=Maleisië; MZ=Mozambique; NL=Nederland; 
NO=Noorwegen; NZ=Nieuw-Zeeland; OM=Oman; PA=Panama; PE=Peru; Filippijnen; PL=Polen; PR=Puerto Rico; PT=Portugal; PY=Paraguay; RO=Roemenië; RU=Rusland; RW=Rwanda; SA=Saudi-Arabië; SE=Zweden; SI=Slovenië; 
SK=Slowakije; Siërra Leone; SN=Senegal; SO=Somalië; SR=Suriname; SV=Salvador; SY=Syrië; TD=Tsjaad; TG=Togo; TH=Thailand; TJ=Tadzjikistan; TM=Turkmenistan; TN=Tunesië; TR=Turkije; TW=Taiwan; TZ=Tanzania; UA=Oekraïne; 
US=USA; UY=Uruguay; UZ=Oezbekistan; VE=Venezuela; VN=Vietnam; YE=Jemen; ZA=Zambia; ZW=Zimbabwe

Internationale systemen

AM/AT/AZ/BA/BE/BF/BG/BI/BJ/BY/CF/CS/CZ/DE/
EE/EG/ER/ES/FI/GE/GL/GR/HR/HU/ID/IR/IS/IT/KR/

KZ/LB/LT/LU/LV/MD/MK/MR/MZ/NL/NO/PE/PT/
PY/RO/RU/RW/SA/SE/SI/SO/SR/SY/TJ/TR/UA/UY/UZ

2-pol. + Aarde 
250 V ~, 16 A

= niet-gepolariseerd systeem ( geen definitie voor de aansluiting van fasegeleider en nulleider)

AL/CL/ET/IT/LY/SY
2-pol. + Aarde
250 V ~, 16 A

AO/NL
2-pol.

250 V ~, 16 A

Europese/Amerikaanse standaard
CA/GT/GY/HN/HT/KP/LA/MX/
PA/PH/PR/SV/TH/TW/US/VE

2-pol.

L
N
PE

AD/BE/CG/CI/CN/DJ/DZ/FR/GF/
GN/GP/KH/KM/MA/MG/ML/PL/

SK/SN/SY/TD/TG/TN/VN
2-pol. + Aarde 
250 V ~, 16 A 

L
N
PE

L
N
PE

L
N

L
N

DK/GL
2-pol. + Aarde 
250 V ~, 13 A

L
N
PE

NL

CH, Typ 13
2-pol. + Aarde 
250 V ~, 10 A

N L

L
N
PE

AE/AG/BN/BW/CY/GB/GD/GH/GM/
HK/IE/IQ/KE/KW/LR/MW/MT/MY/OM/

SL/TZ/YE/ZA/ZW
BS 1363 Part 2
2-pol. + Aarde
250 V ~, 13 A

L N

L
N
PE

CA/GT/GY/HN/HT/KP/LA/MX/
PA/PH/PR/SV/TH/TW/US/VE

NEMA 5-15 R
2-pol. + Aarde
125 V ~, 15 A

N(W)

L
N
PE

L

CA/GT/GY/HN/HT/KP/LA/MX/
PA/PH/PR/SV/TH/TW/US/VE

NEMA 5-20 R
2-pol. + Aarde 
125 V ~, 20 A

N(W)

L
N
PE

L

AR/AU/FJ/NZ
2-pol. + Aarde
250 V ~, 10 A

N

L
N
PE

L

AR/AU/FJ/NZ
2-pol. + Aarde 
250 V ~, 15 A

N

L
N
PE

L

Nominale belasting bij inbouw als afzonderlijk apparaat bij:
- omgevingstemperaturen tot 25 °C
- inbouw in massieve stenen wand
- als basis wordt altijd de nominale last van de Tronic-trafo's genomen,

niet alleen de aangesloten lichtbronnen.

Afwijkende condities:
- min 10% per 5 °C boven 25 °C
- min 15% in een houten muur of gipsplaat
- min 10% toegepast in meervoudig raam waarbij in buitenste positie geplaatst
- min 20% toegepast in meervoudig raam waarbij niet in buitenste positie geplaatst

Gebruikscondities bij elektronische schakelaars,
dimmers en toerentalregelaars

Schakelaars/impulsdrukkers/sleutelschakelaars




