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Programvara e

Modull 2-4-6-10 ingangar
Elektriska/mekaniska egenskaper: Se produktens anvdndarhandbok

TP-anordning =mm

Produktreferens |Produktbeskrivning Programvarans ref . >
Radioanordning

TXA304 Modul 4 modulingangar 230 V

Modul 6 modulingdngar med

TXA306 . :
flera spénningsvarden

TXA310 Modul 10 modulingangar 230 V

TXB302 2 ingangar att satta in

B o TXB304 4 ingangar att satta in

2 ingangar att satta in +

TXB322 Brytaktor 2 utgangar LED

. 4 ingangar att satta in +
- T TXB344 Brytaktor 4 utgangar LED

~
l-! —
"1
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1. Allmant

1.1 Om denna végledning

Syftet med denna handbok &r att beskriva drift och konfiguration f6r KNX-anordningar genom att anvénda
programmet Easy tool.

Den bestar av 3 delar:
- Allman information.
- Parametrarna Easy tool &r tillgangliga.
- En bilaga som innehaller de tekniska egenskaperna.

1.2 Hur programvaran Easy tool ser ut

Det gér att stalla in parametrarna fér denna produkt med hjalp av konfigurationsverktyget TXA100. Den bestar av en
konfigurationsserver TJA665. Det ar viktigt att utféra en uppdatering av programvaruversionen pa
konfigurationsservern. (Se installationshandboken TXA100).
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2. Allman beskrivning

2.1 Installation av anordningen

2.1.1 Oversiktspresentation

2.1.1.1 Modulbaserade produkter

Last
KNX
I
TXA304
I Variatorer
NS KNX e
] |
Till/Fran - L -
Markis/persienn r=— —
|

Varme

TCP/IP

Lokal server

Pekskarm Pekskarm Smartphone
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2.1.1.2 Infasta produkter

KNX

TXB302 / TXB322

Variatorer
KNX

TCP/IP
Lokal server o

Pekskarm Pekskarm Smartphone
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2.1.2 Beskrivning

2.1.2.1 Modulbaserade produkter
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2.1.2.2 Infasta produkter

TXB302

m
b

TXB304
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LT/__&J Lr it

(@ e Tryckknapp fér fysisk adressering

@ e Indikeringslampa for fysisk adressering

2.1.3 Fysisk adressering

For att utféra den fysiska adresseringen eller kontrollera bussens néarvaro, tryck pa lysknappen (se kapitel 2.1.2 for

knappens placering).

Ljus pa = buss ansluten och klar for fysisk adressering.

Programmeringslaget forblir aktiverat tills den fysiska adressen har éverforts fran ETS. Nar du trycker pa knappen

igen, avslutas programmeringsléaget. Fysisk adressering kan utféras i automatiskt eller manuellt lage.
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2.2 Funktionsmoduler for applikationen

Kontrollanslutningarna som ar anslutna till ingangarna (fjarromkopplare, strombrytare, automatik) gor det majligt att
styra belysning, markiser, persienner, varme, scen.

De viktigaste funktionerna ar:

m Till (vaxla)
Funktionen fjarromkopplare bestar i att omvanda status for utgangen efter varje tryck.

m Til/Fran
Funktionen TILL/FRAN gér det méjligt att tanda eller slacka ljuskretsen, rullmarkisen, varmen. Kommandot kan
komma fran brytare, knappar eller fran automatik.

m Timer

Timerfunktionen kan sétta pa eller stdnga av en belysningskrets, rullmarkis, varme for en installbar period. En kort
nedtryckning av knappen gor det mojligt att starta om timerfunktionen. Timern kan avbrytas fére utgdngen av
timertiden med en lang knapptryckning. En programmerbar Cut-OFF férvarning meddelar slutet av f6rdrojningstiden
med en 1-sekunds inversion av utgangsstatusen.

m Markis/persienn

Den har funktionen gér det mgjligt att kontrollera rullmarkisen eller persiennen via 2 tryckknapparna. Kommandot
Upp/Ner (objekt Upp/Ner) skickas med en lang knapptryckning. Funktionen Stopp/Lutning skickar objektet Lutning/
Stopp (kort knappttryckning).

m Dimring
Denna funktion gor det mojligt att variera ljuset via en eller tva ingangskontakter. Funktionen Till/Fran skickar
objektet ON/OFF (kort knapptryckning). Dimfunktion skickar objektet Dinner (lang knapptryckning).

m Varme

Den har funktionen gér det mgjligt att valja en installning (Auto, Komfort, Ekonomi, Reducerad, Avfrostning) fér
varmen eller luftkonditioneringen. Kommandot kan komma fran brytare, knappar eller fran automatik.

m Tvangsstyrning
Prioritetsfunktionen anvands for att forcera ingangen till en definierad status. Prioritetsatgarden beror pa typ av
applikation som kontrolleras: Belysning Till/Fran, Rullmarkis, Varme.

m Scen

Denna funktion gor det mdjligt att vélja eller spara scener. Dessa géller olika typer av utgangar (belysning, persienn,
markis, varme) for att skapa stdmningar eller scenarier (scenario lamna, stdmning lasning, etc.).

m Larm

Larmfunktionen gor det mojligt att skicka larm med jamna mellanrum till bussen med automatik (vindmatare,
regnsensor, skymningsrela, etc.).

m Val av kretsar som ska visas pa LED-utgdngarna (endast TXB322 och TXB344)

LED-utgangarna (statusindikation) gor att man kan styra aktiveringen av de konventionella lysdioderna. Denna
funktion gor att man kan vélja kretsen som visas for varje LED-utgang:

» Kretsen styrs av motsvarande ingang,

¢ Alla andra installationskretsar.
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3. Programmering via Easy Tool

3.1 Produktbeskrivning

m TXA304: Modul 4 modulingangar 230 V
Produktvy:

Produkt —:) 4 Ingangar

MNarnn:

Arvvand:

@ Frodukt:

Vy 6ver vagarna:

4 ingangar 0 utgang
TXA304-1-1
@ Hem
TXA304-1-2
@ Hem
TXA304-1-3
@ Hem
TXA304-1-4
@ Hem

m TXA306: Modul 6 modulingangar med flera spanningsvérden
Produktvy:

= &Ingingar
Marnn;
AnwEng:
Flats:
parning:

TXA306
@ Produit:

Atgarder
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Vy éver vagarna:

6 ingangar

TXA306-1-1
@ Hem

TXA306-1-2
@ Hem

TXA306-1-3
@ Hem

TXA306-1-4
@ Hem

TXA306-1-5
@ Hem

TXA306-1-6
@ Hem

m TXA310: Modul 10 modulingangar 230 V
Produktvy:

:hager

0 utgang

Marnn:

Anvand:

TXA310

P oo
10 In modul

O Produkt :

Atgarder v

= s
—? 10 Ingangar

®

@ Q@ @ @ Qb & e

TXA304 - TXA306 - TXA310
TXB302 - TXB304 -TXB322 - TXB344

10

6LEO005041A



Vy éver vagarna:

:hager

0 utgang

10 ingangar
TXA310-1-1
@ Hem
TXA310-1-2
@ Hem
TXA310-1-3
@ Hem
TXA310-1-4
@ Hem
TXA310-1-5
@ Hem
TXA310-1-6
@ Hem
TXA310-1-7
@ Hem
TXA310-1-8
@ Hem
TXA310-1-9
@ Hem
TXA310-1-10
@ Hem

m TXB302: Modul 2 fér ingangar att ansluta
Produktvy:

—
- 2Ingangar
Mamn

Anvand

0 Produkt 'I_’)(

Vy 6ver vagarna:

2 ingangar 0 utgang
TXB302-1 -1
@ Hem
IXB302-1-2
@ Hem
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m TXB304: Modul 4 fér ingangar att ansluta
Produktvy:

Produkt

Mamn:

Elektris

@ Produkt E

Vy éver vagarna:

4 ingangar

TXB304 -1 -1
@ Hem

IXB304-1-2
@ Hem

IXB304-1-3
@ Hem

TXB304-1-4
@ Hem

m TXB322: 2 ingangar att satta in + Brytaktor 2 utgangar LED

Produktvy:

p—
> 4Ingangar

TXB304 -1 -

Hus

TXB304 -1 -

Hus

TXB304 -1 -

Hus

TXB304-1-

Hus

0 utgang

Marnn:

Anvand:

Vy 6ver vagarna:

2 ingangar

TXB322 -1 - 1
Hem

Hem

TXB322-1-2

= s
—? 2 Ingangar

r B
€~ 2 Utgangar

Brytaktor 2 utgangar

IXB322 -1 - 1

Hem - Gemensam funktion

SYlet

IXB322-1-2

Hem - Gemensam funktion

TXA304 - TXA306 - TXA310
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m TXB344: 4 ingangar att satta in + Brytaktor 4 utgangar LED
Produktvy:

Produkt E) 4 Ingangar { 4 Utgangar

TXB344-1-1
Warnn: TXB344 -4 in LED 1 @ Hus

TXB344-1-2
Hus

Anvand:

Hus

TXB344-1-4
O rrodukt 4TX 5] -

@
Plats: us @ TXB344 -1-3
@

Vy éver vagarna:

4 ingangar Brytaktor 4 utgangar

TXB344 -1 -1 TXB344 -1 -1

@ Hem ﬁ Hem - Gemensam funktion
IXB344 -1-2 IXB344-1-2

@ Hem ﬁ Hem - Gemensam funktion

@ Hem 3 Hem - Gemensam funktion
IXB344-1-4 IXB344-1-4

@ Hem 3 Hem - Gemensam funktion

m Tillgangliga funktioner: Entre

Belysning

’
~

ON Prioritet PA

OFF Prioritet AV

Sl IS

Till/Fran ON allmént

Jele]e

Till (véxla) OFF allméant

ON/OFF allméant

d) Timer

Scen

G
LEEIE
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Dimring

_Gﬁ Okad dimring/ON Okad/minskad dimring

Q
>

4
\

~

-
4

-@ Minskad dimring/OFF Scen

~
-

Markis/persienn

Persienn UPP Tvingad upp

Persienn NER Tvingad ner

Vindlarm

ad BN RN
“—j < >

Upp/ner fjarrkontroll

s

Upp/ner Regnlarm

1111111

Ner/upp Allmé&n hdéjning

Strémbrytare UPP Allmé&n sénkning

Strémbrytare NER Allmén hdéjning/séankning

Scen

OENHEEEAE L

<
2
3
(€]
=
A
=
()

Komfortlage Komfort-/Standbylage

P

Miljolage Lage skydd/auto

Standbyléage Tvangsstyrning komfort

E QL
B

¥

G%g Skyddslage (;%{7 Tvangsstyrning skydd
Y| Autolage "‘\ Tidsstyrd komfort
& g g Y
° . o .
“‘\ Lage Komfort/Eko :’}g&g Stoppa uppvarmning-kylning
( \ stop
=
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3.2 Stangningstyp fér ingdngarna

3.2.1 Belysning
En utgang kan sattas pa eller stdngas av med till/fran-funktionen.

Tillgéngliga funktioner

ON Prioritet PA

Prioritet AV

Cle

OFF

Till/Fran ON allméant

Jefo]e

Till (véxla) OFF allmant

ON/OFF allmént

d) Timer

Scen

C
LEEIE

Obs!: Fér funktionen (Scen) konsultera: Scen.

- ON: Goér att du kan tdnda ljuskretsen.

Ingangar Utgangar

QD

Aktivering av ingdngen med hjélp av kort knapptryckning gor sa att belysningen ténds.
Flera aktiveringar efter varandra gor sa att belysningen forblir tdnd.

- OFF: Gor att du kan slacka ljuskretsen.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingangen gor sa att belysningen slacks. Flera aktiveringar efter varandra gor s att den forblir slackt.

TXA304 - TXA306 - TXA310 15 6LEO005041A
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- Till/Fran: Gor att du kan tanda eller slacka ljuskretsen (brytare).

Ingangar

Utgangar

QD

Sténgning av ingangens kontakt gor s& att belysningen tédnds. Om ingangens kontakt 6ppnas sléacks belysningen.

Nedanstaende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

Gor det mdjligt att styra utgangsvariation for att tdnda och slacka belysningen.

-/@ Dimring Detta gor det mojligt att koppla samma ingang till en ON/OFF-utgang och en
. dimring-utgang.
Varme Gor det méjligt att styra tdndning och slackning av vdrmesystemet.

mekanisk ventilation

ANA
A
NN
EM

Gor det mojligt att styra utgangen for att tdnda eller sldcka den mekaniska
ventilationen.

Bakgrundsbelysning

M
U
-

Gor det mojligt att ta emot statusindikationr fran en annan produkt for att styra
bakgrundsbelysningen.

Overstyr

Gor det mdjligt att undanta géllande funktion.

Logisk operation

srjc=

Gor det mojligt att ta emot status fér ingadngarna eller utgangarna for en eller
flera produkter for att genomféra en logisk atgérd for visning av informaton.

Det ar ocksa mojligt att genomféra en lank mellan 2 ingangar. Nedanstaende ingangar kan ocksa anvanda dessa

funktioner:

Kontroll Varme Vatten
Avlopp (VVS)

=

Gor det majligt att styra en varmvattenberedare.

I L\ | Okad/minskad dimring

Gor det mdjligt att styra ingdngsvariation for att tdnda och slacka belysningen
(Endast med TX511 och TXC511).

TXA304 - TXA306 - TXA310
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3.2.1.1 Till (vaxla)

:hager

Den hér funktionen gor det méjligt att kontrollera tdndning och slackning av en belysningskrets eller all annan
laddning. Varje gang du trycker pa knappen andras dess status fér utgangen.

Funktionsprincip:

TXB302 - TXB304 -TXB322 - TXB344

Input 1
A { | { | 4 { | { |
° j | ! I ! o t
Input 2 ! :| i i H E i ﬂ E
° : : ; ; : ; i : t
Till/Fran '. : ' : : ! : :
A 4 A A A
ON T OFF ON OFF ON OFF ON OFF
1 1 H 1 _--0 X ] P t
Statusindikering fér Till/ " ‘ i A A " A ""/ A
Fran | on OFF ON OFF ON OFF | OoN | oFfF
1 1 ! 1 1 ! 1 1 t
1 : | | | | L
Utgang
0 t
- Till (vaxla): Gor att du kan koppla om ljuskretsen.
Ingangar Utgangar
Aktivering av ingangen med kort knapptryckning gor att vaxling mellan tdndning och slackning.
Flera aktiveringen efter varandra inverterar varje gang utgangskontakt.
TXA304 - TXA306 - TXA310 17 6LEO05041A



:hager

Nedanstaende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

Gor det mdjligt att styra utgangsvariation for att tdnda och slacka belysningen.

_/@ Dimring Detta gor det mojligt att koppla samma ingang till en ON/OFF-utgang och en
- dimring-utgang.
Véarme Gor det mdéjligt att styra tdndning och sléackning av vdrmesystemet.

mekanisk ventilation

Gor det maojligt att styra utgangen for att tdnda eller slacka den mekaniska
ventilationen.

Bakgrundsbelysning

Gor det mojligt att ta emot statusindikationr frAn en annan produkt for att styra
bakgrundsbelysningen.

Overstyr

Gor det mdjligt att undanta géllande funktion.

Logisk operation

N
CEEXREB

Gor det maojligt att ta emot status for ingadngarna eller utgangarna fér en eller
flera produkter for att genomféra en logisk atgard for visning av informaton.

Det ar ocksa mojligt att genomféra en lank mellan 2 ingangar. Nedanstaende ingangar kan ocksa anvanda dessa

funktioner:

Kontroll Varme Vatten
Avlopp (VVS)

=

Gor det mdjligt att styra en varmvattenberedare.

W 1\ | Okad/minskad dimring

Gor det mdjligt att styra utgangsvariation for att tdnda och slécka belysningen
(Endast med TX511 och TXC511).

3.2.1.2 Timer

Timerfunktionen kan sétta pa eller stdnga av en belysningskrets for en instéllbar period. En kort nedtryckning av
knappen gor det mojligt att starta om timerfunktionen. Timern kan avbrytas fére utgangen av timertiden med en lang

knapptryckning.

Kort knapptryckning Lang knapptryckning

Entre

N

<
“—>> < rgl

Timer

‘. t

Start T Slut T
' t

TXA304 - TXA306 - TXA310
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Timer-funktionen gor att en belysningskrets kan tdndas under en instaliningsbar tid.

Ingangar Utgangar

QD

Aktivering av ingangen med hjélp av kort knapptryckning <1 s gér sa att belysningen tdnds med férdréjning.

Avbrott av tidsfunktionen:

Aktivering av ingangen med hjélp av lang knapptryckning >1 s gor s att pdgaende férdrdjningen slackningen
avslutas (OFF).

Obs!: Det ar mdjligt, vid férbindelsen, att faststélla timerns varaktighet. Tidsldngden &r definierad av produktens
utgéng.

Vil funktion b4

Utgdngarvalda: 1 .8%

4-1-1 (L}:, Timer

2 min

Nedanstaende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

Dimrin Gor det mojligt att styra utgangsvariationen fér tdndning av belysning pa senast
'\ g sparade niva for en installiningsbar tid.

g mekanisk ventilation Gor det mdjligt att styra utgangen for att tdnda den mekaniska ventilationen.
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3.2.1.3 Tvangsstyrning

Prioritetsfunktionen anvands for att forcera utgangen till en definierad status.

Denna funktion gér det mdjligt att skicka kommandon om tvangsstyrning eller annulering av tvangsstyrning.

Inget annat kommando tas med i berakningen nar Prioriteten ar aktiv. Endast kommandon for tvdngsstyrning eller
larm beaktas.

- Prioritet PA: Gor att du kan tvangsstyra och bibehalla ljuskretsen tand.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingangen startar tvangsstyrning av utgangen till PA.
Flera aktiveringar efter varandra gor det méjligt att vaxla mellan tvAngsstyrning PA och annullering av
tvangsstyrning.

- Prioritet AV: Gor att du kan tvangsstyra och halla ljuskretsen slackt.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingangen startar tvangsstyrning av utgang till AV.
Flera aktiveringar efter varandra gor det mojligt att vaxla mellan tvangsstyrning AV och annullering av
tvangsstyrning.

Nedanstaende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

_“ Dimring Gor det mojligt att tvinga och hall belysningskretsentand eller slackt.

/I\\

Det ar ocksa mojligt att genomféra en lank mellan 2 ingangar. Nedanstaende ingangar kan ocksa anvanda dessa
funktioner:

= . . Gor det mgjligt att styra ingangsvariation for att tinda och slacka belysningen
Peg |Okadiminskad dimring | = o d s 1 0cn TXCB 1),
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3.2.1.4 ON/OFF allmant

Till/Fran funktionen mojliggér i allmanhet pasattning eller avstangning av en hel tdndningskrets. Tvartemot
funktionen Till/Fran, éversander den inte returstatus for belysningskommandot.

Den anvénds i allmé&nhet med tryckknapparna med indikator fér att undvka méattnad av antalet lankar. Vi
rekommenderar att du anvander denna funktion for ett antal belysningskretsar éver 20.

- ON allmant: Gér att man kan satta p& en belysningskretsenhet.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingangen med hjélp av kort knapptryckning gor sa att belysningen ténds. Flera aktiveringar efter
varandra gor sa att belysningen forblir tand.

- OFF allmént: Gor att man kan sténga av en belysningskretsenhet.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingdngen gor sa att belysningen slacks. Flera aktiveringar efter varandra gor sa att den forblir slackt.

- ON/OFF allméant : Gor att man kan satta pa eller stdnga av en belysningskretsenhet (brytare).

Ingangar Utgangar

Stangning av ingdngens kontakt gor sa att belysningen tdnds. Om ingadngens kontakt dppnas slacks belysningen.

Nedanstaende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

Gor det mdjligt att styra utgadngsvariation for att tinda och slacka belysningen.
Dimring Detta gor det mojligt att koppla samma ingang till en ON/OFF-utgang och en
dimring-utgang.

(N
4
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3.2.2 Motsvarande variation

Med relativ dimmereffekt, 6kar eller minskar ljusstyrkans varde i férhallande till den aktuella ljusstyrkenivan. Detta
uppnar man till exempel genom att halla en givarknapp nedtryckt I&nge.

Dimring
_@ﬂ Okad dimring/ON We 1| Okad/minskad dimring
AN ne

I\

_@ Minskad dimring/OFF E Scen

I\

Obs!: Fér funktionen (Scen) konsultera: Scen.

- Okad dimring/ON: Gér att du kan 6ka utgangens niva.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingdngen med korta tryckningar tdnder beylysningen pa den senast sparade nivan.
Aktivering av ingdngen med langa tryckningar 6kar belysningsnivan.

- Minskad dimring/OFF: Gor att du kan minska utgangens niva.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingang med kort knapptryckning slacker belysningen.
Aktivering av ingangen med lang knapptryckning minskar belysningsnivan.

- Okad/minskad dimring: Gér att du kan variera ljuset med en enda tryckknapp.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingdngen med kort knapptryckning leder till att det véxlar mellan att belysningen tands pa senast
sparad niva och sléckning av belysningen.
Aktivering av ingangen med lang knapptrycknng okar eller minskar belysningsnivan.

Nedanstéende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

Gor det mojligt att styra utgangen Till/Fran for att tdnda och slacka belysningen.
Belysning Detta gor det méjligt att koppla samma ingéng till en ON/OFF-utgang och en
Al dimring-utgang.
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Det ar ocksa mojligt att genomféra en lank mellan 2 ingangar. Nedanstaende ingangar kan ocksa anvanda dessa
funktioner:

- . . Gor det mojligt att styra ingdngens dimring for variering av belysningen (Endast
_d\l Okad/minskad dimring med TX511 och TXC511).

3.2.3 Markis/persienn

Tillgéngliga funktioner

Persienn UPP Tvingad upp

Persienn NER Tvingad ner

Upp/ner fjarrkontroll Vindlarm

Sad BN RN
“—H < >

Upp/ner Regnlarm

1111111

J-ske

Ner/upp Allmé&n hdéjning

Strémbrytare UPP Allmé&n sénkning

Strombrytare NER Allman héjning/sankning

Scen

[ &= [ E & EE

Obs!: Fér funktionen (Scen) konsultera: Scen.
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3.2.3.1 Upp/ner

- Persienn UPP: Gor det mdjligt att réra en persienn uppat eller stanna den, eller att vrida persiennens
lameller.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingangen med kort knapptryckning stdnger snabbt utgangskontakten UPP (funktionen lamellernas
riktning pa en persienn).

Aktivering av ingangen med lang knapptryckning leder till tidsfordrdjd stdngning av utgdngskontakten UPP
(funktionen upp for en rullpersienn eller en markis).

Obs!: Om en snabb stédngning av ingdngskontakten sker ndr tidsfunktionen &r pa, sé éppnas utgangskontakten
(stoppfunktion).

- Persienn NER: Gor det mojligt att sédnka eller stanna en persienn, eller att vinkla persiennens lameller.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingdngen med kort knapptryckning sténger snabbt utgdngskontakten NER (funktionen lamellernas
riktning pa en persienn).

Aktivering av ingdngen med lang knapptryckning leder till tidsférdrdjd stdngning av utgdngskontakten NER
(funktionen ned for en rullpersienn eller markis).

Obs!: Om en snabb stédngning av ingdngskontakten sker ndr tidsfunktionen &r pa, séd dppnas utgangskontakten
(stoppfunktion).

- Upp/ner fjarrkontroll: Gor att man kan héja, sénka eller stoppa en rullande jalusi med bara en enda
tryckknapp.

Ingangar Utgangar

De efterféljande trycken pa tryckknappen goér att man kan éndra funktion enligt féljande sekvens:
1:a trycket: Ner (Tidsstyrt stopp av utgdngen Sénkning)

2:a trycket: Stopp (Oppning av utgangens kontakter)

3:e trycket: UPP (Tidsstyrt stopp av utgangen Hojning)

4:e trycket: Stopp (Oppning av utgangens kontakter)

Lagena och tidslangden &ar parameterinstallda pa klaffens produktutgédngsniva.

Obs!: Styrningen av lamellernas lutning &r inte méjlig.
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- Upp/ner: Gor det mdgjligt att hoja eller sdnka en jalusi eller en markis med en strémbrytare.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: férdréjd stdngning av utgangskontakten for upp.
Oppning av ingangens kontakt: férdréjd stdngning av utgdngskontakten for ner.

- Ner/upp: Gor det mdjligt att hoja eller sénka en jalusi eller en markis med en strémbrytare.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: férdréjd stingning av utgangskontakten for ner.
Oppning av ingdngens kontakt: férdrdjd stdngning av utgdngskontakten foér upp.

- Stréombrytare UPP: Gor det mdjligt att héja en jalusi/markis eller en persienn med en strémbrytare.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: fordréjd stangning av utgangskontakten for upp.
Oppning av ingdngens kontakt: ingen atgéard.

- Strombrytare NER: Gor det méjligt att sdnka en jalusi/markis eller en persienn med en strombrytare.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: férdréjd stangning av utgangskontakten for ner.
Oppning av ingangens kontakt: ingen atgard.
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3.2.3.2 Tvangsstyrning

Funktionen tvangsstyrning gér det mgjligt att med tvang styra en inga en markis.

Denna funktion goér det mdjligt att skicka kommandon om tvangsstyrning eller annulering av tvangsstyrning.

Inget annat kommando tas med i berakningen nar Prioriteten ar aktiv. Endast kommandon f6r tvdngsstyrning eller
larm beaktas.

- Tvingad upp: Gor det mdjligt att tvinga rérelse uppat fér en jalusi eller en persienn.

Ingangar Utgangar

QD

Sténgning av ingangens kontakt: aktivering av tvangsstyrning och tidsférdrdjd stangning av utgangskontakten for

upp.
Oppning av ingangens kontakt: slut pa prioriteten.

- Tvingad ner: gor det mojligt att tvinga rorelse nerat for en jalusi eller en persienn.

Ingangar Utgangar

QD

Stangning av ingangens kontakt: aktivering av tvangsstyrning och tidsférdrdjd stdngning av utgangskontakten for
ner.
Oppning av ingéngens kontakt: slut pa prioriteten.

3.2.3.3 Larm

Larmfunktionen gér det mojligt att skicka larm med jamna mellanrum till bussen med automatik (vindmatare,
regnsensor, skymningsrela, etc.)

- Vindlarm: Gor det mojligt att placera jalusin eller persiennen i ett definierat I1age nar larmet aktiveras.

Ingangar Utgangar

QD

Stangning av ingangens kontakt: aktivering av vindlarmet.
Oppning av ingdngens kontakt: slut pa larmet.

Jalusins eller persiennens position definieras av en parameter.

MNiva far vindlarm:  Inget vindlarm

Fossition wid vindlarm: Inaktiv

TXA304 - TXA306 - TXA310 26 6LEO005041A
TXB302 - TXB304 -TXB322 - TXB344



:hager

Parameter Beskrivning Vérde

Possition vid vindlarm | Utgang jalusi/persienn under vindlarm:

Inte &ndrat Inaktiv*
Stanger upp-kontakten UPP
Sténger ner-kontakten Ner

Obs!: Parametern Niva vindlarm gdller inte vid denna typ av anslutning.

- Regnlarm: Gor det mdjligt att placera jalusin eller persiennen i ett definierat I1dge nér larmet aktiveras.

Ingangar Utgangar

D

Stangning av ingangens kontakt: aktivering av regnlarmet.
Oppning av ingdngens kontakt: slut pa larmet.

Jalusins eller persiennens position definieras av en parameter.

MNederbadrdslarm: ME]

on vid regnlarm:  inaktiv

Parameter Beskrivning Vérde
Possition vid regnlarm | For att definiera status for fonsterlucksutgangen vid Inaktiv*
regnlarmet. UPP
Ner

Obs!: Parametern Regnlarm géller inte vid denna typ av anslutning.

3.2.3.4 Allman hdjning/sénkning

Funktionen (allmén héjning/sankning) gor att man kan dppna eller stdnga en klaffenhet eller en lagerenhet. Tvart
emot funktionen (hdjning/sankning), gor den inte att man kan aterga till status for klaffstyrning eller lagerstyrning.
Den anvénds i allménhet med tryckknapparna med indikator fér att undvka méattnad av antalet lankar. Vi
rekommenderar att du anvander denna funktion for ett antal utgangar klaff/lager som &verstiger 20.

- Allmén hdjning: Gor att man kan hoja eller stoppa en enhet med rullande klaffar eller ett lager.

Ingangar Utgangar

QD

Aktivering av ingangen med lang knapptryckning leder till tidsfordrdjd stdngning av utgdngskontakten UPP
(Funktionen UPP fér en rullpersienn eller en markis).

Obs!: Om en snabb stédngning av ingdngskontakten sker ndr tidsfunktionen &r pa, sé éppnas utgangskontakten
(Stoppfunktion).
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- Allmén sdnkning: Gor att man kan sénka eller stoppa en enhet med rullande klaffar eller lager.

Ingangar Utgangar

Aktivering av ingangen med lang knapptryckning leder till tidsférdréjd stdngning av utgdngskontakien NER
(Funktionen Ned for en rullpersienn eller markis).

Obs!: Om en snabb stédngning av ingdngskontakten sker ndr tidsfunktionen &r pa, sé éppnas utgdngskontakten
(Stoppfunktion).

- Allmén hojning/sénkning: Gor att man kan héja eller tdnka en enhet med rullande klaffar eller lager med
hjalp av en brytare.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: fordréjd stangning av utgangskontakten for upp.
Oppning av ingangens kontakt: férdrdjd stingning av utgadngskontakten for ner.

3.2.4 Varme/Kyla

Tillgéngliga funktioner

2

Komfortlage Komfort-/Standbylage

Ch

Miljolage Lage skydd/auto

)
&

|
)

Standbylage Tvangsstyrning komfort

¥

Skyddslage Tvangsstyrning skydd

)
&

Autolage Tidsstyrd komfort

Ea

2 R ElE R E

g

Lage Komfort/Eko £ Stoppa uppvarmning-kylning

stop

ﬂ
-

Scen

Obs!: Fér funktionen (Scen) konsultera: Scen.
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3.2.4.1 Val av Gransvérde

Varmekommandot utférs enligt vdrmens bér-varde.

- Komfortlage: Gor det mdjligt att aktivera komfortlage fér varmen.

Ingangar Utgangar

i

Sténgningen av ingangens kontakt leder till aktivering av komfortlage.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.

- Miljélage: Gor det méjligt att aktivera miljélaget fér varmen.

Ingangar Utgangar

i

Sténgning av ingangskontakten leder till aktivering av miljdlaget.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon fér aktivering av lage.

- Standbylage: Gor det mojligt att akitvera laget StandBy for varmen.

Ingangar Utgangar

mEET

Stangning av ingdngskontakten leder till aktivering av laget StandBy.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.

- Skyddslage: Gor det mojligt att aktivera Iaget skydd for véarmen.

Ingangar Utgangar

Sténgning av ingangens kontakt leder till aktivering av l1aget skydd.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.

- Autolage: For att aktivera Autolaget fér uppvarmning.

Ingangar Utgangar

Stoppet vid kontakt med ingangen leder till att Autolaget aktiveras.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.
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- Lage Komfort/Eko: Gér att man kan vaxla mellan Komfort- och Ekolage fér uppvarmning.

Ingangar Utgangar

Stangningen av ingangens kontakt leder till aktivering av komfortlage.
Oppningen av kontakten vid ingangen leder till aktivering av Ekolaget.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.

- Komfort-/Standbylédge: Gor att man kan véxla mellan Komfortlaget och Standbyléget fér uppvarmning.

Ingangar Utgangar

Stangningen av ingangens kontakt leder till aktivering av komfortlage.
Oppnandet av kontakten vid ingadngen leder till att Standbylaget aktiveras.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.

- Léage skydd/auto: Gor att man kan véxla mellan skyddslaget och Autoléget fér uppvarmning.

Ingangar Utgangar

Sténgning av ingangens kontakt leder till aktivering av 1aget skydd.
Kontaktens 6ppning vid ingadngen leder till aktivering av Autolaget.
Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon fér aktivering av lage.

Nedanstdende utgangar kan ocksa anvanda dessa funktioner:

VVS Gor det majligt att styra alla uppvarmningszoner.

Det ar ocksa majligt att genomféra en lank mellan 2 ingadngar. Nedanstdende ingangar kan ocksa anvanda dessa
funktioner:

i Kontroll av VVS Gor det mojligt att styra varme i olika zoner.
1l Bor-véarde varme Gor det majli i 2 2 i
jligt att skicka varmelaget till termostaten.
S
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3.2.4.2 Tvangsstyrning

Funktionen tvangsstyrning gor det méjligt att med tvang aktivera varmelaget.

Denna funktion goér det mdjligt att skicka kommandon om tvangsstyrning eller annulering av tvangsstyrning.

Inget annat kommando tas med i berakningen nar Prioriteten ar aktiv. Endast kommandon f6r tvdngsstyrning eller
larm beaktas.

- Tvangsstyrning komfort: Goér det méjligt att aktivera och bibehalla komfortlaget.

Ingangar Utgangar
P @

Stangning av kontakten leder till att komfortlaget aktiveras och bibehalls.
Oppning av kontakten leder till annullering av tvdngsstyrning och atergang till det IAge som normalt satt ar aktivt.

- Tvangsstyrning skydd: Gor det mojligt att aktivera och bibehalla skyddslaget.

Ingangar Utgangar
QO

Aktivering av ingangen startar tvangsstyrning av utgang till AV.
Flera aktiveringar efter varandra gor det méjligt att vaxla mellan tvAngsstyrning AV och annullering av
tvangsstyrning.

Det ar ocksa mojligt att genomféra en lank mellan 2 ingangar. Nedanstaende ingangar kan ocksa anvanda dessa
funktioner:

@§§§§ Bor-varde varme Gor det majligt att tvinga fram varmelaget f6r termostaten.

3.2.4.3 Tidsstyrd komfort

Funktionen (tidsstyrd Komfort) gér att man kan aktivera komfortldget pa termostatniva under en fast tidsperiod.
Denna tidslangd som definieras pa termostatniva ar fast pa 1 h.

Ett snabbt tryck pé tryckknappen gor att man kan satta pé tidsstyrningen igen. Tidsstyrningen kan avbrytas fére
slutet genom att halla knappen nedtryckt.

Kort knapptryckning Lang knapptryckning
1 > < >
Entre !
0 5 t
Tidsfunktion \ '
Start 4 Slut T
t
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For att stalla in denna funktion, utférs lanken mellan 2 ingangar:

Ingangar

Aktiveringen av ingdngen med ett kort tryck leder till att komfortlaget aktiveras under en fast tidsintervall. Da
tidsstyrningen pagar, leder aktiveringen av ingdngen med en lang nedtryckning till att man atergar till 1aget som
normalt &r aktivt.

Efter tidsstyrningen, atergar systemet till Iaget som normalt ar aktivt.

Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av lage.

3.2.4.4 Stoppa uppvérmning-kylning

Funktionen (stopp av uppvarmning-kylning) gér att man kan aktivera skyddsléaget fér uppvarmningen och kylningen
enligt valt lage.

For att stalla in denna funktion, utférs lanken mellan 2 ingangar:

Ingangar

Stoppet av kontakten med ingangen leder till aktivering av skyddslaget bade i uppvarmnings- och kylningsléaget.
Oppningen av kontakten vid ingangen leder till att man atergar till laget som normalt &r aktivt.

Resultatet av kommandot annulleras av alla andra kommandon for aktivering av l1age.
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3.2.4.5 Scen

Denna funktion gor det mdjligt att vélja eller spara scener. Dessa géller olika typer av utgangar (belysning, persienn,
markis, varme) for att skapa stdmningar eller scenarier (scenario lamna, stdmning lasning, etc.).

- Scen: Scenen aktiveras genom att en tryckknapp trycks ner.

Ingangar Utgangar

QD

Aktivering av ingangen leder till aktivering av scenen.

Obs!: Vid forbindelsen ska scenens nummer anges for stdngningen av ingangens kontakt.

Vilj funktion X

Utgdngar valda: 1 -g%

Scen

SCen nummer: )

Obs!: Som standard fungerar ingadngen som en stdngningskontakt (NO-kontakt). Om parametern Inverterad
godkénns, fungerar ingdngen som en dppningskontakt (NC-kontakt).

Nedanstaende lista visar utgangar dar scen ar mojlig.

Belysning _y\ Dimring

Markis/persienn g mekanisk ventilation
I

Scen ar ocksa mojligt pa ingang.

Okad/minskad dimring (Endast med TX511 och | o .
_/dl TXC511) &%ﬁ Bor-varde varme
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3.3 Konfigurationen av ldnkarna for statusindikation av en LED-utgang

(endast TXB322 och TXB344)
LED-utgangarna (statusindikation) gér att man kan styra aktiveringen av de konventionella lysdioderna.
Denna funktion goér att man kan vélja kretsen som visas for varje LED-utgéng:

» Kretsen styrs av motsvarande ingang,

* Alla andra installationskretsar.

Funktionerna nedan gér att man kan koppla LED-ingangar och -utgangar i flera kopplingar med ovanliga utgangar.
- ON: For att satta pa utgangens lysdiod som indikerar att belysningskretsen &r pa.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: Tandningens utgangslysdiod indikerar att belysningskretsen &r pa.
Oppning av ingangens kontakt: Ingen atgard.

- OFF: Gor att lysdioden vid utgangen slocknar for att indikera att belysningskretsen slocknat.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: Utgangslysdioden slocknar for att indikera att belysningskretsen har slocknat.
Oppning av ingangens kontakt: Ingen atgard.

- Till/Fran: Gor att man kan séatta pa eller stdnga av utgangslysdioden enligt belysningskretsens tillstand.

Ingangar Utgangar

Stangning av ingangens kontakt: Tandningens utgangslysdiod indikerar att belysningskretsen ar pa.
Oppning av ingangens kontakt: Utgangslysdioden slocknar for att indikera att belysningskretsen har slocknat.

- Till (vaxla): Gor att man kan vanda status for utgangslysdioden enligt belysningskretsens status.

Ingangar Utgangar

Sténgning av ingangens kontakt: vaxling mellan utgangslysdiodens och belysningskretsens tandning och slackning.
De efterféljande stoppen vander varje gang status for utgangslysdioden och belysningskretsen.
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Nedan féljer funktionerna som kan anvandas fér LED-utgangarna:

1
G} ON allméant Gor att man kan satta pa en belysningskretsenhet.
@ OFF allméant Gor att man kan stdnga av en belysningskretsenhet.
ON/OFF allmant Gor att man kan satta pa eller stdnga av en belysningskretsenhet (brytare).

Obs!: Funktionernas variation kan ocksé vara kopplad till LED-utgangarna. | det fallet anvands bara funktionen ON/
OFF.

W] | Okad dimring/ON

- || Minskad dimring/OFF

®¢ 1| Okad/minskad dimring

- Upp/ner: Goér att man kan visa status for klaffens senaste rérelse.

Ingangar Utgangar

QD

Stangning av ingangens kontakt: Utgangslysdioden tdnds och indikerar klaffens héjning.
Oppning av ingangens kontakt: Utgangslysdioden slocknar for att indikera klaffens sankning.

Nedan féljer funktionerna som kan anvandas fér LED-utgangarna:

Markis/persienn

Persienn UPP Strombrytare UPP

Persienn NER Strémbrytare NER

ond RN AN
“—H < >

Upp/ner fjarrkontroll Allman héjning

Ner/upp Allmé&n sénkning

|
Y\ —

Allman héjning/sankning

|
|
2 RG]~

Obs!: Nér klaffens héjning eller sénkning stoppas av ett stoppkommando till exempel, férblir utgangslysdioden
oféréndrad.
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- Stoppa uppvarmning-kylning: Gor att man kan visa skyddslagets status fér uppvarmningen och kylningen
enligt anvéant lage.

Ingangar Utgangar

QD

Sténgning av ingangens kontakt: Utgangslysdioden ténds for att indikera skyddslagets aktivering bade i
uppvarmnings- och i kylningslaget.

Oppning av ingangens kontakt: Utgangslysdioden slocknar for att indikera atergangen till Iaget som normalt &r aktivt.
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4. Appendix

4.1 Specifikationer

4.1.1 TXA304

Stromforsorjning 21 == ... 32V SELV
Drifthéjd < 2000m
Nedsmutsningsgrad 2
Stotspanning 4KV
Kapslingsklass IP20
Skyddsgrad hus under frontplatta IP30
Slagskydd K04
Overspanningsklass 1
Signalspanning 230V~ 50/60 Hz
Max. langd pa ingangskabeln 100 m
Lag signalniva 0..100V
Hog signalniva > 195V
Typisk egenforbrukning pa buss-systemet 3ImA
Max. egenforbrukning pa buss-systemet 4 mA
Matt 4x17,5mm
Driftstemperatur -5 ...+45°C
Lagringstemperatur -20..+70°C
Anslutningar 0.75 mm?..2.5 mm?®
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4.1.2 TXA306
Stromforsorjning 21 == ... 32V SELV
Drifthojd < 2000m
Nedsmutsningsgrad 2
Stotspanning 4KV
Kapslingsklass IP20
Skyddsgrad hus under frontplatta IP30
Slagskydd IKO4
Overspanningsklass "
Signalspanning 24 ...230V~ (50Hz)/=
Max. langd pa ingangskabeln 100 m
Typisk egenférbrukning pa buss-systemet 6 mA
Max. egenforbrukning pa buss-systemet 7 mA
Matt 6x17,5mm
Driftstemperatur -5 ..+ 45°C
Lagringstemperatur -20..+70°C
Anslutningar 0.75 mm?..2.5 mm?
4.1.3 TXA310
Stréomforsorjning 21 == ... 32V SELV
Drifthojd < 2000m
Nedsmutsningsgrad 2
Stotspanning 4Kv
Kapslingsklass IP20
Skyddsgrad hus under frontplatta IP30
Slagskydd IKO4
Overspanningsklass "
Signalspanning 230V~ 50/60 Hz
Max. langd pa ingangskabeln 100 m
Lag signalniva 0..100V
Hog signalniva > 195V
Typisk egenférbrukning pa buss-systemet 9 mA
Max. egenforbrukning pa buss-systemet 15 mA
Matt 6x17,5 mm
Driftstemperatur -5 ..+45°C
Lagringstemperatur -20..+70°C
Anslutningar 0.75 mm?..2.5 mm?
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Stromférsorjning 30V === SELV
Drifthojd < 2000m
Nedsmutsningsgrad 2
Stotspanning 4KV
Kapslingsklass IP30
Slagskydd IK0O4
Overspanningsklass 11
kontakt Aktuellt 0,5 mA
Matt 38 x35x 12 mm
Driftstemperatur -5 ...+ 45°C
Lagringstemperatur - 20 ..+ 70°C
4.1.5 TXB322-TXB344
Stromforsorjning 30V == SELV
Drifthojd < 2000m
Nedsmutsningsgrad 2
Stotspanning 4KV
Kapslingsklass IP30
Slagskydd IKO4
Overspanningsklass "
kontakt Aktuellt 0,5 mA
LED-utgéngar karakteristiska | =850pA U =1.8V==
Forbrukning pa Bus max 15 mA
Matt 38x35x12 mm
Driftstemperatur -5 ...+45°C
Lagringstemperatur -20..+70°C

4.2 Egenskaper

Max. antal gruppadresser 254 254 254 254 254 254 254
Max. antal allokeringar 255 255 255 255 255 255 255
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€ Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 GOTEBORG
Sweden
Tel: +46 31 706 39 06
Fax: +46 31 706 39 51
www.hager.se
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