Sets ELCOM.HOME

Produktinformation

kommuni-
zleren

mit den neuen Sets ELCOM.HOME
far Ein- und Zweifamilienhauser.

Sicherheit im Haus beginnt vor der Tur. Tirkommuni-
kationssysteme von Elcom beschitzen und begeistern
gleichermaBen: mit hochwertiger Audio- und Videotechnik
in individuellem Design. Die verpolungssichere 2Draht
Technik und die logisch aufgebaute Konfiguration
ermdglichen eine effiziente Ein-Mann-Inbetriebnahme.

Die intuitive Bedienung erfreut Besitzer und Besucher
gleichermaBen. Mit den neuen Sets ELCOM.HOME gelingt
der Einstieg in die Turkommunikation ganz schnell und vor
allem kinderleicht. Die AuBenstationen der neuen Sets sind
aus robustem Kunststoff gefertigt und fir die AP-Montage
vorgesehen. So gehért das Aushdhlen der Isolierung beim
Neubau der Vergangenheit an.

Neben der AuBenstation sind eine bzw. zwei Innenstationen
ELCOM.TOUCH und alle benétigten Systemgerate im Set

lhre Vorteile

- 8 Sets: 1 oder 2 Teilnehmer, Audio/Video, weiB/anthrazit
- Nur eine Bestellnummer fur ein komplettes Set:
AuBenstation, Innenstation(en) und Systemgeréte
- 2Draht Technik
- einfach zu installieren
- verpolungssicher
- erweiterbar (z. B. fiir Dachbodenausbau)
- Ein-Mann-Inbetriebnahme dank
- drehfix® Adressierung an der Innenstation
- 7-Segment-Anzeige an der AuBenstation

AuBenstation

- Aus robustem Kunststoff, weif3 oder anthrazit

- Frontplatte ohne sichtbare Verschraubungen

- AP-Montage, dadurch kein Aush&hlen der Fassaden-Isolierung
- AuBergewohnlich flache Bauform (nur 29,5 mm)

- Plug-and-play dank Vorverdrahtung und Voradressierung

- Einfacher Namensschildwechsel ohne Spezialwerkzeug

- Kompakte Bauform durch Kamera-Lautsprecher-Kombimodul
- Integriertes Relais, potenzialfrei

Innenstation (ELCOM.TOUCH)

(Im Set Ausfiihrung polarwei3 gldnzend)

- GroBer Bildschirm (3,5") passend zum Schalterprogramm
- Ultraflach, nur 16 mm
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Sparen Kosten und kénnen sich sehen lassen:
Die neuen Sets ELCOM.HOME

enthalten. Installation, Einbau und Inbetriebnahme sind mit
ELCOM.HOME ganz einfach, denn hier gilt das Prinzip Plug-
and-play. Die AuBenstation ist wie ELCOM.ONE ab Werk
vorverdrahtet und adressiert sich beim ersten Zuschalten
der Systemspannung automatisch durch. Anhand des
drehfix® Codierschalters sagen Sie der Innenstation nur
noch, auf welche Taste der AuBenstation sie reagieren soll.
Ein einziger Monteur und ein Schraubendreher gentigen.
Die moderne und verpolungssichere 2Draht Technik sichert
nicht nur die korrekte Installation, sondern macht auch
spéatere Anderungen, Erweiterungen und neue Aufteilungen
problemlos mdglich.

Der Start in die Elcom Tiirkommunikation ist so einfach -
mit den Sets ELCOM.HOME

Technische Daten

- Stromaufnahme Kamera (Standby): ca. 8 mA, (Betrieb): max. 240 mA
- Stromaufnahme Kameraheizung (Betrieb): 100 mA
- Stromaufnahme Audioeinsatz (Standby): 5 mA, (Betrieb): 110 mA
- Stromaufnahme Namensschild-Hinterleuchtung:
je Ruftastermodul 45 mA
- Turoffnerkontakt T/T potenzialfrei: max. 24 V/1 A
- Turoffner-Entriegelungszeit: 1-10' s
- Offnungswinkel Kamera: horiz./vert.: 82°/58°
- Offnungswinkel Schwenkbereich: horiz./vert.: 42,5°
- Auflésung Kamera: 500 x 582 px
- Empfohlene Montagehéhe Kamera: 1,5 m
- Inbus: 1,5 mm
- Fixierschraube Kamera: M2 x 10 mm
- Schutzart: IP54
- StoBfestigkeitsgrad: IKO7
- Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit:
5 % bis 75 % ohne Kondensation bei 25 °C, kann innerhalb eines
Jahres 30 Tage lang zwischen 85 % und 95 % liegen
- Betriebstemperatur: -20 °C — +55 °C
- Einschalttemperatur Kameraheizung: < 20 °C
- Lager-/Transporttemperatur: -30 °C — +80 °C
- Anschlussklemmen fir Leiterdurchmesser: 0,5 - 0,8 mm
- Abmessungen Ruftaste klein: 75,8 x 14,5 mm
- Namensschild-Einlage klein: 72,1 x 12 mm
- Abmessungen Ruftaste mittelgroB: 75,8 x 32,6 mm
- Namensschild-Einlage mittelgroB: 72,1 x 30,1 mm
- Starke Namensschild-Einlage: max. 0,5 mm
- Abmessungen AuBenstation: Front (B x H x T) 100 x 191 x 29,5 mm
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Sets ELCOM.HOME

Produktinformation

REP511Y 2Draht HOME-Set Video AP

2Draht
polarweiB glanzend

Systemtechnologie:
Farbe der Innenstation:

Lieferumfang:

AuBenstation Video 1/1 AP

Innenstation Video eckig REK621Y
Strangversorgung mit Relais REG REDO11Y
ST320, Sicherheitstrafo 230 V/12 V 18 VA 2 PLE

THETE R ceee

. m' e :::r:::station ::?:nstation Innenstal-t\iI::ozr::ehnI VPE Prér Preis Best.Nr.
i polarweiB glanzend anthrazit 1 1 E200 1.390,00 €/St.  REP501Y
polarweil glanzend anthrazit 2 1 E200 1.905,00 €/St. REP502Y
IP54 polarweiB glénzend weiB 1 1 E200 1.390,00 €/St.  REP511Y
polarweil glanzend weil3 2 1 E200 1.905,00 €/St. REP512Y

REP111Y 2Draht HOME-Set Audio AP
Systemtechnologie: 2Draht Lieferumfang: AuBenstation Audio 1/1 AP

Farbe der Innenstation: polarweiB glanzend

Innenstation Audio eckig REK221Y
Strangversorgung mit Relais REG REDO11Y
ST320, Sicherheitstrafo 230 V/12'V 18 VA 2 PLE

TETECECEESE  seee
: T Farbe Farbe Anzahl

;w,_l__;;-w,_|u cese Innenstation AuBenstation Innenstationen VPE Prér Preis Best.Nr.
polarweiB glanzend anthrazit 1 1 E100 461,00 €/St.  REP101Y
polarweil3 glénzend anthrazit 2 1 E100 540,00 €/St. REP102Y
polarweiB glanzend weiB 1 1 E100 461,00 €/St.  REP111Y
I P54 polarweil3 glénzend weil 2 1 E100 540,00 €/St. REP112Y
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