Sammelschienenverbinder fiir FR-Schranke

Produktinformation

Neue Sammel-
schienen-

verbinder
fur FR-Schranke

Ab sofort sind neue univers N Sammel-
schienenverbinder fir den Zusammenbau
von Hager FR-Wand- und Standschranken
verfugbar. Sie tragen konstruktiv dem Um-
stand Rechnung, dass sich bei der Verbind-
ung von zwei FR-Schranken der Abstand der
Sammelschienen um rund sechs Millimeter
erhoht. Dies ist durch die Konstruktion des
Turscharniers und die Dichtung zwischen
den Schranken bedingt, die flr den Erhalt
der Schutzart IP 55 erforderlich ist.

Um die Erhéhung der Breite zu kompensieren,
sind die neuen Sammelschienenverbinder
entsprechend gréBer dimensioniert.

Breites Anwendungsspektrum

Die neuen Verbinder sind unter anderem ausgelegt fir den Einsatz
von Bausteinen oder Bausédtzen mit 40-/60mm-Sammelschienen-
system in dieser Schrankreihe. Sie ermdglichen insbesondere An-
wendungen, bei denen Bausteine mit D-Reitersicherungsunterteilen
oder NHO0O- / NHOO-NH-Sicherungslasttrennschalter zum Einsatz
kommen.

Technische Daten

- Fur 40er und 60er SaS-Systeme

- Fur Kupferschienen von 12 mm x 5 mm bis 30 mm x 10 mm
- 1-, 4- und 5-polige Ausfiihrungen

- Anzugs-Drehmoment 5 Nm
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Sammelschienenverbinder fiir FR-Schranke

Produktinformation

Fiir 40- und 60er SaS-Systeme

Die neuen Sammelschienen Verbinder sind in allen erforderlichen Varianten

fur sémtliche Sammelschienensysteme erhéltlich:

Erkennbar sind die neuen Sammelschienenverbinder an ihren Artikel-Nummern,
die im Gegensatz zu den alten Verbindern mit dem Buchstaben ,R“ enden —
zum Beispiel: UM05AR (alt: UMO05A)

Best.-Nr. | Sammelschie- | Cu-Schiene Schutz- | Anzahl
nen-System / klasse |Cu-Schienen/
Phasenabstand Polzahl

UMO5AR |40 mm 12 mm x 5 mm (] 5

UMO5BR | 40 mm 12 mm x 10 mm I, 1 5

UMOS5KR | 60 mm 12 mm x 5 mm (] 1

UMO5GR | 60 mm 12 mm x5 mm 1,1 4

UMOSLR | 60 mm 12 mm x 10 mm I, 1 1

UMO5HR | 60 mm 12 mm x 10 mm (] 4

UMOSDR | 60 mm 20 mm x 5/10 mm |1, 1l 1

UMO5CR | 60 mm 20 mm x 5/10 mm |1, 1l 4

UMO5QR [ 60 mm 30 mm x 5/10 mm |1, 1l 1

= Sammelschienenverbinder fiir FR Schranke

Eigenschaften:
Anzugs-Drehmoment: 5 Nm

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
UMO5AR SaS-Verb.,40mm,uniN,12x5mm,5-pol H111 65,30 €/St UMO5AR
SaS-Verb.,40mm,uniN,12x10mm,5-pol H111 111,40 €/St UMO5BR
SaS-Verb.,60mm,uniN,20x5/10mm,4-pol H111 151,40 €/St UMO5CR
SaS-Verb.,60mm,uniN,20x5/10mm, 1-pol H111 42,80 €/St UMO5DR
SaS-Verb.,60mm,uniN,12x5mm,4-pol H111 53,80 €/St UMO5GR
SaS-Verb.,60mm,uniN,12x10mm,4-pol H111 91,80 €/St UMO5HR
SaS-Verb.,60mm,uniN, 12x5mm, 1-pol H111 18,50 €/St UMO5KR
SaS-Verb.,60mm,uniN,12x10mm,1-pol H111 27,30 €/St UMO5LR
S-Schienenverb.,universN,30x5/10/182mm H111 48,20 €/St UMO5QR
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