Configurateur Tebis TX100

Fonctions Appareillage Bouton Poussoir Kallysta Tebis
Caractéristiques €lectriques/mécaniques : voir notice du produit

Version Produit filaire =mm

Référence produit Désignation produit

produt 'gnation produ TX100  |Produit radio ((:
WKT302, 4, 6 Boutons poussoirs 2E, 4E, 6E > 1.6.0 =il
WKT312, 4,6 Boutons poussoirs 2E, 4E, 6E a voyants > 1.6.0 =il

Boutons poussoirs 2E, 4E avec récepteur

infrarouge 12 voies > 1.6.0 —
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1. Présentation des fonctions des boutons poussoirs Kallysta Tebis

Les fonctions principales sont les suivantes :

B Emission de commandes

Les boutons poussoirs permettent d'émettre des commandes d'éclairage, de volets roulants et stores, de chauffage/climatisation,
de scenes.

B Forcage
La fonction Forgage permet d'émettre des commandes de forcage ou d'annulation de forgage.
L'action du forcage dépend du type d'application commandée : éclairage, volets roulants, chauffage, etc.

B Scéne

La fonction Scéene permet d'émettre des commandes de groupe émises vers différents types de sorties pour créer des
ambiances ou des scénarii (scénario quitter, ambiance lecture, etc.).

B Porte étiquette
Un porte étiquette permet d'identifier chaque fonction associée a un bouton poussoir.

B Rétroéclairage du porte étiquette
Les produits sont équipés d'un rétroéclairage du porte étiquette. L'éclairage du porte étiquette peut étre activé a distance.

B Indication d'état par voyant

La signalisation par voyants associés aux boutons poussoir permet, en fonction du paramétrage :
- Lalocalisation des boutons poussoirs.
- L'indication de I'état des sorties.

La signalisation peut étre fixe ou clignotante.

B Récepteur infrarouge

Les produits WKT32x disposent d'un récepteur Infrarouge 12 voies. lls peuvent étre associés a une télécommande infrarouge.
L'action sur la télécommande Infrarouge offre les mémes fonctions que les boutons poussoirs.

B Répartition des fonctions par référence produit

Fonction WKT30x WKT31x WKT32x

Nombre d'entrées x : Nombre d'entrées indépendantes

Emission de commandes v

Forcage v

Sceéne v

Porte étiquette v

Rétroéclairage du porte étiquette Non v Non
Indication d'état par voyant Non v Non
Récepteur infrarouge 12 voies Non Non v

v/ : Le produit dispose de cette fonction.
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2. Configuration et paramétrage des fonctions Bouton Poussoir (mode Standard)

Les boutons poussoirs permettent d'envoyer des commandes sur le bus et de réaliser les fonctions suivantes :
- Commande d'éclairage :
Télérupteur, ON, OFF, ON/OFF, Minuterie.
Variation sur 1 ou 2 boutons poussoirs.
- Commande de volets roulants/stores :
Montée, Descente, Stop, Inclinaison des lamelles de store.
- Commande de chauffage/climatisation :
Confort, Economie, Réduit, Hors-gel, Confort temporisé, Présence/Absence.
- Commandes de scene.

La réalisation de ces fonctions se fait dans le mode de configuration standard du TX100 en créant des liens avec les produits de
sortie adaptés.

2.1 Fonctions Eclairage tout ou rien

Les fonctions Eclairage Tout ou Rien permettent de commander des sorties Eclairage tout ou rien représentées par le

symbole ;5\- dans la partie droite de I'écran. On se reportera aux notices de configuration des différents produits de sortie
d'Eclairage pour l'installation et la configuration de ces produits.

Apres numérotation des boutons poussoirs, les fonctions et liens disponibles apparaissent dans la partie gauche de I'écran
du TX100.

I
Choix du type de +1 Prog o

lien a faire | —
x | EH
sl « ok 6 -
v AKX
59 | 95
»Auto TO!JS »Num
|

Entrées | Sorties

Le tableau ci-aprés présente les types de liens compatibles pour le produit :

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie
Appui sur le bouton poussoir + Fermeture du
ON La fonction ON permet d'allumer le circuit | contact de sortie.
- - d'éclairage. Des appuis successifs maintiennent le contact de
7N sortie fermé.

Appui sur le bouton poussoir < Ouverture du
a OFF La fonction OFF permet d'éteindre le contact de sortie. o
circuit d'éclairage. Des appuis successifs maintiennent le contact de
sortie ouvert.

Appui sur le bouton poussoir -+ Changement d'état
.ﬁ. Télérunteur La fonction Télérupteur permet d'inverser |du contact de sortie.
P I'état du circuit d'éclairage. Des appuis successifs inversent chaque fois I'état

“ ;
du contact de sortie.

Appui sur le bouton poussoir <+ Fermeture du
.Q. La fonction Interrupteur permet d'allumer | contact de sortie.

Interrupteur s A . A .
- ou d'éteindre le circuit d'éclairage Relachement du bouton poussoir -+ Ouverture du
contact de sortie.

WKT302/304/306 WKT312/314/316 WKT322/324 3 6T 7446a



hager

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie
Appui bref (<1 s) sur le bouton poussoir -»
Fermeture temporisée du contact de sortie.
La fonction Minuterie ON permet d'allumer Interruotion de la temporisation -
le circuit d'éclairage pour une durée up ] P : .
paramétrable. Ame prolongée (_>1 s_) sur le bouton poussoir -
Arrét de la temporisation en cours et ouverture du
Apres validation du lien, choisir la durée contact de sortie (OFF).
de la temporisation : Augmentation de la durée de temporisation :
Minuterie ON Plage de réglage [0 s 24 h] ug ! uree de temporisation
Des commandes Minuterie répétées n fois pendant
Inactive, 1s,25s,3s,55s,10s,15s, 20 s, Ites dix prtatmleres I?ecl:_on?:esdapr,es(;e Cliebm de la
30s,45s, 1min, 1min 15,1 min 30 s, tempor!sat!o“ mu 'pf"?”l a ‘l”eede a o
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min. 15 min, I\czmptcyr|§a ion par n fois la valeur du parametre
20 min, 30 min, 1h, 2h,3h, 5 h, 12 h, inutere.
24h. Relance de la temporisation :
Une commande intervenant 10 s aprés le début de
la temporisation relance une seule fois la minuterie.
Appui bref (<1 s) sur le bouton poussoir -»
Ouverture temporisée du contact de sortie.
La fonction Minuterie OFF permet Interruotion de la temporisation -
d'éteindre le circuit d'éclairage pour une up \ P : .
5 < Appui prolongée (>1 s) sur le bouton poussoir +
durée paramétrable. . o
Arrét de la temporisation en cours et fermeture du
Apres validation du lien, choisir la durée contact de sortie (ON).
de la temporisation : Augmentation de la durée de temporisation :
5 Minuterie OFF | Plage de réglage [0 s 24 h] ug ! duree de temporisation
@ Des (_:ommap\des Minuterie répetées nlf0|s pendant
Inactive, 1s5,2s,3s,55,10s, 15,20 s, Ites dix pretr_nleres If_e?on?fzsdapr,es(;e (Ijebut de la
30s,45s, 1 min, 1min 15,1 min 30 s, tempor!sat!o“ mu 'pf"?”l a ‘l”eede a o
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min, I\(zrnptc)rl§a lon par n fols la valeur du parametre
20 min, 30 min, 1h,2h,3h,5h, 12 h, inuterte.
24h. Relance de la temporisation :
Une commande intervenant 10 s aprés le début de
la temporisation relance une seule fois la minuterie.
Appui sur le bouton poussoir < Forcage de la sortie
a ON.
Des appuis successifs permettent de basculer entre
Forgage ON et Annulation du forgage.
Le forgage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forcage et autorise a nouveau la
) prise en compte des commandes en provenance du
La fonction Forcage ON permet de forcer |pus.
ﬁ Forgage ON | et de maintenir allumé le circuit Aprés validation du lien, choisir le comportement
m=O d'éclairage. aprés une annulation du forgage :
- Maintien : le contact est maintenu dans le
méme état que durant le forcage.
- Inversion : le contact est inversé par rapport a
I'état qui existait durant le forgage.
Un forcage est également annulé par une autre
commande de forcage.
Le voyant associé au bouton poussoir indique si un
forgage est en cours ou non, il ne donne pas l'état
de la sortie.
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Type de lien possible

Description du lien

Fonctionnement de la sortie

Forcage OFF

l.&‘

La fonction Forcage OFF permet de forcer
et de maintenir éteint le circuit d'éclairage.

Appui sur le bouton poussoir + Forcage de la
sortie a OFF.

Des appuis successifs permettent de basculer entre
Forgage OFF et Annulation du forgage.

Le forcage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forcage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.
Aprés validation du lien, choisir le comportement
aprés une annulation du forgage :
- Maintien : le contact est maintenu dans le
méme état que durant le forgage.
- Inversion : le contact est inversé par rapport a
I'état qui existait durant le forcage.
Un forcage est également annulé par une autre
commande de forgage.
Le voyant associé au bouton poussoir indique si un
forgage est en cours ou non, il ne donne pas l'état
de la sortie.

2.2 Fonctions Eclairage Variation

Les fonctions Eclairage Variation permettent de commander des sorties Eclairage Variation représentées par le symbole ;a;
dans la partie droite de I'écran. On se reportera aux notices de configuration des différents produits de sortie Eclairage variation
pour l'installation et la configuration de ces produits.

Apres numérotation des boutons poussoirs, les fonctions et liens disponibles apparaissent dans la partie gauche de I'écran

du TX100.

Choix du type de +] Prog o

lien a faire

| [ =]

x | KNl

@ AL
59 [ 95

»Auto TOLIJS » Num

|
Entrées | Sorties
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Le tableau ci-dessous présente les types de liens compatibles pour le produit :

Type de lien possible

Description du lien

Fonctionnement de la sortie

Appui sur le bouton poussoir = Allumage de la

ON La fonction ON permet d'allumer le circuit | lumiére au dernier niveau mémorisé.
- - d'éclairage. Des appuis successifs maintiennent 'allumage au
7N dernier niveau mémorisé.
La fonction OFF permet d'éteindre le Appl:ll sur Ici bouton poussoir - Extinction de la
OFF lumiéere a 0%.

O

circuit d'éclairage.

Des appuis successifs maintiennent I'extinction.

£

i3

Télérupteur

La fonction Télérupteur permet d'inverser
I'état du circuit d'éclairage.

Appui sur le bouton poussoir -+ Basculement entre
Allumage au dernier niveau mémorisé et Extinction
a 0%.

Des appuis successifs inversent chaque fois I'état
du contact de sortie.

Variation 1 bouton

La fonction Variation 1 BP permet de faire

Appui court sur le bouton poussoir -+ Basculement
entre Allumage au dernier niveau mémorisé et
Extinction a 0%.

poussoir varier la lumiere avec un seul BP. Appui prolongé sur le bouton poussoir +
7N Augmentation ou diminution du niveau
d'éclairement.
Variation Appui court sur le bouton poussoir - Allumage de la
@ 2 boutons La fonction Augmentation permet lumiére au dernier niveau mémorisé.
B poussoirs : d'augmenter le niveau de sortie. Appui prolongé sur le bouton poussoir -

N\,
/

Augmentation

Augmentation du niveau d'éclairement.

Variation 2 Appui court sur le bouton poussoir - Extinction de
boutons La fonction Diminution permet de diminuer |la lumiere.
'%‘ pOoUSSOirs : le niveau de sortie. Appui prolongé sur le bouton poussoir -+
70N Diminution Diminution du niveau d'éclairement.
Appui sur le bouton poussoir = Allumage de la
-ﬁ- Interrupteur La fonction Interrupteur permet d'allumer | lumiére au dernier niveau mémorisé.
./_a ou d'éteindre le circuit d'éclairage Reldchement du bouton poussoir = Extinction de la
lumiére a 0%.
La fonction Minuterie ON permet d'allumer
le circuit d'éclairage pour une durée
paramétrable. Appui bref (<1 s) sur le bouton poussoir - Allumage
R A . . , temporisé de la lumiére (au dernier niveau
Aprés validation du lien, choisir la durée mémorisé).
de la temporisation :
Minuterie ON Plage de réglage [0 s 24 h]

Inactive, 1s,2s,3s,5s,10s, 155, 20 s,
30s,45s,1min, 1 min 15s, 1 min 30 s,
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h,2h,3 h,5h, 12 h,
24 h.

Interruption de la temporisation :

Appui prolongée (>1 s) sur le bouton poussoir +
Arrét de la temporisation en cours et Extinction
a 0% (OFF).

Minuterie OFF

La fonction Minuterie OFF permet
d'éteindre le circuit d'éclairage pour une
durée paramétrable.

Apreés validation du lien, choisir la durée
de la temporisation :
Plage de réglage [0 s 24 h]

Inactive, 1s,25s,3s,5s,10s, 155,20 s,
30s,45s,1 min, 1 min 15s, 1 min 30 s,
2min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h,2h,3h,5h, 12 h,
24 h.

Appui bref (<1 s) sur le bouton poussoir -»
Extinction temporisée de la lumiére.

Interruption de la temporisation :

Appui prolongée (>1 s) sur le bouton poussoir +
Arrét de la temporisation en cours et Allumage de la
lumiere au dernier niveau mémorisé.
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Type de lien possible

Description du lien

Fonctionnement de la sortie

’Q‘ Forcage ON

La fonction Forcage ON permet de forcer
et de maintenir allumé le circuit
d'éclairage.

Appui sur le bouton poussoir =+ Forcage de la sortie
a ON.
Des appuis successifs permettent de basculer entre
Forcage ON et Annulation du forgage.
Le forcage ON provoque un allumage a 100%, quel
que soit le niveau mémorisé.
Le forgage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forgcage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.
Aprés validation du lien, choisir le comportement
aprés une annulation du forgage :

- Maintien : la sortie est maintenu dans le

méme état que durant le forcage.
- Inversion : la sortie est inversée par rapport a
I'état qui existait durant le forcage.

Un forcage est également annulé par une autre
commande de forgage.
Le voyant associé au bouton poussoir indique si un
forgage est en cours ou non, il ne donne pas I'état
de la sortie.

Forcage OFF

l.&‘

La fonction Forgage OFF permet de forcer
et de maintenir éteint le circuit d'éclairage.

Appui sur le bouton poussoir =+ Forcage de la sortie
a OFF.

Des appuis successifs permettent de basculer entre
Forgage OFF et Annulation du forgage.

Le forcage OFF provoque une extinction a 0%, quel
que soit le niveau mémorisé.
Le forcage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forgage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.
Apres validation du lien, choisir le comportement
apres une annulation du forgage :
- Maintien : la sortie est maintenu dans le
méme état que durant le forcage.
- Inversion : la sortie est inversée par rapport a
I'état qui existait durant le forgage.
Un forgage est également annulé par une autre
commande de forcage.
Le voyant associé au bouton poussoir indique si un
forgage est en cours ou non, il ne donne pas l'état
de la sortie.
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2.3 Fonction Volets roulants/Stores

Les fonctions Volets roulants/Stores permettent de commander des sorties Volets roulants/Stores représentées par le

symbole %’ dans la partie droite de I'écran. On se reportera aux notices de configuration des différents produits de sortie Volets
roulants/Stores pour l'installation et la configuration de ces produits.

Apres numérotation des boutons poussoirs, les fonctions et liens disponibles apparaissent dans la partie gauche de I'écran
du TX100.

I
Choix du type de * Prog =S

lien a faire I
=]
O 1
Cal « | -
5|
59 [ 95
»Auto TOI!JS »Num

I
Entrées | Sorties

Le tableau ci-dessous présente les types de liens compatibles pour le produit :

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

En mode Volet roulant* :
- Appui sur le bouton poussoir » Fermeture
temporisée du contact de sortie Montée*
(fonction Montée d'un volet roulant ou d'un

store).
) ) En mode Store* :
] La fonction Montée/Stop permet de - Appui court sur le bouton poussoir - Ferme-
'ﬁ- Montée/Stop monter ou d'arréter un volet roulant ou un ture bréve du contact de sortie Montée (fonc-
Ao store, ou d'incliner les lamelles d'un store. tion Orientation des lamelles d'un store).

- Appui prolongé sur le bouton poussoir - Fer-
meture temporisée du contact de sortie Mon-
tée (fonction Montée d'un volet roulant ou d'un
store).

Lorsqu'une temporisation est en cours, un appui
court sur le bouton poussoir -+ Ouverture du contact
(fonction Stop).

En mode Volet roulant* :

- Appui sur le bouton poussoir + Fermeture
temporisée du contact de sortie Descente*
(fonction Descente d'un volet roulant ou d'un
store).

La fonction Descente permet de En mode Store” :

descendre ou d'arréter un volet roulant ou - Appui court sur le bouton poussoir - Ferme-
% Descente/Stop un store, ou d'incliner les lamelles d'un ture bréve du contact de sortie Descente

(fonction Orientation des lamelles d'un store).
store. - Appui prolongé sur le bouton poussoir » Fer-
meture temporisée du contact de sortie Des-
cente (fonction Descente d'un volet roulant ou
d'un store).
Lorsqu'une temporisation est en cours, un appui
court sur le bouton poussoir -+ Ouverture du contact
(fonction Stop).
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Type de lien possible

Description du lien

Fonctionnement de la sortie

Montée/Descente/
Stop

|zl

La fonction Montée/Descente permet de
monter, de descendre ou d'arréter un volet
roulant ou un store a l'aide d'un seul
bouton poussoir.

Seules les fonctions du mode Volet roulant sont
actives, la fonction Orientation des lamelles d'un
store n'est pas accessible.

Appuis successifs sur le bouton poussoir -
Fonctionnement de type mode Volet roulant suivant
des cycles Montée (fermeture temporisée de la
sortie Montée), Stop (ouverture des contacts de
sortie), Descente (fermeture temporisée de la sortie
Descente)*.

Forgage montée

La fonction Forcage Montée permet de
forcer la montée d'un volet roulant ou d'un
store.

Appui sur le bouton poussoir -+ Fermeture
temporisée du contact de sortie Montée (fonction
Montée d'un volet roulant ou d'un store)*.

Le forcage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forcage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.

Aprés validation du lien, choisir le comportement
aprés une annulation du forgage :

- Maintien : la sortie est maintenu dans le
méme état que durant le forgage.

- Inversion : la sortie est inversée par rapport a
I'état qui existait durant le forcage (= Des-
cente du volet).

Un forcage est également annulé par une autre
commande de forgage.

Forgage descente

La fonction Forcage Descente permet de
forcer la descente d'un volet roulant ou
d'un store.

Appui sur le bouton poussoir -+ Fermeture
temporisée du contact de sortie Descente (fonction
Descente d'un volet roulant ou d'un store)*.

Le forgage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forcage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.

Aprés validation du lien, choisir le comportement
apres une annulation du forgage :

- Maintien : la sortie est maintenu dans le
méme état que durant le forgage.

- Inversion : la sortie est inversée par rapport a
I'état qui existait durant le forcage (= Montée
du volet).

Un forcage est également annulé par une autre
commande de forgage.

* Les modes et durées de temporisation sont paramétrables (voir les notices de configuration TX100 des actionneurs de sortie

Volet roulant/Store).

WKT302/304/306 WKT312/314/316 WKT322/324 9

6T 7446a



hager

2.4 Fonction Chauffage/Climatisation

P
Les fonctions Chauffage/Climatisation permettent de commander un thermostat ou un régulateur représenté par le symbole 1@

dans la partie droite de I'écran. On se reportera aux notices de configuration des thermostats, contréleur d'ambiance et
régulateur pour l'installation et la configuration de ces produits.

Apres numérotation des boutons poussoirs, les fonctions et liens disponibles apparaissent dans la partie gauche de I'écran
du TX100.

Choix du type de
lien a faire m
[ =)
Al X |
? | s ™
1 §G
I 95
»Auto TOl!lS »Num
T

Entrées | Sorties

Le tableau ci-dessous présente les types de liens compatibles pour le produit :

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

Appui sur le bouton poussoir < Activation du mode
Confort.

L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.

La fonction Dérogation Confort permet

! Dérogation
‘Q‘ Confort d'activer le mode Confort.

Appui sur le bouton poussoir < Activation du mode
Réduit.

L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.

La fonction Dérogation Réduit permet

Dérogation Reduit d'activer le mode Réduit.

C

La fonction Dérogation Hors-gel/Auto se

Dérogation Hors- comporte comme la fonction Dérogation

*

Le mode Auto est ignoré par le produit.

auto Gel/Auto Hors-gel.
La fonction Confort temporisé permet
d'activer le mode confort pour une durée
réglable.
Qgrlzsigrﬂldoitifa%gg !len, choisir la duree Appui court sur le bouton poussoir = Activation du
P ) mode Confort pour la durée réglée.
Plage de réglage [0 s 24 h] Lorsque la temporisation est en cours, un appui
:O- Confort temporisé 9 glag prolongé provoque le retour au mode initial.

A la fin de la temporisation il y a retour au mode
initial.

L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.

Inactive, 1s,25s,3s,5s,10s, 155,20 s,
30s,45s,1 min, 1 min 15s, 1 min 30 s,
2min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h,2h,3h,5h, 12 h,
24 h.

Valeur par défaut : 30 min.

La fonction Réduit temporisé permet de
sélectionner le mode réduit pour une
durée réglable.

Apres validation du lien, choisir la durée

de la temporisation : Appui court sur le bouton poussoir = Activation du

mode Réduit pour la durée réglée.
Lorsque la temporisation est en cours, un appui

Plage de reglage [0 s 24 h] prolongé provoque le retour au mode initial.

Réduit temporisé

Inactive, 1s,25s,3s,5s,10s,15s,20 s,
30s,45s,1 min, 1 min 15s, 1 min 30 s,
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h,2h,3 h,5h, 12 h,
24 h.

Valeur par défaut : 30 min.

A la fin de la temporisation il y a retour au mode
initial.

L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.
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Type de lien possible

Description du lien

Fonctionnement de la sortie

Appui sur le bouton poussoir - Activation du mode

Dérogation La fonction Dérogation Economie permet | Economie.
*G Economie d'activer le mode Economie. L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.
Un appui sur le bouton poussoir provoque
Eug Auto La fonction Auto permet d'activer le mode | I'activation du mode Auto.
o= Auto. L'effet de la commande est annulé par toute autre
auto commande d'activation de mode.
] Des appuis successifs sur le bouton poussoir
. Déroqation La fonction Dérogation Confort/Economie | permettent de basculer entre le mode Confort et le
303 9 permet de basculer entre le mode Confort | mode Economie.

Confort/Economie

A

et le mode Economie.

L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.

Dérogation Hors-
Gel

La fonction Dérogation Hors-Gel permet
d'activer le mode Hors-Gel dans le cas du
chauffage ou le mode Protection dans le
cas de la climatisation.

Appui sur le bouton poussoir < Activation du mode
Hors-Gel (ou Protection).

L'effet de la commande est annulé par toute autre
commande d'activation de mode.

Forcage confort

La fonction For¢cage Confort permet
d'activer et de maintenir le mode Confort.

Appui sur le bouton poussoir =+ Forcage du mode
Confort.

Des appuis successifs permettent de basculer entre
Forcage et Annulation du forcage.

Le forcage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forcage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.

Apres annulation du forgage, il y a retour au mode
initial.

L'effet de la commande est également annulé par
toute autre commande de forgage (Hors-Gel) ou par
une commande Stop.

Le voyant associé au bouton poussoir indique si un
forgage est en cours ou non, il ne donne pas l'état
de la sortie.

Forcage Hors-Gel

La fonction Forcage Hors-Gel permet
d'activer et de maintenir le mode Hors-Gel
dans le cas du chauffage et le mode
Protection dans le cas de la climatisation.

Appui sur le bouton poussoir =+ Forcage du mode
Hors-Gel (ou Protection).

Des appuis successifs permettent de basculer entre
Forcage et Annulation du forcage.

Le forcage est la fonction ayant la priorité la plus
élevée. Seule une commande Annulation du
forcage met fin au forgcage et autorise a nouveau la
prise en compte des commandes en provenance du
bus.

Apres annulation du forgage, il y a retour au mode
initial.

L'effet de la commande est également annulé par
toute autre commande de forgage (Confort) ou par
une commande Stop.

Le voyant associé au bouton poussoir indique si un
forgage est en cours ou non, il ne donne pas l'état
de la sortie.
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2.5 Fonction Scéne
m Création des liens

En sélectionnant une fonction Scéne (numéro 1 a 8), il est possible de créer des liens entre un bouton poussoir et des sorties
devant faire partie de la scéne.

+1 ProgEasy D>

=]

_E El_
Eg ﬁii

29 26

»Auto  »Expert »Num

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

La fonction Scene permet de regrouper un
ensemble de sorties.

Ces sorties peuvent étre mises dans un
état prédéfini paramétrable.

Une scene est activée par l'appui sur un .
P PP - par apprentissage, avec les boutons pous-

% seul bouton poussoir. soirs de l'installation ou situés sur la face

Chaque sortie peut étre intégrée dans avant de certains produits.
8 scénes différentes.

La définition de I'état de chaque sortie peut se
faire :
- par paramétrage des actionneurs ou régula-

Scéne 1a8 teurs,

B Configuration des sorties par paramétrage
Se reporter aux notices d'utilisation des différents actionneurs.

B Configuration par apprentissage et mémorisation des scénes

Cette procédure permet de modifier et de mémoriser une scéne par action locale sur les boutons poussoirs situés en ambiance
ou par action locale sur les boutons poussoirs situés en face avant de certains produits (actionneurs d'éclairage, de volets
roulants/stores, ...).

e Activer la scéne par un appui court sur le bouton poussoir d'ambiance qui déclenche la scene.

» Mettre les sorties (Eclairage, Volets roulants, Thermostat,...) dans I'état souhaité & I'aide des boutons poussoirs en
ambiance qui les commandent individuellement ou par action locale sur les boutons poussoirs situés en face avant de
certains produits (pour plus de détail, voir les notices de configuration des produits concernés).

* Mémoriser I'état des sorties et le mode du régulateur par un appui long supérieur a 5 sur le bouton poussoir d'ambiance qui
déclenche la scéne. La mémorisation est signalée par l'activation momentanée des sorties de certains actionneurs.

<1s - 75% by 50% | >5s
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3. Configuration et paramétrage du rétroéclairage du porte étiquette

Il est possible de commander le rétroéclairage du porte étiquette par une entrée de commande de type contact ou bouton
poussoir, comme une sortie éclairage tout ou rien. Le porte-étiquette est traité comme une sortie du TX100.

Procédure de configuration :
- Configurer le lien avec la sortie

Apres apprentissage du produit , la sortie "Porte étiquette” est représentée par le symbole dans la partie droite de I'écran
du TX100.

Apres numérotation des entrées, les entrées disponibles apparaissent dans la partie gauche de I'écran.

La fonction d'une sortie du produit est définie par le type du lien établit entre I'entrée et la sortie. La sortie peut étre associée

a une entrée avec un type de lien particulier. Le type du lien est choisi individuellement sur I'entrée dans la partie gauche de
I'écran du TX100.

Choix du type de
jenatare EETENEY
Cal '
¢ |
v |
|

59

= H
3
=)

95
I

»Auto Toys »Num

Entrées | Sorties

- Aller dans le menu Gestion Produit/Information Produit du TX100 et sélectionner I'appareillage a configurer.
- Aller dans Parametre et sélectionner le porte étiquette

Parametres :
Nom Description
Eteint Le porte étiquette est éteint en permanence.
Allumé Le porte étiquette est allumé en permanence (par défaut)
Indication d'état Le porte étiquette indique I'état d'une sortie.
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4. Configuration et paramétrage de la signalisation par voyant

Les voyants de I'appareillage permettent de réaliser les signalisations suivantes :
- La localisation des boutons poussoirs.
- Indication d'état des sorties.

4.1 Configuration du type de signalisation

Le TX100 permet de configurer le type de signalisation associé & chaque voyant.

Procédure de configuration :

- Aller dans le menu Gestion Produit/Information Produit du TX100 et sélectionner I'appareillage a configurer.
- Aller dans Parametre et sélectionner une voie.

Paramétres :
Nom Description
Eteint Le voyant est éteint en permanence.
Le voyant est allumé en permanence et permet la localisation d'un
Allumé bouton poussoir (pour la commande de minuterie d'escalier par
exemple).
Indication d'état Iéi ;())yant indique I'état d'une sortie par un allumage fixe (voir
Indication d'état clign. I(_\:eo;/rog:gt)mdlque I'état d'une sortie par un allumage clignotant

4.2 Configuration des liens pour l'indication d'état d'une sortie

Si un voyant doit indiquer I'état d'une sortie, mettre le parametre de la voie a la valeur "Indication d'état" ou "Indication d'état
clign."

B Indication d'état aprés une configuration en mode Standard

Si les liens entre un bouton poussoir et des sorties sont créés en mode Standard du TX100, le voyant associé a ce bouton
poussoir indique si au moins une sortie commandée par ce bouton poussoir est allumée. L'état indiqué tient en particulier compte
de l'action des autres entrées ou boutons poussoirs qui commandent cette sortie.

Cette fonction est disponible si le bouton poussoir est utilisé pour commander un circuit d'éclairage (en tout ou rien ou en
variation).

Remarque : dans le cas d'une commande de Forgage, le voyant n'indique pas I'état de la sortie mais indique si un forgcage est en
cours ou non.

B Indication d'état spécifique

Il est possible d'établir un lien spécifique entre un voyant et toute autre sortie. Le voyant indique alors I'état de cette sortie, méme
si elle n'est pas commandée par le bouton poussoir associé au voyant.
Pour établir un lien spécifique il faut utiliser le mode de configuration Expert du TX100.
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Procédure de configuration :
- Entrer dans le mode Configuration Expert du TX100 (mode Menu/ExpertStandard du TX100)
- Sélectionner I'entrée Bouton Poussoir associée au voyant qui doit indiquer I'état de la sortie (exemple Entrée 5)
- Sélectionner la sortie dont on veut indiquer I'état dans la partie droite de I'écran (exemple Sortie 7) :

+]1 ProgEasy [

=]
Il
. -
/ ] AN / ] N\
29 26
»Auto  »Expert »Num

- Entrer dans le mode Expert pour afficher les objets disponibles (touche écran Expert).
- Aller dans la partie droite de I'écran (appui sur Num).
Sélectionner I'objet 10nOff de la sortie 7 (IONOff donne l'indication d'état de cette sortie) et noter son adresse (appui court

sur 0 pour aller dans I'écran Adr.Groupe) :

+1 Prog Expert [ Adr. Groupe

= 824/4/30 *
| 5 |
- -
10ONnOff Timer
+ OnOff Forced
Scene
+ |OnOff
Info marche arrét
»Easy L]

Sortir et aller dans la partie gauche de I'écran (appui sur Num). Sélectionner I'objet IOnOff de I'entrée bouton poussoir et lui

attribuer la méme adresse de groupe (appui court sur 0 pour aller dans I'écran Adr.Groupe).

+] Prog Expert @ Adr. Groupe

= 24/4/30 ¢
| 5 |
- i

10OnOff Timer
+ OnOff Forced
Scene
+ |OnOff

Info marche arrét .

»Easy Ajout  Supp ]

- Sortir et valider le lien (appui long sur 0). La lettre "e" apparait sous le symbole "lien" pour indiquer que le lien est un lien
Expert :
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+1 Prog Expert [
C1o1> m

e
I

+ |0OnOff Timer
n

+ OnOff Forced
Scene
+ |OnOff

Info marche arrét

»Easy

- Le lien ainsi créé permet de visualiser I'état de la sortie Eclairage 7 par le voyant associé au bouton poussoir 5.

Remarque : Il faut s'assurer au préalable que I'objet IOnOff de I'entrée soit disponible, c'est a dire qu'il ne soit pas déja lié a une
sortie (I'objet IOnOff de I'entrée ne doit pas étre précédé du signe +). Sinon il faut d'abord supprimer tous les liens antérieurs
existants. Pour cela aller dans le mode Easy (touche écran Easy) et supprimer tous les liens éventuels.

5. Configuration et paramétrage des voies infrarouge

Les produits WKT32x disposent de 12 voies infrarouges. Chaque voie infrarouge possede les mémes fonctionnalités qu'un
bouton poussoir. Ces voies sont commandées a l'aide d'une télécommande infrarouge (TK106, TK124) ou via une
télécommande a apprentissage (par exemple de type pronto "Philips").

Le principe de configuration et la description de ces fonctions sont donnés dans le chapitre 1.

6. Mode Expert et Création de liens spécifiques

B Généralités

Le mode Expert permet :
e d'intégrer des produits EIB non configurables par ETS (outil de visualisation, passerelle internet) dans l'installation,
e de créer des liens spécifiques non disponibles en mode de configuration Standard.

Dans le mode Expert les fonctions sont présentées au travers des objets de communication utilisés dans le mode de
configuration ETS.
Les objets apparaissent sous la forme d'une liste située sous les numéros des entrées et des sorties.

[_u]
B N

w—
10nOff Timer
+ OnOff Forced
Scene
+ |OnOff
Info marche arrét
»Easy

Le mode Expert permet de créer des liens entre des objets de méme format en leur affectant la méme adresse de groupe.
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B Liste des objets disponibles

Désignation TX100 Désignation ETS Fonction Format Description
Commandes d'éclairage Tout ou Rien et Variation
EIS1 Permet d'envoyer une
OnOff On/Off ON/OFF 1 Bit commande ON/OFF.
A EIST Permet de connaitre I'état de
10nOff InfoOn/Off Info Marche Arrét 1 Bit la sortie.
Permet de faire varier le
DimCirl DimmingCtrl Commande Variation 1 Bit niveau de sortie d'un
variateur.
' ] . . EIS1 Permet d'activer ou
Timer TimedStartstop Minuterie 1 Bit d'interrompre une minuterie.
Forced Forced Forcage Elgﬁ Permet de forcer une sortie.
Commande de volets roulants/stores
Permet d'envoyer une
StepStop StepStop Inclinaison 1 Bit commande Inclinaison des
lamelles d'un store.
Permet d'envoyer une
. . commande Montée ou
UpDown UpDown Montée/Descente 1 Bit Descente d'un volet roulant
ou d'un store.
Donne l'état de la sortie
IUpDown InfoMoveUpDown Info Montée/Descente 1 Bit Montée/Descente
(commande 1 BP).
R EIST Permet de connaitre I'état de
10nOff Info On/Off Info Marche Arrét 1 Bit la sortie.
EIS2 Permet de forcer une
Forced Forced Forcage 5 Bit commande Montée ou
Descente.
Commande de chauffage/climatisation
Permet d'activer un mode
(confort, réduit, ...) de
HvacMode HvacMode Mode chauffage 1 Byte chauffage ou de
climatisation.
. EIS1 Permet de connaitre I'état de
10NnOff InfoOn/Off Info Marche Arrét 1 Bit la sortie.
' ] . . EIS1 Permet de lancer une
Timer TimedStartstop Minuterie 1 Bit dérogation temporisée.
EIS2 Permet de forcer un mode de
Forced Forced Forcage 5 Bit chauffage ou de
climatisation.
Scene
R Permet d'activer la scene par
Scene SceneNumber Scéene 1 Byte Son NUMEro.
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7. Fonction Retour Usine (RAZ)

Cette fonction permet de remettre le produit dans sa configuration initiale (configuration en sortie d'usine).
Apres un retour usine le produit peut étre réutilisé dans une nouvelle installation.

Cette fonction est accessible par le menu Gestion Produit/Retour Usine du TX100.

2 cas de figure sont a distinguer :

e Le produit fait partie de l'installation : il apparait dans la liste des produits du menu Retour Usine pouvant étre remis en
configuration usine. Sélectionner le produit dans la liste, appuyer sur a et confirmer I'effacement.

e Le produit ne fait pas partie de l'installation :
- Sélectionner Produit hors install dans le menu Retour Usine.

- Appuyer sur e
- Sélectionner Filaire.

- Appuyer sur 0
- Appuyer sur le bouton poussoir lumineux d'adressage physique pour détecter le produit.

- Appuyer sur la touche écran v.

Apres I'opération de retour usine le produit est configuré en mode éclairage.
Il est nécessaire de ré-apprendre l'installation aprés un retour usine afin de retrouver les produits remis en configuration usine.

8. Caractéristiques

Nombre max. adresses de groupe 252

Nombre max. associations 254

9. Test présence Bus

Pour vérifier la présence du bus ou réaliser un retour usine, enlever la face avant de I'appareillage et appuyer sur le bouton
poussoir d'adressage physique situé sur le mécanisme.

Voyant allumé = présence bus.

Effectuer un deuxieme appui pour ressortir de ce mode.
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