
berker strömställare 
från Hager

Strömställare 
R.1/R.3/R.classic



Vi älskar saker som är enkla och vackra. 
Vi älskar design som är ödmjukt enkel 
och funktionell. Vi är öppna för nya idéer 
och gillar spännande material med tydli-
ga former i övertygande kvalitet. De mju-
ka formerna gör berker R.1 till ett trevligt 
intryck redan vid första ögonkastet. Med 
sina runda centrumplattor och med sin 
kantiga ram så är berker R.3 en hyllning till 
kraften i kontraster. Serie R.classic står för 
en ny ytterst modern tolkning av den klas-
siska runda formen med ett vred.

Kort sagt, en uppfriskande generation av 
strömställare!

Den  
perfekta serien 
för design och 
installation.
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berker R.1/R.3
Insatser och tillbehör

Insatser strömställare med klor

Insatser tryckknappar utan klor

Insatser strömställare utan klor

Insatser tryckknappar med klor

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Trapp/1-pol 3036 18 010 01

Kron 3035 18 010 04

Kors 3037 18 010 08

Dubbeltrapp 303808 18 010 07

2-polig 303203 18 010 03

3 x 1-pol 633023 18 010 10

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Trapp/1-pol 615036 18 015 98

Kron 615035 18 015 97

4 x 1-pol 61503404 18 016 02

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Trapp/1-pol 303650 18 002 48

Kron 303550 18 002 47

Kors 613037 18 015 94

Dubbeltrapp 61303808 18 015 89

2-polig 613032 18 015 91

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Trapp/1-pol 5036 18 010 27

Kron 5035 18 010 12

4 x 1-pol 503404 18 010 14
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berker R.1/R.3
Insatser och tillbehör

Vippor dubbla

Vippor trippla

Vippor enkla

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Trippel vippa, vit 16652089 18 010 29

Trippel vippa, svart 16652045 18 010 20

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Dubbel vippa, vit 16232089 18 009 64

Dubbel vippa, svart 16232045 18 009 63

Dubbel vippa med lins för belysning, vit 16272089 18 009 70

Dubbel vippa med lins för belysning, svart 16272045 18 009 69

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Enkel vippa, vit 16202089 18 009 83

Enkel vippa, svart 16202045 18 009 78

Enkel vippa med lins för belysning, vit 16212089 18 009 88

Enkel vippa med lins för belysning, svart 16212045 18 009 85

Enkel vippa för 2-polig brytare, vit 16222089 18 009 90

Enkel vippa för 2-polig brytare, svart 16222045 18 009 89

TV & Data

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Antennuttag R+TV (singel) 450210 60 005 01

Antennuttag R+TV (genomf. 10db) 451510 60 005 87

Antennuttag R+TV (genomf. 15db) 451515 60 005 88

Antennuttag R+TV (genomf. 20db) 451520 60 005 89

Centrumbricka antenn R+TV, vit 12032089 60 001 82

Centrumbricka antenn R+TV, svart 12032045 60 001 81

Enkelt datauttag Kat.6 STP 455401 51 174 28

Centrumbricka enkelt datauttag, vit 14072089 51 703 42

Centrumbricka enkelt datauttag, svart 14072045 51 703 41

Enkelt datauttag Kat.6 STP 455501 51 172 31

Centrumbricka dubbelt datauttag, vit 14092089 51 703 44

Centrumbricka dubbelt datauttag, svart 14092045 51 703 43

Enkel hållare för keystone-don* 454001 18 035 33

Centrumbricka enkel keystone hållare (dammlucka), vit 11702089 18 009 54

Centrumbricka enkel keystone hållare (dammlucka), svart 11702045 18 009 53

Dubbel hållare för keystone-don* 454101 18 035 32

Centrumbricka dubbel keystone hållare (dammlucka), vit 11812089 18 009 56

Centrumbricka dubbel keystone hållare (dammlucka), svart 11812045 18 009 55
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berker R.1/R.3
Insatser och tillbehör

Insatser dimrar

Vägguttag (SCHUKO)

Blind- och anslutningslock

USB-ladduttag

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Vriddimmer 3-100W LED (GL 20-500W) 2873 13 601 40

Vriddimmer DALI med str.för (aktiv)* 2898 13 601 43

Vriddimmer DALI (passiv)* 2897 13 601 42

Centrumbricka vriddimmer, vit 11372089 18 009 50

Centrumbricka vriddimmer, svart 11372045 18 009 48

Tryckknappsdimmer 5-70W LED (GL 25-400W) 85421200 13 602 14

Tryckknappsdimmer DALI* 85421700 13 602 36

Tryckknapp till tryckknappsdimmer, vit 85141139 18 012 84

Tryckknapp till tryckknappsdimmer, svart 85141131 18 012 83

Tryckknappsdimmer kron 2x 85422100 13 602 16

Tryckknapp till tryckknappsdimmer kron, vit 85142139 18 012 86

Tryckknapp till tryckknappsdimmer kron, svart 85142131 18 012 85

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-vägs vägguttag, vit 47232089 18 011 96

1-vägs vägguttag, svart 47232045 18 011 95

1-vägs vägguttag med lock, vit 47512089 18 012 10

1-vägs vägguttag med lock, svart 47512045 18 012 09

1-vägs vägguttag med orienteringsljus LED, vit 41092089 18 011 85

1-vägs vägguttag med orienteringsljus LED, svart 41092045 18 011 84

1-vägs vägguttag med indikeringsljus LED, vit 41102089 18 011 90

1-vägs vägguttag med indikeringsljus LED, svart 41102045 18 011 89

2-vägs vägguttag R.1, vit 47292089 18 011 98

2-vägs vägguttag R.1, svart 47292045 18 011 97

2-vägs vägguttag R.3, vit 47297009 18 012 00

2-vägs vägguttag R.3, svart 47297005 18 011 99

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Blindlock med centrumbricka, vit 10092089 18 007 88

Blindlock med centrumbricka, svart 10092045 18 007 84

Kabelutsläpp med dragavlastning 4470 18 001 04

Kabelutsläpp med dragavlastning, rund 4468 18 001 03

Anslutningslock, vit 10192089 18 009 32

Anslutningslock, svart 10192045 18 009 30

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

USB-ladduttag 3.0A, vit 260209 52 003 62

USB-ladduttag 3.0A, svart 260205 52 003 61

Centrumbricka USB-ladduttag, vit 10382089 18 009 34

Centrumbricka USB-ladduttag, svart 10382045 18 009 33

* DALI-broadcast (ingen programmering)
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Endemol Shine Group Germany GmbH, Cologne 
Inredningsarkitekt: Werner Aisslinger
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berker R.1

Tillsammans med den raka linjen är cirkeln en 
av de äldsta geometriska formerna, ändå är 
den fortfarande så full av överraskningar.  
Ta formen på strömställarna i serie berker R.1 
till exempel. Den kan vara ren och elegant, 
men också intensiv och iögonfallande.

Material och färger:
Plast i vitt och svart / glas i vitt och svart / rostfritt stål / aluminium / 
Akryl i gult och rött / mörk ek / brunt läder / betong / skiffer
Ramar kombineras med vippa/centrumbricka i vitt eller svart

     Möjlighet i IP44 för vissa produkter med tätnings-kit.
Varianter: 1- till 5-fack (betong och skiffer finns i 1- till 3-fack) / vertikalt och 
horisontellt montage.
Yttermått (1-fack): 81,2 x 81,2 mm
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Ramar
och material

10



Ramar  

Färger och material: 
Plast, blank vit liknande RAL 9010
Plast, blank svart   liknande RAL 9005
Glas vit liknande RAL 9010
Glas svart liknande RAL 9005
Aluminium naturligt anodiserad
Rostfritt stål  matt
Skiffer antracit 
Betong grå 
Ek  färgat trä 
Läder brun  
Transparent akryl röd 
Transparent akryl orange

Vippor /
Centrumbrickor

Färger och material: 
Plast, blank vit liknande RAL 9010
Plast, blank svart liknande RAL 9005
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Dimensioner

Ram 1-fack 
B 81.2 x H 81.2 mm, 1-fack 
 
Ram 2- till 5-fack  
horisontellt montage 
B 152.2 x H 81.2 mm, 2-fack 
B 223.2 x H 81.2 mm, 3-fack 
B 294.2 x H 81.2 mm, 4-fack 
B 365.2 x H 81.2 mm, 5-fack 
 
Ram 2- till 5-fack  
vertikalt montage 
H 152.2 x B 81.2 mm, 2-fack 
H 223.2 x B 81.2 mm, 3-fack  
H 294.2 x B 81.2 mm, 4-fack 
H 365.2 x B 81.2 mm, 5-fack
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Skisser dimensioner

BERKER R.1

Plast Rostfritt, Aluminium, Glas
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3-fack L = 222,7 mm
4-fack L = 293,7 mm
5-fack L = 364,7 mm
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BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR med rumstemperaturreglering
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BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR

2-funktioner 4-funktioner 6-funktioner 8-funktioner
Montage med fixeringsdistans

4-funktioner med RTR 6-funktioner med RTR

Dosa för hålvägg
Dosa för hålvägg, extra djup.

Ref.nr.: 1824, e-nr.: 18 000 45

Dosa
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Dosa för hålvägg, extra djup.
Ref.nr.: 1871, e-nr.: 18 018 54
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berker R.1
Ramar

Ramar plast

Ramar plast med märklist

Ramar stål

Ramar aluminium

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit 1011 21 89 18 008 08

2-facksram, vit 1012 21 89 18 008 38

3-facksram, vit 1013 21 89 18 008 70

4-facksram, vit 1014 21 89 18 008 89

5-facksram, vit 1015 21 89 18 009 19

1-facksram, svart 1011 21 45 18 008 04

2-facksram, svart 1012 21 45 18 008 33

3-facksram, svart 1013 21 45 18 008 65

4-facksram, svart 1014 21 45 18 008 86

5-facksram, svart 1015 21 45 18 009 04

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit 1011 21 79 18 008 06

2-facksram vertikal, vit 1012 21 69 18 008 34

2-facksram horisontal, vit 1012 21 79 18 008 36

3-facksram vertikal, vit 1013 21 69 18 008 66

3-facksram horisontal, vit 1013 21 79 18 008 68

1-facksram, svart 1011 21 35 18 008 03

2-facksram vertikal, svart 1012 21 25 18 008 31

2-facksram horisontal, svart 1012 21 35 18 008 32

3-facksram vertikal, svart 1013 21 25 18 008 63

3-facksram horisontal, svart 1013 21 35 18 008 64

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 21 14 18 008 01

2-facksram, vit* 1012 21 14 18 008 29

3-facksram, vit* 1013 21 14 18 008 61

4-facksram, vit* 1014 21 14 18 008 84

5-facksram, vit* 1015 21 14 18 009 02

1-facksram, svart* 1011 21 04 18 007 99

2-facksram, svart* 1012 21 04 18 008 27

3-facksram, svart* 1013 21 04 18 008 59

4-facksram, svart* 1014 21 04 18 008 82

5-facksram, svart* 1015 21 04 18 008 98

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 21 74 18 008 05

2-facksram, vit* 1012 21 74 18 008 35

3-facksram, vit* 1013 21 74 18 008 67

4-facksram, vit* 1014 21 74 18 008 87

5-facksram, vit* 1015 21 74 18 009 05

1-facksram, svart* 1011 21 84 18 008 07

2-facksram, svart* 1012 21 84 18 008 37

3-facksram, svart* 1013 21 84 18 008 69

4-facksram, svart* 1014 21 84 18 008 88

5-facksram, svart* 1015 21 84 18 009 18

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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berker R.1
Ramar

Ramar glas

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 21 09 18 008 00

2-facksram, vit* 1012 21 09 18 008 28

3-facksram, vit* 1013 21 09 18 008 60

4-facksram, vit* 1014 21 09 18 008 83

5-facksram, vit* 1015 21 09 18 008 99

1-facksram, svart* 1011 21 16 18 008 02

2-facksram, svart* 1012 21 16 18 008 30

3-facksram, svart* 1013 21 16 18 008 62

4-facksram, svart* 1014 21 16 18 008 85

5-facksram, svart* 1015 21 16 18 009 03

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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berker R.1
Ramar (exklusiva material, beställningsvara)

Ramar akryl orange

Ramar akryl röd

Ramar mörk ek

Ramar brunt läder

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 23 39 18 012 76

2-facksram, vit* 1012 23 39 18 013 00

3-facksram, vit* 1013 23 39 18 013 13

4-facksram, vit* 1014 23 39 18 013 26

5-facksram, vit* 1015 23 39 18 013 38

1-facksram, svart* 1011 23 34 18 012 75

2-facksram, svart* 1012 23 34 18 012 99

3-facksram, svart* 1013 23 34 18 013 12

4-facksram, svart* 1014 23 34 18 013 25

5-facksram, svart* 1015 23 34 18 013 37

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 23 49 18 012 82

2-facksram, vit* 1012 23 49 18 013 02

3-facksram, vit* 1013 23 49 18 013 15

4-facksram, vit* 1014 23 49 18 013 28

5-facksram, vit* 1015 23 49 18 013 40

1-facksram, svart* 1011 23 44 18 012 77

2-facksram, svart* 1012 23 44 18 013 01

3-facksram, svart* 1013 23 44 18 013 14

4-facksram, svart* 1014 23 44 18 013 27

5-facksram, svart* 1015 23 44 18 013 39

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 23 59 18 012 90

2-facksram, vit* 1012 23 59 18 013 04

3-facksram, vit* 1013 23 59 18 013 18

4-facksram, vit* 1014 23 59 18 013 34

5-facksram, vit* 1015 23 59 18 013 42

1-facksram, svart* 1011 23 54 18 012 89

2-facksram, svart* 1012 23 54 18 013 03

3-facksram, svart* 1013 23 54 18 013 17

4-facksram, svart* 1014 23 54 18 013 29

5-facksram, svart* 1015 23 54 18 013 41

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 23 69 18 012 92

2-facksram, vit* 1012 23 69 18 013 07

3-facksram, vit* 1013 23 69 18 013 20

4-facksram, vit* 1014 23 69 18 013 36

5-facksram, vit* 1015 23 69 18 013 44

1-facksram, svart* 1011 23 64 18 012 91

2-facksram, svart* 1012 23 64 18 013 05

3-facksram, svart* 1013 23 64 18 013 19

4-facksram, svart* 1014 23 64 18 013 35

5-facksram, svart* 1015 23 64 18 013 43

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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Ramar betong

Ramar skiffer

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 23 79 18 012 94

2-facksram, vit* 1012 23 79 18 013 09

3-facksram, vit* 1013 23 79 18 013 22

1-facksram, svart* 1011 23 74 18 012 93

2-facksram, svart* 1012 23 74 18 013 08

3-facksram, svart* 1013 23 74 18 013 21

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 23 89 18 012 96

2-facksram, vit* 1012 23 89 18 013 11

3-facksram, vit* 1013 23 89 18 013 24

1-facksram, svart* 1011 23 84 18 012 95

2-facksram, svart* 1012 23 84 18 013 10

3-facksram, svart* 1013 23 84 18 013 23

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

berker R.1
Ramar (exklusiva material, beställningsvara)
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berker R.3 

Den runda vippan kombinerad med den 
 kantiga ramen förstärker designen och är en 
hyllning till kontraster. Strömställare i serie 
berker R.3 förändrar hur vi ser på en vanlig 
strömbrytare.

Material och färger:
Plast i vitt och svart / glas i vitt och svart / rostfritt stål / aluminium
Ramar kombineras med vippa/centrumbricka i vitt eller svart

     Möjlighet i IP44 för vissa produkter med tätnings-kit. 
Varianter: 1- till 5-fack / vertikalt och horisontellt montage.
Yttermått (1-fack): 81,2 x 81,2 mm
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Privatbostad
Inredare: Arzu Kartal
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Ramar  
och material
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Ramar 

Färger och material: 
Plast, blank vit  liknande RAL 9010
Plast, blank svart   liknande RAL 9005
Glas vit liknande RAL 9010
Glas svart liknande RAL 9005
Aluminium naturligt anodiserad
Rostfritt stål  matt

Vippor /
Centrumbrickor

Färger och material: 
Plast, blank vit liknande RAL 9010
Plast, blank svart liknande RAL 9005
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Dimensioner

Ram 1-fack 
B 81.2 x H 81.2 mm, 1-fack 
 
Ram 2- till 5-fack  
horisontellt montage 
B 152.2 x H 81.2 mm, 2-fack 
B 223.2 x H 81.2 mm, 3-fack 
B 294.2 x H 81.2 mm, 4-fack 
B 365.2 x H 81.2 mm, 5-fack 
 
Ram 2- till 5-fack  
vertikalt montage 
H 152.2 x B 81.2 mm, 2-fack 
H 223.2 x B 81.2 mm, 3-fack  
H 294.2 x B 81.2 mm, 4-fack 
H 365.2 x B 81.2 mm, 5-fack
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Skisser dimensioner

BERKER R.3

Plast
Rostfritt, Aluminium, Glas

Vippa
Vippa

71

151,75

3-fack L = 222,7 mm
4-fack L = 293,7 mm
5-fack L = 364,7 mm

80,75

Ø 52

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

Dekor

71

152,2 

3-fack L = 223,2 mm
4-fack L = 294,2 mm
5-fack L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

3
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berker R.3
Ramar

Ramar plast

Ramar plast med märklist

Ramar stål

Ramar aluminium

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit 1011 22 89 18 008 18

2-facksram, vit 1012 22 89 18 008 50

3-facksram, vit 1013 22 89 18 008 81

4-facksram, vit 1014 22 89 18 008 97

5-facksram, vit 1015 22 89 18 009 29

1-facksram, svart 1011 22 45 18 008 14

2-facksram, svart 1012 22 45 18 008 45

3-facksram, svart 1013 22 45 18 008 76

4-facksram, svart 1014 22 45 18 008 94

5-facksram, svart 1015 22 45 18 009 26

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit 1011 22 79 18 008 16

2-facksram vertikal, vit 1012 22 69 18 008 46

2-facksram horisontell, vit 1012 22 79 18 008 48

3-facksram vertikal, vit 1013 22 69 18 008 77

3-facksram horisontell, vit 1013 22 79 18 008 79

1-facksram, svart 1011 22 35 18 008 13

2-facksram vertikal, svart 1012 22 25 18 008 43

2-facksram horisontell, svart 1012 22 35 18 008 44

3-facksram vertikal, svart 1013 22 25 18 008 74

3-facksram horisontell, svart 1013 22 35 18 008 75

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 22 14 18 008 11

2-facksram, vit* 1012 22 14 18 008 41

3-facksram, vit* 1013 22 14 18 008 72

4-facksram, vit* 1014 22 14 18 008 92

5-facksram, vit* 1015 22 14 18 009 24

1-facksram, svart* 1011 22 04 18 008 09

2-facksram, svart* 1012 22 04 18 008 39

3-facksram, svart* 1013 22 04 18 007 70

4-facksram, svart* 1014 22 04 18 008 90

5-facksram, svart* 1015 22 04 18 009 20

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 22 74 18 008 15

2-facksram, vit* 1012 22 74 18 008 47

3-facksram, vit* 1013 22 74 18 008 78

4-facksram, vit* 1014 22 74 18 008 95

5-facksram, vit* 1015 22 74 18 009 27

1-facksram, svart* 1011 22 84 18 008 17

2-facksram, svart* 1012 22 84 18 008 49

3-facksram, svart* 1013 22 84 18 008 80

4-facksram, svart* 1014 22 84 18 008 96

5-facksram, svart* 1015 22 84 18 009 28

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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berker R.3
Ramar

Ramar glas

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 22 09 18 008 10

2-facksram, vit* 1012 22 09 18 008 40

3-facksram, vit* 1013 22 09 18 008 71

4-facksram, vit* 1014 22 09 18 008 91

5-facksram, vit* 1015 22 09 18 009 23

1-facksram, svart* 1011 22 16 18 008 12

2-facksram, svart* 1012 22 16 18 008 42

3-facksram, svart* 1013 22 16 18 008 73

4-facksram, svart* 1014 22 16 18 008 93

5-facksram, svart* 1015 22 16 18 009 25

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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Privatbostad
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Serie  
R.classic
Serie R.classic är en klassisk modell som 
fortsätter att skriva historia ett sekel efter att 
Berker lanserade den första vridströmställaren 
på marknaden. En lysande tradition och en 
klassisk modell för framgång. Dess tilltalande 
runda form och enkla vred passar för installa-
tioner i såväl slott som koja.

Material och färger:
Plast i vitt och svart / glas i vitt och svart / rostfritt stål / aluminium
Komplett med vred i vitt och svart / ramar för tryckknappar i vitt eller svart

Varianter: 1- till 3-fack / vertikalt och horisontellt montage.
Yttermått (1-fack): 80,7 mm Ø

27



Ramar  
och material
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Ramar 

Färger och material: 
Plast, blank vit  liknande RAL 9010
Plast, blank svart   liknande RAL 9005
Glas vit liknande RAL 9010
Glas svart liknande RAL 9005
Aluminium naturligt anodiserad
Rostfritt stål  matt

Vippor /
Centrumbrickor

Färger och material: 
Plast, blank vit liknande RAL 9010
Plast, blank svart liknande RAL 9005
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Dimensioner

Ram 1-fack 
Ø 80.7 mm, 1-fack 
 
Ram 2- till 5-fack  
horisontellt montage 
B 151.7 x H 80.7 mm, 2-fack 
B 222.7 x H 80.7 mm, 3-fack 
 
Ram 2- till 5-fack  
vertikalt montage 
H 151.7 x B 80.7 mm, 2-fack 
H 222.7 x B 80.7 mm, 3-fack
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Skisser dimensioner
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Serie R.classic
Insatser

Insatser strömställare (rund montageplatta för vippa)*

Insatser elektronisk plattform (rund montageplatta)

Antenn- / Datauttag

Insatser tryckknappar (rund montageplatta för vippa)*

Insatser tryckknappar, återfjädrande (rund montageplatta för vred)

Insatser strömställare (rund montageplatta för vred)

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Strömställare trapp/1-pol 3036 01 18 007 68

Strömställare kron 3035 01 18 007 67

Strömställare kors 3037 01 18 007 69

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Tryckknappsdimmer (universal) 8542 12 01 13 602 41

Reläinsats* 8512 12 01 18 904 74

Universal brytareinsats 1-kanal 8512 11 01 18 904 73

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Antennuttag R+TV 4502 10 60 005 01

Antennuttag R+TV (genomgång) 4515 10 60 005 87

Antennuttag R-TV-SAT x2 4522 10 60 005 90

Datauttag 2x RJ45 Kat.6E 4555 01 51 172 31

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Trapp/1-pol (återfjädrande) 5036 01 18 007 72

Kron (återfjädrande) 5035 11 18 007 71

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Tryckknappar 1-pol 3846 00 18 010 23

Tryckknappar 2-pol 3838 00 18 002 66

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Strömställare trapp/1-pol 3876 00 18 010 02

Strömställare kron 3875 00 18 010 05

Strömställare kors 3877 00 18 010 09

Strömställare 2-pol 3893 00 18 002 69

* Vippor till runda insatser är samma som till övriga insatser, se sidan 5.

* Vippor till elektronisk plattform se sidan xxx.

* Vippor till runda insatser är samma som till övriga insatser, se sidan 5.
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Serie R.classic
Insatser

Övrigt (rund montageplatta)

Övriga insatser (rund montageplatta)

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Kabelutsläpp infällt 4468 18 001 03

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Vriddimmer 50-420W/VA, vit* 2834 20 89 13 603 48

Tilläggsmodul vriddimmer, vit* 2835 20 89 13 603 50

Jalusbrytare 1-pol, vit* 3811 20 89 18 011 67

Jalusbrytare 2-pol, vit* 3812 20 89 18 011 69

1-vägs infällt vägguttag, orienterings LED, vit* 4109 20 89 18 011 85

1-vägs infällt väggutta, vridbart 45°, vit* 4755 20 89 18 012 12

1-vägs infällt vägguttag med lucka, vridbart 45°, vit* 4744 20 89 18 012 08

Blindbricka, vit* 1009 20 79 18 007 86

USB-ladduttag 3.0A rund, vit* (centrumbricka medföljer ej) 260219 52 003 64

Centrumbricka USB-ladduttag, vit 10382089 18 009 34

Vriddimmer 50-420W/VA, svart* 2834 20 45 13 603 47

Tilläggsmodul vriddimmer, svart* 2835 20 45 13 603 49

Jalusbrytare 1-pol, svart* 3811 20 45 18 011 66

Jalusbrytare 2-pol, svart* 3812 20 45 18 011 68

1-vägs infällt vägguttag, orienterings LED, svart* 4109 20 45 18 011 84

1-vägs infällt väggutta, vridbart 45°, svart* 4755 20 45 18 012 11

1-vägs infällt vägguttag med lucka, vridbart 45°, svart* 4744 20 45 18 012 01

Blindbricka, svart* 1009 20 35 18 007 83

USB-ladduttag 3.0A rund, svart* (centrumbricka medföljer ej) 260215 52 003 63

Centrumbricka USB-ladduttag, svart 10382045 18 009 33

 - Vippor till insatser med runda montageplattor är samma som till övriga insatser, finns på sidan 5.
 - Centrumbricka och ev. vred medföljer om inte annat anges i texten nedan.

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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Serie R.classic
Centrumbrickor och ramar

Ramar - exlusive centrumbricka plast

Ramar - exlusive centrumbricka glas

Ramar - exlusive centrumbricka aluminium

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit 1011 20 89 18 007 98

2-facksram, vit 1012 20 89 18 008 26

3-facksram, vit 1013 20 89 18 008 58

1-facksram, svart 1011 20 45 18 007 95

2-facksram, svart 1012 20 45 18 008 23

3-facksram, svart 1013 20 45 18 008 55

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 20 09 18 007 92

2-facksram, vit* 1012 20 09 18 008 20

3-facksram, vit* 1013 20 09 18 008 52

1-facksram, svart* 1011 20 16 18 007 94

2-facksram, svart* 1012 20 16 18 008 22

3-facksram, svart* 1013 20 16 18 008 54

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 20 74 18 007 96

2-facksram, vit* 1012 20 74 18 008 24

3-facksram, vit* 1013 20 74 18 008 56

1-facksram, svart* 1011 20 84 18 007 97

2-facksram, svart* 1012 20 84 18 008 25

3-facksram, svart* 1013 20 84 18 008 57

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

Centrumbricka med vred

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Centrumbricka plast, vit* 1001 20 89 18 007 82

Centrumbricka glas, vit* 1001 20 83 18 007 80

Centrumbricka aluminium, vit* 1001 20 74 18 007 77

Centrumbricka rostfri, vit* 1001 20 14 18 007 74

Centrumbricka plast, svart 1001 20 45 18 007 75

Centrumbricka glas, svart* 1001 20 55 18 007 76

Centrumbricka aluminium, svart* 1001 20 84 18 007 81

Centrumbricka rostfri, svart* 1001 20 04 18 007 73

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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Serie R.classic
Centrumbrickor och ramar

Ramar - exlusive centrumbricka stål

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

1-facksram, vit* 1011 20 14 18 007 93

2-facksram, vit* 1012 20 14 18 008 21

3-facksram, vit* 1013 20 14 18 008 53

1-facksram, svart* 1011 20 04 18 007 91

2-facksram, svart* 1012 20 04 18 008 19

3-facksram, svart* 1013 20 04 18 008 51

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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För att matcha de konventionella strömstäl-
larna i berker R, finns berker KNX-knappar 
och Touch-sensorer i svart och vitt glas med 
precis samma design.

For att matcha strömställarna i berker.R finns Touch-sensorer med  
2 till 8 funktioner samt tryckknappar med 2 och 4 funktioner i KNX.
Med samma djup, med rundade och kantiga hörn, passar övriga  
produkter prefekt. 

Passar till 
uttag i berker R.1 och berker R.3
Sidan: 6

berker R.1/R.3 – Touch Sensor 
Varianter: 2 till 8 funktioner utan rumstermostat och
4 eller 6 funktioner med rumstermostat (RTR)
Material: Glas, vit eller svart
Yttermått: 81 x 152 mm

KNX-tryckknappar 
Varianter: 1- eller 2-vippor (2- eller 4-funktioner)
Material: Plast, vit eller svart
Yttermått (1-fack): 81,2 x 81,2 mm

Funktioner

Tänd/Släck

Dimmer

Upp/Ner/Vinkla

Termostat

Fria funktioner

berker Touch-sensorer 
och KNX-tryckknappar
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Dimensioner

Berker Touch Sensor
B 81 x H 152 mm
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Dimensionsskisser

BERKER R.1

Plast Rostfritt, Aluminium, Glas

71

151,7

3-fack L = 222,7 mm
4-fack L = 293,7 mm
5-fack L = 364,7 mm

80,7

Vippa

Ø 52

Vippa

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,6

9,9 71

152,2

3-fack L = 223,2 mm
4-fack L = 294,2 mm
5-fack L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Dekor

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

3

1
4
7
,3

1
2
6

7
1

56
60

74,3
5 10

3
17
6

1
5
2

81
60

BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR med rumstemperaturreglering

2
7

1
5
2

81
60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR

2-funktioner 4-funktioner 6-funktioner 8-funktioner
Montage med fixeringsdistans

4-funktioner med RTR 6-funktioner med RTR

Dosa för hålvägg
Dosa för hålvägg, extra djup.

Ref.nr.: 1824, e-nr.: 18 000 45

Dosa

47,5

13
9

68

12
0,

35
71

R35,5

75
13

9

11
5,

3
71

68

R35,5

47,5

13
9

Dosa för hålvägg, extra djup.
Ref.nr.: 1871, e-nr.: 18 018 54

BERKER R.3 - TOUCH-SENSOR

1
4
7
,3

1
2
6

7
1

56
60

74,3
5 10

3
1

7
6

1
5
2

81
60

Montage med fixeringsdistans

2
7

1
5
2

81
60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.3 - TOUCH-SENSOR med rumstemperaturreglering

2-funktioner 4-funktioner 6-funktioner 8-funktioner

4-funktioner med RTR 6-funktioner med RTR

BERKER TS

Glas-Abdeckplatte 1fach

Einbaudose für Hohlwandmontage
Best.-Nr. 1824

Einbaudosen

Einbaudose
Best.-Nr. 1809

Glas-Abdeckplatte 1fach Glas-Abdeckplatte 2fach Glas-Abdeckplatte 4fach

86
64

13
8

12
0,

6

16
0

9

5
7

Glas-Abdeckplatte 2fach

43
,4

Glas-Abdeckplatte 6fach

65
,8

26

Glas-Abdeckplatte 8fach

26 78

26

Glas-Abdeckplatte 4fach

26 78

86

12
0,

6
16

0

43
,4

26 78

47,5

13
9

68

12
0,

35
71

R35,5

68,5

12
0,

35
71

R34,25

41,7

13
3

Dosa för hålvägg
Dosa för hålvägg, extra djup.

Ref.nr.: 1824, e-nr.: 18 000 45

Dosa

47,5

13
9

68

12
0,

35
71

R35,5

75

13
9

11
5,

3
71

68

R35,5

47,5

13
9

Dosa för hålvägg, extra djup.
Ref.nr.: 1871, e-nr.: 18 018 54
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berker R.1/R.3
KNX-tryckknappar/Touch-Sensorer

Bussskopplare

berker R.1 - Touch Sensor med integrerad busskopplare

berker R.3 - Touch Sensor med integrerad busskopplare

berker R.1 - Touch Sensor med termostat och integrerad busskopplare

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

Busskopplare KNX-knapp 8004 00 01 17 388 43

Busskopplare KNX-knapp, rund 8004 00 02 17 391 22

Tryckknapp KNX (kompletteras med busskopplare och ram)

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

KNX-knapp 1-vippa (2-funktioner), vit 8016 18 69 17 388 65

KNX-knapp 1-vippa (2-funktioner), svart 8016 18 65 17 388 63

KNX-knapp 2-vippor (4-funktioner), vit 8016 28 69 17 388 66

KNX-knapp 1-vippa (2-funktioner), svart 8016 28 65 17 388 64

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

2-knappar, vit* 7514 18 60 17 000 60

4-knappar, vit* 7514 28 60 17 000 67

6-knappar, vit* 7514 38 60 17 000 76

8-knappar, vit* 7514 48 60 17 000 84

2-knappar, svart* 7514 18 65 17 000 61

4-knappar, svart* 7514 28 65 17 000 68

6-knappar, svart* 7514 38 65 17 000 77

8-knappar, svart* 7514 48 65 17 000 85

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

2-knappar, vit* 7514 18 50 17 000 58

4-knappar, vit* 7514 28 50 17 000 65

6-knappar, vit* 7514 38 50 17 000 74

8-knappar, vit* 7514 48 50 17 000 82

2-knappar, svart* 7514 18 55 17 000 59

4-knappar, svart* 7514 28 55 17 000 66

6-knappar, svart* 7514 38 55 17 000 75

8-knappar, svart* 7514 48 55 17 000 83

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

4-knappar + RTR, vit* 7564 20 60 17 000 92

6-knappar + RTR, vit* 7564 30 60 17 001 00

4-knappar + RTR, svart* 7564 20 65 17 000 93

6-knappar + RTR, svart* 7564 30 65 17 001 01

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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berker R.1/R.3
KNX-tryckknappar/Touch-Sensorer

berker R.3 - Touch Sensor med termostat och integrerad busskopplare

Beskrivning Artikelnummer E-nummer

4-knappar + RTR, vit* 7564 20 50 17 000 90

6-knappar + RTR, vit* 7564 30 50 17 000 98

4-knappar + RTR, svart* 7564 20 55 17 000 91

6-knappar + RTR, svart* 7564 30 55 17 000 99

* Avser kontrastfärgen / färg på bottenplattan
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Var och hur väggapparaterna installeras bygger  
på en genomtänkt designidé. Knappar och uttag är
vanligtvis installerade för att passa våra mänskliga
proportioner: Informationspaneler och displayer
vid ögonhöjd, knappar i handhöjd och uttag vid
golvet så att stickproppar och kablar stör oss så
lite som möjligt. Detta garanterar inte bara optimal 
komfort för användaren, utan också ett konsekvent 
utseende i hela hemmet.

Det är inte bara 
form som följer 
funktion, utan också 
installationshöjd.
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Information

Manövrering

Kraft

150 cm

100 cm

30 cm
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Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg

Besöksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
hager.se

18SE0027IMC


