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1. Sicherheitshinweis

Dieses Gerat darf nur durch eine Elektrofachkraft gedffnet und gemas dem entsprechenden Schaltbild
auf dem Gehduse oder in der Bedienungsanleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Achtung! Der Betrieb in der Néhe von Geréten, welche nicht den EMV-Bestimmungen entsprechen,
kann zur Beeinflussung der Geratefunktionen fihren. Nach der Installation ist der Betreiber, durch
die ausfihrende Installationsfirma, in die Funktion und Bedienung der Regelung einzuweisen. Die
Bedienungsanleitung muss flr Bedien- und Wartungspersonal an frei zuganglicher Stelle aufoewahrt
werden.

2. Anwendung / Funktion / Notbetrieb

Dieser Unterputzregler wird zur zeitabhangigen Einzelraum- oder FuBbodentemperaturregelung fir
Elektro- und Warmwasserheizungen (stromlos geschlossene Ventilstellantriebe) eingesetzt. Dabei kann
das Gerat als Raumtemperaturregler, mit optionalem Fernflihler auch als Raumtemperaturregler mit
FuBbodenuberwachung oder als FuBbodentemperaturregler eingesetzt werden.

Der Notbetrieb wird ausgeldst, wenn der interne oder externe Fuhler defekt ist, oder der externe Sensor
in den Funktionen Raumtemperaturregler mit FuBbodentberwachung oder FuBbodentemperaturregler
nicht angeschlossen ist. Dies wird im Display mit einer Fehlermeldung und einer rot blinkenden Lampe
signalisiert. Wahrend des Notbetriebes wird eine feste Einschaltdauer von 30% gehalten, um ein
Auskihlen oder Frostschaden im Raum zu vermeiden. Die Einschaltdauer teilt sich auf in 3 Minuten Ein
und 7 Minuten Aus.

3. Hinweise zur Bedienung

Das Gerét besitzt 4 Sensortastflachen, die durch die geprégten Symbole < gekennzeichnet sind.
lhre Funktion kann sich abhangig von der Bedienung verandern und wird jeweils im Display oberhalb
der Symbole © angezeigt. Das Gerat verfugt Uber eine Schutzfunktion, die ein unbeabsichtigtes Be-
tatigen der Tastflachen verhindert. Die Funktion wird 20 Sekunden nach der letzten Berlihrung einer
Tastflache aktiv und wird durch Berihren einer beliebigen Tastflache fur ca. 2 Sekunden wieder deak-
tiviert.




4. Regelbetrieb

temporére Solltemperatureinstellung siehe 4.1 ‘

Auto ECO

10072018 Auswahl der Betriebsart siehe 4.3 ‘

‘I 2 34 Hauptmen siehe 5. ‘

wf + ]

Solltemperatur +/- 0,5K ‘

l Ubernahme der Werte / Riickkehr zum Regelbetrieb ‘

Nach ca. 5 Sekunden ohne Tastenbetatigung erfolgt eine automatische Riickkehr in den Regelbetrieb.
Der veréanderte Temperaturwert wird dabei Ubernommen. Der eingestellte Solltemperaturwert gilt, bis die
Betriebsart gewechselt wird (manuell oder automatisch nach Schaltuhr), die Urlaubs- oder Partyfunktion
gestartet bzw. beendet wird oder das Expertenment aufgerufen wird.




4.2 Auswahl der Betriebsart / Frostschutz

:hager :hager :hager
[ AufoECT ] [ Fornfort | \ ECO |
Di 10072018 DI 10072018 10072018

12:34 12 34
=

Einﬁ B?télsitigung der Tastflache flihrt zu einem Wechsel der Betriebsart in der dargestellten
eihenfolge:
— Automatik (automatische Regelung nach eingestelltem
Tagesprogramm — siehe 5.4 / 5.5)
— Komfort (dauerhafte Regelung auf Komfort-Temperatur — siehe 5.4)
— ECO (dauerhafte Regelung auf ECO-Temperatur — siehe 5.4)
— AUS (Frostschutz)

In der Betriebsart ,AUS* wird bei Unterschreitung einer Temperatur von ca. 5°C die Frostschutzfunktion
ausgelost und die Heizung aktiviert. Es wird das Heizsymbol angezeigt und die Lampe leuchtet rot. Bei
Uberschreitung von ca. 6°C wird der Regler wieder ausgeschaltet. Durch diese Frostschutzfunktion
werden ein Auskuihlen und dadurch verursachte Frostschaden im Raum vermieden.




5. Hauptmenii

Urlaub Datum Temperatur
2312.bis 311

Untermenti Unterment Unterment Untermen( Untermenti
Party Urlaub Uhrzeit Datum Temperatur
siehe 5.1 siehe 5.2 siehe 5.3 siehe 5.3 siehe 5.4

Das Hauptmeni wird mit Taste beendet.




5. Hauptmenii

Einstelungen

Tageserograrm

Untermenti Untermen
Information .
Tagesprogramme oh Einstellungen
siehe 5.5 siehe 5.6 siehe 5.7

Aufruf
Expertenmenti
siehe 6.




5.1 Untermenii Party

¢ Partydauer +/- 15 Minuten

Stunde Minute [ Abbruch der Eingabe / Riickkehr ins Hauptmend

Start der Partyfunktion

Mit Betatigung der Tastflache wird die Partyfunktion gestartet. Bei Erreichen der eingegebenen
Zeit erfolgt automatisch ein Wechsel in die vorherige Betriebsart. Die Partyfunktion kann durch
Betatigung der Tastflache [EREEY jederzeit beendet werden. Wahrend der Partyfunktion wird auf die
Komforttemperatur geregelt.

5.2 Untermenii Urlaub

Urlaubsbeginn Monat +/- 1

Urlaub ab

Monat i Abbruch der Eingabe / Riickkehr ins Hauptmen

Wechsel zu Urlaubsbeginn Tag

Die Eingaben ,Tag Urlaubsbeginn®, ,Monat Urlaubsende” und , Tag Urlaubsende” erfolgen ana-

log zur Eingabe ,Monat Urlaubsbeginn“. AnschlieBend erfolgt die Eingabe der Urlaubstemperatur
(Werkseinstellung 17°C). Mit Betatigung der Taste werden die Werte Gbernommen. Bereits einge-
stellte Urlaubsdaten kénnen verworfen werden, indem das MenU ,Urlaub® erneut aufgerufen und die
Eingabe mit abgebrochen wird.




5.3 Einstellen der Uhrzeit / des Datums

Stunde +/-1

Abbruch der Eingabe / Rickkehr ins Hauptmenti

|

Wechsel zu Eingabe Minute

Die Eingabe der Minuten erfolgt analog zur Eingabe der Stunden. Wurde die Einstellung der
Minuten geéndert, erfolgt mit Betatigung der Taste die Ubernahme der Werte sowie die
Ruckkehr ins Hauptmenu. Gleichzeitig werden die Sekunden auf O gesetzt. Die Einstellung des
Datums (Jahr, Monat, Tag) erfolgt analog zur Eingabe der Uhrzeit.

5.4 Eingabe der Solltemperaturen
Eingabe Komfort-Temperatur

Temparatur Jirc Komfort-Temperatur +/- 0,5K

Korifort Abbruch der Eingabe / Riickkehr ins Hauptmenti

Ubernahme des Wertes
Wechsel zu Eingabe ECO-Temperatur

m

In der Funktion FuBbodenregler wird hier die gewlnschte FuBbodentemperatur und in der Funktion
Raumtemperaturregler die gewlinschte Raumtemperatur eingestellt.

Werkseinstellung: 20°C

Auf diese Temperatur wird wahrend der Komfort-Zeiten geregelt.
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5.4 Eingabe der Solltemperaturen
Eingabe ECO-Temperatur

’ ECO-Temperatur +/- 0,5K

’ Abbruch der Eingabe / Rickkehr ins Hauptmeni

Ubernahme des Wertes,
Ruickkehr ins Hauptmenti

Der maximal einstellbare ECO-Temperaturwert betragt Komfort-Temperaturwert — 1K.
Auf diese Temperatur wird wahrend der ECO-Zeiten geregelt.
Werkseinstellung: 17°C

5.5 Eingabe der Tagesprogramme
Auswahl des Wochentages

T3geserograrmm = ’ Wochentag vor / zurlick

’ Abbruch der Eingabe / Riickkehr ins Hauptmenti

’ Wechsel zur Eingabe Komfort- und ECO-Zeiten
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5.5 Eingabe der Tagesprogramme
Auswahl der Komfort- ( | ) bzw. ECO-Zeiten ( _)

[ Tageserosram |
O, M __mm 24
Mo 00:30-0045

e e e e,

0

1 2
B

ElE

[ Tageserogramm ]
O I—— - 24
Mo 0030 - 0045
AN EEEEEER
0 1 2
>

[« [E

n u ’ Position +/- 15 Minuten

Beenden der Eingabe. Wurden keine Anderungen
vorgenommen erfolgt eine Rickkehr zur
Auswahl des Wochentags,
sonst Wechsel zur Bestatigung der Eingaben

Wechsel zwischen Komfort- und ECO-Zeiten

Werkseinstellung Komfortzeiten:
Montag bis Freitag: 05:00 ... 9:00 /16:00 ... 22:00
Samstag und Sonntag: 06:00 ... 22:00

5.5 Eingabe der Tagesprogramme
Bestédtigung der Eingabe

Tagesprogramm

Einstelungen
speichern?

Speichern der Eingabe, Wechsel ins MenU zum Kopieren
der Eingabe flr andere Wochentage

Abbruch der Eingabe,
Ruckkehr zur Auswahl des Wochentages




5.5 Eingabe der Tagesprogramme
Ubernahme der Eingabe fiir andere Wochentage

Ubernehrmen fuir

5.6 Information

Yo H 00 3
wewwhizger ch

Wersion1.12

5.7 Einstellungen

Einstellungen
Yentiischutz X
Lernen X
Beleuchtuna =

[V [Ende] v | A

-

n u ’ Auswahl vor / zurlick

Keine Ubernahme der Eingabe / Riickkehr zur Auswahl des
Wochentages

Ubernahme der Eingabe fUr den (die)
ausgewahlten Wochentag(e).

Anzeige QR-Code:
Wenn diese Funktion vorhanden ist, kdnnen Uber die im QR-Code kodierte
Internetadresse weitere Informationen zu diesem Regler abgerufen werden.

n “ ’ Auswahl aufwérts / abwarts

Abbruch der Eingabe,
Ruckkehr ins Hauptmenl

Aktivieren bzw. B8l Deaktivieren der
ausgewahlten Funktion
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5.7 Einstellungen

Folgende Funktionen sind verfligbar:

5.7.1.Tastensperre

Die Tastensperre wird ca. 2 Minuten nach der letzten Berlihrung einer Tastflache aktiv und das
Schllsselsymbol wird im Display angezeigt. Um die Tastflachen wieder zu aktivieren, muss eine beliebige
Tastflache ca. 10 Sekunden lang berthrt werden.

Werkseinstellung: Aus

5.7.2. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Die vereinheitlichte Sommerzeit in der Europaischen Union gilt vom letzten Sonntag im Marz um
2.00 Uhr MEZ bis zum letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr MESZ (Richtlinie 2000/84/EG des
Européaischen Parlaments und des Rates). Zu diesen Terminen andert dieser Temperaturregler automa-
tisch die Zeit. FUr Zeitumstellungen zu anderen Terminen oder Regionen ohne Zeitumstellung, kann die
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung deaktiviert werden.

Werkseinstellung: Ein

5.7.3. Ventilschutzfunktion

Der Ventil- und Pumpenschutz dient der Verhinderung des Festkorrodierens des Ventilsitzes und /
oder der Pumpen bei langen Stillstandszeiten. Bei Warmwasserheizungen wird die Aktivierung des
Ventilschutzes empfohlen. Ist der Ventil- und Pumpenschutz aktiviert, steuert der Regler montags 11.00
Uhr das Ventil und / oder eine Umwalzpumpe einmalig fir 5 Minuten an. Der Ventil- und Pumpenschutz
wird nur aktiv, wenn innerhalb der letzten Woche nicht geheizt wurde. So wird unnétig zusatzliches
Aufheizen in der Heizsaison vermieden und die Regelung nicht beeinflusst.

Werkseinstellung: Aus

5.7.4. Lernfunktion

Die Lernfunktion dient dem selbststéndigen Erreichen der Komforttemperatur zum eingestellten
Zeitpunkt. Der vorgezogene Umschaltzeitpunkt von ECO auf Komfort-Temperatur stellt sich selbsttatig
ein. Die Aufheizzeit variiert je nach Heizleistung und AuBentemperatur.

Werkseinstellung: Aus

5.7.5. Displaybeleuchtung

Die Dauer der Displaybeleuchtung ist in folgenden Schritten einstellbar:

1. wahrend der Bedienung und ca. 10 Sekunden nach der letzten Beriihrung einer Tastflache

2. zusétzlich zu 1. wahrend der Komfort-Zeitrdume und der Partyfunktion

3. permanente Beleuchtung

Werkseinstellung: wahrend der Bedienung und ca. 10 Sekunden nach der letzten Berlihrung einer
Tastflache
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5.7.6 Anzeigeinhalt

Bei einer Konfiguration als FuBbodentemperaturregler ist nur die Zeitanzeige aktiv. Ist der Regler nicht als
Fuf%bodentemperaturregler konfiguriert, so kann zwischen folgenden Anzeigeinhalten gewahlit werden:
1. Zeit

2. Temperaturen

3. Zeit & Temperaturen im Wechsel

Werkseinstellung: Zeit

6. Expertenmenii

Das Expertenment wird im Hauptment unter Punkt ,Einstellungen” (siehe 5.) durch eine ca. 10
Sekunden lange Betatigung der rechten Tastflache aufgerufen.

Achtung! In diesem MenU werden Regelungseinstellungen vorgenommen, die nur durch eine qualifi-
zierte Heizungs- oder Elektrofachkraft durchgeflihrt werden durfen. Einstellungen im Expertenmodus
kénnen nicht durch die Resetfunktion zurlickgesetzt, sondern missen bewusst eingestellt werden.
Somit ist ein eindeutiger Nachweis der Einstellungen durch eine Person gegeben.

Folgende Einstellungen sind mdglich:

6.1 Reglertyp
Es kann zwischen Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler mit FuBbodenlberwachung und
FuBbodentemperaturregler gewahlt werden.

62 Sprache
Es kann zwischen der deutschen, der englischen, der franzdsischen und der italienischen Sprache
gewahlt werden.

6.3 Messkorrektur

Der gemessene Temperaturwert kann, fUr jeden Flhler einzeln (in Abhangigkeit der Konfiguration) im
Bereich von -5K bis +5K in 0,1K Schritten angepasst werden. Dabei wird im Display der aktuelle, unkor-
rigierte Messwert fUr den jeweiligen Fihler angezeigt (Werkseinstellung 0.0).

6.4 Reset
Nach Bestétigung werden alle Einstellungen, welche auBerhalb des Expertenmenls (ausgenommen
Uhrzeit und Datum) vorgenommen wurden, in den Auslieferzustand zuriickgesetzt.

6.5 Maximale Temperatur

(nur verfugbar bei Raumtemperaturregler mit FuBbodentiberwachung sowie FuBbodentemperaturregler)
Es kann eine maximale FuBbodenfihlertemperatur im Bereich zwischen 15°C bis 42°C eingestellt wer-
den. Somit kann eine Beschadigung des FuBbodens durch eine zu hohe Temperatur verhindert werden
(Werkseinstellung 42°C).
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6.5 Lasteingabe (nur verfligbar bei Raumtemperaturregler und Raumtemperaturregler mit
FuBbodentiberwachung)

Um die Eigenerwarmung des Reglers kompensieren zu kénnen, muss die Leistungsaufnahme des
angeschlossenen Verbrauchers eingegeben werden. Die Leistung der Heizlast wird in kW dargestellt
und ist im Bereich zwischen 0.1 und 2.3 einzustellen. Bei Zwischenwerten ist der néchst niedrigere
Wert einzustellen. Werden statt einer Elektroheizung Ventile angesteuert, ist deren geringe Leistung
zu vernachlassigen und es mussen keine Anderungen vorgenommen werden (Werkseinstellung 0.1).

6.6 Regelverfahren (nur verfligbar bei Raumtemperaturregler und Raumtemperaturregler mit
FuBbodeniiberwachung)

PI-PWM-Verfahren: proportional — integral, empfohlen fir Warmwasserund FuBbodenheizung
2-Punkt-Verfahren: Hysterese, empfohlen flr Elektrodirektheizungen und Speicherheizungen
(Werkseinstellung 2-Punkt)

6.7 Externer Sensor (nur verfligbar bei Raumtemperaturregler mit FuBbodentberwachung und
FuBbodentemperaturregler)

An den Regler sind externe Temperaturfihler (NTC) mit einem Widerstandswert bei 25°C von 2 kQ, 12
kQ, 15 kQ oder 33 kQ anschlieBbar. Der verwendete Temperaturflhler muss hier ausgewéahlt werden
(Werkseinstellung 2 kQ).
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7. Montage/Anschluss

Der Regler ist zur Montage in die Unterputzdose bestimmt und darf nicht direkt Warme- oder
Kaltequellen ausgesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Regler auch riickseitig keiner
Fremderwérmung oder -kiihlung, z.B. bei Hohlwanden durch Zugluft oder Steigleitungen, ausgesetzt
wird. Der Regler ist auf die Tapete / den Wandbelag zu montieren. Das Gerat ist entsprechende

cococo

8. Erstinbetriebnahme

Schalterprogramme integrierbar. Bei Mehrfachrahmen ist der
Regler immer an unterster Stelle zu montieren.

Achtung, vor Installation Netzspannung allpolig abschal-
ten!

Der elektrische Anschluss erfolgt gemé&B Anschluss-Schaltbild
Punkt 9. Hierzu kénnen die Steckklemmen komfortabel vor-
verdrahtet und bei der Montage in die Unterputzdose mit dem
Regler verbunden werden. Zum Offnen des Gerates oben und
unten am Gehé&usedeckel greifen und ziehen, wie in nebenste-
hender Zeichnung dargestellt.

Bei der Erstinbetriebnahme werden automatisch die Expertenmenlpunkte 6.2 Sprache und 6.1
Reglertyp aufgerufen. Erst nach korrekter Eingabe ist das Gerét funktionsfahig.




9. Anschlussschaltbild und MaBzeichnung

ext. Sensor

(SRS NN

92
050

92

28,5

16,5




Wichtiger Hinweis!

Die Einzeladern der Netzspannungsversorgung und des externen Flhlers sind durch Setzen je eines
Kabelbinders gegen Verlagerung zu sichern. Hierbei ist auf einen moglichst kurzen Abstand, maximal
jedoch 15 mm, zwischen Kabelbinder und Netzanschluss bzw. Fihlerklemmen zu achten.

Klemme Netzanschluss

86066

| | max. 15 mm

max. 15 mm

=10 >

Klemme Flhleranschluss / SELV




10. Technische Daten

Betriebsspannung: 230V~, 50Hz
Flhler: NTC - intern
NTC - extern anschlieBbar
Schaltkontakt: Relais / SchlieBer, Typ 1.C
Schaltvermbgen: 10 (2) A/ 230V~
Einstellbereich: 5 ... 30°C fur Raumtemperaturregelung
10 ... 42°C fur FuBbodentemperaturregler
Schaltdifferenz: <1K
Absenkung: Absenktemperatur einstellbar

Raumtemperaturregelung 5 ... 29°C
FuBbodentemperaturregelung 10 ... 41°C
(Werkseinstellung 17°C)
Anzeige: beleuchtetes, grafisches Display
Elektrischer Anschluss: Schraub-Steckklemmen
netzspannungsseitig 0,75 — 2,6 mm2
niederspannungsseitig 0,08 — 1,5 mm?2

Schutzart: IP 30

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage

Gangreserve: ca. 5 Tage

zul. Luftfeuchte: max. 95%, nicht kondensierend

Lagertemperatur: -20...+70°C

Umgebungstemperatur: 0 ... 35°C

Farbe Gehduse: reinweil3

Material Gehause: PC, PMMA, ABS

Montage / Befestigung: in Unterputzdose, in entsprechende Flachenschalterprogramme adaptierbar

Verschmutzungsgrad: 2

BemessungsstoBspannung:  4.000 V

Temperatur

Kugeldruckprifung: 75°C

Energieeffizienzklasse: | oder IV (Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz 1%
oder 2%)*

* Temperaturregler mit auswahlbarem Regelverfahren. Je nach gewéhltem Regelverfahren werden diese
Regler unterschiedlichen Klassen zugeordnet (2-Punkt: Klasse |; PI-PWM: Klasse V).




11. Zubehor

12. Gewabhrleistung

Die von uns genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemein guiltigen
Prifvorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zuge-
sichert. Die Prifung der Eignung fir den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw.
den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber; hierflr Ubernehmen wir keine
Gewahrleistung. Anderungen vorbehalten.

Hager Industrie AG - Sedelstrasse 2 - CH-6020 Emmenbriicke
www.hager.ch
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