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Rys. 1: Widok z tyłu/z boku i akcesoria

(1) Wskaźnik LED RGB
(2) Porty USB
(3) Port RJ45 (LAN)
(4) Gniazdo zasilania
(5) Kod QR z coviva ID
(6) Dioda robocza POWER
(7) Wskaźnik WLAN – aktywny tylko po podłączeniu opcjonalnego modułu WLAN
(8) Wskaźnik statusu ONLINE
(9) Przycisk potwierdzający OK
(10) Przycisk RESET
(11) Osłona zabezpieczająca

Zakres dostawy
 – coviva Smartbox
 – Uchwyt do montażu na ścianie (12)
 – Zasilacz 230 V~/5 V  (13)
 – Kabel połączeniowy RJ45, kat. 5e (14)

Akcesoria opcjonalne 
 – Moduł WLAN (15)
 – Adapter WLAN (16)

hager.pl
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Funkcja

Informacja o systemie
Urządzenie coviva Smartbox stanowi interfejs łączący urządzenia z możliwością komunikacji 
bezprzewodowej, takie jak elementy wykonawcze KNX RF, urządzenia Twin Band i aplikacje 
WLAN czy IoT, z istniejącą infrastrukturą IP za pośrednictwem routera sieciowego. Za pomocą 
aplikacji mobilnej lub opartej na przeglądarce aplikacji internetowej możliwe jest powiązanie ze 
sobą, wizualizowanie, monitorowanie i obsługiwanie odbiorników elektrycznych i funkcji syste-
mu zarządzania budynkiem z urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego. Gwarantuje 
to dostęp do systemu zarządzania budynkiem z każdego miejsca i w każdym momencie – za-
równo za pośrednictwem sieci domowej, jak i sieci Internet.
To rozwiązanie zostało zaprojektowane zwłaszcza z myślą o umożliwieniu korzystania z funkcji 
inteligentnego domu w zmodernizowanych lub doposażonych instalacjach. 
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1) Dostępne w wybranych krajach.

Rys. 2: Środowisko aplikacji
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Oświetlenie

Web-App

mobile-App

Rolety Ogrzewanie Bezpieczeństwo Inne

Rys. 3: Przegląd systemu

Użycie zgodnie z przeznaczeniem
 – Interfejs do bezprzewodowej komunikacji z odbiornikami/elementami wykonawczymi za po-

średnictwem sieci IP
 – Obsługa i wizualizacja za pomocą urządzeń (mobilnych) z aplikacją coviva 
 – Połączenie z routerem sieciowym – przewodowe lub za pośrednictwem opcjonalnego modu-

łu WLAN
 – Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w budynkach.

Cechy produktu
 – Bezpieczne zarządzanie systemem przy użyciu profili użytkowników z różnymi uprawnienia-

mi
 – Sterowanie instalacjami radiowymi KNX i aplikacjami WLAN za pomocą aplikacji mobilnej na 

urządzenia mobilne lub aplikacji internetowej na laptopy, komputery stacjonarne, …
 – Łatwe tworzenie scenariuszy (covigramów) za pomocą aplikacji
 – Możliwość skonfigurowania przez użytkownika wiadomości wyświetlanych po wystąpieniu 

określonych zdarzeń
 – Zdalny dostęp i serwis za pośrednictwem zintegrowanej usługi Dyn DNS
 – Powiązania logiczne
 – Aktualizacje online z powiadamianiem o ich dostępności

hager.pl

coviva Smartbox
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Proces administracji
Przygotowanie urządzenia Smartbox do obsługi systemu zarządzania budynkiem – trzy kroki:

myHagercoviva

Przygotowanie Przejęcie projektu ObsługaDostosowanie 
konfiguracji

1  Przygotowania

Koncepcja ról
Urządzenie Smartbox umożliwia zarządzanie profilami użytkowników o różnych uprawnieniach 
dostępu:

Profil użytkownika Uprawnienia dostępu Konto myHager Przykład
Instalator w trakcie projektu:

- nieograniczone uprawnienia 
po przekazaniu, w razie potrzeby: 
- dostęp zdalny po uzyskaniu 

zezwolenia administratora

wymagane Elektryk, pro-
jektant

Administrator tylko jeden użytkownik danego urzą-
dzenia Smartbox: 
- uprawnienia konfiguracyjne do 

dodawania/usuwania urządzeń
- zarządzanie wszystkimi 

użytkownikami

wymagane inwestor

Użytkownik normalne uprawnienia pozwalające 
na dostosowywanie ustawień i obsłu-
gę instalacji

niewymagane członkowie ro-
dziny, współ-
lokatorzy 

Tabela 1: Profile użytkowników

 Szczegółowe informacje na temat uprawnień dostępu przypisanych do poszczególnych pro-
fili użytkowników podano w tabeli w załączniku.

Konfiguracja konta myHager
Aby móc zarządzać projektem za pomocą urządzenia Smartbox, niezbędna jest prawidłowa 
rejestracja zgodnie z koncepcją ról (Tabela 1) jako administrator na stronie hager.com. 

 � Wejść na stronę hager.pl i kliknąć Rejestracja.
Lub:

 � Za pomocą odpowiedniej aplikacji zeskanować kod QR, przejść   
na stronę covivai wybrać Rejestracja.

 � Uzupełnić dane osobowe, wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych 
i utworzyć konto, naciskając Wyślij.
Wysłana zostanie wiadomość e-mail z łączem potwierdzającym do akty-
wacji konta myHager (Rys. 4).

 � Aktywować konto, klikając przycisk Rejestracja zakończona w wiadomości e-mail.
 Później za pomocą konta można przeglądać także zakończone projekty coviva (Rys. 5).

hager.pl/myhager

hager.pl

coviva Smartbox
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Coviva wita!

Twój elektroinstalator ma Twoją covivę 
skonfigurowaną dla Ciebie.

Aby skorzystać z funkcjonalności  Twoich 
podłączonych domów wymagane jest konto 
myHager.

Można to zrobić teraz moj.klient@email.com 
łatwe tworzenie:

Rejestracja zakończona

Wyślij

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu dopasowania, zgodnie z moimi 
zainteresowaniami, informacji o produktach i 
rozwiązaniach. Czytaj więcej treści. 

Proszę o przesyłanie e-mailem informacji o nowych 
produktach, usługach oraz aktualizacjach 
oprogramowania firmy Hager.

* Wymagane

Newsletter 

Zgoda * 

+48 32 32 40 100

Polska

Tychy

43100

Fabryczna 10

Hager Polo sp.z o.o.

17.11.1969

Typ adresu *

DD.MM.RRRR

Adres firmowy Adres prywatny

Firma *

ulica / numer domu *

Kod pocztowy*

Miasto*

Kraj*

Telefon

Telefon komórkowy

Hager Polo Sp. z o.o. Wejście (265)

Rys. 4: Konfiguracja konta myHager

Instalacja aplikacji mobilnej coviva
 � Zalogować się na urządzeniu mobilnym do odpowiedniego sklepu z aplikacjami.
 � Pobrać i zainstalować aplikację.
 Aplikacja wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym systemu IOS 7.1  / Android 
4.1  lub nowszego.

 Aplikacja na IOS została zoptymalizowana pod kątem korzystania na iPhone’ach. Użytkow-
nicy iPadów podczas wyszukiwania w sklepie muszą użyć ustawienia tylko iPhone.

Otwarcie aplikacji internetowej coviva
Alternatywnie do aplikacji mobilnej, po przejęciu projektu możliwy jest dostęp do urządzenia 
Smartbox również za pośrednictwem portalu internetowego z komputera stacjonarnego, laptopa 
lub urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Windows. Niezbędna jest do tego przeglą-
darka internetowa kompatybilna z HTML5, np. Chrome, Safari, Internet Explorer lub Firefox. In-
terfejs użytkownika jest podobny do tego w aplikacji mobilnej coviva i zawiera te same funkcje, 
są one jednakże wyświetlane w sposób dostosowany do większych ekranów.

 � Wprowadzić do paska adresu przeglądarki adres URL z odpowiednim coviva ID: https://
12-znakowe coviva ID.koalabox.net/webapp.
Otworzy się aplikacja internetowa.

Aplikację internetową można otwierać także w następujący sposób:
 � Zalogować się do konta myHager i wybrać Moje projekty coviva.
 � Otworzyć aplikację internetową za pomocą symbolu .
 Przy każdym późniejszym korzystaniu z aplikacji internetowej urządzenie końcowe i urzą-
dzenie Smartbox muszą być w trybie online.

Twoje projekty covivaMoje konto

Moje aplikacje

Moje projekty 
coviva

E-mail instalatoraE-mail klienta

0024C6F21834 moj.klient@email.com

ID

moj@email.com

coviva: Inteligentna technologia radiowa dla modernizacji

Dzięki bezprzewodowemu systemowi automatyki smart 
home coviva, możesz zaoferować swoim klientom 
rozwiązania  inteligentnego domu. Idealne do modernizacji, 
remont lub renowacji.

Dowiedz się więcej!

Rys. 5: Widok projektów myHager

hager.pl

coviva Smartbox
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2  Przejęcie projektu

Logowanie do aplikacji jako administrator (Rys. 6)
Po przekazaniu projektu przez instalatora w aplikacji coviva administrator automatycznie otrzy-
muje wiadomość e-mail z informacją, że możliwe już jest korzystanie z funkcji inteligentnego 
domu, a także dane dostępowe (adres e-mail). Administrator może się teraz zalogować do 
aplikacji coviva.
Urządzenie końcowe (mobilne) jest w trybie online.

 � Otworzyć aplikację coviva .
Wyświetli się coviva ID do połączenia z urządzeniem Smartbox. Jeśli się tak nie stanie, 
należy zeskanować coviva ID znajdujące się z tyłu pod osłoną, korzystając z symbolu  i 
kamery urządzenia końcowego (mobilnego) lub wprowadzić je za pomocą klawiatury.

 � Przejść do strony logowania, wybierając Zaloguj.
 Administrator musi posiadać konto myHager. Jeśli jeszcze nie utworzono konta, to po prze-
kazaniu przy pierwszej próbie logowania nastąpi przekierowanie do rejestracji (zob. Konfigu-
racja konta myHager).

 � Wprowadzić Nazwa użytkownika oraz Hasło konta myHager i zalogować się, wybierając 
Dodaj użytkownika. 

Jeśli w koncie myHager jeszcze nie zaakceptowano Ogólnych warunków korzystania (OWK) 
z aplikacji coviva, należy z tego miejsca otworzyć odpowiednią stronę.

 � W tym celu nacisnąć przycisk myHager ANB.
 � Zaznaczając pole wyboru, zaakceptować warunki i zakończyć proces, klikając Zapisz.
 � Następnie ponownie zalogować się do aplikacji.

hager.pl

coviva Smartbox
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i

moje urządzenia

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ścienne...

Obszar mieszkalny

Scena TV

Oświetlenie sufito...

Lampa stojąca ob...

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

spacja return.?123

mój.klient@email.com

Zaloguj

ZalogujWstecz

Witaj w covivia!

Unikalny kod identyfikacyjny 
umieszczony na tyle coviva Smartbox 
pozwala na bezpośrednie połączenie 

do Twojego serwera coviva 

0024C6F21834

Test bez logowania

Zaloguj

Coviva wita!
Twój elektroinstalator ma Twoją covivę 
skonfigurowaną dla Ciebie.

Teraz możesz korzystać z połączonego 
domu. 

Pobierz aplikację coviva:

Pobierz aplikację na Twoje urządzenie:

Twoje dane dostępu myHager:

moj.klient@email.com

Z poważaniem
Twój zespół Hager

Wejście (265)

myHager OWU

Aby korzystać z aplikacji coviva 
musisz zaakceptować Ogólne 

Warunki Użytkowania dla Twojego 
konta myHager. Naciśnij przycisk 

"myHager OWU" aby 
kontynuować.

Warunki użytkowania.

Warunki użytkowania

Potwierdź warunki użytkowania Twojego coviva 
smartbox.

Dane osobowe

Warunki użytkowania coviva *

Akceptuję warunki użytkowania coviva 
od 31.01.2017.

* Wymagane

Hager Polo Sp. z o.o. 

Odcisk   Ochrona danych   Powiadomienia cookie

Zapisz

Hager Polo Sp. z o.o. 

Warunki użytkowania

Potwierdź warunki użytkowania Twojego coviva 
smartbox.

Dziękujemy

Mamy Twoją zgodę w koncie myHager.

Otwórz ponownie aplikacja coviva na
smartfonie lub tablecie, wróć do formularza 
logowania i wprowadź ponownie swoje hasło 
myHager.

Powinieneś być w stanie natychmiast aktywować 
aplikację

Hager Polo Sp. z o.o. 

Odcisk   Ochrona danych   Powiadomienia cookie

Hager Polo Sp. z o.o. 

Rys. 6: E-mail i logowanie się jako administrator

Dodawanie użytkowników (Rys. 7)
W celu umożliwienia obsługi systemu zarządzania budynkiem za pomocą aplikacji coviva admi-
nistrator może skonfigurować dla wszystkich mieszkańców i gości profile użytkowników z odpo-
wiednimi uprawnieniami dostępu (zob. Tabela 6).

 Ponieważ obsługa lokalna jest możliwa także w trybie offline, zaleca się, aby administra-
tor utworzył dla siebie dodatkowy profil użytkownika z normalnymi uprawnieniami dostępu 
(Użytkownik). Jako Użytkownik można zalogować się do aplikacji i pozostawać zalogowa-
nym bez konieczności weryfikacji danych dostępowych online. 

 � W menu głównym nacisnąć  i wywołać ustawienia za pomocą .
 � Wybrać Wszyscy użytkownicy .

Wyświetli się widok Użytkownicy.

 � Za pomocą przycisku  w prawym górnym rogu dodać użytkownika.
 � Przypisać użytkownikowi poziom uprawnień, zaznaczając pole wyboru Standardowy (Użyt-

kownik). Zatwierdzić przyciskiem Zapisz lub odrzucić przyciskiem .
 � Następnie wprowadzić kolejno:

 – imię i nazwisko
 – adres e-mail i numer telefonu 
 – nazwę użytkownika i hasło

 � Wprowadzone dane należy za każdym razem zatwierdzić przyciskiem Zapisz lub odrzucić 
przyciskiem Wróć. .
Nowy profil wyświetli się w zestawieniu wszystkich użytkowników.

hager.pl

coviva Smartbox



Strona 10/32 user_02-2018

i

coviva

Urządzenia

Grupy

Covigramy

Ulubione

Wyloguj

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

Moje konto Główny

Ja

Pozostali

UżytkownicyUstawienia

Meier Instalator

coviva ID 0024C6F21834

data / czas 09.11.16, 00:00

język coviva English

wersja coviva 2.6.7(cc24680)

wersja KNX 1.1.13

wersja Alarmu 1.0.6

Użytkownicy

Moje konto Główny

Wszyscy użytkownicy

Ustawienia

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

spacja return.?123

Name coviva

Dodaj użytkownika

return.?123

Imię

Nazwisko

Proszę wprowadź nazwę 
użytkownika

Nazwa

ZapiszWstecz

Musterman

Peter

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

spacja return.?123

Nazwa użytkownika i hasło

Proszę podaj nazwę i hasło sieci 
Wifi jaką chcesz stworzyć.

Dodaj użytkownika SaveWstecz

Nazwa

Hasło

Powtórz hasło

Peter@email.com

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

spacja return.?123

Dodaj użytkownika ZapiszWstecz

Informacje kontaktowe

Proszę podaj dane kontaktowe 
nowego użytkownika

E-Mail

04452/918951Telefon

Peter@email.com

Dodaj użytkownika Zapisz

Standardowy

Wybierz typ użytkownika jaki chcesz 
dodać

Prawa użytownika

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

spacja return.?123

Moje konto Główny

Instalator

Standardowy

Użytkownik

Ja

Pozostali

Ustawienia

Meier

Peter

Rys. 7: Dodawanie użytkowników

Edytowanie/usuwanie użytkowników (Rys. 8)
Otwarta jest strona Ustawienia.

 � Po wybraniu symbolu  obok danego użytkownika wyświetlane są zapisane dane.
 � W zależności od potrzeby wykonać jedną z następujących operacji:

 – Za pomocą przycisku Zmień hasło przypisać nowe hasło; następnie hasło należy zatwier-
dzić przyciskiem Zapisz lub odrzucić przyciskiem Wróć..

 – Za pomocą przycisku Usuń użytkownika anulować wszystkie uprawnienia użytkownika 
do aplikacji.

 Nie jest możliwe usunięcie profilu instalatora.
 W przypadku, gdy dane użytkownika zostały błędnie wprowadzone lub wymagają modyfika-
cji, np. wprowadzenia nowego adresu e-mail, należy najpierw usunąć użytkownika za po-
mocą przycisku Usuń użytkownika, a następnie ponownie utworzyć profil z prawidłowymi 
danymi.

 Alternatywnie możliwe jest przeprowadzenie przez instalatora resetu użytkownika w urzą-
dzeniu Smartbox, który spowoduje przywrócenie projektu do stanu sprzed jego przekazania.

hager.pl

coviva Smartbox
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Max ZapiszUżytkownik

Nazwisko

E-mail

Telefon

Nazwa użyt.

Prawa

Zmień hasło

Standardowy

Kontakt

Profil

Max@email.com

Max@email.com

Mustermann

04452/918951

Usuń użytkownika

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

spacja return.?123

Hasło

Powtórz hasło

Zmień hasło ZapiszPeterZapiszUżytkownik

Nazwisko

E-mail

Telefon

Nazwa użyt.

Prawa

Zmień hasło

Standardowy

Kontakt

Profil

04452/918951

Usuń użytkownika

Peter

Peter@email.com

Peter@email.com

Mustermann

Moje konto Główny

Instalator
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coviva ID 0024C6F21834

data / czas 09.11.16, 00:00

język coviva English

wersja coviva 2.6.7(cc24680)

wersja KNX 1.1.13

wersja Alarmu 1.0.6

Użytkownicy

Moje konto Użytkownik

Wszyscy użytkownicy

Ustawienia

Rys. 8: Edytowanie/usuwanie użytkowników

3  Dostosowanie konfiguracji
Poniższe opisy i ilustracje dotyczą aplikacji mobilnej działającej w systemie IOS. Wygląd aplika-
cji w systemie Android oraz aplikacji internetowej mogą się nieznacznie różnić, jednakże funk-
cje, przyciski i komunikaty są identyczne.

Aktualizacja oprogramowania urządzenia (Rys. 9)
Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania urządzenia Smartbox, wyświetla się stosowny 
komunikat.

 Zalecamy niezwłoczne przeprowadzanie aktualizacji w celu uniknięcia usterek lub niekom-
patybilności.

 � Rozpocząć aktualizację, wybierając Instaluj .
W trakcie aktualizacji dioda RGB (1) urządzenia Smartbox miga. Po pomyślnym zakończe-
niu aktualizacji dioda gaśnie.

 Proces może potrwać kilka minut. Jeśli w trakcie aktualizacji połączenie zostanie przerwane, 
należy je przywrócić, wybierając Powtórz.

Jeśli aktualizacja ma zostać przeprowadzona później, 
 � najpierw odrzucić aktualizację, wybierając Później .
 Przy każdym kolejnym uruchomieniu aplikacji będzie wyświetlać się propozycja przeprowa-
dzenia aktualizacji.
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Smartbox będzie 
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Dostępna 
aktualizacja

Instaluj

Później

Rys. 9: Aktualizacja oprogramowania urządzenia Smartbox

Dodawanie urządzenia do projektu
Każde urządzenie należy dodać osobno.

 � Nacisnąć niebieski przycisk .
Wyświetli się menu kontekstowe służące do wyboru kategorii dodawanego urządzenia. 

 Lista kompatybilnych produktów jest dostępna na stronie hager.pl.

Dodawanie stacji pogodowej Netatmo (Rys. 10)
Stacja pogodowa (moduł wewnętrzny) jest uruchomiona i zalogowana do sieci WLAN. Utworzo-
ne zostało konto Netatmo.

 � W menu kontekstowym wybrać Urządzenie dodatkowe.
Otworzy się widok do wprowadzania danych dostępowych do konta Netatmo.

 � Wprowadzić adres e-mail i hasło do konta Netatmo i zakończyć przyciskiem Dalej .
W aplikacji wyświetli się proces nawiązywania połączenia między aplikacją a kontem Netat-
mo za pośrednictwem urządzenia Smartbox. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wyświe-
tli się wskazanie  Netatmo .

 � W razie potrzeby aktywować wiersz zawierający nazwę i zmienić nazwę stacji pogodowej.
 � Zakończyć proces, wybierając Zapisz, lub przejść do menu głównego, wybierając Wróć..

Dodane urządzenie zostanie wyświetlone pod moje urządzenia .
 � Powtarzać proces dla każdego kolejnego, kompatybilnego urządzenia Netatmo do mo-

mentu, aż wszystkie urządzenia Netatmo zostaną dodane i będą mieć przypisane unikalne 
nazwy. 
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€ & @ “
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#+=
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Dodaj urządzenie
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dla konta Netatmo

Peter@email.com

return

i
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Ceiling light living

Standard lamp sofa

Netatmo 

Anuluj

moje urządzenia

Jaki typ urządzenia 
chcesz dodać?

i

moje urządzenia

moje grupy

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

20°C

Oświetlenie ścienn...

Oświetlenie sufito...

Lampa stojąca obo...

Wetterstation

Podświetlenie na pięt...

Na piętrze

Rys. 10: Dodawanie urządzeń Netatmo
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Tworzenie grup urządzeń (Rys. 11)
Możliwe jest łączenie urządzeń w grupy w celu umożliwienia komfortowej nawigacji. W ten spo-
sób można np. połączyć w jedną grupę urządzenia znajdujące się w jednym pomieszczeniu lub 
na jednym piętrze.

 � W tym celu nacisnąć zielony przycisk .
Wyświetli się menu kontekstowe, w którym należy zdecydować, czy ma zostać utworzona 
grupa, czy też strefa (w przypadku gdy zainstalowane są termostaty).

 � Wybrać Dodaj grupę.
Pod nową Grupa wyświetli się lista wszystkich urządzeń. Pasek tytułu pod  jest aktywny.

 � Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę grupy.
 � Dodać żądane urządzenia do tej grupy, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.
 � Dodać urządzenia do tej grupy za pomocą przycisku Zapisz lub odrzucić zmiany za pomocą 

przycisku .
Grupa wyświetli się w menu głównym.

Do grupy można w każdej chwili dodawać nowe urządzenia.

 � W tym celu nacisnąć przycisk  przy danej grupie.
Wyświetlą się urządzenia należące do danej grupy.

 � Nacisnąć niebieski przycisk .
Wyświetlą się wszystkie urządzenia, które jeszcze nie zostały dodane do tej grupy.

 � Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, wybrać urządzenia, które mają zostać dodane do 
grupy.

 � Dodać urządzenia do grupy za pomocą przycisku Zapisz lub odrzucić zmiany za pomocą 
przycisku .
Dodane urządzenia wyświetlą się na liście urządzeń grupy.

 � Za pomocą przycisku Wróć. powrócić do menu głównego.

hager.pl
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Scena TV 

Rys. 11: Tworzenie grupy, dodawanie urządzenia

 Tworzenie stref urządzeń służących do sterowania ogrzewaniem, takich jak termostaty, 
odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie grup; należy w tym celu wybrać przycisk Dodaj 
strefę ogrzewania. Strefa jest wyświetlana w menu głównym również pod moje grupy.

Edytowanie/usuwanie grupy (Rys. 12)
W aplikacji można w każdej chwili edytować lub usuwać grupy.

 � Nacisnąć przycisk i  w prawym górnym rogu menu głównego.
Wszystkie elementy menu głównego zostaną przełączone na tryb edycji.

 � Wybrać grupę do edycji za pomocą przycisku i  przy odpowiedniej grupie.
Wyświetlą się szczegółowe informacje o grupie, np. stan przełączenia i dodane do niej urzą-
dzenia.

 � W zależności od potrzeby wykonać jedną z następujących operacji:
 – Zmienić nazwę grupy, aktywując pasek nazwy i wprowadzając nazwę za pomocą klawia-

tury.
 – Dodać Urządzenia do tej grupy lub usunąć z niej urządzenia, zaznaczając/odznaczając 

odpowiednie pola wyboru.
 – Usuń grupę z projektu.

Grupa ta nie będzie już widoczna w menu głównym.
 � Wszystkie zmiany z wyjątkiem Usuń należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz lub odrzucić 

przyciskiem Wróć. .
Wyświetli się z powrotem menu główne, w którym widoczne będą dokonane zmiany.
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 � Nacisnąć przycisk  w prawym górnym rogu menu głównego, aby zakończyć proces edycji.
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Rys. 12: Edytowanie/usuwanie grupy
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Tworzenie covigramu
Covigramy idealnie nadają się do sterowania lub automatycznego wyzwalania często wyko-
nywanych bądź zależnych od określonych czynników operacji. Covigram definiuje scenariusz, 
przy którym określony czynnik wyzwalający uruchamia jedną lub więcej operacji. Możliwe jest 
również ustalenie kilku różnych czynników wyzwalających tę samą operację/te same operacje. 
Czynniki wyzwalające i operacje definiuje się za pomocą połączeń Jeżeli… … To …. Kilka 
czynników wyzwalających łączy się ze sobą za pomocą spójnika LUB (OR), natomiast kilka 
operacji – za pomocą spójnika I (AND).
Zasadniczo można zdefiniować trzy typy czynników wyzwalających:

 – Czas: 
Można w ten sposób skonfigurować operacje wykonywane codziennie o określonej godzinie 
lub wybrać jeden dzień/kilka dni w tygodniu, w którym/w których o określonej godzinie mają 
być wyzwalane jedna lub więcej operacji.

 – Zdarzenie: 
Możliwe jest wybranie stanu przełączenia/stanu pracy określonego urządzenia, który będzie 
stanowić czynnik wyzwalający jedną lub więcej operacji. 

 Nie jest możliwe zdefiniowanie grupy jako czynnika wyzwalającego operację.
 – Odtwórz: 

W przypadku wybrania ręcznego czynnika wyzwalającego uruchomienie danej(ych) operacji 
jest możliwe tylko przez obsługę w aplikacji.

Możliwe jest zdefiniowanie następujących rodzajów operacji uruchamianych przez dany czynnik 
wyzwalający:

 – Urządzenie:  
Spośród wszystkich dodanych urządzeń można wybrać jedno lub więcej i zdefiniować jego 
stan przełączenia/stan pracy, który ma być osiągany po wystąpieniu danego czynnika wy-
zwalającego.

 – Powiadomienie: 
Tutaj można utworzyć dla jednego/kilku czynników wyzwalających indywidualną wiadomość 
tekstową, która w momencie wyzwolenia operacji będzie wyświetlana w aplikacji jako wiado-
mość Push dla wszystkich użytkowników. Otrzymanie w odpowiednim czasie informacji po-
zwoli w razie potrzeby podjąć stosowne działania.

 Po przekazaniu projektu instalator nie otrzymuje wiadomości Push.
 W przypadku gdy aplikacja nie jest otwarta, wiadomość Push jest dodatkowo wyświetlana 
na urządzeniu końcowym jako powiadomienie (jeśli taka opcja jest aktywowana).

 –  Częściowe: 
Wybór strefy jako operacji umożliwia przesterowanie strefy grzewczej po wyzwoleniu danej 
operacji, np. ustalenie nowej wartości zadanej temperatury lub przełączenie jej na inny stan 
pracy.

W ten sposób można zrealizować wiele różnych kombinacji. 
Poniżej podano trzy przykłady realizacji zadań w covigramach:

Przykład 1: ostrzeżenie dot. temperatury (Rys. 13):
Zadanie: W razie spadku temperatury w sypialni lub pokoju dziecięcym poniżej 18°C ma być 
wysyłana wiadomość, aby umożliwić sprawdzenie stanu faktycznego i ewentualnie podjęcie 
środków zaradczych.

 � W tym celu nacisnąć czerwony przycisk .
Otworzy się strona edycji Covigram. Pasek tytułu pod  jest aktywny.

 � Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę covigramu i zatwierdzić wprowadzone dane przy-
ciskiem Zachowaj.
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Ustalanie czynników wyzwalających
 � Nacisnąć przycisk  pod Jeżeli… … .

Otworzy się strona służąca do definiowania czynnika wyzwalającego.
 � Wybrać rodzaj czynnika wyzwalającego, w przykładzie Zdarzenie .

Przycisk rodzaju czynnika wyzwalającego zostanie podświetlony na czerwono. Wszystkie 
urządzenia projektu zostaną wyświetlone z symbolicznymi przyciskami i nazwami. 

 Widok urządzeń można przesuwać w prawo i w lewo.
 � Wybrać urządzenie, naciskając symboliczny przycisk, w przykładzie Sypialnia ogrzewanie.

Wyświetlą się możliwe czynniki wyzwalające.
 � Wybrać czynnik wyzwalający, naciskając przycisk, w przykładzie Temperatura Przesuń 

poniżej.
Przycisk czynnika wyzwalającego zostanie podświetlony na czerwono.

 � Za pomocą kółka przewijania ustawić żądaną temperaturę minimalną, w przykładzie 18°C.
 � Zakończyć ustawianie czynnika wyzwalającego, naciskając Zapisz, lub odrzucić zmiany, 

naciskając .
Czynnik wyzwalający zostanie wyświetlony pod Covigram.

 � W razie potrzeby w analogiczny sposób dodać kolejny czynnik wyzwalający, połączony z po-
przednim spójnikiem LUB (OR) – w tym celu nacisnąć ponownie przycisk ; w przykładzie: 
Pokój dzieci ogrzewanie.
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Rys. 13: Covigram dla przykładu 1: czynnik wyzwalający 
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Ustalanie operacji
 � Nacisnąć przycisk  pod To … … .

Otworzy się strona służąca do definiowania operacji.
 � Wybrać rodzaj operacji, w przykładzie Powiadomienie  (Rys. 14).

Przycisk rodzaju operacji zostanie podświetlony na czerwono. W przykładzie wyświetlana 
jest tylko jedna możliwa operacja.

 � Wybrać operację, naciskając przycisk, w przykładzie Wyślij do każdego użytkownika.
Przycisk operacji zostanie podświetlony na czerwono. Wyświetli się klawiatura i pole do 
wprowadzenia wiadomości.

 � Wprowadzić wiadomość za pomocą klawiatury.
 � Zapisać operację i wiadomość przyciskiem Zapisz lub odrzucić zmiany przyciskiem .

Czynnik wyzwalający i operacja zostaną wyświetlone pod Covigram.
 � Zapisać covigram, ponownie naciskając Zapisz, lub odrzucić zmiany, naciskając .

Wyświetli się z powrotem menu główne. Utworzony covigram zostanie wyświetlony pod 
moje covigramy.
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Rys. 14: Covigram dla przykładu 1: operacja

Przykład 2: oświetlenie zewnętrzne (Rys. 15):
Zadanie: Oświetlenie zewnętrzne ma być włączane w sobotę i niedzielę o godz. 19:00, a w po-
zostałe dni tygodnia – o godz. 17:00.

 � W tym celu nacisnąć czerwony przycisk .
Otworzy się strona edycji Covigram. Pasek tytułu pod  jest aktywny.

 � Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę covigramu i zatwierdzić wprowadzone dane przy-
ciskiem Zachowaj.

Ustalanie czynników wyzwalających
 � W widoku szczegółowym covigramu za pomocą przycisku  pod Jeżeli… wybrać rodzaj 

czynnika wyzwalającego, w przykładzie Czas . 
Wyświetlą się przyciski do ustalania dni, w których operacja ma być wyzwalana: Codziennie 
i Wybrane dni.

 � Nacisnąć przycisk Wybrane dni.
 � Wybrać dni So i Nd.
 � Za pomocą kółek przewijania ustawić czas wyzwolenia operacji w formacie godz.:min.  – 

tutaj godz. 19:00 – i zakończyć przyciskiem Zapisz.

 � Ponownie nacisnąć  i w analogiczny sposób dodać drugi czynnik wyzwalający dla pozosta-
łych dni tygodnia – dla Pn - Pt godz. 17:00 – i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
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Definiowanie operacji
 � Za pomocą przycisku  pod To … wybrać rodzaje operacji, w przykładzie Urządzenie .

Wyświetlą się wszystkie urządzenia. 
 � Wybrać urządzenie – tutaj lampa Wejście.
 � Za pomocą wyświetlonych przycisków wybrać stan przełączenia urządzenia (włączone/

wyłączone) w przypadku wystąpienia jednego z czynników wyzwalających – w przykładzie 
Oświetlenie wejście Włączone – i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 � Nacisnąć przycisk  i w analogiczny sposób dodać pozostałe lampy zewnętrzne jako jedno-
cześnie wykonywane operacje – lampę Chodnik, lampę Ściana, ... – wybrać stan przełą-
czenia Włączone i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 � Zakończyć tworzenie covigramu, naciskając przycisk Zapisz.
Covigram zostanie wyświetlony w widoku menu głównego.

 Jeśli oświetlenie zewnętrzne ma być rano wyłączane o określonej godzinie, to konieczne 
jest w tym celu utworzenie osobnego covigramu.

19.00

19 00
18 59

20 01
21

17 58

02

ZapiszWyzwolenie

Wybierz urządzenie

Wybierz wyzwolenie

Czas Zdarzenie Odtwórz

o określonej 
godzinie

Codziennie
o określonej 
godzinie

o określonej godzinie

Pn.  Wt.  Śr.  Cz.  Pt.  So.  Nd.

Wybrane dni

17.00

17 00
16 59

18 01
19

15 58

02

ZapiszWyzwolenie

Wybierz urządzenie

Wybierz wyzwolenie

Czas Zdarzenie Odtwórz

o określonej godzinie
Codziennie

o określonej godzinie
Wybrane dni

Ustaw czas aktywacji

o określonej godzinie

Pn.  Wt.  Śr.   Cz.  Pt.  So.  Nd.

Szczegóły Zapisz

Oświetlenie zewnętrzne 

Usuń covigram

Każ. So. Nd.

I (AND)

LUB (OR)

To …

Jeżeli…

Wstecz

Szczegóły Zapisz

Oświetlenie zewnętrzne 

Usuń covigram

Każ. So. Nd.Każ. Pn... LUB (OR)

I (AND)

To …

Jeżeli…

Wstecz Szczegóły ZapiszWstecz

Oświetlenie zewnętrzne 

Usuń covigram

Wy. So. Nd. Codz. Pn...LUB (OR)

Wkład Chodnik oblanie no. I (AND)

To …

Jeżeli…

ZapiszWyzwolenie

Wybierz urządzenie

Wybierz wyzwolenie

Czas Zdarzenie Odtwórz

Ustaw wyzowlenie

Włącz
Wkład

Wyłącz
Wkład

Wkład Chodnik oblanie no. Światło Kuchnia

17.00

17 00
16 59

18 01
19

15 58

02

ZapiszWyzwolenie

Wybierz urządzenie

Wybierz wyzwolenie

Czas Zdarzenie Odtwórz

Ustaw czas aktywacji

o określonej 
godzinie

Codziennie
o określonej 
godzinie

Codziennie

Pn. Wt.   Śr.  Cz.  Pt.  So.  Nd.

o określonej godzinie

...

Rys. 15: Covigram dla przykładu 2

Przykład 3: wszystko WYŁĄCZONE (Rys. 16):
Zadanie: Ręczne naciśnięcie przycisku ma powodować wyłączenie całego oświetlenia w budyn-
ku oraz opuszczenie wszystkich żaluzji, np. przy wyjściu z domu lub udaniu się na spoczynek 
nocny.

 � W tym celu nacisnąć czerwony przycisk .
Otworzy się strona edycji Covigram. Pasek tytułu pod  jest aktywny.

hager.pl

coviva Smartbox



Strona 20/32 user_02-2018

 � Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę covigramu i zatwierdzić wprowadzone dane przy-
ciskiem Zachowaj.

Ustalanie czynników wyzwalających
 � W widoku szczegółowym covigramu za pomocą przycisku  pod Jeżeli… ... wybrać rodzaj 

czynnika wyzwalającego, w przykładzie Odtwórz .
Pojawi się przycisk Wyzwól covigram za pomocą przycisku Odtwórz.

 � Aktywować przycisk i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
W widoku szczegółowym covigramu pod Jeżeli… ... wyświetli się .

Definiowanie operacji
 � Za pomocą przycisku  pod To … ... wybrać rodzaj operacji, w przykładzie Urządzenia .

Wyświetlą się wszystkie urządzenia.
 � Wybrać urządzenie – tutaj Salon oświetlenie.
 � Za pomocą wyświetlonych przycisków wybrać stan przełączenia urządzenia (włączone/wy-

łączone) w przypadku ręcznego wyzwolenia – w przykładzie Salon oświetlenie Wyłączone 
– i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
W widoku szczegółowym covigramu pod To … ... wyświetli się .

 � Nacisnąć przycisk  i w analogiczny sposób dodać pozostałe lampy w budynku – Salon 
kinkiety, Lampa sufit, ... – wybrać stan przełączenia Wyłączone lub w przypadku ściem-
niaczy ustawić za pomocą kółka przewijania wartość 0% i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Teraz ustawić wszystkie żaluzje w budynku na „zamknięte”.
 � Wybrać urządzenie – tutaj Kuchnia roleta.

Pojawi się przycisk ... Ustaw na konkretną wartość.
 � Aktywować przycisk, ustawić za pomocą kółka przewijania wartość 100% (zamknięte) i za-

twierdzić przyciskiem Zapisz.
W widoku szczegółowym covigramu pod To … ... zostanie dodane wskazanie .

 � W analogiczny sposób zdefiniować wszystkie pozostałe żaluzje w budynku jako operację.
 � Zakończyć tworzenie covigramu, naciskając przycisk Zapisz.

Covigram zostanie wyświetlony w widoku menu głównego.

hager.pl

coviva Smartbox



Strona 21/32 user_02-2018

ZapiszWyzwolenie

Wybierz urządzenie

Wybierz wyzwolenie

Czas Zdarzenie Odtwórz

Wyzwól covigram za 
pomocą przycisku 
Odtwórz

Odtwórz

ZapiszWyzwolenie

Wybierz urządzenie

Wybierz wyzwolenie

Czas Zdarzenie Odtwórz

Ustaw wyzowlenie

Oświetlen. Oświetlen. Lampa st. Sypialnia Kuchnia

Włączone

Oświetlenie 
sufitowe 

Wyłączone

Oświetlenie 
sufitowe 

Covigramy Zapisz

Wył. wszystko

Odtwórz

I (AND)

LUB (OR)

To …

Jeżeli…

Covigram Zapisz

Wył. wszystko

Odtwórz LUB (OR)

I (AND)

To …

Jeżeli…

Oświetle. Lampa st. Sypialnia 

Covigram Zapisz

Wył. wszystko

Odtwórz LUB (OR)

Pokój dzie.Sypialnia Gabinet I (AND)

To …

Jeżeli…

Usuń covigram
100,0

99,0
98,0
97,0

100,0%

ZapiszWyzwolenie

Ustaw wyzowlenie

moves

Ustaw wartość

Urządzen. Powiado. Strefa

Wybierz urządzenie

Żaluzja w obszarz...

Ustaw na konkretną 
wartość

Kuchnia

Kuchnia Salon Sypialnia Pokój dz. Gabinet

Covigramy Zapisz

Wył. wszystko

Odtwórz LUB (OR)

Oświetle. I (AND)

To …

Jeżeli…

Wohnküche

Szene TV

moje grupy

moje covigramy

Ostrzeżenie dot. temp...

Oświetlenie zewnętrzne 

Wył. wszystko

Kuchnia połączona z...

Scena TV 

...

... ...

Rys. 16: Covigram dla przykładu 3

Edytowanie/usuwanie covigramu (Rys. 17)
 � Nacisnąć przycisk i  w prawym górnym rogu menu głównego.

Wszystkie elementy menu głównego zostaną przełączone na tryb edycji.
 � Wybrać covigram do edycji za pomocą symbolu i  przy danym covigramie.

Wyświetlą się szczegółowe informacje na temat covigramu.
 � W zależności od potrzeby dokonać następujących zmian:

 – Zmienić nazwę covigramu, aktywując pasek nazwy i wprowadzając nazwę za pomocą 
klawiatury. Zatwierdzić przyciskiem Zachowaj.

 – Dodać kolejne czynniki wyzwalające za pomocą przycisku  pod Jeżeli…  
Otworzy się strona służąca do definiowania kolejnego czynnika wyzwalającego. Kontynu-
ować zgodnie z powyższym opisem.

 – Dodać kolejne operacje za pomocą przycisku  pod To …  
Otworzy się strona służąca do definiowania kolejnej operacji. Kontynuować zgodnie z po-
wyższym opisem.

 – Za pomocą przycisku Usuń covigram usunąć covigram z menu głównego.
 Aby edytować lub usunąć zapisany czynnik wyzwalający lub zapisaną operację, dany sym-
bol należy przytrzymać dłużej. Wybrać jeden z wyświetlonych przycisków: Edytuj lub Usuń 
i kontynuować zgodnie z powyższym opisem. 
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 � Wszystkie zmiany z wyjątkiem Usuń covigram należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz lub 
odrzucić przyciskiem Wróć..
Wyświetli się z powrotem menu główne, w którym widoczne będą dokonane zmiany.

 � Nacisnąć przycisk  w prawym górnym rogu menu głównego, aby zakończyć proces edycji.

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ści...

Scena Tv

Kuchnia połączona...

Komunikat dot. tem...

Lampa stojąca...

ZapiszSzczegóły

Usuń covigram

Wstecz

Komunikat dot. tempera.

Ogrze. s.

Powiado. Ściemnia. I (AND)

Ogrze. k. Netatmo LUB (OR)

To...

Jeżeli…

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ści...

Scena Tv

Kuchnia połączona...

Oświetlenie sufi...

Lampa stojąca...

Szczegóły Zapisz

Ostrzeżenie dot. tempera.

Usuń covigram

Ogrze. s.

Powiado. I (AND)

Ogrze. k. LUB (OR)

To …

Jeżeli…

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

Zapisz

returnspacja.?123

Szczegóły

Komunikat dot. tempera.

Ogrze. s. Ogrze. k. LUB (OR)

To …

Jeżeli…

Wsteczi

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ścienn...

Scena Tv

Kuchnia połączona z s...

Ostrzeżenie dot. temp...

Lampa stojąca ob...

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ści...

Scena Tv

Kuchnia połączona...

Ostrzeżenie dot. te...

Lampa stojąca...

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ści...

Scena Tv

Kuchnia połączo z s...

Ostrzeżenie dot. te...

Lampa stojąca...

moje grupy

moje covigramy

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie ścienn...

Oświetlenie sufito...

Lampa stojąca ob...

Scena Tv

Kuchnia połączona z...

...

Rys. 17: Edytowanie/usuwanie covigramu
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Dodawanie urządzenia do listy ulubionych (Rys. 18)
Urządzenia, do których podłączone są często obsługiwane odbiorniki, w celu umożliwienia 
szybkiego wyboru można dodać do listy moje ulubione. 

 � W tym celu nacisnąć pomarańczowy przycisk .
Wyświetli się lista wszystkich urządzeń, które jeszcze nie zostały dodane do ulubionych.

 � Dodać urządzenia do listy moje ulubione, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.
 � Wybrać przycisk Zapisz, aby zdefiniować urządzenia jako ulubione, lub przycisk , aby 

odrzucić zmiany.
Ulubione urządzenia wyświetlą się w menu głównym.

moje covigramy

moje ulubione

Off

Off

Oświetlenie zewnętrzne 

Ostrzeżenie dot. temp...

Wył. wszystko

Oświetlenie sufitow...

Oświetlenie ścienne...

Ulubione Zapisz

Oświetlenie sufitowe w obszarz...

Oświetlenie ścienne w salonie

Lampa stojąca obok kanapy moje covigramy

moje ulubione

Kuchnia połączona z...

Scena Tv

Ostrzeżenie dot. temp...

Oświetlenie zewnętrz...

Wył. wszystko

Rys. 18: Ustalanie ulubionych

Usuwanie urządzenia z listy ulubionych (Rys. 19)
 � Nacisnąć przycisk i  w prawym górnym rogu menu głównego.

Wszystkie elementy menu głównego zostaną przełączone na tryb edycji.
 � Wybrać na liście ulubionych urządzenie, które ma zostać z niej usunięte, naciskając przycisk 

i  przy danym urządzeniu.
Wyświetlą się szczegółowe informacje na temat urządzenia, takie jak stan przełączenia 
i grupy, do których urządzenie zostało dodane.

 � Nacisnąć przycisk Usuń z ulubionych.
 � Nacisnąć przycisk Zapisz, aby usunąć urządzenie z listy moje ulubione, lub przycisk 

Wróć., aby odrzucić zmiany.
Usunięte urządzenie nie będzie już wyświetlane w menu głównym pod moje ulubione.

 � Nacisnąć przycisk  w prawym górnym rogu menu głównego, aby zakończyć proces edycji.
W analogiczny sposób można dodawać do listy ulubionych i usuwać z niej inne urządzenia.

hager.pl

coviva Smartbox



Strona 24/32 user_02-2018

moje covigramy

moje ulubione

ZAŁ

Kuchnia połączona...

Ostrzeżenie dot. te...

Zewnętrzne kuchni

Wył. wszystko

Oświetlenie ści...

Grupy żadne

ZAŁ

Szczegóły ZapiszWstecz

Usuń urządzenie

Usuń z ulubionych

Lampa stojąca obok kanapy moje covigramy

my favorites

Off

Kuchnia połączona z...

Ostrzeżenie dot. temp...

Oświetlenie zewnętrzne 

Wył. wszystko

Oświetlenie ścienn...

moje covigramy

moje ulubione

ZAŁ

ZAŁ

Oświetlenie zewnętr...

Ostrzeżenie dot. te...

Wył. wszystko

Oświetlenie sufi...

Oświetlenie ście...

Rys. 19: Usuwanie z listy ulubionych

Zmiana ustawień (Rys. 20)
W ustawieniach można wprowadzać zasadnicze zmiany dotyczące aplikacji oraz przeglądać 
niektóre informacje.

 � Otworzyć stronę ustawień, naciskając pod  przycisk .
Możliwość dokonania ustawień lub wyświetlenia dodatkowych informacji jest oznaczona 
symbolem  z prawej strony danego wiersza. Po wybraniu takiego wiersza wyświetla się 
nowa strona z możliwością wprowadzania odpowiednich ustawień (zob. Tabela 2).

 � Każdą zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz lub odrzucić przyciskiem ; 
możliwy jest też powrót do poprzedniej strony bez zapisywania zmian – w tym celu nacisnąć 
przycisk .

 � Następnie zakończyć wprowadzanie ustawień przyciskiem .

hager.pl

coviva Smartbox



Strona 25/32 user_02-2018

ustawianie Wybór Informacje Format/szczegóły/operacja
coviva Smartbox

coviva ID 123456789012
data / czas  

Strefa czasowa 
Okres 
Kraj

DD.MM.RRRR, hh:mm  
MEZ 
Czas letni 
Polska

język coviva 2) English, Francais,  
Italiano, Deutsch,  
Swedish, Dutch, …

Wersja coviva 2.6.7 (cc24680)
Wersja KNX 1.1.13
Wersja alarmu 1.0.6

Użytkownicy (zob także Dodawanie użytkowników (Rys. 7)
Moje konto Imię Imię 

Nazwisko
Główny Kontakt E-mail 

Telefon
Profil Nazwa użytkownika 

Prawa
Zmień hasło 

Wszyscy użytkownicy Ja
Główny wszystkie dane profilu  

(zob. wyżej)
tylko wskazanie, brak możli-
wości zmiany

Pozostali
Instalator wszystkie dane profilu  

(zob. wyżej)
tylko wskazanie, brak możli-
wości zmiany 
Możliwość aktywacji/dezak-
tywacji dostępu zdalnego dla 
instalatora w celu przepro-
wadzenia serwisu

  

nieograniczony możliwość zmiany wszyst-
kich danych profilu

Dodawanie użytkownika zob. Dodawanie użytkowni-
ków (Rys. 7)

Sieć
Adres IP 192.168.178.23

Wifi coviva Tryb Hotspot: aktywny Imię coviva - 123456789012
Hotspot-Funktion: deaktiv Wyświetlanie listy 

wszystkich sieci WLAN
- Wybór sieci WLAN.
- Wprowadzanie hasła do 

sieci WLAN.
2) Aplikacja co do zasady wykorzystuje język ustawiony w urządzeniu końcowym. To ustawienie definiuje tylko język 

wiadomości e-mail i Push.

Tabela 2: Ustawienia i informacje systemowe
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Moje konto Główny

Ja

Pozostali

UżytkownicyUstawienia

Max

Instalator

Standardowy

Classic

Meier

Max

coviva ID 0024C6F21834

data / czas 09.11.16, 00:00

język coviva English

wersja coviva 2.6.7(cc24680)

wersja KNX 1.1.13

wersja Alarmu 1.0.6

Użytkownicy

Moje konto Główny

Wszyscy użytkownicy

Ustawienia

Sieć

Wersja aplikacji {{version}}
Copyright Hager Group 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone

Dioda LED statusowa Twojego coviva 
Smartbox załączy się po podłączeniu 
kompatybilnego rozszerzenia wifi

Adres IP zostanie tu wyświetlony 
zaraz po podłączeniu covia Smartbox 
poprzez sieć LAN do rutera (DHCP)

Adres IP zostanie tu wyświetlony zaraz 
po podłączeniu covia Smartbox 
poprzez sieć LAN do rutera (DHCP)

Adres IP 192.168.178.23

cov.0024C6F21834Wifi

i

coviva

Urządzenia

Grupy

Covigramy

Ulubione

Wyloguj i przekaż

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

i

moje urządzenia

moje grupy

moje covigramy

moje ulubione

    Dodaj użytk. Zapisz

English

Français

Italiano

Deutsch

Swedish

Dutch

Ustawienia

Ustawienia  Ustawienia wifi

Aktywuj tryb Hotspot jeżeli chcesz 
aby coviva Smartbox utworzył swoją 
własną sieć wifi.

FRITZ-Box 

Tryb Hotspot

Wybierz sieć… ...

...

Rys. 20: Wywoływanie/zmiana ustawień

4  Obsługa

Koncepcja obsługi
Po zalogowaniu się do aplikacji (zob. Logowanie do aplikacji jako administrator (Rys. 6)) wy-
świetla się menu główne. Rozróżnia się następujące kategorie:

 – moje urządzenia
 – moje grupy
 – moje covigramy
 – moje ulubione

Do kategorii tych można przejść z menu głównego przez przesuwanie palcem po ekranie (apli-
kacja mobilna) lub przewijanie (aplikacja internetowa) do góry i na dół.
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50%

moje urządzenia

moje covigramy

Off

23,5°C
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4,8°C

Ściemniacz w syp...
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Ogrzewanie w sy...

Ogrzewanie w p...

Baza Netatmo 

Moduł zewnętrzn...

Alternatywnie możliwy jest bezpośredni wybór żądanej kategorii za pomocą przycisku .

moje covigramy

moje ulubione Off

ZAŁ

Oświetlenie zewnętrzne 

Ostrzeżenie dot. temp...

Wył. wszystko

Światło

Oświetlenie ścienn...

i

coviva

Urządzenia

Grupy

Covigramy

Ulubione

Wyloguj

Off

50%

100%

23,5°C

23,5°C

22,6°C

4,8°C

i

100%

50%

moje urządzenia

moje covigramy

ZAŁ

23,5°C

23,5°C

22,6°C

4,8°C

Ściemniacz w syp...

Żaluzja w obszarz...

Gniazdo salon

Ogrzewanie w sy...

Ogrzewanie w p...

Baza Netatmo 

Moduł zewnętrzn...

Każdy użytkownik, niezależnie od posiadanego profilu, może obsługiwać wszystkie skonfiguro-
wane funkcje i wyświetlać wszystkie informacje. 
Obsługa jest intuicyjna i odbywa się w podobny sposób co w przypadku innych aplikacji. Poniż-
sza tabela zawiera zestawienie podstawowych sposobów obsługi i zastosowań aplikacji coviva 
(zob. Tabela 3).

 Obsługa za pomocą aplikacji internetowej odbywa się w analogiczny sposób – różnica pole-
ga jedynie na tym, że zamiast obsługi dotykowej i przesuwania palcem po ekranie poszcze-
gólne operacje wykonuje się przez klikanie myszą lub przeciąganie z wciśniętym lewym 
przyciskiem myszy, lub przewijanie.

Wskazanie Obsługa/wskazanie Zastosowania (przykładowe)
moje urządzenia (obsługa):  
Otwieranie/zamykanie widoku przez dotknięcie wiersza odpowiedniego urządzenia

EinGniazdo salon WYŁ
Dotknięcie 
włączenie/wyłączenie
Wskazanie stanu przełączenia

Sterowanie oświetleniem:
- Włączanie/wyłączanie światła
- Włączanie/wyłączanie odbiorników 

podłączonych do gniazdka

Ściemniacz w syp...71%
Przesuwanie palcem po ekranie w le-
wo/w prawo 
włączanie/wyłączanie, ściemnianie/
rozjaśnianie
Wskazanie w % (0%: WYŁ, 100%: ZAŁ)

Sterowanie oświetleniem:
- Ustawianie poziomu jasności lampy

Żaluzja w obszarz...50%
Przesuwanie palcem po ekranie w le-
wo/w prawo 
podnoszenie/opuszczanie
Wskazanie w % (0%: otwarte, 100%: 
zamknięte)

Sterowanie żaluzjami:
- Pozycja żaluzji/rolety
- Ustawienie lameli żaluzji
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Ogrzewanie w p...23,5°C

21,5°C

Dotknięcie /  
zmniejszanie/zwiększanie wartości
Dotknięcie symbolu 
zmiana trybu pracy 
Wskazanie zmierzonej temperatury

Sterowanie ogrzewaniem:
- Ustawianie wartości zadanej 

temperatury w krokach po 0,5°C
- Wybór trybu pracy Komfort, Nocne 

obniżenie temperatury, Ochrona przed 
zamarzaniem

moje urządzenia (informacje):  
Włączanie widoku trybu ustawień przez dotknięcie symbolu i  w wierszu danego urządzenia

i21,9°CNetatmo We...

Temperatura

35%

513 ppm

21,3°C

50 dB

1028 mBar

Wilgotność

CO2

Pomiar dźwięku

Ciśnienie

pomiary

Wskazanie wartości zmierzonych przez 
czujniki w postaci wartości liczbowej 
i jednostki

Czujniki fizyczne:
Wartości pomiarowe stacji pogodowej, 
np.:
- Temperatura wewnętrzna
- Względna wilgotność powietrza 

wewnątrz
- Stężenie CO2 w powietrzu 

w pomieszczeniu
- Poziom głośności w pomieszczeniu
- Ciśnienie powietrza wewnątrz 

pomieszczenia

 W przypadku innych modułów należy 
odczytać odpowiednie dane z czujni-
ków zewnętrznych.

moje grupy: 
Wybór przez dotknięcie symbolu  w wierszu danej grupy

i

moje urządzenia

Ogrzewanie w kuchniWstecz

Oświetlenie ścienn...WYŁ

Wszystkie urządzenia należące do grupy 
są wyświetlane identycznie jak w menu 
moje urządzenia i mogą być obsługiwane 
w wyżej opisany sposób.

Wywołanie listy urządzeń przez dotknię-
cie, np.:
- wszystkie lampy na parterze
- wszystkie odbiorniki w salonie/jadalni/

kuchni

moje covigramy: 
Otwieranie/zamykanie widoku przez dotknięcie wiersza odpowiedniego covigramu

Oświetlenie zewnętrzne 
Dotknięcie 
aktywacja/dezaktywacja

Jednoczesne sterowanie kilkoma odbior-
nikami w zależności od zdarzeń, np.:
- Włączenie wszystkich lamp 

zewnętrznych przy zmierzchu.

 Jeśli dane zdarzenie nastąpiło jeszcze 
przed aktywacją covigramu, to zapi-
sana operacja nie jest wykonywana. 
Covigram należy aktywować przed 
wystąpieniem danego zdarzenia.

Wył. wszystko
Dotknięcie 
ręczne wywołanie danego scenariusza

- Wyłączenie wszystkich odbiorników 
przy wyjściu z domu.

moje ulubione:  
Otwieranie/zamykanie widoku przez dotknięcie wiersza odpowiedniej listy ulubionych

Oświetlenie ścien... WYŁ
Wszystkie urządzenia znajdujące się na 
liście ulubionych są wyświetlane iden-
tycznie jak w menu moje urządzenia 
– jednakże w kolorze pomarańczowym – 
i mogą być obsługiwane w wyżej opisany 
sposób.

Obsługiwanie najczęściej używanych 
urządzeń zgrupowanych na jednej liście 
za jednym dotknięciem przycisku ekra-
nowego

Tabela 3: Koncepcja obsługi

 Urządzenie Smartbox można używać w środowisku lokalnym także bez podłączenia do 
Internetu, o ile nie jest konieczne sterowanie funkcjami działającymi tylko w trybie online, 
takimi jak np. dostęp zdalny, powiadomienia lub wyświetlanie danych pomiarowych Netatmo.
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Resetowanie sieci
Urządzenie Smartbox umożliwia przeprowadzenie ręcznego resetu sieci.

Tryb resetowania Czynnik wyzwalający Skutki resetu
Reset sieci Utrata klucza dostępu  

WLAN
- Zresetowanie ustawień sieci
- Aktywacja dostępu lokalnego

 Pozostałe ustawienia, projekt i profile 
użytkowników pozostają bez zmian.

Tabela 4: Reset

ONLINE

WLAN

POWER

005587..
.

GC03/16

(1) (10)

 � Przytrzymać przycisk RESET (10) wciśnięty dłużej niż 5 sekund, aż dioda LED RGB (1) 
zacznie powoli migać na niebiesko.

 � Na krótki czas zwolnić przycisk RESET (10) i ponownie jeden raz nacisnąć, aby potwierdzić 
wybór trybu resetowania.
Szybkie miganie diody LED RGB (1) w kolorze niebieskim potwierdza pomyślne wykonanie 
resetu.

> 5 s 1 x

Rys. 21: Reset sieci
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Wskaźnik LED RGB
Urządzenie Smartbox posiada wskaźnik (1) służący do sygnalizacji występujących błędów oraz 
wskazywania przebiegu realizowanych przez nie procesów (zob. Tabela 5).

Sygnał Przyczyna
Miganie na czer-
wono 

Ostrzeżenie krytyczne, np. pożar lub włamanie

Czerwone światło 
stałe

Błąd sprzętu lub oprogramowania

Miganie na żółto Ostrzeżenie techniczne, np. niski poziom nałado-
wania baterii jednego z urządzeń w instalacji

Miganie na niebie-
sko

Aktualizacja, trwa instalowanie aktualizacji opro-
gramowania

Tabela 5: Wskaźnik LED RGB (1)

Serwis zdalny
Urządzenie Smartbox umożliwia instalatorowi komfortowy dostęp i pracę na projekcie bez ko-
nieczności bezpośredniej wizyty u klienta.
Dostęp zdalny umożliwia np.:

 – sprawdzanie stanu instalacji
 – dostosowanie konfiguracji
 – zmianę ustawień
 – przeglądanie protokołów zdarzeń
 – dodawanie i usuwanie użytkowników
 – tworzenie lub modyfikowanie covigramów

   
Dostęp zdalny jest możliwy dopiero po przejęciu projektu przez administratora. Dlatego admini-
strator musi udzielić instalatorowi zezwolenia na serwis zdalny.

 Dostęp zdalny jest możliwy zarówno za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jak i aplikacji inter-
netowej (zob. Otwarcie aplikacji internetowej coviva).

Konfiguracja dostępu zdalnego
Urządzenie Smartbox znajduje się w trybie online.

 � W menu głównym nacisnąć  i wywołać ustawienia za pomocą .
 � Wybrać Wszyscy użytkownicy.

Wyświetli się widok Użytkownicy.
 � Wybrać profil instalatora.
 � Aktywować Dostęp do instalacji.

Instalator może się teraz znów zalogować do projektu i zdalnie modyfikować go zgodnie 
z życzeniem klienta.
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i

coviva

Urządzenia

Grupy

Covigramy

Ulubione

Wyloguj

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ

space return.?123

Moje konto Główny

Instalator

Standardowy

Meier

Max

Użytkownik

Ja

Pozostali

Ustawienia

coviva ID

data / czas

język coviva

wersja coviva

wersja KNX

wersja Alarmu

Moje konto

Wszyscy użytkownicy

Ustawienia

0024C6F21831

09.11.16.00:00

English

2.6.7 (cc24680)

1.1.13

1.0.6

Główny

Użytkownik

Dostęp do instalacji

Imię

Nazwisko

E-Mail

Telefon

Nazwa uż.

Prawa

Meier

Nazwa

Kontakt

Profil

Użytkownicy

mike.fischer@berker.de

mike.fischer@berker.de

Instalator

Rys. 22: Udzielenie instalatorowi zezwolenia na serwis zdalny
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Załącznik

Profile użytkowników i uprawnienia
Profil użytkownika

Uprawnienia Instalator3) Administrator Użytkownik
Definiowanie administratora 

Dodawanie użytkowników  

Usuwanie użytkowników  

Tworzenie nowego projektu 

Dodawanie/usuwanie urządzeń komforto-
wych



Dodawanie/usuwanie urządzeń  
dodatkowych

 

Dodawanie/usuwanie urządzeń  
bezpieczeństwa



Tworzenie grup   

Edytowanie/usuwanie grup   

Tworzenie covigramów   

Edytowanie/usuwanie covigramów   

Dodawanie do listy ulubionych   

Usuwanie z listy ulubionych   

Instalowanie aktualizacji  
przed przekazaniem projektu



Instalowanie aktualizacji  
po przekazaniu projektu



Przekazanie projektu 

Odbiór projektu 

Udzielenie zezwolenia na serwis zdalny 

Przeprowadzanie serwisu zdalnego 

Zmiana ustawień   
3)  Te uprawnienia są aktywne w trakcie całego procesu tworzenia projektu oraz podczas serwisu zdalnego

Tabela 6: Profile użytkowników i uprawnienia

Akcesoria
Moduł WLAN  TKH180
Adapter WLAN TKH181
Elementy wymienne:
Zasilacz TKC110
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