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Output
15VDC / 2A

 Art.Nr.: -

Spannungseinsteller 15-17V

Kontrollanzeige DC OK

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

AN_NGV-860_DE_101018Netzgerät-Video NGV-860

Beschreibung:

Das Video Netzgerät NGV-860 dient zur Stromversorgung der Video-Komponenten einer
ELCOM Türsprechanlage. Das NGV-860 wird auf die Hutschiene in der Hausverteilung montiert. 
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen nicht bedeckt werden und 
eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist.

Technische Daten:
Eingangsspannung 230 VAC (+/- 15%)
Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Ausgangsspannung 15 VDC
Ausgangsstrom 2 A
Leistung 30 W
Wirkungsgrad 85% (Vollast)
Leerlaufaufnahme 1W 
Überlastungsschutz Strombegrenzung 2.7 A
Temperaturbereich -10 - +50°C
Maße (HxBxT) 93 x 72 x 68mm
Platzbedarf im Verteiler 4  Einheiten

Hinweis: Bei mehreren NGV-860 in einer Anlagen müssen die -Pole verbunden werden!

Hotline: hotline@elcom.de
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