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Antenne-installatie SAT met 2 'schelende' Quattro Universal 
LNB´s voor analoge en digitale ontvangst van twee 
satellieten, bijv. Astra en Eutelsat.
1: multischakelaar met versterker
2: antennecontactdoos art.nr.: 4522 (enkelvoudige)
3: antennecontactdoos art.nr.: 4594 (enkelvoudige) 
    alternatieve 4-gaats antennecontactdoos voor het 
    kijken naar het ene en het opnemen van een 
    ander tv-kanaal.  
4: optionele verdeler of versterker; alleen als ingang 
    voor terrestrische signalen gebruikt moet 
    worden.

Antenne-installatie SAT met Single Universal LNB voor ca. 3 
antennecontactdozen. Voor analoge en digitale ontvangst
van een satelliet. Ook toepasbaar achter multischakelaar.
1: antennecontactdoos 3-gaats, meervoudige art.nr.: 4593
2: antennecontactdoos 3-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4522
Functie: als beide antennecontactdozen gelijktijdig worden gebruikt, wordt bij de eerste  
             antennecontactdoos het niveau (horizontaal of verticaal) bepaald en bijgevolg kan alleen bij 
             de tweede antennecontactdoos ontvangst plaatsvinden.

Antenne-installatie SAT via één kabel in combinatie met 
multischakelaar bij Quattro Switch LNB voor de digitale 
ontvangst van een satelliet, bijv. Astra of Eutelsat.
1: SAT-antenne Hirschmann; type: CS 400
2: versterker Hirschmann; type: GNS 320
3: verdeler Hirschmann; type: VFC 0421
4: verdeler Hirschmann; type: VFC 0421 SF
5: digitaal systeemapparaat via één kabel
    Hirschmann; type: CEF 211 D
6: multischakelaar Hirschmann; type: CKR 5041
7: verdeler Hirschmann; type: VFC 0631 SF
8: antennecontactdoos 3-gaats, enkelvoudige 
    art.nr.: 4522
9: antennecontactdoos 3-gaats, meervoudige art.nr.: 4523
10: antennecontactdoos 4-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4594
11: eindweerstand art.nr.: 4503
Functie alleen bij genoemde typen.

Antenne-installatie SAT via één kabel met Quattro 
Switch LNB voor de digitale ontvangst van een 
satelliet, bijv. Astra of Eutelsat.
1: SAT-antenne Hirschmann; type: CS 400
2: versterker Hirschmann; type: GNS 320
3: digitaal systeemapparaat via één kabel Hirschmann; type: CEF 211 D
4: verdeler 4-voudig Hirschmann; type: VFC 0741 SF
5: antennecontactdoos 3-gaats, meervoudige art.nr.: 4523
6: eindweerstand art.nr.: 4503
Functie alleen bij genoemde typen.

Antenne-installatie SAT met 2 Single Universal LNB´s voor 
ontvangst van bijv. Astra en Eutelsat. Voor analoge en 
digitale ontvangst van twee satellieten.
1: antennecontactdoos 3-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4522
2: DiSEqC-schakelaar
3: verdeler voor koppeling van terrestrische signalen bijv. voor 
    regionale FM/TV-ontvangst.

Sterstructuur Etage-sterstructuur
Bekabelingstructuren

Boomstructuur

1: versterker
2: antennecontactdoos 2-gaats, meervoudige art.nr.: 4515
3: eindweerstand art.nr.: 4503

Antenne-installatie terrestrisch en/of 
breedbandkabel BK in boomstructuur 
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1: versterker
2: aftakking
3: antennecontactdoos 2-gaats enkelvoudige art.nr.: 4502
4: eindweerstand art.nr.: 4503

Als in een breedbandinstallatie slechts 1 antennecontact-
doos aanwezig is, moet een meervoudige met 
eindweerstand geplaatst worden.

Antenne-installatie terrestrisch en/of 
breedbandkabel BK in sterstructuur
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1: versterker
2: verdeler
3: antennecontactdoos 2-gaats, meervoudige 
    art.nr.: 4515
4: eindweerstand art.nr.: 4503

Antenne-installatie terrestrisch en/of 
breedbandkabel BK in boomstructuur/
sterstructuur 
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Antenne-installatie SAT met Single Universal LNB 
voor analoge en digitale ontvangst van een satelliet.
1: antennecontactdoos 3-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4522
2: verdeler voor koppeling van terrestrische signalen bijv. voor regionale         
    FM/TV-1 ontvangst. 
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Antenne-installatie SAT met Twin Universal LNB voor bijv. 2 ontvangers of
twinontvangers voor het kijken naar het ene en opnemen van een ander 
tv-kanaal, bijv. 2x Astra.
Voor analoge en digitale ontvangst van een satelliet.
1: antennecontactdoos 3-gaats,
    enkelvoudige art.nr.: 4522
2: antennecontactdoos 4-gaats,
    enkelvoudige art.nr.: 4594
3: verdeler voor koppeling van 
    terrestrische signalen voor bijv.
    ontvangst van regionale FM/TV.
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Tussen de antennecontactdozen moet de ontkoppelingsdemping minstens 40 dB bedragen.
Einddozen hebben geen ontkoppeling en worden hoofdzakelijk met aftakkingen vertakt. De aansluiting aan de 
vertakking wordt ook als steek gekenmerkt en alleen hier mag een einddoos aangesloten worden. Aan de 
doorgang van een vertakking mogen echter alleen rijgdozen of verdere vertakkingen aangesloten worden.
Op verdelers (te weinig ontkoppeling) mogen alleen rijgdozen aangesloten worden, omdat alleen op die manier te 
ontkoppeling toereikend is. De laatste rijgdoos moet met een 75 ohm afsluitweerstand afgesloten worden.

Ruisniveau C/N
De signaal-ruisverhouding is de in decibel uitgedrukte verhouding van het gewenste signaal ten opzichte van de 
ruis. Het ruisniveau geeft aan, hoe veel kleiner de signaal-ruisverhouding aan de uitgang van een actief 
bouwelement (bijv. versterker) dan aan de ingang is.

Planningsaanbevelingen

Peilaanbevelingen voor de antennecontactdozen in navolging van EN 50083-7:

 LCD, plasma alsook 100 Hz televisies hebben grotere ruisverhoudingen nodig voor een optisch ruisvrijer 
 beeld (50 dB). Het niveau mag hierbij niet hoger zijn dan 74 dB.
 Indien mogelijk als sterstructuur installeren
 Aftakker en verdeler in toegankelijke ruimtes installeren
 Coaxiale leidingen in systemen van lege buizen installeren
 Buigradius van de coaxiale leidingen in acht nemen
 Versterker in een droge ruimte met eigen elektriciteitsvoorziening monteren
 De verbinding van lege buizen van stapelgeheugen voorzien
 Verdeelnet van het huis aan het equipotentiaal van het gebouw verbinden
 Frequentiebereik breedband-kabelnetwerk BK: 47 - 862 MHz
 Frequentiebereik SAT-ZF: 950 - 2400 MHz
 Antennecontactdozen als breedband installeren
 Afscherming van het verdeelnet van het huis min. 75 dB beter conform Class A
 Voor het aansluiten op de terugweggeschikte backbone componenten gebruiken

Signaal-ruisverhouding
< 46 dB
37 dB
30 dB

< 26 dB

Beeldkwaliteit
zeer goed

goed
onvoldoende
onbruikbaar

Ruis
niet zichtbaar

zichtbaar, maar niet storend
duidelijk zichtbaar, storend

overheersend

frequentie
(Meetapparaatinstelling)

VHF
87,5 - 108 MHz

(FM)
Terrestrieel analoog 

87,5 - 108 MHz 
(RZB-AM)

Terrestrieel digitaal
47 - 862 MHz 

(COFDM)
Kabel analoog
47 - 862 MHz

(RZB-AM)
Kabel digitaal
47 - 862 MHz

(64-QAM)
SAT-ZF analoog
950 - 2150 MHz

(FM)
SAT-ZF digitaal

950 - 2150 MHz
(QPSK)

min.

50

 
60

45

60

47

47
(55)

47
(53)

max.

70

 
80

70

80

67

77
(70)

77
(70)

Declinatie
max.

15

 
12

12

12

12

15
(7)

15
(7)

Ruisniveauh/kwalteitb
bit-foutpercentage

C/N: 38 dB mono
C/N: 48 dB stereo

 

C/N: 44 dB 

C/N: 25 dB; BER: < 2.0 E-4
(voor Viterbi FEC 3/4) | 

MER: 24 dB

C/N: 44 dB

BER: 2.0 E-7
MER: 30 dB

C/N: 15 dB bij 27 MHz
C/N: 12 dB bij 36 MHz

C/N: 11 dB; BER: 2.0 E-4
(voor Viterbi FEC 3/4)

MER: 15 dB

niveau dBµV (nicht sesitiv)
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Antenne-installatie SAT met Quattro Switch LNB voor bijv. 4 ontvangers, 
bijv. 4x Astra. Voor analoge en digitale ontvangst van een satelliet.
1: antennecontactdoos 3-gaats,
    enkelvoudige art.nr.: 4522
2: antennecontactdoos 4-gaats,
    enkelvoudige art.nr.: 4594
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Antenne-installatie SAT met 2 'schelende' Twin Universal 
LNB´s voor ontvangst van bijv. Astra en Eutelsat.
Voor analoge en digitale ontvangst.
1: antennecontactdoos 3-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4522
2: DiSEqC-schakelaar
3: antennecontactdoos 4-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4594
 voor het kijken naar het ene en het opnemen 
 van een ander tv-kanaal.
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Antenne-installatie SAT met Quattro Universal LNB voor 
analoge en digitale ontvangst van een satelliet, bijv. Astra.
1: multischakelaar met versterker
2: antennecontactdoos 3-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4522
3: antennecontactdoos 4-gaats, enkelvoudige art.nr.: 4594
    alternatieve 4-gaats antennecontactdoos voor het kijken naar het ene en 
    het opnem en van een ander tv-kanaal.
4: optionele verdeler of versterker; alleen als ingang voor terrestrische signalen 
    gebruikt moet worden.

Door cascade-eerbare multischakelaar en aftakkingen/ 
verdelers installaties uitbreidbaar tot > 100 deelnemers.
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alternatief
Door cascade-eerbare multischakelaar
en aftakkingen/ verdelers installaties 
uitbreidbaar tot > 100 deelnemers.
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Data-/telecommunicatie

17 mm

34 mm

17 mm

rd

zw

wt

ge

1a

1b

2a 2b

1a

1b

2a

Paar 1

Paar 2

ge

rd

gr

bl 2b

4 312

PIN Overdrachtssignaal
1 Massa luminantie (Y)
2 Massa chrominantie (C)
3 Intensiteit (luminantie) Y
4* Kleur (chrominantie) C

S-Video module

De S-Video (ook bekend als Separate Video, Y/C) Modul wordt gebruikt om 
helderheids- (luminatie) en kleur- (chrominantie) informatie gescheiden over te 
dragen. De leiding mag niet langer dan 10 m zijn.

3

1

4

2

4 312 +- +-

Cinchmodule

- +

Cinch (RCA) kenmerkt gestandaardiseerde connectors voor de 
overdracht van elektrische signalen, prioritair via coaxiale kabels. Het 
gebruik van andere typen leidingen is niet veel voorkomend, maar wel 
mogelijk.

- + - +

SHL

4,10,11

512

13

14

1 6 2 7 3 8

PIN overdrachtssignaal  ader
1 Rood   Coaxiale ader
2 Groen   Coaxiale ader
3 Blauw   Coaxiale ader
4* Monitor ID Bit 2  Twisted Pair-ader (optionele aansluiting)
5 Massa   Twisted Pair-ader
6 Rood Massa   Coaxiaal scherm
7 Groen Massa   Coaxiaal scherm
8 Blauw Massa   Coaxiaal scherm
9 Niet bewezen   Niet gecontacteerd
10* Synchroon massa  Twisted Pair-ader
11* Monitor ID Bit 0 of digitale massa Twisted Pair-ader (optionele aansluiting)
12 Monitor ID Bit 1  Twisted Pair-ader (optionele aansluiting)
13 Horizontale synchronisatie  Ader 1
14 Verticale synchronisatie  Ader 2
15 Monitor ID Bit 3  Niet gecontacteerd
SHL Behuizing bescherming  Uitwendige bescherming
*worden samen op een klem aangesloten.

15

15

610

11
SHL

VGA module

De VGA module wordt gebruikt om signaalapparaten op een grafische kaart 
aan te sluiten. VGA-leidingen kunnen afhankelijk van de kwaliteit al bij een 
lengte van 5 m gevoelig voor storingen zijn, maar ook bij meer dan 30 m nog 
een goed signaal overdragen. Kabels met coaxiale opbouw voor de 
kleurkanalen die geschikt zijn voor hoge frequenties het gunstigst.

Oudere kenmerking met kleuren
bijv. A-2Y(St)2Y 2x2x0,6 ST III Bd

Rangschikking in de kabel bij stergroepering
Aanduiding met ringen
bijv. bij J-2Y(St)Y 2x2x0,6 Bd

Aanduiding met kleuren
bijv. J-Y(St)Y 2x2x0,6 Lg nieuw

Kleurcodering
rd = rood
zw = zwart
wt = wit
ge= geel
gr = groen
bl = blauw
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Aanduiding met kleuren bijv. J-Y(St)Y 2x2x0,6 Lg
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TX+
RX+

RX-

TX-

RX-

TX+
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RX+
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Token Ring
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TX+
TX-
RX-

E
a
b
W

W
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b
E
W
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TX+
TX-

RX-

RX+ 2a
1a
1b
2b

a
b

U-R2a
U-R2a

TX+
TX-

As400

X

X
X

X

X
X
X
X

TIA/EIA-568-A
TIA/EIA-568-B

X

X
X

X

Gigabit Ethernet

TP-PMD
ATM

3270

NTBA

a / b

P 0
7 8

5

2

PC mit S0-Karte

U PN

8 1 8 1 8 1 8 1 8 18 1

ISDN-installatie
ISDN-lijn naar kantoor S0-bus-lijn

Systeemtelefoons
"normale" of draadloze telefoons
met analoge aansluiting

S0-telefoon
Faxgroep 4

Faxgroep 3

Pintoewijzing van de UAE-aansluitdozen
UAE 2x8 (4) met schak-
elbare weerstanden

* bruggen
steekbaar

De paarsgewijs getwiste ('twisted') aders mogen 
niet meer dan 13 mm van elkaar gescheiden 
worden, omdat anders de overdrachtseigen-
schappen veranderen Plaats bij afgeschermde kabels 
de afscherming.

De buigradius "r" van de kabel mag 
niet kleiner zijn dan 4x de kabeldiameter "d"
( r > 4.d)

Instructies voor kabels van cat. 5 en 6 Toewijzing van contacten UAE/RJ45
klemmenbetekenis van de UAE/pin

analoge terminal, internationale norm (IEC)
analoge terminal, Siemens

UP0-ISDN-terminal

analoge terminal, T-Com
S0-ISDN-terminal
1a/1b zenden, 2a/2b ontvangen
(van netwerkaansluiting NTBA)

10Base-T
niet-afgeschermd

Splituitgang

DSL-modemuitgang
10Base-T en 100Base-TX
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NTBA = netwerkaansluiting
(Network Terminator Basic Access)

UAE = universeel-aansluitingseenheid

TR = eindweerstand
(Terminal Resister) per 100 Ohm 1/4 W
Als aansluitdoos kan de UAE-aansluitdoos
met schakelbare weerstanden art.nr. 4592
worden gebruikt.

Aansluitingsvarianten op ISDN-S0-bus

Maximaal 12 UAE-aansluitdozen 1-voudig 
waarbij in totaal 8 eindapparaten mogen 
zijn ingestoken.(max. 4 telefoons en 4 opties)

Maximaal 6 UAE-aansluitdozen 2-voudig 
waarbij in totaal 8 eindapparaten mogen zijn 
ingestoken. (max. 4 telefoons en 4 opties)

Maximaal 12 UAE-bussen waarbij in
totaal 8 eindapparaten mogen zijn ingestoken.
(max. 4 telefoons en 4 opties)

Data-/telecommunicatie

Begripsdefinities
Beeldresolutie Maat voor de grootte van een beeld, gemeten in het 
aantal beeldpunten (pixeldichtheid) of in het aantal kolommen en regels 
(breedte en hoogte).

HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)  Kopieerbeveiliging 
voor digitale programma-inhoud met hoge bandbreedte in relatie met DVI 
en HDMI.

MPEG (Moving Video Expert Group)   Reductiemethode voor beeld- en 
geluidsdata. Anders dan bij analoge methoden (hier worden per seconde 
25 volledige beelden met alle informatie overgedragen) houdt de 
MPEG-methode alleen rekening met de werkelijke beeldveranderingen en 
berekent het weer te geven volledige beeld.

DVB (Digital Video Broadcasting)   Gestandaardiseerde 
methode voor de overdracht van gecomprimeerde 
(MPEG-2, H.264) digitale inhoud (TV, radio, meerkanaals-
geluid, ruimtegeluid, interactieve diensten). DVB-S staat 
voor satelliet-, DVB-T voor terrestrische en DVB-C voor kabeloverdracht.

Interface-normen
USB (Universal Serial Bus)   [Wandcontactdoos 
USB/audio 3,5 mm mini-Jack,. 33 1539 ..] Serieel bus-
systeem voor het verbinden van computersystemen en 
weergaveapparaten met externe apparatuur of geheugen-
media. De aansluiting is tijdens bedrijf mogelijk. De 
eigenschappen van aangesloten apparaten worden 
automatisch herkend. Geheugenmedia zoals USB-sticks en harde 
schijven zijn bij de thuisbioscooptoepassingen bedoeld als uitbreiding 
voor opname-apparaten voor aansluiting op weergave-apparatuur.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)   [High Definition 
wandcontactdoos, bestelnr. 33 1542 ..] Interface voor volledig digitale 
overdracht van audio- en videogegevens. HDMI-videogegevens zijn 
downwards compatibel naar DVI-D.

DVI (Digital Video Interface)   Standaard interface voor 
overdracht van beeldgegevens. Via deze interface kunnen 
weergaveapparaten zoals bijvoorbeeld LC-displays, 
projectoren, TFT-beeldschermen, plasma-displays of 
camera's op de grafische kaart van een computer worden 
aangesloten. 

Video-overdrachtssignalen:
 DVI-I:  analoog en digitaal
 DVI-D:  digitaal
 DVI-A: analoog

Audio-normen
Dolby® Digital   (ook 5.1 geluid genoemd) Digitaal 
meerkanaals audiosysteem voor de bioscoop en de 
thuisbioscoop. Opvolgsysteem van Dolby Surround 
(of ook Dolby 2.0). Dolby® Digital ondersteunt tot 6 discrete kanalen 
(5 luidsprekers, 1 subwoofer) en gebruikt een verliesgevende datacom-
pressie.

Dolby® TrueHD   Speciaal voor toepassing op 
disc-media zoals HD-DVD en Blu-ray ontwikkelde, 
verliesvrije Audio-Codec.

Video-normen
HD ready   Technische aanduiding voor een apparaat, om hogeresolutie 
TV (HDTV) te kunnen weergeven:
 analoge componenteningang (YPbPr / YUV)
 digitale, kopieerbeveiligde (HDCP) ingang (DVI-D/-I of HDMI)
 Ondersteuning van de HD-videoformaten 720p en 1080i (bij 50/60 Hz 
beeldfrequentie)

Full HD   Mogelijkheid van een HDTV-compatibel apparaat (receiver, TV, 
DVD-speler, videocamera, spelconsole, enz.), HD-resolutie te kunnen 
uitsturen of te kunnen registreren. Vanwege de verschillende fabrikantde-
finities (1080p volledig beeld, 1080i half beeld), is dit geen indicatie van 
de beeldkwaliteit, weergavedimensie of de weergaveprestaties van het 
apparaat.

logo

Verticale resolutie           576          720             1080
(beeldlijnen) 
Horizontale resolutie          720     1280             1920
(beeldkolommen)
Beeldpunten (max.)        414720                921600           > 2 Mio.
Formaat           4:3     16:9             16:9
Frequentie        50 Hz               50 – 60 Hz         50 – 60 Hz

Tabel 1: TV-normen en data

*1080i (interlaced, halfbeeldmethode)
Voordeel: halve overdrachtsrate
Nadeel: halfbeelden moeten door een omvormer in het TV-toestel weer 
worden samengesteld

*1080p (progressive, volbeeldmethode)
Voordeel: geen samenstelling naderhand van de beelden nodig, omdat 
alle 1080 beeldlijnen op de pixel nauwkeurig binnen een frame tegelijker-
tijd worden weergegeven
Nadeel: zeer hoge overdrachtsrate

Digitale videoformaten
VCD           352 x 288 Pixel
SVCD           576 x 480 Pixel
DVD                  max. 720 x 576 Pixel
Blue-ray disc             max. 1920 x 1080 Pixel

Tabel 2: resolutie van gangbare PAL-videoformaten

Videobeelden met een lagere resolutie of een 4:3 - verhouding (SD, 
Standard Definition) moeten voor de weergave op HDTV-toestellen 
worden opgeschaald. Detailverliezen veroorzaken daarbij een slechtere 
beeldkwaliteit.

Afbeelding 1: formaatvergelijking

Connector
3,5 mm mini jack 
[Wandcontactdoos USB/audio 3,5 mm mini-Jack, art.nr. 33 1539 ..]

PAL HDTV
HD ready

(720p)
Full HD

(1080i/1080p)*

(meestal 2,5 of 3,5 mm Ø) voor aansluiting 
van draagbare audioweergaveapparaten 
(bijv. iPod, CD-/ DVD- of MP3-speler) op 
AV-receiver of versterker.

Linker kanaal

Rechter kanaal

Massa

HDTV (High Definition Television)   Wereldwijde digitale opname-, 
productie- en overdrachtsnorm op het gebied van televisie met een 
bruikbare beeldresolutie van maximaal 1920 × 1080 pixel in 16:9 formaat.

1920 x 1080 (HDTV/Full HD 1080i/1080p)

1280 x 720 (HDTV/HD ready 720p)

768 x 576 (PAL)

720 x 480 (NTSC)




