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voor inbouw- of hollewandmontage 

(optie) 
art.nr. 4468 

  

(individuele  combinatie voor 1-4 voudig afdekraam mogelijk) 

3 x Cinch / S-video  art.nr. 33 1532 .. 

USB / 3,5 mm mini-Jack art.nr. 33 1539 .. 

VGA    art.nr. 33 1540 .. / 33 1541 ..

High Definition   art.nr. 33 1542 ..  / 33 1543 ..

Toepassingsvoorbeeld van Berker 
multimedia-wandcontactdozen

Kabeluitgang met 
beperkte inbouwdiepte

Multimedia contactdozen

457209

450501

450502

450501
RearRear

Luidsprekercontactdozen

Voorbeeld: Dolby Surround-installatie

Subwoofer

Center

Front

Luidsprekercontactdoos High End
met 2 connectoren, 2 banaanstekkers en 2 kabelschoenen in metaal vergulde 
uitvoering voor kabeldiameter tot max. 10 mm², voor 1 luidspreker

Stereo-luidsprekerwandcontactdoos
met 2 geïntegreerde luidsprekerbussen conform DIN 41529:1988-01
voor 2 luidsprekers

Mono-luidspreker- en stereo-luidspreker-
wandcontactdoos
met steekklemmen voor kabeldiameter tot max. 10mm2 

voor 1 of 2 luidsprekers

457309

Front

Dolby

450501

457209

450502

Maattekeningen
Modul 2/Berker S.1/B.3/B.7/Spatwaterdicht, inbouw IP44

Modul 2

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

Berker B.3

3-voudig L = 223,1 mm
4-voudig L = 294,1 mm
5-voudig L = 365,1 mm

3-voudig L = 232 mm
4-voudig L = 303 mm
5-voudig L = 384 mm

Berker B.7

Berker S.1

3-voudig L = 223 mm
4-voudig L = 294 mm
5-voudig L = 365 mm
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Berker R.1

Berker R.3

Kunststof Inox, aluminium, glas

Kunststof Inox, aluminium, glas

71

151,7

3-voudig L = 222,7 mm
4-voudig L = 293,7 mm
5-voudig L = 364,7 mm
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3-voudig L = 223,2 mm
4-voudig L = 294,2 mm
5-voudig L = 365,2 mm
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3-voudig L = 222,7 mm
4-voudig L = 293,7 mm
5-voudig L = 364,7 mm
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Berker R.1 - Touch Sensor met Kamerthermostaat
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Berker R.1 - Touch Sensor

1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig

2-voudig met display 3-voudig met display
Holle wanddoos, ovaal

art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
art. nr. 1809
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Maattekeningen
Berker Q.1/Q.3/K.1/K.5/Arsys

Berker Arsys

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

Berker K.1/K.5

3-voudig horozontaal L = 229 mm
4-voudig horozontaal L = 300 mm
5-voudig horozontaal L = 371 mm

3-voudig verticaal L = 222,5 mm
4-voudig verticaal L = 293,5 mm
5-voudig verticaal L = 364,5 mm

Berker Q.1

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm
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Berker Q.3

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm
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Berker R.1

Berker R.3

Kunststof Inox, aluminium, glas

Kunststof Inox, aluminium, glas

71
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3-voudig L = 222,7 mm
4-voudig L = 293,7 mm
5-voudig L = 364,7 mm
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Berker R.1 - Touch Sensor met Kamerthermostaat
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Berker R.1 - Touch Sensor

1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig

2-voudig met display 3-voudig met display
Holle wanddoos, ovaal

art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
art. nr. 1809

47,5
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Maattekeningen
Berker R.1/R.3

Berker Arsys

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

Berker K.1/K.5

3-voudig horozontaal L = 229 mm
4-voudig horozontaal L = 300 mm
5-voudig horozontaal L = 371 mm

3-voudig verticaal L = 222,5 mm
4-voudig verticaal L = 293,5 mm
5-voudig verticaal L = 364,5 mm

Berker Q.1

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm
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Berker Q.3

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm
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Berker R.3 - Touchsensor
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Intallatie met adapterring

Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
art. nr. 1809
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Berker R.3 - Touchsensor met kamerthermostaat

1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig

2-voudig met display 3-voudig met display

Maattekeningen
Berker R.3 - Touchsensoren/Berker TS

Berker Glassensor en Glassensor met kamerthermostaat

Installatie met adapterring

5

B.IQ

Teksveld voor B.IQ tastsensoren 1-, 2- en 3-voudig

Teksveld voor B.IQ tastsensoren 4-voudig

Teksveld voor B.IQ tastsensoren 5-voudig

Tastsensor 4-voudig en
Lichtscenen-tastsensor 8-voudigTastsensoren 

1- tot 3-voudig

Glas en edelstaal

Kunststof polarwit
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88,5     3-voudig
118,1   4-voudig
147,7   5-voudig

(IR-)tastsensoren met kamerthermostaat 
en display 3- tot 5-voudig

IR-Ontvanger

Inbouwdoos 2-voudig voor glassensor (met 
kamerthermostaat) en Crystal Ball art.nr. 1870

5

Installatie met adapterring

Glassensor

Glassensor met kamerthermostaat
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