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Reservkraftsomkopplare HIM

Reservkraftsomkopplare HIM HIM302 HIM304 HIM306 HIM308 HIM310 HIM312

HIM402 HIM404 HIM406 HIM408 HIM410 HIM412

Märkström  (In) 20A 40A 63A 80A 100A 125A

Norm IEC 60 947-3           EN 60947-3

Antal Poler 3P - 4P

Termisk märkström Ith (40°C) 20 40 63 80 100 125 A

Kortslutningsström med säkring gL/gG 50 kA

Märkspänning AC (Ue) 380415 Vac

Isolationsmärkspänning (Ui) 800 V

Max anslutningsarea 16 35 70 mm²

Frekvens 50 Hz

Stötspänningshållfastighet (Uimp) 8 kV

Korttidsström 1s (Icw) 2,5 KA/1s

Kortslutningsström (KA) 50 50 50 25 KA

Antal mekaniska omkopplingar 100000

Antal elektriska omkopplingar 1500

Åtdragningsmoment min / max 2/2,2 3,5/3,85 4 Nm

Anslutningstyp tunnel

Märkström vid AC-21A ( 415VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-22A ( 415VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-23A ( 415VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-21A ( 500VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-22A ( 500VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-23A ( 500VAC ) 20 25 63 63 80 100 A

Märkström vid AC-21A ( 690VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-22A ( 690VAC ) 20 32 40 63 80 100 A

Märkström vid AC-23A ( 690VAC ) 20 25 40 40 63 63 A

Märkström vid AC-21B ( 415VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-22B ( 415VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-23B ( 415VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-21B ( 500VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-22B ( 500VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-23B ( 500VAC ) 20 25 63 63 80 100 A

Märkström vid AC-21B ( 690VAC ) 20 40 63 80 100 125 A

Märkström vid AC-22B ( 690VAC ) 20 40 63 80 80 100 A

Märkström vid AC-23B ( 690VAC ) 20 25 40 40 63 63 A
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Reservkraftsomkopplare HIM

Mått: HIM

Totalt   

Totalt = A1 + (x) x A2   
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Reservkraftsomkopplare
63-125 A

Omkopplare med vridhandtag HI403R, HI406R

Montage på DIN-skena
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Fästes med 2 skruv Ø 4 mm
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Mått för dörrhandtagsmontering

Montage:

Direktvred

Dörrhandtag

Hjälpkontakt

Hjälpkontakt

Förbindningsskena


