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Best.nr. Omschrijving

UY21A4N Bouwunit : 

UY 21 A4N
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*  kabelaansluiting  voedend : M10,  aandraaimoment = 12,5 Nm
                                afgaand : min.  70 mm²  -  VD / VDS 90°C
*  3-fase , direct aansluiten op hoofdschakelaar
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Schakelaar
3p - 250 A

*  standaard bedradingsset UL01B4
*  isolatieplaat gemonteerd op montageplaat

Let op bij toepassing van:

verdeler
montageframe niet aarden

verdeler
montageframe aarden

*  PEN/N - aansluiting : 2 x M10 montage middels M6 bevestiging op montageplaat
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