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1. Présentation des fonctions Interrupteur automatique et Bouton Poussoir de

I'application WFL502A

Le logiciel d'application WFL502A permet de configurer l'interrupteur automatique WKT502.
Les fonctions principales sont les suivantes :

B Détection de mouvement et mesure de luminosité

L'interrupteur automatique WKT502 est sensible aux rayonnements infrarouges liés a la chaleur émise par les corps en
mouvement. Il permet d'émettre des commandes d'éclairage, de forcage, de scenes en cas de détection de mouvement
(présence de personne).

Deux molettes sur le produit permettent de limiter la zone de détection pour I'adapter a I'environnement.

B Canal éclairage

Le canal éclairage permet de commander une charge en cas de détection de mouvement, lorsque la luminosité ambiante est
inférieure a un seuil réglable.

B Canal surveillance

Le canal surveillance permet de commander une charge en cas de détection de mouvement, sans tenir compte de la luminosité
ambiante.

B Seuil de luminosité ambiante
Le seuil de luminosité ambiante peut étre réglé par paramétrage ou par un potentiomeétre situé sur le produit.

B Temporisation d'éclairage et de surveillance

Cette fonction permet d'émettre une commande a la fin d'une temporisation, lorsque aucun mouvement n'a été détecté durant la
temporisation ("absence" de personne). La valeur de la temporisation peut étre réglée par paramétrage ou par un potentiometre
situé sur le produit (Canal éclairage).

B Entrée déportée, commande a distance (Canal éclairage)

L'entrée déportée permet d'activer le canal éclairage, a partir d'un bouton poussoir par exemple, indépendamment de toute
détection de mouvement et du niveau de luminosité.

B Verrouillage sonde de luminosité (Canal éclairage)
Cette fonction permet d'inhiber la mesure de luminosité de certains détecteurs lorsqu'ils commandant la méme sortie.

B Autorisation du canal Eclairage et du canal surveillance

Cette fonction permet d'autoriser ou d'interdire la détection de mouvement du canal éclairage et du canal surveillance (par une
horloge, par exemple, a certaines périodes).

B Mode Maitre/Esclave

Ce mode permet d'étendre la zone de détection en associant plusieurs détecteurs esclaves a un détecteur maitre. Seul le
détecteur maitre gére le seuil de luminosité.

B Bouton poussoir avec voyant configurable
Le bouton poussoir situé sur le détecteur est configurable :
e en bouton poussoir de commande locale du détecteur : sélection du mode automatique ou du mode manuel avec
possibilité de forcer les sorties.
¢ en bouton poussoir communicant : il permet alors de réaliser les mémes fonctions qu'un bouton poussoir de la gamme
appareillage (émission de commandes d'éclairage, de forcage, de volets roulants et stores, de chauffage, de scénes).

B Fonction Scéne et Sceéne 2 niveaux

La fonction Sceéne permet d'émettre des commandes de groupe émises vers différents types de sorties pour créer des
ambiances ou des scénarii (scénario présence de mouvement, scénario absence, ...). La fonction scéne 2 niveaux permet
d'activer un scene en cas de présence de mouvement et une autre scéne en cas d'absence de mouvement.
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2. Paramétrage général

L'écran de paramétrage général permet principalement de paramétrer le fonctionnement de base du WKT502 : type de détecteur
(Maitre ou Esclave) et utilisation du bouton poussoir situé sur le produit (Commande local ou Bouton Poussoir communicant).

= Ecran de paramétrage

=» Paramétres

0.0.2 Interrupteur automatique 2 canaux x|
Général

Canal éclairage

Canal surveilance ) —

Informations Type de detecteur I I aitre j
Temporization d'attente avant
walidation de la détection IZUD s j
Temporization d'attents aprés
une coupure de la charge I1 s ﬂ
Utilization du bouton pouszoil IEnmmande locale [auto, marnu) ﬂ

ok I Anruler Par défaut I rifi G
Ecran 1
Description Valeurs

Désignation

Type de détecteur

Permet de configurer le détecteur en Maitre (il
mesure et gére la luminosité) ou en Esclave
(pas de mesure de luminosité).

Maitre, Esclave.
Valeur par défaut : Maitre.

Temporisation d'attente avant
validation de la détection

Permet de définir Iimmunité aprés chaque
détection : si un objet info ON/OFF émis par le
pilote arrive durant cette temporisation, la
détection est invalidée.

Aucune, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms,
500 ms, 750 ms, 1 s.
Valeur par défaut : 200 ms.

Temporisation d'attente aprés une
coupure de la charge

Permet de définir I'i'mmunité aprés I'envoi d'un
ordre OFF au pilote : la détection de
mouvement est inhibée durant cette
temporisation.

Aucune, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms,
500 ms, 750 ms,1s,1.5s,25s,2.5s,3s,
4s,5s.

Valeur par défaut : 1 s.

Utilisation du bouton poussoir®

Permet de définir la fonction du bouton poussoir
sur le produit.

Si le bouton poussoir est communicant, des
parameétres supplémentaires apparaissent*.

Commande locale (Auto, Manu), Bouton
communicant, Inutilisé.

Valeur par défaut : Commande locale
(Auto, Manu).

*En cas de paramétrage en bouton poussoir communicant, I'écran fait apparaitre des parameétres supplémentaires décrits dans
le chapitre 4 "Configuration du bouton poussoir communicant".

WFL502A
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3. Configuration des fonctions Interrupteur automatique

Ce chapitre traite des fonctions Interrupteur automatique du WKT502 (détection de mouvement et mesure de luminosité), le
bouton poussoir en face avant étant configuré en Commande local. Si le bouton poussoir est configuré en Bouton Communicant,
les fonctions et la configuration sont présentées au chapitre 4 "Configuration des fonctions Bouton Poussoir communicant".

3.1 Liste des Objets

Fonction
[0
(&S]
(=
- -— g %)
(= = o k)
(0] [CRN0) —=
£ ES 3|3
1 Lo o |2
8|33 3 |
S O [ O® Q| O
2| o |9 | ©F O | w0
Lis(=|D|Do [0) o | <
c|L|S|8|5(55|2|e|el|2
Nom de I'objet 2312182338855
S| 2|0 |SE|S|8Q |60 |% |6
< |O|F|2|>|>a|WL |V |0 |LWL
ON/OFF X | X |X X X X
Info ON/OFF X X X
Minuterie X
Variation absolue X X
Forcage X
Scene X | X
Autorisation X
Commande a distance (canal
éclairage uniquement) XX XX X X XX XX
Verrouillage sonde (canal éclairage X
uniguement)
Entrée Esclave X

Les objets et les fonctions se différencient en canal éclairage et canal surveillance.
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3.2 Paramétrage des fonctions Interrupteur automatique

Si le WKT502 est configuré en Maitre, I'écran de paramétrage fait apparaitre le canal éclairage et le canal surveillance.
Si le détecteur est configuré en Esclave, le canal éclairage est remplacé par le canal esclave (voir "Canal esclave").

B Fonctions du canal éclairage (détecteur Maitre) et du canal surveillance

Le paramétre Fonction permet de sélectionner la commande émise aprés une détection de mouvement valide ("présence" de
personne) et, éventuellement, la commande émise a la fin de la temporisation d'éclairage ou de surveillance ("absence" de

personne).
e Détection de mouvement valide :

- Pour le canal éclairage : détection d'un mouvement et luminosité ambiante inférieure au seuil de luminosité réglable.

- Pour le canal surveillance : mouvement détecté, quelle que soit la luminosité ambiante.

e Temporisation :

- Pour le canal éclairage : réglable par paramétrage ou par potentiometre sur le produit.

- Pour le canal surveillance : réglable par paramétrage uniquement.

= Ecran de paramétrage

5

Géndral Canal éclairage

Canal surveilance X

Infarmations Fanction IDN /OFF j
Fonction présence/absence IDN / OFF j
Temporization &clairage IHégIage potentiomitre j
Seuil de luminozité IHégIage potentiométre j
Etat aprés téléchargement IAutnnsalmn On j
Erission & linitialisation IEm\ssion j
Action sur autarization On IF'as d'émiszion j
Action sur autarization Dff IDésactivation j

0k I Annuler | Par defaut Irifi
Ecran 2 : Canal éclairage
5
Canal surveillance

Fanction |on/ OFF =l
Fonction présence/absence IDN /OFF j
Temporization surveillance |1 mir 30 2 j
Sengibilté de la surveillance IMoyenne j
Etat aprés téléchargement IAulnrlsatlnn On j
Ermission & linitizlisation IEmission j
Action sur autorigation On IF'as d'émission j
Action sur autorigation D IDésactivation j

o]

Far defaut Irifi

Ecran 3 : Canal surveillance

WFL502A
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A. Fonctions ON/OFF, Télérupteur et Minuterie

Ces fonctions permettent de commander I'allumage ou I'extinction d’un circuit d'éclairage ou de toute autre charge.
La fonction ON/OFF émet I'objet ON/OFF.

La fonction Télérupteur émet I'objet Télérupteur.

La fonction Minuterie émet I'objet Minuterie.
L'état de la sortie commandée est recu sur I'objet Info ON/OFF qui peut conditionner la commande initiale.

--» Fonctions Tout ou Rien

Minuterie

?

4

ol
o
c

=l
o
c
B

Parameétres :
- Fonction :
- Aucun
- ON/OFF
- Fonction présence/absence
- Télérupteur
- Minuterie :
- Temporisation de limitation de commandes

= Ecran de paramétrage : voir "Ecran 2 : Canal éclairage" et "Ecran 3 : Canal surveillance".
=» Parametres

Désignation Description Valeurs

OFF, ON, OFF/ON, ON/OFF.
Commande émise aprés une
détection/Commande émise a la fin de la
temporisation.

En l'absence de /-, il n'y a pas d'action a
la fin de la temporisation.

Valeur par défaut : ON/OFF.

Ce parameétre définit la commande émises
apres une détection de mouvement valide* et,
éventuellement, la commande émise a la fin de
la temporisation**.

Fonction présence/absence

Dans le cas d'une minuterie la temporisation
d'allumage de la lumiére est gérée par le pilote
de sortie. Ce parameétre permet de réduire
I'émission de commandes de relance pendant la
temporisation de la minuterie : aucune
commande ne sera émise avant la fin de la
temporisation de limitation des commandes.

Temporisation de limitation des
commandes***

De1sa30sparpasdels.
Valeur par défaut : 10 s.

*Détection de mouvement valide (présence) :
- Pour le canal éclairage : mouvement détecté et luminosité ambiante inférieure au seuil.
- Pour le canal surveillance : mouvement détecté, quelle que soit la luminosité ambiante.
**Temporisation (voir "Temporisation d'éclairage et seuil de luminosité du canal éclairage" et "Temporisation de surveillance et
sensibilité de la surveillance du canal surveillance")
- Pour le canal éclairage : réglable par paramétrage ou par potentiométre sur le produit.
- Pour le canal surveillance : réglable par paramétrage uniquement.
***Ce parametre n'apparait que pour la fonction Minuterie.
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B. Fonction Forgage
La fonction Forgage permet d'émettre des commandes de forgcage ou d'annulation de forgage.
L'action du forcage dépend du type d'application commandée : éclairage, volets roulants, chauffage, etc.

La fonction Forgage émet I'objet Forgage.
L'état de la sortie commandée est recu sur I'objet Info ON/OFF.

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 2 : Canal éclairage" et "Ecran 3 : Canal surveillance".

=» Parametre

Désignation Description Valeurs
Ce parameétre permet de choisir un type de Forcage ON, Forcage OFF.
Type de forcage forgage. Il dépend du type d'application. Valeur par défaut : Forcage ON.

C. Fonctions Valeur d'éclairement, Valeur d'éclairement présence/absence

Ces fonctions permettent d'émettre des commandes de variation d'éclairage sur 1 ou 2 niveaux : une valeur aprés une détection
de mouvement et une autre valeur a la fin de la temporisation d'éclairage ou de surveillance.

Les fonctions Valeur d'éclairement émettent I'objet Variation absolu.

L'état de la sortie commandée est recu sur I'objet Info ON/OFF.

_>_7_> i

Valeur d’éclairement
présence/absence
Paramétres :

- Fonction :

- Valeur d’éclairement
- Valeur d’éclairement si présence

- Valeur d’éclairement présence/absence
- Valeur d’éclairement si présence
- Valeur d’éclairement si absence

- Ecran de paramétrage : voir "Ecran 2 : Canal éclairage” et "Ecran 3 : Canal surveillance".
=» Parametres

Désignation Description Valeurs
e . Définit le niveau absolu de variation de la sortie | De 0% a 100% par pas de 1%.
Valeur d'éclairement (présence) aprés détection d'un mouvement valide. Valeur par défaut : 100%.
e Définit le niveau absolu de variation de la sortie | De 0% a 100% par pas de 1%.
Valeur d'éclairement (absence) a la fin de la temporisation. Valeur par défaut : 0%.
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D. Fonctions Scéne et Scéne présence/absence

La fonction Scéene permet d'émettre des commandes de groupe émises vers différents types de sorties pour créer des
ambiances ou des scénarii (scénario quitter, ambiance lecture, etc.).

La fonction Scene émet un objet Scene.

= Ecran de paramétrage : voir "Ecran 2 : Canal éclairage" et "Ecran 3 : Canal surveillance".

=» Parametres

Désignation

Description

Valeurs

Numéro de scene (présence)

Ce parameétre définit le numéro de la scéne
apres détection d'un mouvement valide.

Scene 1 a Scene 32.
Valeur par défaut : Scene 1.

Numéro de scene (absence)

Ce paramétre définit le numéro de la scéne a la
fin de la temporisation.

Scéne 1 a Scéne 32.
Valeur par défaut : Scene 2.

B Temporisation d'éclairage et seuil de luminosité du canal éclairage

La sortie commandée par le canal éclairage est uniquement activée si un mouvement est détecté et si la luminosité est inférieure
a un seuil paramétrable (condition d'obscurité).

=» Parametres

Désignation

Description

Valeurs

Temporisation éclairage

Permet de définir la durée pendant laquelle la
sortie passe a ON aprées une détection de
mouvement valide (luminosité inférieure au
seuil). Si un autre mouvement est détecté avant
la fin de la temporisation, elle est relancée.

Réglage potentiométre, 1s,2s,3s,5s,
10s,15s,205s,30s,45s, 1 min, 1 min
15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min,
5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min.
Valeur par défaut : Réglage
potentiomeétre.

Seuil de luminosité

Permet de définir le seuil de luminosité en
dessous duquel la lumiére est allumée si un
mouvement est détecté (condition d'obscurité).
Permet aussi d'autoriser le réglage local par
potentiomeétre.

Réglage potentiométre, Mesure de
luminosité inactive, 5 lux, 50 lux, 100 lux,
200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux,

600 lux, 700 lux, 800 lux, 900 lux,

1000 lux, 1100 lux, 1200 lux.

Valeur par défaut : Réglage
potentiomeétre.

B Temporisation de surveillance et sensibilité de la surveillance du canal surveillance

Dans le cas du canal surveillance, seule la détection de mouvement est prise en compte, la luminosité ambiante n'a aucune
influence sur la commande de la sortie.

Désignation

Description

Valeurs

Temporisation surveillance

Permet de définir la durée pendant laquelle la
sortie passe a ON apres une détection de
mouvement valide (fonction du paramétrage de
la sensibilité). Si un autre mouvement est
détecté avant la fin de la temporisation, elle est
relancée.

1s,2s5,3s,5s,10s,155,205s,30s,
45s,1 min, 1 min15s,1 min 30 s, 2 min,
2min 30 s, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min,
20 min, 30 min.

Valeur par défaut : 1 min 30 s.

Sensibilité de la surveillance

Permet de définir le nombre de détections
successives avant de commander la sortie.

Haute (1 détection suffit), Moyenne

(3 détections en 6 s), Basse (3 détections
en9s).

Valeur par défaut : Haute.

WFL502A
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B Autres parameétres et fonctions du canal éclairage et du canal surveillance

La détection de mouvement du canal éclairage ou du canal surveillance peut étre activée ou désactivée, en fonction de la
réception de I'objet Autorisation qui prend la valeur ON ou OFF.

- Ecran de paramétrage : voir "Ecran 2 : Canal éclairage” et "Ecran 3 : Canal surveillance".

=» Paramétres

Désignation

Description

Valeurs

Etat aprés téléchargement

Permet d'initialiser le type d'autorisation apres
un téléchargement.

Autorisation ON, Autorisation OFF.
Valeur par défaut : Autorisation ON.

Emission a linitialisation

Définit le comportement aprés une coupure du
bus, un téléchargement ou un redémarrage de
I'application.

Permet d'éviter une coupure de la lumiere en
interdisant I'émission d'un ordre OFF aprés
l'initialisation.

Emission, Pas d'émission.
Valeur par défaut : Emission.

Action sur autorisation ON

Permet d'activer ou de désactiver la détection
de mouvement, ou d'inhiber I'émission de la
commande.

Pas d'émission, Activation, Désactivation.
Valeur par défaut : Pas d'émission.

Action sur autorisation OFF

Permet d'activer ou de désactiver la détection
de mouvement, ou d'inhiber I'émission de la
commande.

Pas d'émission, Activation, Désactivation.
Valeur par défaut : Désactivation.

B Canal esclave

Si le détecteur est configuré en Esclave, le canal éclairage est remplacé par le canal esclave. Seul le détecteur maitre gére le

seuil de luminosité.

Le détecteur esclave émet I'objet Sortie esclave.

=» Parametres

0.0.2 Interrupteur automatique 2 canaux I ﬂ

Général Canal esclave
Canal surveillance Temparization de limitation des |1D = |
Eouton poussoir commandes [en secondes) =
Infarmations L —

Etat aprés téléchargement IAutonsatlon On j

oK I Annuler Par défaut 1] ?
Ecran 4
Description Valeurs

Désignation

Temporisation de limitation des
commandes

Ce parameétre permet d'éviter d'envoyer
inutilement des commandes de détection de
mouvement : aprés détection d'un mouvement,
aucune autre commande ne sera envoyée au
maitre durant la temporisation de limitation des
commandes.

De1sa30sparpasdes.
Valeur par défaut : 10 s.

Etat aprés téléchargement

Permet d'initialiser le type d'autorisation apres
un téléchargement.

Autorisation ON, Autorisation OFF.
Valeur par défaut : Autorisation ON.

WFL502A
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4. Configuration des fonctions Bouton Poussoir communicant

Ce chapitre traite des fonctions et de la configuration du bouton poussoir situé sur la face avant quand il est configuré en Bouton
communicant (voir "Ecran 1").

4.1 Liste des Objets

Nom de Il'objet

Fonction

Télérupteur minuté

Minuterie

Volet/Store 1 bouton

Chauffage

Forcage

Sceéene

Valeur

Mode 2 canaux ON/OFF

(ON ou OFF)

Mode 2 canaux ON/OFF

(Télérupteur)

Fonctions générales

ON/OFF

> | ON/OFF

Indication d'état

X | x | Télérupteur

x

> | > | Variation 1 bouton

x

Télérupteur minuté

Minuterie

Variation

Stop/Inclinaison

Montée/Descente

Sélection de consigne

Forcage

Scene

Valeur

ON/OFF Canal A

ON/OFF Canal B

Indication d'état canal A

Indication d'état canal B

Blocage

X | X | X | X| X

Signalisation

WFL502A
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4.2 Paramétrage général

L'écran de paramétrage général fait apparaitre des parameétres spécifiques au bouton poussoir communicant.

= Ecran de paramétrage

=» Parametres

0.0.2 Interrupteur automatique 2 canaux x|
Général

Canal éclairage

Canal surveilance ) -

Bouton paussoi Type de détectewr IMaltre j

Informations Temporization d.

porization d attente avant
validation de la détection IZDD ms j
Temporization d'attente aprés
une coupure de la charge I‘I 2 j
Utilisation du bouton poussair IBouton communicant j
Paolarité du Blozage IBIncage surl j
Durée d'appui long
Wariation. Volet/Store ISUDm [
Durée d'appui long
Mode 2 canaus I58 j
0k I Annuler Far defaut Irif ?
Ecran 5
Description Valeurs

Désignation

Polarité du blocage

La fonction Blocage permet de verrouiller un
produit. Le Blocage interdit toute émission de
commande.

Ce parametre définit sur quel niveau le blocage
est actif.

Blocage sur 1, Blocage sur 0.
Valeur par défaut : Blocage sur 1.

Durée d'appui long
Variation, Volet/Store

Ce paramétre définit la durée de détection d'un
appui long pour les fonctions Volet/Store et
Variation.

400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms,
800 ms, 900 ms, 1 s.
Valeur par défaut : 500 ms.

Durée d'appui long
Mode 2 canaux

Ce parametre définit la durée de détection d'un
appui long pour activer le mode 2 canaux.

500ms, 1s,2s,3s,4s,5s,6s,
8s,9s,10s.
Valeur par défaut : 5 s.

7 s,

WFL502A

11

6T 7460a



hager

4.3 Paramétrage des fonctions Bouton Poussoir communicant

B Blocage

La fonction Blocage permet d'autoriser le verrouillage d'un bouton poussoir. Le Blocage interdit toute émission de commande.
Cette fonction est déclenchée par I'objet Blocage.

- Ecran de paramétrage

0.0.2 Interrupteur automatique 2 canaux x|
Général Bouton poussoir

Canal &clairage

Canal surveillance -

Bouton poussoir Blocage |autarise =l

Iomatons Fonction |on 7 oFF =l
Fonction sur appui et au relaché IDN g ﬂ
Retard & I'€mission I Emiszion immédiate ﬂ

af I Anrler Par défaut I rifi 7

Ecran 6
=» Parametre
Désignation Description Valeurs
Blocage Ce parameétre permet de bloquer Il'utilisation du | Non autorisé, Autorisé.
9 bouton poussoir. Valeur par défaut : Non autorisé.
WFL502A 12 6T 7460a
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B Fonction

Le paramétre Fonction permet de sélectionner le type de fonction associé a un bouton poussoir.

A. Fonctions Tout ou Rien : ON/OFF, Télérupteur, Minuterie.

Ces fonctions permettent de commander I'allumage ou l'extinction d’un circuit d'éclairage ou de toute autre charge.
Les fonctions ON/OFF et Télérupteur émettent I'objet ON/OFF.

La fonction Télérupteur Minuté émet 'objet Télérupteur Minuté.

La fonction Minuterie émet I'objet Minuterie.

L'état de la sortie commandée est recu sur I'objet Indication d'état.
Les fonctions disponibles dépendent de la valeur des parametres.

—
B e

-

Fonctions Tout ou Rien

ON /OFF

Télérupteur

Télérupteur minuté

Minuterie

?

Fonction :
- Non utilisé

-ON/OFF

- Retard a I'émission :
- Emission immédiate, Durée

- Télérupteur

- Minuterie

- Fonction sur appui et au relaché :
-ON/-, OFF /-, ON/ OFF, OFF / ON, -/ ON, - / OFF

- Fonction sur appui et au relaché :
- Télérupteur / -, Télérupteur minuté / -

= Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Parametres

* ON/OFF

Désignation

Description

Valeurs

Fonction sur appui et au relaché

Ce paramétre définit les
commandes émises au moment
de I'appui et du relaché du bouton
poussoir.

ON/-, OFF/-, ON/OFF, OFF/ON, -/ON, -/OFF.

Valeur par défaut : ON/-.

Commande lors de I'appui / Commande lors du relaché
(" - " = pas d'action).

Retard a I'émission

Ce parameétre permet d'envoyer
les commandes avec un retard
paramétrable par rapport a lI'appui
ou au relaché.

Emission immédiate, 1s,2s,3s,5s,10s, 155, 20 s,
25s,30s,405s,50s,1min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min
30's, 3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min.
Valeur par défaut : Emission immédiate.

e Télérupteur

Désignation

Description

Valeurs

Fonction sur appui et au relaché

Ce parametre définit les commandes émises au
moment de I'appui et du relaché du bouton

poussoir.

Télérupteur/-, Télérupteur minuté/-,
-/Télérupteur.

Valeur par défaut : Télérupteur/-.
Commande lors de I'appui / Commande
lors du relaché (" - " = pas d'action).

WFL502A
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B. Fonction Variation

Cette fonction permet de faire varier une lumiére.
La fonction ON/OFF émet I'objet ON/OFF (appui court).
La fonction Variation émet l'objet Variation (appui long).

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Parametres

Désignation

Description

Valeurs

Choix de la fonction

Ce paramétre permet de choisir le mode

d'utilisation : Variation 1 bouton ou Variation

2 boutons.

Variation 1 bouton, Variation 2 boutons.
Valeur par défaut : Variation 1 bouton.

Sens de variation*

Ce parametre définit le sens de variation.

Augmentation, Diminution.
Valeur par défaut : Augmentation.

* Ce parametre n'est visible que si le paramétre Choix de la fonction a la valeur : Variation 2 boutons.

C. Fonction Volets roulants/Stores

Cette fonction permet de commander un volet roulant ou un store.
La fonction Montée/Descente émet I'objet Montée/Descente (appui long).
La fonction Stop/Inclinaison émet 'objet Stop/Inclinaison (appui court).

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Paramétres

Désignation

Description

Valeurs

Choix de la fonction

Ce parameétre permet de choisir le mode

d'utilisation : 1 bouton, 2 boutons, 2 boutons

Sécurité.

Volet/Store 1 bouton, Volet/Store

2 boutons, Volet/Store 2 boutons
Sécurité.

Valeur par défaut : Volet/Store 1 bouton.

Type de commande*

Ce paramétre définit le sens du mouvement

associé au bouton.

Montée, Descente.
Valeur par défaut : Montée.

* Ce parameétre n'est visible que si le parametre Choix de la fonction a la valeur : Volet/Store 2 boutons ou Volet/Store 2 boutons

Sécurité.

D. Fonctions Chauffage

Cette fonction permet de sélectionner une consigne de chauffage ou de climatisation.

La fonction Chauffage émet I'objet Sélection de consigne.

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Paramétres

Désignation

Description

Valeurs

Choix de la fonction

Ce parameétre permet de sélectionner la
consigne associée au bouton.

Confort, Economie, Hors-gel, Auto,
Absence.
Valeur par défaut : Confort.

WFL502A
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E. Fonction Forcage

La fonction Forgage permet d'émettre des commandes de forgcage ou d'annulation de forgage.
L'action du forcage dépend du type d'application commandée : éclairage, volets roulants, chauffage, etc.
La fonction Forgage émet I'objet Forgage.

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Parametres

Désignation Description Valeurs
Forcage ON - Descente - Confort,
Ce paramétre permet de choisir un type de Forcage OFF - Montée - Hors-gel.
Type de forcage forgage. Il dépend du type d'application. Valeur par défaut : Forcage ON -

Descente - Confort.

F. Fonction Scéne

La fonction Scéne permet d'émettre des commandes de groupe émises vers différents types de sorties pour créer des
ambiances ou des scénarii (scénario quitter, ambiance lecture, etc.).
La fonction Scene émet un objet Scene.

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Paramétres

Désignation Description Valeurs

Scéne 1 a Scéne 32.

Numéro de scéne Ce parameétre définit le numéro de la scéne. X R
P Valeur par défaut : Scene 1.

Emission immédiate, 1s,2s, 3s,5s,
10s,15s,20s, 25s,30s,40s,50s,
1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,

3 min, 3min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,

5 min. .

Valeur par défaut : Emission immédiate.

Ce parameétre permet d'envoyer les
Retard a I'émission commandes avec un retard paramétrable par
rapport a l'appui.

Modification des scénes par appui | Ce paramétre autorise ou interdit Autorisé, Interdit.
long l'apprentissage de la scéne. Valeur par défaut : Autorisé.
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G. Fonction Valeur

La fonction Valeur permet d'émettre une valeur de luminosité, une température, un niveau d'éclairement, etc.
La fonction Valeur émet un objet Valeur.

- Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Parametres

Désignation

Description

Valeurs

Type de valeur

Ce parameétre définit la nature de
la valeur émise.

Valeur en %, Température, Niveau de luminosité,
Valeur d'éclairement, Valeur 2 octets.
Valeur par défaut : Valeur en %.

Valeur

Ce paramétre définit une valeur a
émettre sur le bus.

Valeurs possibles :

Valeur en %
0% a 100% par pas de 1%.
Valeur par défaut : 0%.

Température
0°C a 40°C par pas de 0.5°C.
Valeur par défaut : 20°C.

Niveau de luminosité
0 lux a 1000 lux par pas de 50 lux.
Valeur par défaut : 300 lux.

Valeur d'éclairement
0% a 100% par pas de 1%.
Valeur par défaut : 0%.

Valeur 2 octets
0 a 65535 par pas de 1.
Valeur par défaut : 0.

H. Fonction Mode 2 canaux ON/OFF

La fonction Mode 2 canaux permet de commander avec le méme bouton poussoir deux circuits indépendants avec des fonctions

différentes.

La fonction Mode 2 canaux émet I'objet ON/OFF canal A et ON/OFF canal B.

-» Ecran de paramétrage : voir "Ecran 6"

=» Parametres

Désignation

Description

Valeurs

Fonction canal A (appui court)

Ce paramétre définit la commande émise lors

d'un appui court.

ON, OFF, Télérupteur.
Valeur par défaut : ON.

Fonction canal B (appui long)

Ce parameétre définit la commande émise lors

d'un appui long.

ON, OFF, Télérupteur.
Valeur par défaut : ON.

WFL502A
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5. Principales caractéristiques

Nombre max. adresses de groupe 252
Nombre max. associations 254
Parameétres 26
Objets 31

6. Adressage physique

Pour réaliser I'adressage physique ou vérifier la présence du bus, tourner a fond le potentiometre de réglage de la temporisation
(position "adr") et appuyer sur le bouton poussoir du produit.

3 voyants allumés = présence bus et produit en adressage physique.

Le produit reste en adressage physique jusqu'a ce que l'adresse physique soit transmise par ETS.

Pour ressortir de ce mode tourner le potentiométre sur une position différente de "adr".
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