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QuickConnect
Snabba och säkra installationer
Med QuickConnect istället för skruvteknik sparar du installa-
tionstid. Dessutom slipper du återvända för efterdragning  
av anslutningsskruvar. Och eftersom du monterar fasskenan 
sist får du upp till 50 procent större montageutrymme  
mellan raderna.

Personskyddsbrytare
Det är säkrast så
Personskyddsbrytaren är en kombinerad jordfelsbrytare 
och dvärgbrytare som skyddar separata grupper. Eftersom 
den löser ut på under 300 millisekunder vid 30 milliampere 
felström är den ett bra personskydd samtidigt som den 
inte slår ifrån all ström i huset som jordfelsbrytaren gör.

Utökat skydd med 
Jordfelsbrytare 10 kA
Med vårt nya 10 kA-sortiment utvidgar vi dina alternativ när 
det kommer till säkra installationer. jordfelsbrytare typ B 
upptäcker alla typer av felströmmar. Jordfelsbrytare typ B+ 
överträffar till och med brandskyddskraven. Tillsammans 
med typ A och F bildar de vår nya 10 kA-serie.

AFDD med personskyddsbrytare
Tre i ett-lösning
Vår personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor  
(AFDD) kombinerar dvärgbrytare och jordfelsbrytare  
med mikroprocessorstyrt skydd mot ljusbågar. Den här  
kombinerade produkten erbjuder större selektivitet än  
dvärgbrytare med ljusbågsdetektor efter en jordfelsbrytare. 
Det innebär att endast den berörda kretsen bryts vid ett  
elfel, alla andra kretsar förblir intakta.

Alla AFDD-brytare från Hager finns från 6 till 25 A, allt  
efter behov, och har en brytkapacitet på 6 eller 10 kA.

Hagers normprodukter 
Det är säkrast så
Lösningar som kombinerar hög prestanda, enkel installation 
och framtidssäkrade system.



5Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

Norm
Komponenter

21 636 11

21 636 70

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 637 49 ADA960G PSA 1P+N 6kA C-10A 30mA A 2
21 637 37 ADA963G PSA 1P+N 6kA C-13A 30mA A 2
21 637 52 ADA966G PSA 1P+N 6kA C-16A 30mA A 2

21 637 49

Personskyddsbrytare 2 pol, 6 kA, skruv

21 065 02

UP-Einsätze

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 638 12 CDS225R JFB, QC typ A 25A 30mA 2-pol 2

21 638 20 CDS425R JFB, QC typ A 25A 30mA 4-pol 4
21 638 21 CDS440R JFB, QC typ A 40A 30mA 4-pol 4
21 638 22 CDS463R JFB, QC typ A 63A 30mA 4-pol 4

21 638 12

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 636 34 ADS960D PSA 1P+N 6kA C-10A 30mA A QC 2
21 636 35 ADS963D PSA 1P+N 6kA C-13A 30mA A QC 2
21 636 37 ADS966D PSA 1P+N 6kA C-16A 30mA A QC 2

21 636 34

Personskyddsbrytare 2 pol, 6 kA, QC

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 638 24 ADZ360D PSA 3 - 3x1P+N 6kA C-10A 30mA 4
21 638 25  ADZ363D PSA 3 - 3x1P+N 6kA C-13A 30mA 4
21 638 26 ADZ366D PSA 3 - 3x1P+N 6kA C-16A 30mA 4

21 638 24

Personskyddsbrytare 3x1 pol+N, 6 kA, QC

Dvärgbrytare, QC

Jordfelsbrytare typ A, 6 kA, QC

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 061 03 MBN110 DVB. B-kar 6kA 10A 1-pol 1
21 061 05 MBN113 DVB. B-kar 6kA 13A 1-pol 1
21 061 07 MBN116 DVB. B-kar 6kA 16A 1-pol 1
21 061 09 MBN120 DVB. B-kar 6kA 20A 1-pol 1

21 062 13 MCN106 DVB. C-kar 6kA 6A 1-pol 1
21 062 17 MCN110 DVB. C-kar 6kA 10A 1-pol 1
21 062 19 MCN113 DVB. C-kar 6kA 13A 1-pol 1
21 062 21 MCN116 DVB. C-kar 6kA 16A 1-pol 1
21 062 23 MCN120 DVB. C-kar 6kA 20A 1-pol 1
21 062 25 MCN125 DVB. C-kar 6kA 25A 1-pol 1

21 062 57 MCN210 DVB. C-kar 6kA 10A 2-pol 2
21 062 59 MCN213 DVB. C-kar 6kA 13A 2-pol 2
21 062 61 MCN216 DVB. C-kar 6kA 16A 2-pol 2
21 062 63 MCN220 DVB. C-kar 6kA 20A 2-pol 2

21 062 97 MCN310 DVB. C-kar 6kA 10A 3-pol 3
21 062 99 MCN313 DVB. C-kar 6kA 13A 3-pol 3
21 063 01 MCN316 DVB. C-kar 6kA 16A 3-pol 3
21 063 03 MCN320 DVB. C-kar 6kA 20A 3-pol 3
21 063 05 MCN325 DVB. C-kar 6kA 25A 3-pol 3

21 061 03

Dvärgbrytare skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 064 02 MBS110 DVB. QC. B-kar 6kA 10A 1-pol 1
21 064 04 MBS113 DVB. QC. B-kar 6kA 13A 1-pol 1
21 064 06 MBS116 DVB. QC. B-kar 6kA 16A 1-pol 1
21 064 08 MBS120 DVB. QC. B-kar 6kA 20A 1-pol 1

21 065 00 MCS106 DVB. QC C-kar 6kA 6A 1-pol 1
21 065 02 MCS110 DVB. QC C-kar 6kA 10A 1-pol 1
21 065 04 MCS113 DVB. QC C-kar 6kA 13A 1-pol 1
21 065 06 MCS116 DVB. QC C-kar 6kA 16A 1-pol 1
21 065 08 MCS120 DVB. QC C-kar 6kA 20A 1-pol 1
21 065 10 MCS125 DVB. QC C-kar 6kA 25A 1-pol 1
21 065 12 MCS132 DVB. QC C-kar 6kA 32A 1-pol 1
21 065 14 MCS140 DVB. QC C-kar 6kA 40A 1-pol 1
21 065 16 MCS150 DVB. QC C-kar 6kA 50A 1-pol 1
21 065 18 MCS163 DVB. QC C-kar 6kA 63A 1-pol 1

21 065 42 MCS310 DVB. QC C-kar 6kA 10A 3-pol 3
21 065 44 MCS313 DVB. QC C-kar 6kA 13A 3-pol 3
21 065 46 MCS316 DVB. QC C-kar 6kA 16A 3-pol 3
21 065 48 MCS320 DVB. QC C-kar 6kA 20A 3-pol 3
21 065 50 MCS325 DVB. QC C-kar 6kA 25A 3-pol 3
21 065 52 MCS332 DVB. QC C-kar 6kA 32A 3-pol 3
21 065 54 MCS340 DVB. QC C-kar 6kA 40A 3-pol 3
21 065 56 MCS350 DVB. QC C-kar 6kA 50A 3-pol 3
21 065 58 MCS363 DVB. QC C-kar 6kA 63A 3-pol 3

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 636 65 ADM460C PSA 3P+N 6kA C-10A 30mA A   4
21 636 69 ADM463C PSA 3P+N 6kA C-13A 30mA A   4
21 636 72 ADM466C PSA 3P+N 6kA C-16A 30mA A  4

21 636 65

Personskyddsbrytare 4 pol, 6 kA, skruv

21 063 71

Jordfelsbrytare typ HI, 6 kA, skruv

Jordfelsbrytare typ A Selektiv, 6 kA, skruv

Jordfelsbrytare typ B, 10 kA, skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 636 52 CDA225R JFB typ A 25A 30mA 2-p 2

21 636 60 CDA425R JFB typ A 25A 30mA 4-p 4
21 636 61 CDA440R JFB typ A 40A 30mA 4-p 4
21 636 62 CDA463R JFB typ A 63A 30mA 4-p 4
21 636 66 CFA425R JFB typ A 25A 300mA 4-p 421 636 52

Jordfelsbrytare typ A, 6 kA, skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 636 11 CDH425R JFB typ HI 25A 30mA 4-polig 4
21 636 12 CDH440R JFB typ HI 40A 30mA 4-polig 4
21 636 13 CDH463R JFB typ HI 63A 30mA 4-polig 4

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 636 70 CPA440R JFB typ S 40A 300mA 4-polig 4
21 636 71 CPA463R JFB typ S 63A 300mA 4-polig 4

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 638 11 CDB125F JFB typ B 25A 30mA 2-polig 4
21 638 31 CDB740F JFB typ B 40A 30mA 4-polig 4
21 638 32 CDB763F JFB typ B 63A 30mA 4-polig 4
21 638 17 CDB625F JFB typ B+ 25A 30mA 4-polig 4
21 638 29 CDB640F JFB typ B +40A 30mA 4-polig 4
21 638 30 CDB663F JFB typ B+ 63A 30mA 4-polig 4
21 638 37 CFB625F JFB typ B+ 25A 300mA 4-polig 4
21 638 38 CFB640F JFB typ B+ 40A 300mA 4-polig 4
21 638 39 CFB663F JFB typ B+ 63A 300mA 4-polig 4
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Norm
Komponenter

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 637 59 CDF525A JFB, typ F 25A 30mA 2-pol 2

21 637 68 CDF625A JFB, typ F 25A 30mA 4-pol 4
21 637 69 CDF640A JFB, typ F 40A 30mA 4-pol 4
21 637 72 CDF663A JFB, typ F 63A 30mA 4-pol 4

21 063 53

Jordfelsbrytare typ F, 10 kA, skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 060 51 ARC960D DVB med AFDD 10A C kar 6kA  2
21 060 52 ARC963D DVB med AFDD 13A C kar 6kA 2
21 060 53 ARC966D DVB med AFDD 16A C kar 6kA 2

21 060 51

AFDD med dvärgbrytare, 6 kA, QC

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 638 94 ARF960D PSB med AFDD 10A C kar 6kA 3
21 638 95 ARF963D PSB med AFDD 13A C kar 6kA 3
21 638 96 ARF966D PSB med AFDD 16A C kar 6kA 3

21 638 94

AFDD med personskyddsbrytare, 6 kA, QC

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 060 63 ARC560D DVB med AFDD 10A C kar 10kA 2
21 060 64 ARC563D DVB med AFDD 13A C kar 10kA 2
21 060 65 ARC566D DVB med AFDD 16A C kar 10kA 2

21 060 63

AFDD med dvärgbrytare, 10 kA, skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 060 63 ARF560D PSB med AFDD 10A C kar 10kA 3
21 638 83 ARF563D PSB med AFDD 13A C kar 10kA 3
21 638 84 ARF566D PSB med AFDD 16A C kar 10kA 3

21 060 63

AFDD med personskyddsbrytare, 10 kA, skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

09 002 77 ECP140D Energimät 1-f 40A dir puls 1
09 002 82 ECP380D Energimät 3-f 80A direkt puls 4
09 001 97 ECM380D Energimät 3-f 80A direkt MBUS 4

09 002 77

Energimätare

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 060 23 SFL125 Växlingsomk. 1-p. 1-2, 25A 1
21 060 24 SFL225 Växlingsomk. 2-p. 1-2, 25A 2
21 060 21 SFT125 Växlingsomk. 1-p. 1-0-2, 25A 1
21 060 22 SFT225 Växlingsomk. 2-p. 1-0-2, 25A 2

21 060 23

Växlingsomkopplare

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

13 306 41 EGN100 Dig tidur 1-kanaler BLE+RF 1
13 306 42 EGN200 Dig tidur 2-kanaler BLE+RF 2
13 306 43 EGN400 Dig tidur 4-kanaler BLE+RF 4
13 306 73 EGN103 Dig veckour 1 v-kanal 2

13 306 41

Digitala kopplingsur

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 060 00 HAS340 Huvudbrytare 3-pol 40A m mjukledare 2
21 060 42 HAS363 Huvudbrytare 3-pol 63A 2
21 086 73 HAC308 Huvudbrytare 3-pol 80A 3

21 060 00

Huvudbrytare

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 637 73 CDH625A JFB typ A/HI 25A 30mA 4-pol 4
21 637 74 CDH640A JFB typ A/HI 40A 30mA 4-pol 4
21 637 78 CDH663A JFB typ A/HI 63A 30mA 4-pol 4

21 063 59

Jordfelsbrytare typ A HI, 10 kA, skruv

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 087 67 SVN121 Grön med LED-lampa 1
21 087 68 SVN122 Röd med LED-lampa 1
21 087 71 SVN124 Blå med LED-lampa 1

21 087 67

Signallampor

13 306 72 EGN003 Bluetooth Programmeringsnyckel 
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Norm
Komponenter

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

40 280 79 EN145 Arbetsströmsrelä 12-26 V AC/DC 1

40 280 79

Arbetsströmrelä för likström och växelström

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

40 840 70 EZN006 Tidrelä med multifunktion 1

40 840 70

Tidrelä

32 793 48

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

32 793 48 ESD225S Brumfri 1NO + 1NC, 25A, 24V 1
32 793 46 ESC225S Brumfri 2NO, 25A, 230V 1
32 793 53 ESC428S Brumfri, 3NO + 1NC, 25A, 230V 2
32 793 52 ESC426S Brumfri, 4NC, 25A, 230V 2
32 793 51 ESC425S Brumfri 4NO, 25A, 230V 2
32 793 60 ESC440S Brumfri, 4NO, 40A, 230V 3

Kontaktorer

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

52 715 81 SPB315 Överspänningsskydd T2 3P 40kA TNC  3
52 715 84 SPB413 Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS 4
52 715 67 SPA930 Kombiöverspänningsskydd  

Typ 1 + Typ 2 TNC 12,5kA 3
52 715 72 SPA931 Kombiöverspänningsskydd  

Typ 1 + Typ 2 TNS 12,5kA 452 715 72

Överspänningsskydd

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 086 32 MZN175 Låsbygel för dvärgbrytare

21 086 32

Låsbygel

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 087 81 SNS016 Jordat normuttag 2,5

21 087 81

Jordat normuttag

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 060 03 SBN116 Väggapparater 1-pol 16A 1
21 060 06 SBN216 Väggapparater 2-pol 16A 1

21 060 03

Väggapparater

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

52 080 50 ST313 Skyddstransformator 16VA 12-24V 4
52 080 51 ST312 Skyddstransformator 25VA 12-24V 4
52 080 52 ST314 Skyddstransformator 40VA 12-24V 4
52 080 54 ST315 Skyddstransformator 63VA 12-24V 6

53 399 39 ST301 Ringledningstrafo 4VA 8-12V 2
53 399 38 ST303 Ringledningstrafo 8VA 8-12V 2
53 399 37 ST305 Ringledningstrafo 16VA 8-12V 3

53 385 02 SU212 Ringklocka 8-12V
53 385 03 SU213 Ringklocka 220-240V

53 385 05 SU214 Summer 8-12V
53 385 07 SU215 Summer 230V

52 080 50

Transformatorer

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

40 252 51 ERC218 Relä 16A, 1NO+1NC, 230V 1
40 252 53 ERD218 Relä 16A, 1NO+1NC, 24V 1
40 252 56 ERC418 Relä 16A, 2NO+2NC, 230V 1
40 252 58 ERD418 Relä 16A, 2NO+2NC, 24VAC 1
40 252 59 ERL418 Relä 16A, 2NO+2NC, 12VAC 1

40 252 51

Arbetsströmrelä

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

40 284 68 EPN510 Impulsrelä 1NO 230V 1
40 284 64 EPN513 Impulsrelä 1NO 24V 1
40 284 62 EPN511 Impulsrelä 1NO 12V 1
40 28 478 EPN520 Impulsrelä 2NO 230V 1
40 28 474 EPN524 Impulsrelä 2NO 24V 1
40 28 472 EPN521 Impulsrelä 2NO 12V 1
40 28 486 EPN515 Impulsrelä 1NO+1NC 230V 1

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

40 28 407 EPN410 Impulsrelä 16A, 1NO, 230V 1

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

13 357 00 EMN001 Trappautomat, 30 sek-10 min 1
13 357 02 EMN005 Trappautomat med multifunktion 1

40 284 68

40 284 07

13 357 00

Impulsreläer

Elektroniskt impulsrelä

Trappautomat

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 087 61 SVN351 Tryckknapp 1NO+1NC 1
21 087 63 SVN422 Tryckknapp med röd LED-lampa, 1NC 1

21 087 61

Tryckknapp

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

21 085 80 KDN163A 1-fasskena 12
21 085 60 KDN363M 3-fasskena 6
21 085 61 KDN363N 3-fasskena 9
21 085 87 KDN363A 3-fasskena 12
21 085 63 KDN363G 3-fasskena 18
21 085 88 KDN363B 3-fasskena 57
21 085 89 KDN380A 3-fasskena 12
21 085 90 KDN380B 3-fasskena 57
21 086 02 KZN023 Ändstycke
21 086 36 KZ059 Beröringsskydd

21 085 80

Fasskenor
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E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 810 60 GD102N Minikapsl. 1 Rad 2
22 810 61 GD104N Minikapsl. 1 Rad 4
22 810 62 GD106N Minikapsl. 1 Rad 6
22 810 63 GD108N Minikapsl. 1 Rad 8
22 810 64 GD110N Minikapsl. 1 Rad 10

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 810 80 GP102T Till GD102N 2
22 810 81 GP104T Till GD104N 4
22 810 82 GP106T Till GD106N 6
22 810 83 GP108T Till GD108N 8
22 810 84 GP110T Till GD110N 10

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 810 70 GP102P Till GD102N 2
22 810 71 GP104P Till GD104N 4
22 810 72 GP106P Till GD106N 6
22 810 73 GP108P Till GD108N 8
22 810 74 GP110P Till GD110N 10

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 35 GD113S 1x13 moduler, mått 250 x 250 x 103mm 13
22 909 36 GD213S 2x13 moduler, mått  250 x 375 x 103mm 26
22 909 37 GD313S 3x13 moduler, mått  250 x 500 x 103mm 39
22 909 38 GD413S 4x13 moduler, mått  250 x 625 x 103mm 52

22 909 43 GD118S 1x18 moduler, mått  355 x 250 x 103mm 18
22 909 44 GD218S 2x18 moduler, mått  355 x 375 x 103mm 36
22 909 45 GD318S 3x18 moduler, mått  355 x 500 x 103mm 54
22 909 46 GD418S 4x18 moduler, mått  355 x 625 x 103mm 72

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 51 GP113P Till  GD113S 13
22 909 52 GP213P Till  GD213S 26
22 909 53 GP313P Till  GP313S 39
22 909 54 GP413P Till  GD413S 54

22 909 59 GP118P Till  GD118S 18
22 909 60 GP218P Till  GD218S 36
22 909 61 GP318P Till  GD318S 54
22 909 62 GP418P Till  GD418S 72

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 55 GP113T Till  GD113S 13
22 909 56 GP213T Till  GD213S 26
22 909 57 GP313T Till  GP313S 39
22 909 58 GP413T Till  GD413S 54

22 909 63 GP118T Till  GD118S 18
22 909 64 GP218T Till  GD218S 36
22 909 65 GP318T Till  GD318S 54
22 909 66 GP418T Till  GD418S 72

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 39 GD113N 1x13 moduler, mått 250 x 250 x 130mm 13
22 909 40 GD213N 2x13 moduler, mått 375 x 250x130mm 26
22 909 41 GD313N 3x13 moduler, mått 500 x 250x130mm 39
22 909 42 GD413N 4x13 moduler, mått 625 x 250x130mm 52

22 909 47 GD118N 1x18 moduler, mått 250 x 355 x 130mm 18
22 909 48 GD218N 2x18 moduler, mått 375 x 355 x 130mm 36
22 909 49 GD318N 3x18 moduler, mått 500 x 355 x 130mm 54
22 909 50 GD418N 4x18 moduler, mått 625 x 355 x 130mm 72

22 909 98 GD126N 1x26 moduler, mått 500 x 250 x 130mm 26
22 909 99 GD226N 2x26 moduler, mått 500 x 375 x 130mm 52

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 908 30 GD113SF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A (rad 1) 13
22 908 31 GD213SF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A (rad 1),  

3 st 1-pol 10A (rad 2)
26

22 908 32 GD313SF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A (rad 1),  
3 st 1-pol 10A (rad 2),  
3 st 1-pol 10A (rad 3)

39

22 908 38 GD118SF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A (rad 1) 18
22 908 39 GD218SF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A (rad 1),  

3 st 1-pol 10A (rad 2)
36

22 810 60

22 810 80

22 810 70

22 909 35

22 909 51

22 909 55

22 909 39

22 908 30

Mini Gamma i plast

Dörr till Mini Gamma, transparent 

Dörr till Mini Gamma, vit

Utanpåliggande plastkapsling Gamma

Dörr till utanpåliggande plast Gamma, vit 

Dörr till utanpåliggande Gamma, transparent 

Utanpåliggande plåtkapsling Gamma med dörr

Förmonterad plastkapsling Gamma

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 817 47 JD97A Gruppnummerkarta 1-60
22 817 48 JD98A Gruppnummerkarta 61-120
22 003 03 GZ31F Märkremsa till gamma,  

bredd 250 mm, 1-52
22 003 04 GZ32F Märkremsa till gamma,  

bredd 355 mm, 1-72

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 17 KC325 Överkopplingsbygel, cc 125 mm

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 810 49 GZ30S Extra noll/jordplint Gamma 13m bredd
22 810 50 GZ40S Extra noll/jordplint Gamma 18m bredd
22 814 70 VZ761 Extra noll/jordplint Vector

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 817 09 P012 Täckremsa 12
22 817 10 JP014 Täckremsa 13
22 817 14 JP015 Täckremsa 18

22 817 47

22 909 17

22 810 49

22 817 09

Märkning

Överkopplingssbygel Täckremsa

Noll och jordanslutning

Norm
Kapslingar

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
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Norm
Kapslingar

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 908 47 VU24NF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A (rad 1),  
3 st 1-pol 10A  (rad 2)

24

22 908 48 VU36NF HB, JFB, 3 st 1-pol 10A  (rad 1),  
3 st 1-pol 10A (rad 2&3)

36

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 004 54 FFW63MF1 2x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter
Inf.mått 1084 x 398 x 82 mm

30

22 004 55 FFW63MF2 2x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter
Inf.mått 1084 x 398 x 105 mm

30

22 000 08 FFW73MF1 3x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter

45

Inf.mått 1210 x 398 x 82 mm
22 000 31 FFW73MF2 3x15 moduler samt utrymme  

för mediakomponenter
Inf.mått 1210 x 398 x 105 mm.

45

22 004 62 FFW83MF1 4x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter
Inf.mått 1336 x 398 x 82 mm

60

22 004 63 FFW83MF2 4x15 moduler samt utrymme 
för mediakomponenter
Inf.mått 1336 x 398 x 105 mm

60

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 906 06 QM22 Mätarblock 4 pl 2H+2V
22 906 08 QM32 Mätarblock 6 pl 3H+2V
22 906 10 QM23 Mätarblock 6 pl 2H+3V
22 906 12 QM33 Mätarblock 9 pl 3H+3V

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 906 40 QT25 Mätartavla 25 A,  
mått 220 x 611 x 72 mm

22 906 38 QT125S Mätartavla 25 A, 1-fas,   
mått 200 x 510 x 72 mm

7

22 906 41 QT63 Mätartavla 63 A,  
mått 230 x 721 x 72 mm

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 817 26 FZ794 Ritningsficka A4
22 817 27 GZ06A Ritningsficka A5

22 908 47 22 004 54

22 906 06

22 906 40

22 817 26

Förmonterad Volta, infälld

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 815 60 VH12NN 1x12 moduler, inf.mått  
321 x 314,5 x 87 mm

12

22 815 61 VH24NN 2x12 moduler, inf.mått  
470 x 314,5 x 87 mm

24

22 815 62 VH36NN 3x12 moduler, inf.mått  
595 x 314,5 x 87 mm

36

22 815 63 VH48NN 4x12 moduler, inf.mått  
720 x 314,5 x 87 mm

48

22 003 71 VH60NN 5x12 moduler, inf.mått  
880,5 x 314,5 x 87 mm

60

22 815 60

Kapsling Volta, infällda för hålvägg

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 816 50 VE103S 1x3 moduler, mått 175 x 111 x 93 mm 3
22 816 52 VE106S 1x6 moduler, mått 190 x 165 x 113 mm 6
22 816 54 VE110S 1x10 moduler, mått 210 x 237 x 114 mm 10
22 816 56 VE112S 1x12 moduler, mått 302 x 310 x 151 mm 12
22 816 60 VE212S 2x12 moduler, mått 427 x 310 x 151 mm 24
22 816 64 VE312S 3x12 moduler, mått 552 x 310 x 151 mm 36
22 816 68 VE412S 4x12 moduler, mått 677 x 310 x 151 mm 48
22 816 58 VE118S 1x18 moduler, mått 302 x 418 x 151 mm 18
22 816 62 VE218S 2x18 moduler, mått 452 x 418 x 151 mm 36
22 816 66 VE318S 3x18 moduler, mått 602 x 418 x 151 mm 54

22 816 50

Kapsling Vector utanpåliggande, IP65  
(ej UV-beständig), multifläns

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 816 96 VE103PN 1x3 moduler, mått 175 x 111 x 93 mm 3
22 816 97 VE106PN 1x6 moduler, mått 190 x 165 x 113 mm 6
22 816 98 VE110PN 1x10 moduler, mått 210 x 237 x 114 mm 10
22 816 99 VE112PN 1x12 moduler, mått 302 x 310 x 151 mm 12
22 817 00 VE212PN 2x12 moduler, mått 427 x 310 x 151 mm 24
22 817 01 VE312PN 3x12 moduler, mått 552 x 310 x 151 mm 36
22 817 02 VE412PN 4x12 moduler, mått 677 x 310 x 151 mm 48
22 817 03 VE118PN 1x18 moduler, mått 302 x 418 x 151 mm 18
22 817 04 VE218PN 2x18 moduler, mått 452 x 418 x 151 mm 36
22 817 05 VE318PN 3x18 moduler, mått 602 x 418 x 151 mm 54

22 816 96

Kapsling Vector utanpåliggande, IP65
(UV-beständig), knockouts-hål

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 96 GD218SMB Utanpåliggande med monteringsplåt, 
375 x 355 x 103 mm

22 909 97 GD418SMB Utanpåliggande med monteringsplåt, 
625 x 355 x 103 mm

22 909 96

Mediakapsling gamma

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 815 68 VU36NMB Med monteringsplåt,  
inf.mått 595 x 314,5 x 89 mm

22 814 05 VH36NMB Med monteringsplåt,  
inf.mått 595 x 314,5 x 89 mm

22 815 69 VU48NMB Med en DIN-skena & monteringsplåt, 
inf.mått 720 x 314,5 x 89 mm

22 814 06 VH48NMB Med en DIN-skena & monteringsplåt, 
inf.mått 720 x 314,5 x 89 mm 

22 815 68

Mediakapsling Volta, infälld 
(VHxxNMB för gips och VUxxNMB för betong)

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 016 18 VH602NWH Kombicentral volta Hybrid för hålvägg 
24 mod. med mediaplåt, uttag, plåtdörr  

22 016 19 VH602WWH Kombicentral volta Hybrid för hålvägg 
24 mod. med mediaplåt, uttag, plastdörr  

22 016 19

Volta hybrid, infälld

Mediakapsling kombinerad, infälld

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 004 56 FFW63MS 2x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter
Utp.mått 1115 x 421 x 122 mm

30

22 000 32 FFW73MS 3x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter
Utp.mått 1241 x 421 x 122 mm

45

22 004 64 FFW83MS 4x15 moduler samt utrymme  
för mediakomponenter
Utp.mått 1367 x 421 x 122 mm

60
22 000 32

Mediakapsling kombinerad, utanpåliggande

22 909 95

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 909 95 VZ313 Till minigamma
22 909 67 GZ35A Till gamma
22 816 72 VZ311 Till vector

Lås

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 905 01 FQI125 Mätarskåp enkelt 25 A, inf
22 905 11 FQU125 Mätarskåp enkelt 25 A, utp
22 905 51 FQS125 Stolpmätarskåp enkelt 25 A, utp

22 905 01

Mätarskåp

Mätarblock

Mätartavlor

Ritningsficka

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
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Noll och jordutrustning 
till kapslingar
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Norm
Komponenter

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 810 49 GZ30S Gamma 13 Moduler (Komplett) 13
22 812 30 GZ30A Gamma 13 Moduler (Tom hållare) 13
22 810 50 GZ40S Gamma 18 Moduler (Komplett) 18
22 909 85 GZ40A Gamma 18 Moduler (Tom Hållare) 18

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 816 89 VZ722 Vector 3 Moduler 3
22 816 91 VZ723 Vector 6 Moduler 6
22 816 93 VZ724 Vector 10 Moduler 10
22 814 70 + 
22 816 92

VZ761 + 
VZ744

Vector 1Rad 12 Moduler (Komplett) 12

22 814 70 + 
22 816 92

VZ761 + 
VZ744

Vector 1Rad 18 Moduler (Komplett) 18

22 814 70 + 
22 816 92

VZ761 + 
VZ744

Vector (Komplett)

22 814 70 + 
22 816 92

VZ711 + 
VZ744

Vector (Tom Hållare)

22 810 49

22 816 89

Hållare Gamma

Hållare Vector

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 818 46 VZ707N Golf 12 Moduler (Tom Hållare) 12
22 818 48 VZ708N Golf 18 Moduler (Tom Hållare) 18

22 818 46

Hållare Golf

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 814 97 UZ00K1 FWB & FWU (Tom Hållare)

22 814 97

Hållare FWB & FWU

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 814 75 KN06E PE Plint 1 x 16 mm2 + 5 x 4 mm2
22 814 76 KN10E PE Plint 2 x 16 mm2 + 8 x 4 mm2
22 814 77 KN14E PE Plint 3 x 16 mm2 + 11 x 4 mm2
22 814 78 KN18E PE Plint 4 x 16 mm2 + 14 x 4 mm2
22 814 79 KN22E PE Plint 5 x 16 mm2 + 17 x 4 mm2
22 814 93 KN99E Jordbygel

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 814 81 KN06N N Plint 1 x 16 mm2 + 5 x 4 mm2
22 814 82 KN10N N Plint 2 x 16 mm2 + 8 x 4 mm2
22 814 83 KN14N N Plint 3 x 16 mm2 + 11 x 4 mm2
22 814 84 KN18N N Plint 4 x 16 mm2 + 14 x 4 mm2
22 814 85 KN22N N Plint 5 x 16 mm2 + 17 x 4 mm2
22 814 94 KN99N Nollbygel

22 814 75

PE Plint

22 814 81

N Plint

E-nr. Ref.nr Benämning Moduler

22 814 98 KN00A Universal DIN-Skena (Tom Hållare)

22 814 98

Hållare Universal



Inställning med vridreglage
Med witty start får du snabbt in snitsen: Med  
vridreglaget på kretskortet kan du helt enkelt  
välja önskad laddningseffekt med skruvmejseln. 
Vridreglaget kompletterar den ursprungliga  
inställningen för laddningseffekt via USB-porten.

01
Montera laddboxen
Kabelkanalen på baksidan gör det extremt enkelt  
att föra in kabeln: Anslutningskabeln kan sättas in 
ovan-, under- eller bakifrån. Det stora anslutnings-
utrymmet med insticksplintar ger maximal komfort 
vid installation.

02
Ställ in laddningseffekten på upp till 22 kW
Välj önskad laddström med skruvmejseln på 
kretskortet. Det finns sex inställningar mellan  
10 och 32 A. Detta gör att du flexibelt kan  
justera laddningseffekten upp till 22 kW.

03
Startklar
Efter några minuter kan du börja. Om dina 
 kunders krav förändras, t.ex. med en ny  
elbil, kan laddningseffekten justeras snabbt  
och enkelt.

12

witty start
enkel driftsättning  
och laddning
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E-mobility
 Tillbehör

27 000 54

27 003 02 

27 002 06

27 002 52

27 003 59

27 003 60 

27 001 90

27 001 91

27 001 93

27 001 94

Laddbox witty start med personskyddbrytare

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 000 54 XEV1K11T2 11 kW 3-fas ST

Laddbox witty start

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 001 96 XEVA140 Markförankring för pelare ST

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 002 06 XEV42251631 Laddkabel M3T2/T2 20A 3F 5m ST

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 002 52 XEVS211 Skyddskontakt SCHUKO M2TF ST

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 001 97 XEVA150 Markförankring för stolpe ST
27 001 98 XEVA160 Borrmall för stolpe ST

27 001 97

Markförankring till stolpe, för ingjutning i betong

Laddkabel

Schukouttag

27 001 96

Markförankring till pelare, för ingjutning i betong

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 003 60 XEV_lastset Komplett lastbalanseringsset  
till Witty Start 

ST

Lastbalanseringsset till Witty Start

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 003 59 XEV1K_lastbalans Laddbox ink lastbalansering ST

Laddbox witty start med lastbalansering

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 003 02 XEV1K11T2_68 Laddbox ink  
personskyddbrytare

ST

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 001 90 XEVA100 Kabelupphängning ST

Kabelupphängning

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 001 91 XEVA110 R-pelare för 1 laddstation ST
27 001 92 XEVA115 R-pelare för 2 laddstationer ST

R-pelare för laddstation

Stolpe för laddstation

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 001 93 XEVA116 Jordningsset för pelare ST

Jordningsset för pelare

E-nr. Ref.nr Benämning Enhet

27 001 94 XEVA130 Stolpe för en laddstation ST
27 001 95 XEVA135 Stolpe för två laddstationer ST
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Väggapparater – serie S.1
Elegant standard 
Enkel, funktionell och tidlös – detta är egenskaperna som 
bidragit till att S.1 blivit ett standardval för både bostäder  
och kommersiella fastigheter. Vi har utvecklat marknadens 
kanske snabbaste och mest flexibla uttag, allt för att  
installationen ska gå snabbt samt förbli enkel och säker.

Utanpåliggande vägguttag 
Ett ekonomiskt, effektivt och flexibelt alternativ. Vägguttagen 
är utrustade med rejäla armar för att frigöra snabbanslutnin-
garna. Och eftersom kablarna dras utvändigt slipper du  
fälla in installationsrör och dosor. För din och andras säkerhet  
är de beröringsskyddade också när locket är avskruvat. 
Petskydd samt jordutrustning följer med locket för en säkrare 
installation.

Väggapparater

Från Familj till Familj
Vi i Hagerfamiljen förstår vikten av en sammanhållen 
familj. Därför skänker vi en krona från varje sålt  
2-vägsuttag i serie S.1. Pengarna går till familjerna 
som bor på Ronald McDonald Hus i Göteborg.  
Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjälpande 
hand för familjer med sjuka barn.
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Väggapparater i plast, matt utförande. Väggapparater går ej att komplettera  
med fjäder. Tryckknappar alltid återfjädrande, demontering av fjäder är möjlig.

E-nr. Ref.nr Benämning

60 714 71 6345151909 Antenn R+TV
51 171 51 6345551909 Datauttag 2xRJ45 Kat. 5 skärmat
51 174 67 6345841909 Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 oskärmat
18 011 45 6345400109 Enkelt uttag med dammlucka för  

Keystone-don *
18 011 44 6345410109 Dubbelt uttag med dammlucka  

för Keystone-don *
18 000 04 6310119909 Dubbelt uttag för  

Lexcom-don (vinklat) *

51 171 51

TV & Data

E-nr. Ref.nr Benämning

18 019 93 48041909 1-vägsuttag med USB A + C
52 003 37 6326021909 USB-ladduttag 2 utgångar 

(3.0A per uttag eller totalt)

18 019 93 

USB-ladduttag

18 017 74

Timer-kit (max. 1500W)

E-nr. Ref.nr Benämning

18 012 04 10091909 Blindlock
18 007 55 6710091909 Blindlock med klor

18 012 04

Blindlock, kompletteras med ram

E-nr. Ref.nr Benämning

18 001 04 4470 Anslutningsdosa
18 003 50 10191909 Centrumbricka anslutningsdosa

18 001 04

Anslutningsdosa, kompletteras med ram

E-nr. Ref.nr Benämning

18 010 21 6330361909 Trapp/1-pol
18 010 16 6330351909 Kron
18 011 40 6330371909 Kors
18 011 38 6330321909 2-pol
18 011 39 6330380809 Dubbeltrapp

18 010 21

Väggapparater med klor

E-nr. Ref.nr Benämning

18 010 28 6350361909 Trapp/1-pol
18 011 41 6350361919 Trapp/1-pol belyst
18 011 42 6350351909 Kron
18 011 43 6350340409 4 x 1-pol

18 011 42

Tryckknappar (återfjädrande) med klor

E-nr. Ref.nr Benämning

18 018 21 6130361909 Trapp/1-pol
18 018 16 6130351909 Kron
18 018 22 6130371909 Kors
18 018 15 6130321909 2-pol
18 018 23 6130380809 Dubbeltrapp

18 018 21

Väggapparater utan klor

E-nr. Ref.nr Benämning

18 018 26 6150361909 Trapp/1-pol
18 018 27 6150361919 Trapp/1-pol belyst
18 018 25 6150351909 Kron
18 018 24 6150340409 4 x 1-pol

18 018 26

Tryckknappar (återfjädrande) utan klor

E-nr. Ref.nr Benämning

13 603 67 6328731909 Vriddimmer LED 3 - 100 W / glödljus 
20 - 500 W

13 607 18 63297309 Vriddimmer UNI (LED, R, L C) 3 - 60 W / 
20 - 210 VA

13 603 67

13 601 42

Vriddimrar

55 005 08

E-nr. Ref.nr Benämning

55 005 01 52009909 RWC-larm startpaket 
55 005 02 52019909 Återställningsknapp
55 005 03 52029909 Nödsignalknapp med dragsnöre
55 005 04 52039909 Ljud- och ljussignal
55 005 06 52049909 Transformator 230/24V DC
55 005 07 52059909 Återställnings-/närvaroknapp
55 005 08 52069909 Nödsignalknapp

RWC-larm
E-nr. Ref.nr Benämning

13 606 36 2997  Insats dali-vriddimmer (passiv)
13 606 37 2998  Insats dali-vriddimmer 

 (aktiv med integrerad strömförsörjning)
18 033 79 11371909 Centrumbricka med vred till

Vriddimmer dali, kompletteras med ram

E-nr. Ref.nr Benämning

18 000 01 63294810 Timer-kit 1 – 60 min utan förhöjningsram
18 017 77 6319708989 Timer-kit 1 – 60 min förkopplat i hörnbox

 

* Don medföljer ej.

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

Väggapparater serie S.1
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Väggapparater serie S.1
Kompletta produkter 

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

Väggapparater i plast,  
matt vitt utförande. 

E-nr. Ref.nr Benämning

18 010 41 10119909 Ram 1-fack
18 010 42 10129909 Ram 2-fack
18 010 43 10139909 Ram 3-fack
18 010 44 10149909 Ram 4-fack
18 010 45 10159909 Ram 5-fack

18 010 41

Ramar

E-nr. Ref.nr Benämning

18 013 53 6310618989 Förhöjningsram 1-fack, hög (45 mm)
18 013 54 6310628989 Förhöjningsram 2-fack, hög (45 mm)
18 013 66 6310638989 Förhöjningsram 3-fack, hög (45 mm)
18 013 69 6310718989 Förhöjningsram 1-fack, låg (45 mm)
18 013 72 6310728989 Förhöjningsram 2-fack, låg (45 mm)
18 013 75 6310738989 Förhöjningsram 3-fack, låg (45 mm)
18 013 55 6310828989 Förhöjningsram för 2-vägsuttag (32 mm)
18 013 59 6319488989 Hörnbox 2-fack
18 017 74 6319508989 Förkopplad hörnbox med 

2st 1-vägsuttag
18 017 77 6319708989 Förkopplad hörnbox med 

1st timer + 1st 1-vägsuttag

18 013 53

Förhöjningsramar och hörnbox*

18 013 45

E-nr. Ref.nr Benämning

18 013 45 6510111909 1-facksram till 2-vägs uttag
18 013 46 6510121909 2-facksram till 2-vägs uttag
18 013 47 6510131909 3-facksram till 2-vägs uttag
18 013 48 6510141909 4-facksram till 2-vägs uttag
18 013 49 6511091909 Adapter för apparat med c-bricka 

55x55mm

Ramar till 2-vägs vägguttagsinsatser

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 27 47601909 2-vägs jordat för 3-ledare
18 016 34 47771909 2-vägs jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 40 47921909 2-vägs jordat med delad brunnständning 

18 016 27

2-vägs vägguttag, platt design för 1½-dosa

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 43 47931909 2-vägs jordat för 3-ledare
18 016 49 47781909 2-vägs jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 55 47851909 2-vägs jordat med delad brunnständning

18 016 43

2-vägs vägguttagsinsatser

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 46 47941909 2-vägs jordat för 3-ledare
18 016 52 47791909 2-vägs jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 58 47871909 2-vägs jordat med delad brunnständning

18 016 46

2-vägs vägguttagsinsatser, platt design för 1½-dosa

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 61 47911919 2-vägs jordat

18 016 61

2-vägs vägguttag för tvättpelare (godkänt 440V)

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 64 47951909 2-vägs utan jord

18 016 64

2-vägs vägguttag utan jord

* Tätningar säljes separat och är nödvändiga om förhöjningsramarna/hörnboxen monteras på en yta som är ledande
** med 2-vägs vägguttag, platt design och kablage 1,5mm2 (brun, blå och gul/grön)

18 011 06

E-nr. Ref.nr Benämning

18 011 06 47229909 1-vägs jordat (fast ram, ej för montage i 
kombination)

18 033 45 47441909 1-vägs jordat med lucka
18 033 38 47231909 1-vägs jordat (ej komplett med ram)
18 005 87 47081909 1-vägs jordat med jordfelsbrytare (ej 

komplett med ram)

E-nr. Ref.nr Benämning

18 018 00 471020 2-vägs vägguttag
18 018 01 471040 4-vägs vägguttag
18 018 02 471060 6-vägs vägguttag

1-vägs vägguttag

Utanpåliggande vägguttag

E-nr. Ref.nr Benämning

18 013 56 6318268989 Dragavlastning till förhöjningsram
18 013 57 6318288989 Skiljvägg till förhöjningsram
18 013 92 6318278989 Dragavlastning till hörnbox
18 013 58 6318388989 Skiljvägg till hörnbox18 013 56

Tillbehör förhöjningsramar

E-nr. Ref.nr Benämning

18 017 73 18907912V-
68

Sockeldosa förmonterad **

18 017 73

Sockeldosa

E-nr. Ref.nr Benämning

18 005 59 16511949 Vippa med röd lins och förhöjd symbol 
”lampa”

18 005 60 16511959 Vippa med röd lins och förhöjd symbol 
”ringklocka”

18 005 62 16511969 Vippa med röd lins och förhöjd symbol 
”nyckel”

18 011 06

Vippor med röd lins och förhöjd symbol

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 24 47591909 2-vägs jordat för 3-ledare
18 016 31 47761909 2-vägs jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 37 47911909 2-vägs jordat med delad brunnständning

18 016 24

2-vägs vägguttag

18 018 00
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Väggapparater serie S.1
Kompletta produkter 

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

Väggapparater i plast, mattsvart utförande. Väggapparater går ej att komplettera med fjäder. 
Tryckknappar alltid återfjädrande, demontering av fjäder är möjlig.

E-nr. Ref.nr Benämning

60 714 72 6345151606 Antenn R+TV
51 171 61 6345551606 Datauttag 2xRJ45 Kat. 5 skärmat
18 011 62 6345400106 Enkelt uttag med dammlucka för  

Keystone-don *
18 011 61 6345410106 Dubbelt uttag med dammlucka  

för Keystone-don *
18 000 05 6310119939 Dubbelt uttag för  

Lexcom-don (vinklat) *

18 011 61

TV & Data

E-nr. Ref.nr Benämning

18 019 92 48041606 1-vägsuttag med USB A + C
52 004 97 6326051606 USB-ladduttag 2 utgångar ** 

(3.0A per uttag eller totalt)

18 018 83

USB-ladduttag

18 000 02

Timer-kit (max. 1500W)

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 25 47591606 2-vägs jordat för 3-ledare
18 016 32 47761606 2-vägs jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 38 47911606 2-vägs jordat med delad brunnständning

E-nr. Ref.nr Benämning

18 016 28 47601606 2-vägs jordat för 3-ledare
18 016 35 47771606 2-vägs jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 41 47921606 2-vägs jordat med delad brunnständning

18 016 32

2-vägs vägguttag

18 016 28

2-vägs vägguttag, platt design för 1½-dosa

E-nr. Ref.nr Benämning

18 033 39 47231606 1-vägs jordat (ej komplett med ram)
18 033 25 47441606 1-vägs jordat med lock

18 033 39

1-vägs uttagsinsatser

E-nr. Ref.nr Benämning

18 011 50 6330361606 Trapp/1-pol
18 011 51 6330351606 Kron
18 011 57 6330371606 Kors
18 011 55 6330321606 2-pol
18 011 56 6330380806 Dubbeltrapp

18 011 50

Väggapparater med klor

E-nr. Ref.nr Benämning

18 011 52 6350361606 Trapp/1-pol
18 011 58 6350361616 Trapp/1-pol belyst
18 011 59 6350351606 Kron
18 011 60 6350340406 4 x 1-pol

18 011 60

Tryckknappar (återfjädrande) med klor

E-nr. Ref.nr Benämning

13 603 68 6328731606 Vriddimmer 20 – 500W (LED 3 – 100W)
13 607 19 63297306 Vriddimmer 20 – 210W (universal)

13 603 68

Vriddimrar

E-nr. Ref.nr Benämning

18 010 64 10119949 Ram 1-fack
18 010 65 10129949 Ram 2-fack
18 010 66 10139949 Ram 3-fack
18 010 67 10149949 Ram 4-fack
18 010 68 10159949 Ram 5-fack

18 010 64

Ramar

E-nr. Ref.nr Benämning

18 013 61 6310611606 Förhöjningsram 1-fack, hög (45 mm)
18 013 63 6310621606 Förhöjningsram 2-fack, hög (45 mm)
18 013 65 6310631606 Förhöjningsram 3-fack, hög (45 mm)
18 013 68 6310711606 Förhöjningsram 1-fack, låg (30 mm)
18 013 71 6310721606 Förhöjningsram 2-fack, låg (30 mm)
18 013 74 6310731606 Förhöjningsram 3-fack, låg (30 mm)
18 013 77 6310821606 Förhöjningsram för 2-vägsuttag (32 mm)
18 013 79 6319481606 Hörnbox 2-fack
18 017 75 6319501606 Förkopplad hörnbox med 2st 1-vägsuttag

18 013 61

Förhöjningsramar och hörnbox*

E-nr. Ref.nr Benämning

18 000 02 63294816 Timer-kit 1 – 60 min utan förhöjningsram
18 017 78 6319701606 Timer-kit 1 – 60 min förkopplat i hörnbox
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Minikanaler i PVC och  
halogenfritt – godkända för 
förläggning med FQ
Formstycken i halogenfritt material till alla storlekar med  
flexibla inner- och ytterhörn. Smidig montering med  
stark dubbelhäftande tejp och skruv. Levereras med  
tidsbesparande förstansade hål i kanalens underdelar.

Matarkanaler ger dig snygga 
utanpåliggande installationer
Använd matarkanaler för att få en snygg och rationell  
utanpåliggande elinstallation. Vi erbjuder matarkanaler  
i aluminium, plåt, PVC och halogenfritt material.  
Många matarkanaler finns med dubbelhäftande tejp.  
Vår LF-matarkanal i PVC finns även i den svarta  
nyansen RAL 9011.

Flexibla fönsterbänkskanaler med snabb montering 
Nu finns Hagers BR-kanaler i varianter som passar alla offentliga miljöer. Den flexibla och fackmannamässiga installationen 
gör dessutom så att installationstiden kan kortas avsevärt.

Kanalisation  
Flexibilitet överallt
Strömförsörjning i alla delar av byggnaden förutsätter optimal kabel-
dragning. Vi erbjuder flexibla lösningar i både golv, väggar och tak.
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Kanalisation
Athea | Minikanal

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

  
Innerhörn Ytterhörn Ändstycke L-vinkel

Benämning Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Minikanal 13x24mm  
PVC

ATA122009016B 
11 564 10

ATA122049016 
11 564 16 

ATA122039016 
11 564 14

ATA122069016 
11 564 20  

ATA122059016 
11 564 18  

Minikanal 13x24mm 
Halogenfri

ATH122009016B 
11 565 24  

-"- -"- -"- -"-

Minikanal 13x24mm  
PVC, tejp

ATA122009016BA 
11 564 12

-"- -"- -"- -"- 

Minikanal 13x24mm  
Halogenfri, tejp

ATH122009016BA 
11 565 26

-"- -"- -"- -"-

Minikanal 16x32mm*  
PVC

ATA163009016B 
11 564 82

ATA163049016 
11 564 89

ATA163039016 
11 564 86 

ATA163069016 
11 564 95 

ATA163059016 
11 564 92  

Minikanal 16x32mm*  
Halogenfri

ATH163009016B
11 565 27

-"- -"- -"- -"-

Minikanal 16x32mm  
PVC, tejp

ATA163009016BA 
11 564 84

-"- -"- -"- -"-

Minikanal 16x32mm  
Halogenfri, tejp

ATH163009016BA
11 565 31

-"- -"- -"- -"-

11 565 19

11 565 21

Minikanal 13x52mm*  
2-fack

ATA125019016B 
11 564 55

ATA125049016 
11 564 60

ATA125039016 
11 564 59 

ATA125069016 
11 564 69 

ATA125059016 
11 564 65 

Minikanal 20x52mm*  
2-fack

ATA205019016B 
11 565 02

ATA205049016 
11 565 04

ATA205039016 
11 565 03

ATA205069016 
11 565 11  

ATA205059016 
11 565 08 

E-nr. Ref.nr Benämning

11 565 19 ATA707599016 Kopplingsdosa 75 x 75 x 32 mm, 
halogenfri, vit

E-nr. Ref.nr Benämning

11 565 21 ATA806099016 Apparatdosa universal cc-mått 60 mm,  
halogenfri, vit

Minikanaler ATA i PVC, ATH halogenfri, med och utan tejp. 
Flexibla inner- och ytterhörn. 
Samtliga formstycken halogenfria. Godkänd för förläggning med FQ. Utjämningsläpp på underdelen. 

Längd 2,1 m & 2,0 m  
Färg: RAL 9016, vit

* Kabelklammer

Kopplingsdosa

Apparatdosa
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Kanalisation
Fönsterbänkskanaler i PVC, halogenfritt, aluminium och plåt

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

M2026
11 579 94

MH2026
11 553 47

M2026
11 579 94

BR65130
BRH65130

BR6513019016
11 572 40

BRH6513019016
11 573 19

BR6513019011
11 571 25

BR08029016
11 571 92

BRH08029016
11 573 17

BR08029011
11 570 95

vit

Halogenfri, vit

 svart

Mellanvägg 
Ref.nr
E.nr

Grundprofil 
Ref.nr
E.nr

Front 
Ref.nr
E.nr

Finns även i stl 100, 170 och 210mm

BRA6513019016
11 573 46

BRA651301ELN
11 577 29 

BRA08029016
11 573 37

BRA0802ELN  
11 577 00 

vit

alu

M1839
Halogenfri plast
11 589 03

BRS6513019016 
11 573 62 

BRS08029016 
11 573 57

G1615
Halogenfri plast
11 574 48

11 723 91

11 570 24

11 569 60

BRA65130

BRS65130

Finns även i stl 100, 170 och 210mm

vit

Finns även i stl 100, 170 och 210mm

E-nr. Ref.nr Benämning

11 723 91 G13015 Fast konsol för kanalhöjd 130 mm

E-nr. Ref.nr Benämning

11 570 24 GS20019016 2-vägs uttag vit
11 570 26 GS20119016 2-vägs 45 grader uttag vit
11 570 28 GS30019016 3-vägs uttag vit 
11 579 70 GS20019011 2-vägs uttag svart

E-nr. Ref.nr Benämning

11 569 60 GB080219016 2-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit
11 569 70 GB080319016 3-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit 
11 556 58 GB080219011 2-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart
11 556 59 GB08021LAN 2-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg

13
0

80

65

BR PVC, BRH PC/ABS Halogenfri – Grundprofil och front

BRA Aluminium – Grundprofil och front

BRS Plåt – Grundprofil och front

Fast konsol, 15 mm 

Uttagsramar, märkning stannar kvar på uttaget när ramen demonteras

Uttag, 2- och 3-vägs 230 V, finns också med färgade uttagsbrunnar
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Kanalisation
Fönsterbänkskanaler i PVC, halogenfritt, aluminium och plåt

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

BR65X9
11 573 16

-"- 

BR65X9
11 573 16

BR65130W9016
11 572 54

-"-

BR65130W9011
11 571 43 

BR6513079016
11 572 52 

-"- 

BR6513079011
11 571 34 

BR651304H9016
11 572 43

-"-

BR651304H9011
11 571 31

BR651303H9016
11 572 42

-"-

BR651303H9011
11 571 26

BR6513069016 
11 572 50

-"-

BR6513069011
11 571 33

BR651305H9016
11 572 44

-"-

BR651305H9011
11 571 32

Skarvar 
Ref.nr
E.nr

Väggram 
Ref.nr
E.nr

Toleransbygel 
Ref.nr
E.nr

Innerhörn 
Ref.nr
E.nr

Ytterhörn 
Ref.nr
E.nr

Ändstycke 
Ref.nr
E.nr

L-vinkel 
Ref.nr
E.nr

+/-7°

a

+/-7°

a

a

a

BR65130W9016 
11 572 54 

BR6513079016 
11 572 52

BR651304H9016
11 572 43

BR651304HLAN 
11 570 66

BRS6513069016 
11 573 63 

BRS651309 
11 569 16 

BR651305H9016 
11 572 44

BR651304H9016 
11 572 43

BR651303H9016 
11 572 42

11 573 75

11 556 94

11 569 79

E-nr. Ref.nr Benämning

11 573 75 GMKSET29016 Keystone+Actassi, Vit 2-v Key+Lex Vit
11 568 22 GMKSET29011 Keystone+Actassi, Svart 2-v Key+Lex Sv

E-nr. Ref.nr Benämning

11 556 94 GLT4001 Apparatdosa 1-fack, för BR65-produkter
11 556 66 GLT1511 Apparatram 1-fack, för BR65-produkter
11 583 02 G2850 Apparatdosa för externa produkter cc-mått 60 mm
11 583 06 G2870 Apparatram för externa produkter cc-mått 60 mm, 

multimedia

E-nr. Ref.nr Benämning

11 569 79 GR0800A9016 Frontram 1-fack, vit 
11 568 30 GR0800A9011 Frontram 1-fack, svart
11 568 31 GR0800ALAN Frontram 1-fack, Alu-färg

Multikit data, komplett

Apparatdosa/ram, 1-fack

Frontram

BR651303H9016
11 572 42

BR651303HLAN 
11 570 67 

BRA6513069016  
11 573 47

BR651306LAN 
11 570 68

BR651305H9016
11 572 44

BR651305HLAN 
11 570 69

BRAX9
11 577 17

-"-

BR65130WLAN
11 570 70

BR65130WLAN 
11 570 70  

BR6513079016
11 572 52

BR651307LAN 
11 570 71
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Kanalisation
Matarkanaler LF

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

  
Innerhörn PC/ABS Ytterhörn PC/ABS Ändstycke PC/ABS L-vinkel PC/ABS

Benämning Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Ref.nr 
E-nr.

Matarkanal 
10x10mm

LF1001009016 
11 565 96 vit

LF1001009016A 
11 565 97 vit, tejp 

Matarkanal 
15x15mm  

LF1501509016
11 565 98 vit

LF1501509016A
11 565 99 vit, tejp

LF1501509011A
11 575 48 svart, tejp

LF1501569016
11 566 10 vit

-"-

LF1501569011
11 553 86 svart

Matarkanal 
20x35mm  

LF2003509016
11 566 27 vit

LF2003509016A
11 566 29 vit, tejp

LFF2003549016
11 567 99 vit

-"-

LFF2003539016
11 567 94 vit

-"-

LFF2003569016 
11 568 77 vit

-"-

LFF2003559016 
11 568 00 vit

-"-

   

LF2003509011A  
11 575 49 svart, tejp       

LFF2003549011   
11 560 84 svart  

LFF2003539011
11 560 83 svart   

LFF2003569011  
11 560 88 svart   

LFF2003559011
11 560 87 svart  

Matarkanal 
30x45mm

LF3004509016
11 566 66 vit

LF3004509011
11 553 87 svart

LF3004549016
11 566 68 vit

LF3004549011
11 573 69 svart

LF3004539016
11 566 67 vit

LF3004539011
11 573 68 svart

LF3004569016
11 566 70 vit

LF3004569011
11 573 71 svart

LF3004559016
11 566 69 vit

LF3004559011
11 573 70 svart

Matarkanal 
30x60mm   

LF3006009016
11 566 72 vit

LFF3006049016
11 568 80 vit

LFF3006039016
11 568 79 vit

LFF6006069016
11 568 94 vit

LFF3006059016
11 568 81 vit

Matarkanal 
40x60mm   

LF4006009016
11 566 80 vit

LF4006009011
11 553 99 svart

LFF4006049016
11 568 83 vit

LFF4006049011
11 560 96 svart

LFF4006039016
11 568 82 vit

LFF4006039011
11 560 89 svart

LFF6006069016
11 568 94 vit

LFF6006069011
11 560 98 svart

LFF4006059016
11 568 84 vit

LFF4006059011
11 560 97 svart

Matarkanal 
40x90mm   

LF4009009016
11 566 82 vit

LFF4009049016
11 568 86 vit

LFF4009039016
11 568 85 vit

LFF6009069016
11 568 98 vit

LFF4009059016
11 568 87 vit

Matarkanal 
60x60mm            

LF6006009016 
11 566 86 vit  

LFF6006049016 
11 568 92 vit 

LFF6006039016 
11 568 91 vit 

LFF6006069016 
11 568 94 vit

LFF6006059016 
11 568 93 vit 

Matarkanal 
60x90mm

LF6009009016
11 566 88 vit

LFF6009049016
11 568 96 vit

LFF6009039016
11 568 95 vit

LFF6009069016
11 568 98 vit

LFF6009059016
11 568 97 vit

Matarkanal 
60x110mm

LF6011009016
11 566 90 vit

LF6011009011
11 554 11 svart

LFF6011049016
11 569 08 vit

LFF6011049011
11 561 03 svart

LFF6011039016
11 568 99 vit

LFF6011039011
11 561 02 svart

LFF6011069016
11 569 18 vit

LFF6011069011
11 561 07 svart

LFF6011059016
11 569 09 vit

LFF6011059011
11 561 06 svart

a
a

a

11

11

20

33

Matarkanaler LF i PVC, med och utan dubbelhäftande tejp. 
Flexibla inner- och ytterhörn från stl. 40x60mm. Formstycken halogenfria. 
Stansade hål i underdel. Integrerade skarvar och kabelhållare i större storlekar. 

Längd: 2 m
Färg: RAL 9016 vit, RAL 9011 svart



Installation 
på ett 
enkelt sätt
Välj Hagers enkla och snabbinstallerade  
Mini-/matarkanaler med hög kvalitet och  
med integrerade skarvar och kabelhållare  
för enkel installation.

Finns som standardsortiment i vitt och svart.  
Tillbehör hittar du enklast med färgupp-
märkningen i din butik.

Mini-/matarkanaler

Färgkodat 
i din butik



Hager Elektro AB
Box 9040 
400 91 Göteborg

Huvudkontor 
Bifrostgatan 36 
431 44 Mölndal 

Säljkontor 
Karlsrovägen 2A 
182 53 Danderyd 

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
hager.se
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