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SPB115, SPB213, SPB215, SPB315, SPB413, SPB415

e Überspannungsableiter
z Surge protective device
a Parafoudre
x Svodič přepětí
m Ogranicznik przepięć (SPD)

EN 61643-11
IEC 61643-11

Type 2
Class II

Un 240 / 415V (50 / 60 Hz)

Uc 275 V (L - N); 260 V (N - PE)

Ifi 100 Arms

Humidity 5%...95%

°C -40 / +80 °C

Ports 1

IP code 20 (built in)

min. L, N, PE, \ 1,5 mm²
max. L, N, PE, \ 25 mm² 35 mm²

3 Nm (1.5-16 mm²)
4.5 Nm 25-35 mm²)

L x W x H
(mm)

Imax

(8/20 µs)
In

(8/20 µs) Up Isccr
max { 
parrallel Ipe

SPB115 65.7 x 17,5 x 98.7 40 kA 20 kA ≤ 1,35 kV 25 kArms 125 A gG < 0,45 mA

SPB213 65.7 x 35.6 x 89.8
40 kA 20 kA

L-N
≤ 1.35 kV

N-PE
≤ 1.5 kV

25 kArms 125 A gG < 5 μA
SPB215 65.7 x 35.6 x 98.7

SPB315 65.7 x 53 x 98.7 40 kA 20 kA ≤ 1,35 kV 25 kArms 125 A gG < 0,45 mA

SPB413 65.7 x 71 x 89.8
40 kA 20 kA

L-N
≤ 1,35 kV

N-PE
≤ 1,5 kV

25 kArms 125 A gG < 5 μA
SPB415 65.7 x 71 x 98.7
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DIN VDE 0100-534 
IEC 60364-5-53

A b ≤ 0,5 m

B a + b + c ≤ 0,5 m



Backup protection / Vorsicherung V-Type connection / V-Verdrahtung
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Parallel connection /  
Stich-Verdrahtung

SPB115 SPB215, 
SPB315, SPB413, 

SPB415

F1 } F1 ≤ 125 A gG
5
F2

F2 } F1 > 125 A gG
5

F2 ≤ 125 A gG

0,25 Nm

PZ2

U max. / I max. AC : 250 V / 1,5 A

U max. / I max. DC : 30 V / 1 A

0,14 - 1, 5 mm²
AWG 28 - 16

 7 mm 7 mm

SPB115, SPB215, SPB315, SPB415
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