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Plintgoten in het 
‘nieuwe wit’
verkeerswit RAL9016

Bestelhulp 
oktober 2022

Er is veel aandacht aan deze bestelhulp besteed, maar fouten 
of wijzigingen in de informatie kunnen niet worden uitgesloten. 
Voor de meest recente bestelhulp kijk je op: 
hg.news/NL/plintgoot

Snel en eenvoudig veel meters kabel veilig en netjes 
wegwerken met stroom en data op iedere gewenste 
plek in de ruimte; daar is plintgoot ideaal voor. 
Daar waar aansluitingen flexibel en passend bij de 
inrichting beschikbaar moeten zijn, biedt plintgoot 
tehalit.SL een oplossing. In zwart, wit, aluminium en 
vijf houtdessins is het systeem fraai te integreren in 
elk interieur. De outlets zijn in een zeer groot aantal 
varianten samen te stellen. Door hun spiegelende 
zijkant lijken ze boven de plint te zweven.

 - Flexibele installatie voor renovatie of uitbreidingen
 - Makkelijk te verwerken materiaal
 - Aansluitpunten onafhankelijk van de wand
 - Materiaal vormt zich naar de wand als deze niet 

geheel vlak is
 - Snelle montage outlets door opklapbare deksels
 - Aparte compartimenten voor energie-, data- en  

multimediabekabeling
 - Kleuren en aansluitpunten combineren naar wens 

van de klant

Voordelen  
in een oogopslag

Flexibel 
en passend

De SL-plintgoot is in veel varianten beschikbaar, zodat het 
perfect op de ruimte is af te stemmen. Naast diverse kleuren 
en afmetingen, zijn er ook goten met tapijtrand en flexibele 
randen (voor wandoneffenheden). Plintgoot is ideaal voor 
toepassing in: slaapkamers, studentenkamers, praktijkruimtes 
of (units voor) tijdelijke huisvesting.

De outlets zijn modulair in te vullen met inbouw-
componenten. Kijk in onze online catalogus voor 
meer informatie. 

Functioneel 
en fraai



115 mm hoog 
SL20115 (20 x 115 mm), 
helderwit

 
 
 
 
 

 Bodem- 
profiel Deksel
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Frame met 
dubbele wcd

Deksel voor 
Frame

Passtuk voor 
Frame

Frame voor 
outlet

Deksel voor 
Frame

Passtuk voor 
Frame

Universele 
outlet

Passtuk voor  
universele 

outlet

Maat Kleur Kanaal Hulpstukken Outlets

SL 
20 x 55 mm

Verkeerswit SL200551 SL2005529016 SL2005549016 SL2005539016 SL2005569016 SL2005579016 SL2005589016 SL200559409016 SL200559329016 SL20055A9016 SL20055931 SL200559329016 SL20055A9016 SL200559019016 SL20055AC9016

Zwart SL200551 SL2005529011 SL2005549011 SL2005539011 SL2005569011 SL2005579011 SL2005589011 SL200559409011 SL200559329011 SL20055A9011 SL20055931 SL200559329011 SL20055A9011 SL200559019011 SL20055AC9011

Alulook SL200551 SL200552D1 SL200554D1 SL200553D1 SL200556D1 SL200557D1 SL200558D1 SL200559409011 SL20055932D1 SL20055AD1 SL20055931 SL20055932D1 SL20055AD1 SL20055901D1 SL20055ACD1

SL 
20 x 80 mm *

Verkeerswit SL200801 SL2008029016 SL2008049016 SL2008039016 SL2008069016 SL2008079016 SL2008089016 SL200809409016 SL200809329016 SL20080A9016 SL20080931 SL200809329016 SL20080A9016 SL200809019016 SL20080AC9016

Zwart SL200801 SL2008029011 SL2008049011 SL2008039011 SL2008069011 SL2008079011 SL2008089011 SL200809409011 SL200809329011 SL20080A9011 SL20080931 SL200809329011 SL20080A9011 SL200809019011 SL20080AC9011

Alulook SL200801 SL200802D1 SL200804D1 SL200803D1 SL200806D1 SL200807D1 SL200808D1 SL200809409011 SL20080932D1 SL20080AD1 SL20080931 SL20080932D1 SL20080AD1 SL20080901D1 SL20080ACD1

SL 
20 x 115 mm

Verkeerswit SL201151 SL2011529016 SL2011549016 SL2011539016 SL2011569016 SL2011579016 SL2011589016 SL201159409016 SL201159329016 SL20115A9016 SL20115A9016 SL201159329016 SL20115A9016 SL201159019016 SL20115AC9016

Zwart SL201151 SL2011529011 SL2011549011 SL2011539011 SL2011569011 SL2011579011 SL2011589011 SL201159409011 SL201159329011 SL20115A9011 SL20115A9011 SL201159329011 SL20115A9011 SL201159019011 SL20115AC9011

Plintgoten 
nu in verkeerswit RAL 9016 

* SL 80 ook verkrijgbaar met led-strip. Kijk in de online catalogus: 
https://hager.com/nl/catalogus/kabelmanagementsystemen-tehalit-/wand/plintgoten/tehalitsl-plintgoten-met-led-hoogte-80-mm 

55 mm hoog
SL20055 (20x55 mm), 
zwart 

80 mm hoog
SL20080 (20 x 80 mm), 
aluminium decor

esdoorn beuken eiken kersen sucupira

Ontdek ook de houtdessins

Plint met flexrand:
Vult oneffenheden in 
wand en vloer op en 
zorgt voor een strak 
resultaat.

Plint met tapijtrand:
Met een afgerond 
profiel voor een nog 
betere passing van 
het tapijt.

Door de verschillende functies te combineren, is het mogelijk om een installatie te maken die perfect aansluit op de 
wensen van de gebruiker. De outlet voor universeel schakelmateriaal biedt de mogelijkheid om universeel 80 mm
schakelmateriaal in te bouwen.

Plintdeksels in speciale uitvoeringen

Plintgoot in 3 hoogtematen

scan de QR-code


