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1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geréate diirfen nur durch eine Elektrofachkraft gemaBn den ein-
schlagigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise kénnen Schaden am Geréat, Brand oder andere Ge-
fahren entstehen.
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2 Gerateaufbau

Bild 1: LED-Modul

(1) LED-Modul

(2) Befestigungsrasten

(3) Lichtleiter fiir R.classic

(@) Lichtleiter fur Serie 1930

(5) Schiebeschalter fir Orientierungsbeleuchtung
(6) Jumper fir Statusanzeige (J1, J2)

(7) Kontaktfedern

R.Classic Serie 1930

Bild 2: Zusammenbau fiir R.classic/Serie 1930

Drehschalter/-tastert!
(o) Abdeckplatte!”

[ Nicht im Lieferumfang!
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3 Funktion

Uber einen Lichtleiter erfolgt eine homogene Konturenbeleuchtung des Drehknebels. Abh#ngig von der
Konfiguration kann eine dauerhaft leuchtenden Orientierungsbeleuchtung (kaltweiB) realisiert werden
und der Schaltstatus der angeschlossenen Beleuchtung anzeigt werden (warmweiB).

Bestimmungsgemafie Verwendung

- Zum Aufrasten auf Drehschalter/-taster zur Realisierung von Beleuchtung oder Statusanzeige
- AusschlieBlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen

3.1 Produkteigenschaften

- Einfaches Aufrasten und elektrisches Kontaktieren mit Federn ohne zusatzlichen Verdrahtungsauf-
wand

- Unterscheidung von Dauerbeleuchtung (Orientierung) und Statusanzeige Uber Lichtfarbe

- Einfaches Aktivieren/Deaktivieren der Dauerbeleuchtung (Orientierungsbeleuchtung) durch Schiebe-
schalter (5)
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4 Bedienung

Orientierungsbeleuchtung liber Schiebeschalter aktivieren/deaktivieren
Uber den Schiebeschalter (5) auf der Front des LED-Moduls ist einzustellen, ob eine dauerhafte Orien-
tierungsbeleuchtung zu realisieren ist.

e Schiebeschalter in Stellung ON (Lieferzustand) bzw. OFF schieben.
Die gewahlte Beleuchtungsvariante wird ausgefuhrt.




chager

Montage und elektrischer Anschluss

5 Montage und elektrischer Anschluss

é Gefahr

Elektrischer Schlag bei Berlhren spannungsfihrender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod fuhren!

e Vor Arbeiten am Gerat Anschlussleitungen freischalten und spannungsftihrende Teile in
der Umgebung abdecken!

Funktion der Jumper

Uber die Jumper (6) ist einzustellen, ob der Status der Beleuchtung angezeigt wird.

@ Statusanzeige S
Ist die Beleuchtung eingeschaltet, leuchtet das Modul warmweif3. Bei gewilinschter Status-
anzeige ist der N-Leiter an den Schalter anzuschlie3en.

Jumper J1 ist Kontaktfeder C2 zugeordet, Jumper J2 ist Kontaktfeder C1 zugeordnet.

FlieBt Uber den entsprechenden Schaltkontakt am Drehschalter ein Strom (Bild 3), so zeigt das LED-
Modul in warmweiBer Lichtfarbe den Status an.

Konfigurationsméglichkeiten

® %@@ Jumper J1 Jumper J2

WDE387603 g © ON -

0JO) ON [ U

® OFF |

ﬁ/ ® OFF |

WDE387503 ’g\ (0] ON -

00 ON (U

® OFF |
WDE389303 J (O] ON - -

00 ON (1 -

® OFF | -
WDE384603 (0] ON -

®
Tabelle 1: Einstellungen am LED-Modul je nach Anwendungsfall

(0] Orientierungsbeleuchtung
® Statusanzeige

o 1x Jumper gesteckt, Zuordnung Kontaktfeder/ Schaltkontakt beachten!
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L 230 Vv~ L 230 vV~ L 230 v~

+10%/- 15% +10%/- 15% +10%/- 15%
50 Hz 50 Hz
0,4..1,7mA 0,4..1,7mA

Bild 3: Elektrischer Anschluss von Drehschaltern mit LED-Modul

LED-Modul und Lichtleiter montieren

& Der Drehschalter ist montiert und angeschlossen.

Bevor das LED-Modul in den Tragring eingerastet wird, sollte die Beleuchtung tber die riick-
seitigen Jumper eingestellt sein (Tab. 1).

Fur die Statusanzeige ist der N-Leiter an den Schalter anzuschlieBen (Bild 3).
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@ Zentrierhiilse (10) mit Schlitzschraubendreher von der Drehachse abhebeln und entfernen.

Bild 4: Zentrierhiilse entfernen

Zentrierhilse!
' Nicht im Lieferumfang enthalten!

© LED-Modul (1) in Drehschalter/-taster (8) einrasten. Markierung TOP muss dabei oben liegen.

o Abdeckplatte (9) oder Rahmen und Zentralstlick aufstecken.

O [ichtleiter (3) aufstecken.

Lo/ Feder, Schraube und Knebel nacheinander aufstecken und dabei Abdeckplatte oder Rahmen und
Zentralstlck fixieren.

LED-Modul demontieren

¢ Jeweils einen Schraubendreher in der oberen und unteren Aussparung (11) ansetzen und LED-Modul
vorsichtig heraushebeln.

Bild 5: LED-Modul demontieren

(1) Aussparung fiir Hebel
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6 Anhang
6.1 Hilfe im Problemfall

LED-Modul Iasst sich nicht aufstecken.

Die Zentrierhiilse (10) ist noch auf der Drehachse des Einsatzes aufgesteckt.
¥ _ Zentrierhilse an der Drehachse l6sen und abnehmen (Bild 4).

Abdeckplatte lasst sich nicht aufstecken.

Der Lichtleiter (3) ist direkt auf das LED-Modul aufgesteckt.
“# _ Montagereihenfolge beachten (Bild 2). Zuerst die Abdeckplatte (9) und dann den Lichtleiter (3) auf-
stecken.

Orientierungs- und Statusanzeigen leuchten nicht wie erwartet.

Die Jumper sind falsch gesteckt.

* _ Jumper immer senkrecht wie abgebildet (Bild 1) aufstecken. Zuerst die Abdeckplatte (9) und dann
den Lichtleiter (3) aufstecken.
- Jumper entsprechend der Zuordnung der Kontaktfedern zu den bestromten Schaltkontakten auf-
stecken (Tab. 1).

6.2 Technische Daten

Nennspannung 230 V~, +10%/-15%
Nennfrequenz 50 Hz
Nennstrom 0,4 mA

Leistungsaufnahme:

- Standby 0,4 W
- Beleuchtung kaltweif3 0,7W
- Beleuchtung warmweil3 0,5W

LED-Farbtemperatur:

- kaltweil 5500 ... 7500 °K
- warmweif3 2750 ... 3250 °K
Relative Feuchte max. 95 %/ 20 °C
Betriebstemperatur -5 ... +45°C
Lager-/ Transporttemperatur -20 ... +60 °C

10



:hager fhrihang

Entsorgungshinweis

6.3 Entsorgungshinweis
Entsorgungshinweis

Ef Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromiill).

(Anzuwenden in den Landern der Europaischen Union und anderen europaischen Landern mit einem separaten Sam-
melsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehoérigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer
nicht zusammen mit dem normalen Hausmdll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt von anderen
Abféllen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden. Recyceln
Sie das Gerat, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern.

Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zustandigen Behdrden kontaktieren, um in
Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerat auf umweltfreundliche Weise entsorgen kénnen.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags erfragen. Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemdill entsorgt werden.

1
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