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Introduktion

1 Introduktion

Denna manual beskriver installationen av stromstallarinsatsen, 1-fack. Enheten ar en del av den modula-
ra elektronikplattformen och kan anslutas via den traddldsa standarden Matter.

Utdver snabbguiden som medfdljer produkten finns aven foljande:

Information om hur du anvander enheter for rackviddsférlangning
Viktig information om anslutna laster

Lampliga tillbehor

Felstkning

@ » Folj aven bruksanvisningen for den applikationsmodul som kréavs for drift (t.ex. tryck-
knapp, anslutningsbar enhet, 1-facks). Den forklarar hur hela enheten fungerar och motsva-
rande instaliningsalternativ.
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Sakerhetsinstruktioner

2 Sakerhetsinstruktioner

Elektriska enheter far endast installeras och monteras av en kvalificerad elektriker i enlighet
med géllande regler, foreskrifter, normer, direktiv, sdkerhets- och olycksfallsforeskrifter i landet.

Underlatenhet att félja dessa installationsanvisningar kan leda till skador pa enheten, till brand
eller andra risker.

Risk for elektrisk st6t. Anvand ej enheten utan applikationsmodulen. Fast applikationsmodulen
till insatsen med fastskruven.

Brandrisk. En minibrytare med utlésningskarakteristik B enligt kopplingsschemat maste instal-
leras av skyddsskal.

Brandrisk. Vid drift med konventionella transformatorer ska var och en av transformatorerna ha
sakringar pa den primara sidan i enlighet med tillverkarens data. Anvéand bara sdkerhetstrans-
formatorer som 6verensstammer med EN 61558-2-6.
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3 Enhetens design och layout

@ Granssnitt mellan insats/applikationsmodul

@ Anslutningsklammor

3.1 Matt

Fig. 1: Inbyggnadsdjup
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Avsedd anvandning

4 Funktion

4.1 Avsedd anvandning

6 Belysningsbrytare Information om belastningstyper och prestandavarden som stdds finns i tekniska

data.

!! Endast [amplig for anvandning inomhus i torra utrymmen

Installation i apparatdosa enligt DIN 49073 (rekommendation: djup dosa)

Drift med lamplig pasats (se Tilloehor)
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Anvandning

5 Anvandning

Anvandningen beskrivs i instruktionerna for respektive applikationsmodul (se Tilloehor).

@ Anvandning av slavinsatser ar endast maéjlig om en applikationsmodul &r fast pa huvudenhe-
ten.
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Installation och elektrisk anslutning

6 Installation och elektrisk anslutning

ﬁ Fara

Elektrisk shock nar stromférande delar vidrors!
En elektrisk shock kan leda till dodsfall!

e Koppla bort stromforsérjningen innan du arbetar pa enheten
e Anvand ej enheten utan applikationsmodulen.
e Fast applikationsmodulen till insatsen med fastskruven.

A Fara

Risk att skada apparaten.
Om fel typ av minibrytare anvands kan enheten forstéras vid kortslutning!

e Anvand endast minibrytare med utlésningskarakteristik B i enlighet med kopplingssche-
mat.

& For att skydda enheten méaste en minibrytare installeras enligt anslutningsschemat.

©® Ansiut enheten enligt anslutningsschemat (Bild 2, 3 eller 4).

B16A
230V~ i WDN2010

(+10%/-15%)
50/60 Hz

<100 m

1x2,5 mm?
2x1,5 mm?

Fig. 2: Kopplingsschema
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Installation och elektrisk anslutning
B16A © NOcontact ~ © NO contact
WDN201 e.g. WDE5031 e.g. WDE5031
230V~ ) i’ 010 9. WDE503 0. WDE503
(+10%/-15%)
50/60 HZ 'WDES031 @ WDES5031 @
0 0 0~ 0
(8] O O fe] & OO
B0 o sl (oo s
<100m 5
1x2,5 mm?
2x 1,5 mm?
Fig. 3: Kopplingsschema med valfria knappférlangningar
Belysta mekaniska tryckknappar som anvands som rackviddsfériangande enheter méste va-
ra utrustade med en separat N-plint.
B10A < 5x © NO contact
230 Ve WDN2010 WDN2061 e.g. WDE5031
(+10%/-15%)
50/60 HZ WDES031 @
i Py OO@O
q Z 3] ® | oo \
<100m %W °9% g
= 1x2,5mm?
21,5 mm?
Fig. 4: Anslutningsschema med slavinsatser till rorelsedetektorerna och mekaniska slavinsatser med knapp som tillval
@ en applikationsmodul for rérelsedetektor.

Anvand endast sidoanslutningar till rérelsedetektor om kopplingsinsatsen mandévreras med

WDN2010

WAC106x/
WAN106x

WDN2061

WACG106x/
WAN106x
Rorelsedetektor, huvudenhet

Rérelsedetektor sidoanslutning

Observera: Om en WAC1010/WAC1020-knappmodul anvinds som applikationsmodul gar

det inte att anvanda mandvrering via slavinsats med WDN2061.
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O |nstallera enheten i en apparatdosa. Kopplingsplintarna méaste vara langst ned.

235 oy

WDN2010

o Montering av ram och applikationsmodul » Fdlj instruktionerna for den applikationsmodul som an-
vands.

O rist applikationsmodulen till insatsen med fastskruven.
© Montera ldmplig vippa.

Fastskruv
obligatorisk

0 U

10




chager

Tekniska data

7 Tekniska data

Méarkspanning AC 230 V~
(+10 %/-15 %)
Natfrekvens 50/60 Hz
Effektforbrukning (standby) <0,1W
Anslutningstyp p-kontakt, NO kontakt
Minimilast cirka 15 W
Tvérsnittsarea for anslutning 1x25mm?/2x1,5 mm?
Langd matningskabel Max. 100 m
Maximal kabelldngd for forlangningsenhet Max. 50 m
Antal tryckknappar pé utbyggnadsenheten, ej belysta obegrénsad
Antal sidoanslutningar till rérelsedetektor max. 5
(WDN2061 + 6vre rorelsedetektor)
Glodlampa 2300 W
HV-halogenlampor 2300 W
LV-halogenlampor med elektroniska transformatorer eller dubbella- 1500 VA
gestransformatorer
NV-halogenlampor med Tronis-transformatorer 1500 VA
LED-lampor 230 V (retrofit LED) 350 W
LED-lampor 230 V (Retrofit glodtrad LED) 500 W
Inbyggnadsdjup kapsling 22 mm
Inbyggnadsdjup klostyrning 32 mm
Drifttemperatur -5°C...+45°C
Forvarings-/transporttemperatur -20°C ... +60°C
Relativ luftfuktighet 5-85 % (utan kondensering)
IP20

Skyddsgrad

@ Blandade belastningar mgjliga ner till Idgsta maximala belastning.

Viktig information om transformatorer:

@ Anvand konventionella eller elektroniska transformatorer i enlighet med tillverkarens specifi-

kationer.

Prestandadata inklusive transformatoreffektforlust ar 20 % for induktiva transformatorer och

10 % for elektroniska transformatorer.

1
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8 Tillbehor

Kompatibla applikationsmoduler

Kompatibla trycken/képor

WAC1010

WAC1020

WAC1061

WAC1062

WAN1061

WAN1062

KNX tryckknappsmodul 1-/1-végs

KNX tryckknappsmodul 1-/2-vags

Rorelsedetektor, kompatibel med
Matter, monteringshéjd 1,1 m

Rorelsedetektor, kompatibel med
Matter, monteringshdjd 2,2 m

Rorelsedetektor, monteringshdjd
11m

Rorelsedetektor, monteringshdjd
2,2m

)

L ——

WAN7010xx

WAN7020xx

WAN7030xx

WAN7030xx

WAN7030xx

WAN7030xx

WAN7011xx

WAN7021xx

WAN7040xx

WAN7040xx

WAN7040xx

WAN7040xx

12
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9 Fels6kning

Enheten kan inte ldngre slas pa.

Relakontakten ar oxiderad.
‘* (Oka den anslutna belastningen. Observera minsta kontaktbelastning (se tekniska data).

Enheten slas pa och kan inte langre stidngas av. Den maximalt tillatna lasten har inte 6verskri-
dits.

Relderna har 6verbelastats pa grund av for héga tillslagsstrommar. Enheten ar skadad och mas-
te bytas ut.

‘# Koppla bort enheten fran eventuell matningsspanning innan den demonteras.

“* |nnan du byter ut enheten kontrollerar du den anslutna belastningen och byter ut den vid behov.

“* Begransare for startstrom som finns tillgangliga hos specialiserade aterforsaljare kan ge en 16sning.

Folj tillverkarens anvisningar.

13
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10 Avfallsmeddelande

Avfallsmeddelande

Ef Korrekt kassering av produkten (elavfall).

]
(Galler i EU-lander och andra europeiska lander med kallsorteringssystem).

Den har markningen pa produkten eller i dokumentationen anger att den inte far kastas med andra hushallssopor nér den ar
forbrukad. For att undvika miljdskador och halsorisker fér manniskor pa grund av okontrollerad avfallshantering méaste du se-
parera produkten fran andra typer av avfall. Atervinn produkten pa ett ansvarsfullt satt for att verka for en hallbar ateranvand-
ning av materialen.

Hemanvandare: kontakta den aterforséljare du har kdpt produkten av eller den ansvariga lokala myndigheten fér mer informa-
tion om var och hur du ska lamna in produkten for miljésaker avfallshantering.

Foretag: kontakta leverantoren och kontrollera villkoren i kdpeavtalet. Den har produkten far inte slangas med annat kommer-
siellt avfall.

14



thager

Berker GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal

66440 Blieskastel
Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625
info@hager.com
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