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z Mounting instructions
a Notice d‘instructions
e Montageanleitung
i Montage instructie
q Monteringsvejledning
p Asennusohje
o Montasjeanvisning
y Istruzioni di montaggio
t Instruçõesde montagem
x Montážní návod
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SW 19

01
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max. 40 ... 50 Nm

max.
150 kg

ZAX005, ZAX006, 
ZAX007, ZAX012, 
ZAX013, ZAX014, 
ZAX015, ZAX016

ZAX012E, ZAX013E

+

+

Hager Electro GmbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Germany
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ZAX012E, ZAX013E

SW 13SW 24

max. 25 Nm

SKII + IP44
4 x

4 x
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