Fiche technique du produit

WEO48T

:hager

Interrupteur va-et-vient Essensya VMC Titane

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré
Fréquence
Fréquence 50 - 60 Hz
Matiéere
WEO48T Couleur Titane
Code RAL 9006
Finition Mat
Satiné
Matériau Polycarbonate (PC)
Identification
Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
Type de montage Fixation par vis
Commandes et indicateurs
Nombre de touches 1
Dimensions
Dimensions 70 X 75 mm
Sécurité
Résistance aux chocs IK IKO7
Courant électrique
Courant assigné nominal 10A
Raccordement
Type de contacts 2 voies
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