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Leitungsfiihrungskanal aus PVC LF 25x25mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen
Hohe 25 mm
Breite 25 mm
Lange 2000 mm
Abdeckung, Tiir
LF2502507030 Deckelausfiihrung Lose
Abmessungen
Lichter innerer Querschnitt 500 - 500 mm?
Kapazitat
Max. Anzahl der Kabel (@1imm, 50% gefllt, ohne Gerate) 2
Werkstoff
Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflache Unbehandelt
RAL Nummer 7030
Farbe Steingrau
Transparent Nein
Sicherheit
StoBfestigkeit IK IKO7
IP-Klasse (Ingress Protection) IP30
Normen
Geeignet fur Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein
Einsatzbedingungen
Betriebstemperatur -6-60°C
Konnektivitat
Kanalverbindung Ohne Kupplung
Ausstattung
Anzahl der Trennwéande 0
Kammeranzahl 1-1
Anzahl steckbare Trennwande 0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter 0
Mit Schutzfolie Nein
Konfiguration
Mit antibakterieller Behandlung Nein
Lieferumfang
Lieferung auf Rolle Nein
Nachhaltigkeit
REACh-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja
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