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Kabel. kanal LF 25x25 s vikem, Seda

Technické vlastnosti

Rozméry
Vyska 25 mm
Sitka 25 mm
Délka 2000 mm
Kryt, dvere
LF2502507030 Typ vika Volny
Rozmeéry
Vnitini prafez vodice 500 - 500 mm?
Kapacita
Max. pocet kabelt (@ 11 mm, 50% naplnéni, bez zafizeni) 2
Material
Material Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch Neosetreny
Kéd RAL 7030
Barva Sedy kamen
Prahledné Ne
Bezpeénost
Mechanicka odolnost IK IKO7
Stuperi kryti IP IP30
Normy
Vhodné pro funkéni integritu podle DIN4102-12 Ne
Podminky pouziti
Provozni teplota -6-60°C
Konektivita
Spojeni kanalu Bez spojky
Vybaveni
Pocet prepazek 0
Pocet oddilt 1-1
Pocet pripojitelnych prepazek 0
Veetné kabelové prichytky Ne
Pocet kabelovych uchytek na metr 0
S ochrannou folii Ne
Konfigurace
S antibakterialni Upravou Ne
Rozsah dodavky
Dodavka v roli Ne
Udrzitelnost
Bez REACh-SVHC Ano
V souladu se smérnici RoHS Ano
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