Ficha técnica do produto

HMK499

:hager

HMK499

Disjuntor 4P 125A C 30kA 6M

Caracteristicas técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 125 A
Capacidade nominal maxima de interrupcéo de curto-circuito Icu AC IEC60947-2 30 kKA
Capacidade nominal maxima de interrupc¢ao de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC 30 KA
IEC60947-2

Arquitetura

N2 de polos 4P
Curva C
Capacidade

Numero de modulos 6
Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupcéo de curto-circuito lcn AC de acordo com a 30 kKA
IEC60898-1

Instalacdo, montagem

Binario nominal de aperto do terminal superior 3,60 - 3,60 Nm
Binario nominal de aperto do terminal inferior 3,60 - 3,60 Nm
Tenséao

Tensao nominal de funcionamento Ue 45 -416V
Tipo de alimentac&o de tensdo CA (abreviatura)
Tensao nominal de isolamento Ui 500V
Tens&do nominal de resisténcia a impulsos Uimp 6000V
Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz
Conexao

Seccéo transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores 1-70 mm?
macicos

Seccéo transversal de entrada e saida com parafusos, para condutores flexiveis 1-50 mm?
Seccéo transversal de entrada com parafusos, para condutores flexiveis 1-50 mm?
Seccéo transversal de entrada com parafusos, para condutores macicos 1-70 mm?
Seccéo transversal de condutor flexivel 50 mm?
Seccéo transversal de condutor rigido 70 mm?
Instalacdo, montagem

Binario de aperto nominal 3,5-50Nm

Tipo de ligacao inferior para aparelhos modulares

Terminal de parafuso

Tipo de conexao para produtos modulares

Terminal de parafuso

Possibilidade de montagem a 360° Sim
Seguranca

indice de protecdo IP IP20
Condicbes de utilizacido

Grau de poluicéo de acordo com IEC60664/IEC60947-2 3
Classe de limitacdo da energia I°t 3
Tropicalizacédo Para todos os climas
Temperatura de funcionamento -25-70°C
Poténcia

Poténcia total dissipada em IN 42,25 W

Conetividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares

Bornes alinhados

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares

Bornes alinhados
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Dimensédes
Altura 90 mm
Largura 106 mm
Profundidade 70 mm
Imagens e esquemas
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