Fiche technique du produit

HR510 :hager

Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigne ldn 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA
10000 mA
Tores : Surcharge autorisée 30 kA/100 ms.
Equipement
Avec tore de fuite a la terre Oui
Sécurité
Type de protection différentielle AHI
Réglages
Temporisation de la protection différentiel Os
Temps de déclenchement réglable Oui
Dimensions
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur paire torsadée de 25 m et 50 m.
Durabilité
Sans halogene Oui
Conformité REACH Oui
Conforme a la directive RoHS Oui
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