Fiche technique du produit

WEN2T

:hager

Chargeur Double USB 3A type A Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connecteur/prise USB A+A

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm
WET2T Profondeur 39 mm

Profondeur des boites d'encastrement 32 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne a vis

Equipement

Nombre de sorties 2

Matiéere

Couleur Titane

Code RAL 9006

Tension

Tension de sortie 5-5V

Courant électrique

Courant de sortie 300 mA

Textes

Connecteurs / Douilles Bus

Durabilité

REACh-sans SVHC Oui

Conforme a la directive RoHS Oui
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