Fiche technique du produit

HYBOO2H

:hager

geee

Cage de raccordement x250 Al & Cu 4P

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal IN 250 A

Architecture

Nombre de péles 4

Type de poles 4P
HYBOO2H Cable

Matériau du cable Cuivre

Aluminium

Raccordement

Section de raccordement en cable rigide 35 -185 mm?

Section de raccordement en cable souple 35 - 150 mm?

Durabilité

Sans halogene Oui

REACh-sans SVHC Oui

Conforme a la directive RoHS Oui
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