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LV roztacznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V

Wiasciwosci techniczne

Prad elektryczny

Prad znamionowy 400 A
Znamionowy warunkowy prad zwarciowy lcc 120 kA
Prad znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 120 kA
61439-13.8.10.4
Dopuszczalny prad znamionowy AC23 kategoria B / 400V 400 A
LVSR2VPVK4A Dopuszczalny prad znamionowy AC22 kategoria B / 500V 400 A
Dopuszczalny prad znamionowy AC21 kategoria B / 690V 400 A
Dopuszczalny prad znamionowy AC21 kategoria B / 800V 250 A
Prad znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 400 A
5.3.2
Prad znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 400 A
5.3.2
Prad znamionowy obwodu dla Ue=800 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 250 A
5.3.2
Prad znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 100 kA
61439-13.8.10.4
Znamionowy prad zwarciowy wytrzymywany (Icw) 1s z systemem 15 kKA
blokady, zgodnie z norma IEC 60947
Prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej 25A
32A
35A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
1256 A
160 A
200 A
224 A
250 A
315A
355 A
400 A
Bezpiecznik
Rozmiar wktadki bezpiecznikowej NH2
Lacznosé
Typ potaczenia Potgczenie zaciskowe
Rodzaj montazu Mocowanie srubowe

Rodzaj potaczenia

Przekrdj przewodu sztywnego (RE) 25 - 300 mm?®
Przekrdj przewodu sztywnego (SE) 25 - 300 mm?
Typ ztgcza/wtyku Zaciski V
Przekroj przewodu elastycznego (SM) 35 - 240 mm?
Typ pokrywy zaciskow Standardowa pokrywa zaciskow
Architektura

Liczba biegunow 3
Liczba przetgczanych biegunow 3

Rodzaj potaczenia

Przekroj przewodu elastycznego (RM) 25 - 300 mm?

Warunki uzytkowania
Zakres temperatur pracy -26-55°C

Instalacja, montaz
Nominalny moment dokrecania 32-32Nm
Moment dokrecania dla mocowania na szynie zbiorczej 32-32Nm
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Wytrzymatosé

Wytrzymatosc elektryczna (liczba cykli) 200

Bezpieczenstwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP2X

Wytrzymatosé

Wytrzymatos¢ mechaniczna (liczba cykli) 800

Catkowity okres uzytkowania (wytrzymatos¢ mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4 1000

Prad elektryczny

Znamionowy prad krotkotrwaty lcw 1s IEC 60947 10 kA

Napiecie

Napiecie znamionowe izolacji Ui 1000 vV

Znamionowe napiecie udarowe Uimp 12 kV

Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue (AC) 400 - 800V

Wymiary

Wymiary 671 x 100 mm

Odlegtosé szyn zbiorczych 185 mm

Wysokoscé 671 mm

Gfebokos¢ 190 mm

Moc

Catkowite straty mocy dla prgdu znamionowego 56 W

Maksymalna utrata mocy wktadki bezpiecznikowej 34 W

Strata mocy przy petnym obcigzeniu 158 W

Czestotliwosé

Czestotliwose 50 - 60 Hz

Zabezpieczenie elektryczne

Ze wskaznikiem awarii Nie

Funkcje

Roztgczenie obustronne Nie

Materiaty

Zawiera materiat z recyklingu (% catkowitej masy plastiku) 0%

Zréwnowazony rozwoj

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodnos¢ z RoHS Tak
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