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Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm lackiert Alu

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Hohe 40 mm
Breite 10 mm
Lange 400 mm

Lichter innerer Querschnitt

3115 - 3115 mm?

COL40TI0SETIALU Kapazitat
Max. Anzahl der Kabel (@11mm, 50% gefllt, ohne Gerate) 16
Werkstoff
Oberflache Lackiert
Farbe Aluminium
Sicherheit
StoBfestigkeit IK IKO7
IP-Klasse (Ingress Protection) IP40
Normen
Geeignet fur Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein
Einsatzbedingungen
Betriebstemperatur 15 -60 °C
Konnektivitat
Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen
Ausstattung
Anzahl der Trennwénde 0
Anzahl steckbare Trennwande 3
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten Ja
Mit Schutzfolie Nein
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