Fiche technique du produit

COL40MOSET1ALU

:hager

COL40110SET1ALU

Colonna SET1400mm alu

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur 40 mm
Largeur 110 mm
Longueur 400 mm

Section intérieure / utile

3115 - 3115 mm?

Capacité

Nombre max. de cables (@ 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 16
Matiéres

Traitement Laqué
Couleur Aluminium
Sécurité

Résistance aux chocs IK IKO7
Indice de protection IP IP40
Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 No
Conditions d'utilisation

Température de service 15 - 60 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte

Profilé pré-équipé d'éclisses

Equipement

Nombre de cloisons 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Eclisses incluses Oui
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