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Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Aluminium

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Hojd 40 mm

Bredd 10 mm

Langd 400 mm

Inre area 3115 - 3116 mm?
COL40TI0SETIALU Kapacitet

Max. Antal kablar (@11mm, 50 % fylinad, utan apparater) 16

Material

Behandling Lackad

Farg Aluminium

Sakerhet

Slagtalighet IK IKO7

Kapslingsklass (IP) IP40

Standarder

Lamplig for funktionell integritet enligt DIN4102-12 Nej

Anvandningsférhallanden

Driftstemperatur 15 -60 °C

Anslutning

Skarv Férutrustad med kopplingar

Utrustning

Antal partitioner 0

Antal anslutbara mellanvaggar 3

Kabelhallare medfoljer Ja

Med skyddsfilm Nej
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