Produktovy list
NCN301

:hager

Jisti¢ 3 pdl. 1A,char.C, 10 kA

Technické vlastnosti

Elektricky proud
Jmenovity proud 1A
Jmenovita provozni vypinaci schopnost Ics pod 230 V AC podle IEC 60947-2 15 kA
Jmenovita zkratova vypinaci schopnost Icn pfi 230V AC podle IEC 60898-1 10 kA
Jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost Icu AC IEC 60947-2 15 KA
Jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost Icu pfi 400 V AC (IEC 60947-2) 15 kA
NCN301 Jmenovity proud pfi -15 °C 1,34 A
Jmenovity proud pii -10 °C 1,31 A
Jmenovity proud pfi -5 °C 1,27 A
Jmenovity proud pfi 0 °C 1,24 A
Jmenovity proud pfi 5 °C 1,20 A
Jmenovity proud pfi 10 °C 1,16 A
Jmenovity proud pii 15 °C 113 A
Jmenovity proud pfi 20 °C 1,09 A
Jmenovity proud pfi 25 °C 1,04 A
Jmenovity proud pfi 30 °C 1A
Jmenovity proud pfi 35 °C 0,95 A
Jmenovity proud pfi 40 °C 0,90 A
Jmenovity proud pfi 45 °C 0,84 A
Jmenovity proud pfi 50 °C 0,78 A
Jmenovity proud pfi 565 °C 0,72 A
Jmenovity proud pfi 60 °C 0,65 A
Jmenovity proud pfi 65 °C 0,57 A
Jmenovity proud pti 70 °C 0,48 A
Architektura
Typ polu 3P
Vlypinaci charakteristika C
Kapacita
Pocet moduld 3
Hlavni elektrické atributy
Jmenovita zkratova vypinaci schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 10 kA
Instalace, montaz
Jmenovity utahovaci moment horni svorky 2,80 - 2,80 Nm
Jmenovity utahovaci moment spodni svorky 2,80 - 2,80 Nm
Jmenovity utahovaci moment 2,80 - 2,80 Nm
Napéti
Provozni napéti AC 400 - 400V
Typ napajeciho napéti AC
Jmenovité izolaéni napéti 500V
Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp 6000V
Frekvence
Frekvence 50 - 60 Hz
Pripojeni
Pripojovaci prirez vstupu a vystupu se Srouby, u plného vodice 1-35 mm?
Prarez vstupu a vystupu se Srouby, pro flexibilni vodi¢e 1-25 mm?
Prirez vstupu se Srouby, pro flexibilni vodice 1-25 mm?
Prarez vstupu se Srouby, pro plné vodice 1-35 mm?
Instalace, montaz
Typ dolniho pfipojeni modularnich zafizeni Biconnect
Typ horniho pfipojeni modularnich zafizeni Sroubové svorka
Moznost montaze v uhlu 360° Ano
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Bezpecénost

Stupen kryti IP P20
Vzdalenost od mfizky 60 mm
Podminky pouziti

Stupen znecisténi podle IEC 60664/IEC 60947-2 2
Ttida omezeni energie I°t 3
Provozni teplota -25-70°C
Vykon

Celkovy ztratovy vykon pfi jmenovitém proudu 3,24 W
Konektivita

Typ pfipojeni Sroubova svorka

Zarovnani horniho pfipojeni pro modularni zafizeni

Zarovnana svorka

Zarovnani dolniho pfipojeni pro modularni zafizeni

Zarovnana svorka

Rozméry
Vyska 83 mm
Sitka 52,50 mm
Hloubka 70 mm
llustrace a vykresy
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