Fiche technique du produit

WE258T

:hager

TV+FM double type F directe Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Raccordement
WE258T Type de connexion / prise Fiche type F
Fréquence
Bande passante 4 - 862 MHz
Equipement
Nombre de sorties 2
Matiére
Matériau Polycarbonate (PC)
Couleur Titane
Code RAL 9006
Dimensions
Profondeur 40 mm
Profondeur de montage 40 mm
Installation, montage
Montage sur Encastré
Durabilité
REACh-sans SVHC Oui
Conforme a la directive RoHS Oui
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