Ficha técnica do produto

NDN203
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NDN203

Disjuntor 2 Pélos 3A Curva D 10/15kA 2 Médulos

Caracteristicas técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 3A
Capacidade nominal de rutura em servico Ics inferior a 230 V AC de acordo com a 15 kA
IEC60947-2

Capacidade nominal de interrupcéo de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo 10 kA
com a IEC60898-1

Capacidade nominal maxima de interrupcao de curto-circuito Icu AC IEC60947-2 15 kA
Capacidade nominal maxima de interrupcao de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC 15 kA
IEC60947-2

Corrente nominal a -15 °C 3,63 A
Corrente nominal a -10 °C 3,67A
Corrente nominal a -5 °C 3,60 A
Corrente nominal a 0 °C 3,44 A
Corrente nominal a 5 °C 3,38A
Corrente nominal a 10 °C 3,32A
Corrente nominal a 15 °C 3,26 A
Corrente nominal a 20 °C 3,21A
Corrente nominal a 25 °C 3,15A
Corrente nominal a 30 °C 3A
Corrente nominal a 35 °C 297 A
Corrente nominal a 40 °C 2,93 A
Corrente nominal a 45 °C 291A
Corrente nominal a 50 °C 2,87 A
Corrente nominal a 55 °C 2,86 A
Corrente nominal a 60 °C 2,86 A
Corrente nominal a 65 °C 2,84 A
Corrente nominal a 70 °C 2,83 A

Arquitetura

N2 de polos 2P
Curva D
Capacidade

Numero de maodulos 2

Principais atributos elétricos
Capacidade nominal de interrupcéo de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 10 kKA

Instalacdo, montagem

Binario nominal de aperto do terminal superior 2,80 - 2,80 Nm

Binario nominal de aperto do terminal inferior 2,80 - 2,80 Nm

Binario de aperto nominal 2,80 - 2,80 Nm

Tenséao

Tensao nominal de funcionamento Ue 400 - 400V

Tipo de alimentacéo de tensao CA (abreviatura)

Tensao nominal de isolamento Ui 500V

Tensao nominal de resisténcia a impulsos Uimp 6000V

Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz

Conexao

Seccéo transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores 1-35 mm?

macicos

Seccéo transversal de entrada e saida com parafusos, para condutores flexiveis 1-25 mm?

Seccéo transversal de entrada com parafusos, para condutores flexiveis 1-25 mm?

Seccéo transversal de entrada com parafusos, para condutores macicos 1-35 mm?
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Instalacdo, montagem

Tipo de ligacé&o inferior para aparelhos modulares

biconnect

Tipo de conexao para produtos modulares

Terminal de parafuso

Possibilidade de montagem a 360° Sim
Seguranca

indice de protecgo IP IP20
Distancia da grelha 60 mm
Condicoes de utilizacao

Grau de poluicdo de acordo com IEC60664/IEC60947-2 2
Temperatura de funcionamento -25-70°C
Poténcia

Poténcia total dissipada em IN 4,41 W

Conetividade

Tipo de ligacdes

Terminal de parafuso

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares

Bornes alinhados

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares

Bornes alinhados

Dimensoes
Altura 83 mm
Largura 35 mm
Profundidade 70 mm
Imagens e esquemas
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