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Technickeé vlastnosti

Kryt, dvere

Dvefe/kryt prahledné

Ne

Pocet dveri rozvadéce

1

Typ dvefi rozvadéce

Zarazka dveri

Pocet zamkd 0

Material

Kéd RAL 9010

Barva Bila
VZI20N Barva produktu Bila

Material Umeéla hmota

Povrch NeoSetreny

Bezpeénost

Tfida izolace Trida izolacell

Stupen kryti IP IP40

Typ uzaméeni Zamek na zacvaknuti

Vybaveni

Pocet poli v sifce 1

Pocet fad v rozvadéci 1

Pocet klicu 1

Konektivita

Druh montaze PFipevnéni pomoci zacvakavaciho mechanismu

Instalace, montaz

Vhodné pro venkovni pouziti Ne

Udrzitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se smérnici RoHS Ano
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