Fiche technique du produit

WS137T chager

[ Protection Systo surtension pour prise multiple Titane

Caractéristiques techniques

Tension
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11 1,50 kV
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11 1250 vV

Dimensions

= i Hauteur 45 mm
WS137T Largeur 45 mm
Profondeur 42 mm
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