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B NH-Sicherungseinsatz Grosse 1400V~ gG 160A Stirnkennmelder

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslosecharakteristik aG

Sicherung

Sicherungsgrosse NH1

Sicherungscharakteristik aG
NHILP160MR Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400V

Elektrischer Strom

Nennstrom 160 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermdgen lcn AC nach IEC60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1.20 w

Abmessungen

Hohe 135 mm

Breite 50 mm

Tiefe 64 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja
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